OMRON

Senzor pruhlednych objekt

F35-DB

. Stabilm’rozpoznévénfvéech-prhIh'_y c')katL‘J“ o
* Detekuje mezery mezi vyrobky do 3 mm
* Optimalni nastaveni behem néekolika sekund

industrial.omron.cz/e3s-db ’
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Novy senzor E3S pro detekci prahlednych objektd

/ /7

Nova definice vykonnosti snimani

E3S-DB je prvnim retroreflektivnim senzorem nové generace velmi vykonnych senzord pro balici stroje. Byl vyvinut
v Uzké spolupraci s vyznamnymi zékazniky spolec¢nosti Omron v potravinafském a ndpojovém primyslu a je urcen
pro stabilnf detekci vdech prihlednych objektl, nezavisle na jejich tvaru, barvé nebo tloustce.

Funkce Smart Teach Setfi

Funkce

dobu potfebnou k nastaveni

Jasny LED indikator

Robustni pouzdro s
krytim IP67/69K

Uzky paprsek

Bodova LED
dioda

FNEREEERF
NFESNFENNE

Viysoka flexibilita montaze

Nejlepsi vykon ve své tiide

Otoc¢ny konektor

361° - dokonala shoda

~ Senzor E35-DB vychazi z konceptu,361° spole¢nosti Omron, kdy si zékaznik sém zvoli,
e\ P R Oplus co skute¢né potrebuje: nic nechybi a nic nenf nadbytecné. Senzor E3S-DB je soucasti
’ fady PRO-Plus a nabizi vykon pfizpUsobeny specifickym prdmyslovym aplikacim.

Vice informaci naleznete na webu www.industrial.omron.cz/361.
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Stabilni provoz

Senzor E3S-DB detekuje vsechny typy prthlednych objektd, jako jsou napfriklad PET Idhve, sklenéné ldhve nebo
¢iré félie. Stabilnf provoz za jakychkoli okolnich podminek znamena méné zavad a tim také mensf prostoje
vaseho stroje.

Detekuje mezery
mezi vyrobky do 3 mm

=
|

Snimaci dosah
az 4,5 m. (typicky)

Eliminace
rozptyleného svétla
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Smart Teach Nastroj pro monitorovani

Rada E3S-DB nabizi modely s viceotackovymi potenciometry a modely s funkci Smart Teach — pokrocilou Pomoci pocitacového rozhranf Ize timto nastrojem optimalizovat parametry viech senzor( prostiednictvim
metodou uceni, kterd kombinuje jednoduché nastaveni prahovych hodnot pomoci jednootackoveho trimru vzdalenych zafizeni. Ve spojenf s funkci SmartTeach umozfiuje provadét analyzu minimalniho Gtlumu objektd.
a jednoho tlacitka ucenit.

Tla¢itko uceni automaticky nastavuje vykon vyzareného svétla a citlivost na zakladé snimaciho dosahu
a zvolené prahové hodnoty. Vysledkem je jasna informace o nastaveni senzoru a jednoduché a rychlé

kopirovani nastaveni senzoru.

Optimalizace prahovych hodnot

Hodnota nastaveni zatizeni Aby bylo mozné dosdhnout co nejspolehlivéjsiho dlouhodobého provozu, méla by prahova hodnota pfi
detekci prahlednych objektl lezet pfesné mezi Urovnémi intenzity svétla pro absenci objektu a pro pfitomnost
objektu. Tato optimalni nebo ,stfedni” poloha mUze byt rychle ur¢ena a jasné indikovdna pomoci nastroje pro
monitorovani, jak je uvedeno na obrazku.

Vyhody funkce Smart Teach: Vychozi nastaveni prahové hodnoty Smart Teach = Optimalni nastaveni
 + Predvolba optimalizovanych prahovych hodnot Intenzita svétla Intenzita svétla
pro maximalni provozni stabilitu 4 A
- Nastaveni optimalniho vykonu vyzéfeného svétla Wehozi Maly rozsah M
o ) ychoz! Optimalizovany rozsah
a citlivosti do 3 sekund prahova J— .
; o o ) ) hodnota ptima IZOVaI"Ial
- Dobre viditelna informace o nastaveni prahovych (wchozi prahova
hodnota) hodnota

provoznich hodnot
- Rychlé kopirovani nastavenf

- Zkraceni ¢asu nastaveni kazdého senzoru
Abs ektu Prito jektu

ze60na3s

\
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Technologie

Unikatni opticky systém

Unikatnf opticky systém senzoru E3S-DB vyuziva kolimovany paprsek se specialni clonou, ktery eliminuje i
nejmensi rozptyl svétla a tim také riziko efektu,lahvové lupy”. Ktomuto efektu mize dochdzet, kdyz rozptylené
svetlo zvetsuji odrazy v naplnéné lahvi. Senzor E3S-DB je vci takovym jevdm imunni a vsechny prihledné objek-
ty spolehlivé detekuje. Diky vyuziti nejmodernéjsi technologie bodové LED diody zajistuje senzor E3S-DB vysoké
rozliseni a nizkou hysterezi pro kratky i dlouhy snimaci dosah az 4,5 m.

Smart Click

Konektor Smart Click Omron predstavuje rychly a bezpecny zpUsob spojovani I/O kabeld. Konektor Smart
Click je kompatibilni s konvencnimi sSroubovymi konektory M12. Pro perfektné tésné spojeni (krytf IP67/IP69K)
staci jen pootocit o 1/8 otacky a nehrozi zadné riziko nedostatecného nebo nadmérného utazeni. Bajonetovy
mechanismus z0stava zajistény za véech podminek.

OmRrON |

P-Opaquing

Senzor E3S-DB pouZiva specidlni polarizacni filtry PET lahve zplsobujf v kombinaci s odrazkami p-opaquing
(napf. E39-RP1) velmi vysoky Utlum intenzity svetla pfi lomu paprsku a senzoru se proto jevi jako neprdhledné
(neprdsvitné) objekty. Vysledkem je velmi vysoka stabilita detekce i v prasném nebo vihkém prostiedi.

NOVY senzor E35-DB E39-RP1
Specialni polariza¢ni filtr

Konven¢ni odrazka

Konvencni senzor

-----

Utlumeni pouze tvarem PET lahve, lomem a prostupnosti

Polarizacni slozka vytvofend dvojlomovym odrazem

*Poznamka: Vyse uvedeny obrazek predstavuje ziednodusené vysvétleni principu P-Opaquing. Nejedna se o schéma optiky senzoru E3S-DB”

Automatickd kompenzace (AC)

Automatickd kompenzace kontaminace kompenzuje snizenf intenzity svétla zplsobené prachem nebo zménami
teplot a vyznamneé snizuje nutnost opakovaného nastavovani senzoru.
AC? Ize aktivovat stisknutim tlacitka u¢eni na dobu delsf nez 10 s.
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Portfolio detekce pruhlednych objektd -
potravinarsky a napojovy prumys|

Senzor E3S-DB je nejnovéjsim pfirlstkem fady senzorl pro snimani prihlednych objekt’ spole¢nosti Omron,
ur¢enych pro potravinarsky a napojovy pramysl.

E35-DB E3Z-B

Senzor pro vsechny Kompaktni senzor

prihledné objekty

prihlednych objektd, idedlni

pro sekundarni baleni

E37M-B Senzor s koaxiadlnim optickym systémem / technologii P-opaquing
pro ¢asto omyvané stroje (napf. pro vyfukovani PET lahvi).

E3FA-B/ Senzor s valcovym pouzdrem M18 a koaxidlnim optickym
E3FB-B systémem pro snimani nezavislé na orientaci senzoru

Pokrocilé vldknové senzory se samostatnym zesilovacem
pro omezené prostory a naro¢na prostredi.

E3NC ,Laserovy senzor s vysokym rozlisenim a samostatnym
zesilovacem pro velmi pfesnou detekci”

E3S-DB Fotoelektrické senzory

Informace pro objednani

Senzory

ZpUsob snimani Nastaveni citlivosti  [Zpisob pfipojeni Snimaci dosah, typ.

Vystup NPN Vystup PNP
Retroreflektivni Smart Teach Kabel (2 m) E3S-DBN112M E3S-DBP112M
s funkci MSR g — g}

(M12, 4 vyvody)

4,5 m s odrazkou E39-R8

Kabel s konektorem E3S-DBN31 E3S-DBP31
(M12, 4 vyvody)
Kabel (2 m) E3S-DBN12 2M E3S-DBP12 2M
Uzky paprsek

Konektor || E35-DBN22 E35-DBP22
(M12, 4 vyvody) 0,7 m s odrazkou E39-R21
Kabel s konektorem E3S-DBN32 E3S-DBP32
(M12, 4 vyvody)

Trimr Kabel (2 m) E3S-DBN11T 2M E3S-DBP11T 2M

Konektor [ EER E35-DBP21T

(M12, 4 vivody) 4,5 m s odrazkou E39-R8

Kabel s konektorem E3S-DBN31T E3S-DBP31T
(M12, 4 vyvody)
Kabel (2 m) E3S-DBN12T 2M E3S-DBP12T 2M
Uzky paprsek
Konektor || E35-DBN22T E35-DBP22T
(M12, 4 vyvody) 0,7 m s odrazkou E39-R21
Kabel s konektorem E3S-DBN32T E3S-DBP32T
(M12, 4 vyvody)
Odrazky
E3S-DB__1(T) 0az4,5m 100 x 100 Odrazka neni soucasti senzoru. E39-R8
0az35m 60 x 40 Odrazka neni soucasti senzoru. E39-R1S
E3S-DB__2(T) 0az700 mm 35x%30 Odrazka neni soucasti senzoru. E39-R21
D Pro detekci Uizkych mezer
Montazni drzaky
Vzhled Material Poznamky Model
SUS304 Montézni drzak neni soucasti senzoru. E39-L192
—— SUS304 Montézni drzak neni soucésti senzoru. E39-L193
QR oQ
|\ S—
Kabely s konektory
Velikost Specifikace Vzhled Kabel Model
M12 (4 vyvody) Standardni PVC Pfimy W 2m 4vodicovy XS2F-M12PVC4S2M-EU
5m XS2F-M12PVC4S5M-EU
Uhlovy P 2m XS2F-M12PVC4A2M-EU
5m XS2F-M12PVC4A5M-EU
Polyuretan SmartClick Piimy V 2m XS5F-D421-D80-P
5m XS5F-D421-G80-P
Cmartclick
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E35-DB

Fotoelektrické senzory

E35-DB

Fotoelektrické senzory

Specifikace E3S-DB___(T)
- INDIKALTOR VYSTUPU (ORANZOVA INDIKATOR STABILITY (ZELENY)
Retroreflektivni s funkci MSR
Model|Vystup NPN E3S-DBN_1 E3S-DBN_1T E3S-DBN_2 E3S-DBN_2T NAST. CITLIVOSTI POZNAMKA
Polozka Vystup PNP E3S-DBP_1 E3S-DBP_1T E3S-DBP_2 E3S-DBP_2T i 1. NIZE JE UVEDENA KONFIGURACE VYVODU.
Snimaci dosah, typ.*1 0az4,5m (s odrazkou E39-R8) 0az0,7 m (s odrazkou E39-R21) 3 IG/ @ T ——Izm
Snimaci dosah, doporuéeny*2 0az 3,5 m (s odrazkou E39-R8) 0az0,5m (s odrazkou E39-R21) | -J:”J
Zdroj svétla (vinova délka) Cervend LED (624 nm) 5 VYVOD ¢, pouzi
Napajeci napéti 10 az30 VDC, veetné 10% zvInéni (mezi Spickami) 555 1 v
Spotteba proudu Max. 720 mW (24 VDC, 30 mA) ;:50 3 i OUTL)ZV(D'OM
Ridici vystup Napajeci napéti zdtéze: Max. 30 VDC, zatézovaci proud: Max. 100 mA 29,9 4 ouT! (LON)
(Zbytkové napéti: max. 2 V) 32 19,4
Vystup tranzistoru NPN/PNP (podle modelu) 158 9 129
Provozni rezimy OUT1: L-ON/OUT2: D-ON (antivalentni vystup) —— 2 TA
Ochranné obvody Ochrana proti pfepélovani zdroje napdjeni, ochrana proti zkratu vystupu, ~ B (&d
Ochrana proti pfepdlovani vystupu, ochrana proti chybnému zapojeni, T s <
Potla¢eni vzajemného ruseni ey e % OPTICKA OSA | -
o h o h n
Doba odezvy 0,5ms x\‘\o‘c ‘\ 5 e EI
@ @l —
Nastaveni citlivosti Smart Teach 11otackovy trimr ISmart Teach 11otackovy trimr “\@q\“\“ ) NS g / f
Okolni osvétleni Z&rovka: Max. 3 000 Ix/slune¢ni svétlo: Max. 10 000 Ix ® MIATERIELPIIA_ 3 1 ¥
Rozsah teploty okoli Provozni: —25 az +60°C/skladovaci: —40 az +70°C (bez ndmrazy a kondenzace) N F== |
Dy -
Rozsah okolni vihkosti Provozni: 35 az 85% RH/ Skladovaci: 35 az 95% RH (bez kondenzace) & ) !’"{“‘ \ .
S
Izolaéni odpor Min. 20 MQ p#i 500 VDC P == .
=+
Dielektricka pevnost 1000 VAC pfi 50/60 Hz po dobu 1 min. Mezi Zivymi sou¢astmi a pouzdrem <—@—>J \ KONEKTOR
M12 MONTAZNI OTVORY PRO $ROUBY
Odolnost proti vibracim Zniceni: 10 az 55 Hz, s dvojitou amplitudou 1,5 mm po dobu 2 hodin v kazdém ze sméra X, Y, Z
Odolnost vii¢i razéim Zniceni: 500 m/s?, 3krét v kazdém ze smér(i X, Y, Z Odrazka
St n kryti IEC: 1P67, DIN 40050-9: IP69K
SRty ' £39-R8 E39-R21
Zpusob piipojeni Kabel (standardni délka: 2 m) nebo konektor M12 4 piny nebo kabel s konektorem M12 (0,3 m/M12 4 vyvody)
Indikétory Indikator vystupu (oranzovy), indikator stability (zeleny) ] 2 100 S5 ;g /zx—m]m 32 ;
Hmotnost (v zabaleném stavu) Piiblizné 40 g 92 ’ ‘ 3 1
Materialy Pouzdro PBT/ABS 5 éiiﬁ
Cocky PMMA (polymetylmetakrylét) reril DTS = : f
Indikatory PMMA (polymetylmetakrylat) 2SS 3525 2
Tlaéitka Elastomer 3
Kabel PVC =2 RS §: =N
2y Zoatzy; 538 = B =
Pislusenstvi Provozni piirucka 2 2SS 5 il
:1 Maximalni snimaci dosah pro klasickou odrazku a senzor. E: X zé: E: %2 100 3 5
2 Provozni snimaci dosah doporu¢eny pro tovarni prostredi. E E E E
2 2SR 5
Rozméry 2 RRAROR
3 SRR
Senzor - proM3 S RSB (DL
E3S-DB__ _
INDIKATOR VYSTUPU (ORANZOVA) INDIKATOR STABILITY (ZELENY) POZNAMKA Montazni drzak
1. NIZE JE UVEDENA KONFIGURACE VYVODU. E39-1192 E39-L193
NAST. CITLIVOSTI
&\;\’ 7 ) @ z
42,9 R v G,
TLACITKO UCENI K & . é_y %e -
] vyvoD ¢ 21T ¢ . 4 e A ' i X l -
.| pouzii -
a In= . — ¥ N =) H- H =
© . <
411 i — 2 OUT2(D-ON) Rago 1| o Q ‘ = 3 ‘
3 ov = Y 45 ] K al ﬂ) ,d\
F ~N - -
4 oUTI(L-ON) N \7 ] ; ki
I i i § S o . TP 7
555 " N = < -
405 E :\"\— G o ) © /s // \\ ) ( // \\ A
36 S o R '990 o Ky IR
299 9 2 g, B )
Q «
158 o 32 194 =g \ i ,$/ || || \{/g:jlp
N 129 = \ g )
_ = 10,1 N 2 L 20; 20° 4'\
~ o Qi 54,5 .10 .
s 3 10
g R =
ey B OPTICKA OSA - 2
‘@0&*\ TK i | T 15 j 4 2
& I < | S/ = —
@‘C\’\* . T o S i i o
o MATERIAL PMMA g 9l
RO - g 3
=S OO i - e
A«\-b‘} v = ¢ )
e 5 E g :
(33) KONEKTOR MONTAZNI OTVORY e

M12
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OMRON

Chcete se dozvédet vice?

OMRON EUROPE B.V.
@ +31(0) 23568 1300
@ industrial.omron.eu

Zstante s ndmi v kontaktu

@ omron.me/socialmedia_cz

Belgie
Tel.: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Ceska republika
Tel.: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Dansko
Tel.: +45 434400 11
industrial.omron.dk

Finsko
Tel.: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Francie
Tel:+33(0) 156 63 70 00
industrial.omron.fr

Italie
Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

CD_CZ_01_KPP_E3S-DB

Jihoafricka republika
Tel: 427 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Madarsko
Tel: +36 (0) 1399 30 50
industrial.omron.hu

Némecko
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Nizozemi
Tel:+31(0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Norsko
Tel: +47 (0) 22 65 75 00
industrial.omron.no

Polsko
Tel.: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Portugalsko
Tel: 435121 942 94 00
industrial.omron.pt

Rakousko
Tel.: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Rusko
Tel.: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Spanélsko
Tel.: +34 913 777 900
industrial.omron.es

Svédsko
Tel.: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Svycarsko
Tel.: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Turecko
Tel: 490 212 467 30 00
industrial.omron.com.tr

Velka Britanie
Tel.: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk

Dalsi zastoupeni spolecnosti
Omron
industrial.omron.eu

Piestoze pripravé tohoto dokumentu byla vénovdna maximini pozomost spolecnosti Omron Europe BV, jejich pobocek a partnerskych spolecnosti, nelze zaruci

informacf popsanjich v Vyhrazuj

si i kdykoli a jakkoli meénit bez predchoziho upozomént.
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