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Erinomainen ohjaus ja helppo liitanta

CelciuX°® on uusi modulaarinen monen kanavan Yhdests pasty-yksiksts voidaan luoda jarjestelm lisddmalld
siihen jopa 16 perusldmpdtilansaatoyksikkod. Jarjestelma
voidaan laajentaa useiden paaty-yksikdiden avulla jopa

250 piiriin, myds hajautettuna. Tehokas toimintoyksikkd
voidaan lisdtd vyohykesa&dtoon tai ohjelmattomalle tai

ldmpétilansdddin, joka voidaan kytked useisiin

erilaisiin teollisuusverkkoihin. Sen ominaisuuksiin

kuuluu muun muassa ilman Ohje[mointia toimiva kenttdvaylapohjaiselle tiedonsiirrolle. PC-ohjelmiston
avulla on helppoa mdaritella parametreja ja kopioida samat
tietoliikenne Omronin ja muiden toimittajien parametrit useisiin laitteisiin tai rinnakkaisiin jarjestelmiin.

logiikoihin ja kdyttopdditteisiin. CelciuX°®:ssa on dlykds
Testattu sadtotekniikka

Ja he[ppOkayttomen lampomansaatOteknOIOgla’ Ja CelciuX° tukee useita sovelluksia. 2-PID-sddtdmetodologia

Omronin ainutlaatuisen vydhykesddtb’algoritmin (lue aiheesta lisdd tdmdn kansion oikealta puolelta) on
osoittanut kykynsd. Nopeat ja luotettavat automaattisen
(Gradient Temperature Control) ansiosta se pystyy virityksen algoritmit lyhentéavét kayttdénottoaikaa. CelciuX®

sisaltda myos erityisid algoritmeja, kuten GTC:n (lue aiheesta
lisdd tama kansion oikealta puolelta), ja se pystyy valvomaan
l[dmmittimen tilaa lammitinhalyttimilld 1- tai 3-vaiheisesti tai
vdahentad virtapiikkeja lahdon ajastuksella.

kdsittelemddn monimutkaisia lampétilaprofiileja.

Ohjelmointiportti (QLP)

+—— Madritys

— Jarjestelman halyttimet

Hajautettu ja
paikallisliitanta

Kayttojannite

Tehokas toimintoyksikko Perusyksikko, 4 piirid/ 2 piirid Paaty-yksikko
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Muiden toimittajien logiikat

Tehonohjain —— o

Omron-logiikka

n

Puolijohdereleet

Helppo liitdntd ja integrointi

CelciuX®:n integrointi sovellukseen on helppoa, koska se
toimii useissa erilaisissa teollisuusverkoissa. Kun kaytat
useampia Omronin sdddinlaitteita, hyodyt entistd enemman,
silld CelciuX® on Omronin Smart Platform -jarjestelman
lampotilansdadadon perusta. Smart Platform tuottaa tdydellista
koneautomaatiota yhdelld yhteydelld ja ohjelmistolla. Smart
Active Parts -kirjasto sisaltda toiminnalliset graafiset objektit
Omronin NS-sarjan operointipaneelia varten, ja saatavilla

on myos logiikkojen toimilohkokirjasto, joka mahdollistaa
helpon mutta vakaan tietoliikenteen CelciuX°-jdrjestelmiin.
Lisdksi CX-server-ohjaimen avulla on mahdollista muodostaa
yhteys CX-Supervisor Machine -ndkymaééan ja CX-Server OPC -
ohjelmaan, jolloin CelciuX°:een saadaan SCADA-liitanta.
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FOUNDATION

Tarjolla on laaja valikoima teollisuuskayttoon tarkoitettuja
kenttavaylaliitantoja Modbus RTU:sta Profibusiin. Lisaksi
CelciuX® voidaan HFU:n avulla yhdistdd Omronin tai toisen
toimittajan logiikkaan ilman ohjelmointia. CelciuX°® toimii
master-yksikkond ja siirtdd tiedot logiikan muistialueelle
logiikan kaytettavaksi.

Monikanavainen koneen ohjaus ja kdyttopdatteen ohjaus

Yleisndkymad ja tietojen tallennus on erittdin helppoa,
kun kaytossa on CelciuX® ja suora yhteys Omronin
kayttopdatteisiin. Smart Active Partsin graafisen kirjaston
kaytto vahentdd asennusaikaa. CelciuX°:ssa on myos
mahdollista muodostaa yhteys toisen toimittajan
kayttopaatteeseen Modbus-sarjaliitdannalld.
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Tarkka kaksiulotteisten [dmpédtilaprofiileiden ohjaus

) o_r Teollisuus-PC Vy6hykesdato (GTC) on Omronin ainutlaatuinen PID-
sdatotekniikka, joka varmistaa, ettd kaksiulotteinen

lampatilaprofiili pysyy vakiona méadritetylld alueella. Ndin
pystytdan ehkdisemdan pistelampdjen vahingollinen
vaikutus materiaaleissa, kuten metalli-, lasi-, muovi- tai
silikonilevyissd. Vyohykesdadadon avulla lampatilaprofiilin
tarkkaa muotoa voidaan hallita missd tahansa pisteessa.
Vyohykesdadolla voit halutessasi.

Asettaa nopean Asettaa nopean Pitad lampotilan
[dmmityksen ldammityksen tasaisena
sisdpuolelta ulkopuolelta

Kaynnistys nopeutuu ja laatu paranee

Omronin 2-PID-ohjaus on tarked edistysaskel tavallisessa
PID-(suhde-integroiva-derivoiva) ohjauksessa. Se kayttaa
tehokasta algoritmia, jonka avulla séddin voidaan virittaa
niin, ettd sen hdiriovaste on mahdollisimman hyvd ilman,
ettd asetusarvon muutosten vasteaika karsisi. Kdyttdjan
ei tarvitse tehdd mitdan, sillda ohjaimen sisaanrakennettu
2-PID-sdddin hoitaa kaiken. Omronin 2-PID-ohjaukselle on
tehtaalla asetettu oletusarvo, jonka antama vasteaika on
nopea ja joka minimoi ylitykset useimmissa analogisissa
ohjaussovelluksissa. Tama tarkoittaa tuotannon
kaynnistymisen nopeutumista sekd huomattavasti
tasaisempaa lampétilansddtod tuotannon aikana, mika
parantaa tuotteiden laatua entisestaan.
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e Liitynnat useisiin erilaisiin teollisuusverkkoihin

¢ Lyhyempi asennusaika ohjelmattoman tiedonsiirron
seka Smart Active Parts- ja toimilohkokirjastojen
ansiosta

e Valittavana ruuviliittimet tai aikaa sadstavat

muutos-vasteaika héiriovasteaika

Punainen viiva osoittaa
oloarvojen ylityksen

N\

ruuvittomat liittimet sV N
o Kasittelee suuria, monta aluetta kattavia / V
PV

sovelluksia yhdessi jarjestelmédssd — jopa 250 E vakio-PID

piirid, valinnaisena hajautettu sijoittelu :
e Vahentda lisdosien maaraa, yksi yksikko kasittelee

useita tulotyyppeja, kuten Pt-, termopari-, mA- ja

jannitetuloja sV
* Vyohykesddto parantaa tuotteen laatua ja tuottoa

Punainen viiva osoittaa
oloarvojen hitaan palautumisen

vakio-PID

Omronin 2-PID: ei ylityksid ja
nopea palautuminen

N ; V

Omronin 2-PID




= D"T’lH

PET-pullon valmistus

Puhallusvalusovelluksissa nopea palautuminen lampétilan laskusta on erittdin tarkeda.
CelciuX®:ssa on 2-PID-algoritmi ja muita luotettavia (helppokayttoisid) algoritmeja, jotka
takaavat tasaisen ldmpéatilan. Lisdksi sen erinomainen liitettdvyys muuhun linjaan/
koneeseen tekee integroinnista helppoa.

Laminointi/Pinnoitus

Lasin pinnoituksessa on tarkead, etta kone saavuttaa prosessilampoétilan nopeasti ja
tasaisesti. CelciuX®:ssa on vyohykes&dato (GTC) -tekniikka, joka tayttda molemmat ndista
vaatimuksista. Se voidaan helposti yhdistda mihin tahansa kdyttopdatteeseen (OPC:n
kautta) tai tehtaan valvontajarjestelmadan.
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Reflow-uunit

CelciuX® on edullinen tapa ohjata useita kanavia useilla alueilla. Se voidaan sijoittaa
hajautetussa ohjauksessa monella tavalla, siind on erityinen lammittimen halytintoiminto,
ja se pystyy estdmdan kaikkien lahtojen samanaikaisen pdalldolon. Kun CelciuX®
yhdistetdan G3ZA-tehonohjaimiin, voidaan mitata lampotila yhdessa paikassa ja
vaihesiirron ldhto toisissa paikoissa, joissa tarvitaan vihemman tehoa.
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OMRON EUROPE BV. Wegalaan 67-69, NL-2132 D, Hoofddorp, Alankomaat. Puh: +31 (0) 23 568 13 00 Faksi: +31 (0) 23 568 13 88 www.omron-industrial.com

Ssuomi

Omron Electronics Oy
Metsédnpojankuja 5, FI-02130 Espoo
Puh: +358 (0) 207 464 200

Faksi: +358 (0) 207 464 210
www.omron.fi

Kuopio Puh: +358 (0) 207 464 202
Tampere Puh: +358 (0) 207 464 200 (yleis)

Puh: +358 (0) 207 464 205 (turvatuotteet)
Vaasa Puh: +358 (0) 207 464 207

Alankomaat
Puh: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron.nl

Belgia
Puh: +32 (0) 2 466 24 80
www.omron.be

Espanja
Puh: +34 913 777 900
www.omron.es

Iso-Britannia
Puh: +44 (0) 870 752 0861
www.omron.co.uk

Italia
Puh: +39 02 326 81
www.omron.it

Itdvalta
Puh: +43 (0) 2236 377 800
www.omron.at

Norja
Puh: +47 (0) 22 65 75 00
Www.omron.no

Portugali
Puh: +351 21 942 94 00
www.omron.pt

Puola
Puh: +48 (0) 22 645 78 60
www.omron.pl

Ranska
Puh: +33(0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr

Ruotsi
Puh: +46 (0) 8 632 35 00
www.omron.se

Saksa
Puh: +49 (0) 2173 680 00
www.omron.de

Sveitsi
Puh: +41 (0) 41748 13 13
www.omron.ch

Tanska
Puh: +45 43 4400 11
www.omron.dk

Tsekki
Puh: +420 234 602 602
www.omron-industrial.cz

Turkki
Puh: +90 (0) 216 474 00 40
www.omron.com.tr

Unkari
Puh: +36 1 399 30 50
www.omron.hu

Vendjd
Puh: +7 495 648 94 50
www.omron-industrial.ru

Lahi-itd ja Afrikka
Puh: +31 (0) 235 681 100
www.omron-industrial.com

Muita Omronin edustajia
www.omron-industrial.com
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Valtuutettu jdlleenmyyja:
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Ohjausjdrjestelmat

e Ohjelmoitavat logiikat e Kdyttdjaliitynndt e Hajautettu 1/0

Liike ja kdytot

e Liikkeenohjausjdrjestelméat e Servojdrjestelmdt e Taajuusmuuttajat

Ohjauskomponentit

e Lampotilansaatimet e Teholdhteet ® Aikareleet e Laskurit ® Ohjelmoitavat releet
e Digitaaliset paneelimittarit ® Sdhkomekaaniset releet e Valvontareleet e Puolijohdereleet

® Rajakytkimet e Painikekytkimet e Pienjannitekytkinlaitteet

Anturit ja turvatuotteet

* Valokennot e Induktiiviset anturit e Kapasitiiviset anturit ® Kytkentdkaapelit
e Lasermittalaitteet ® Konendkdjdrjestelmdt e Turvavayldt e Turva-anturit

o Turvareleet e Turvaovirajat

Omron Europe BV ja tytaryhtiét pyrkivét aina toimittamaan asiakkaille oikeat tiedot.

Emme kuitenkaan vastaa tassa asiakirjassa

tietojen tai y

Jja piddtamme oikeuden muuttaa asiakirjaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.



