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Her ihtiyaca karşılık veren 
Sysmac ailesi

Dinamik, sezgisel ve öngörücü bir HMI endüstriyel makineleri daha cazip ve daha rekabetçi hale getirir.

Omron HMI, daha hızlı ve daha verimli bir kontrol ve izlemenin yanı sıra operatör ile makine arasında daha doğal

ve proaktif bir ilişki sağlar. Tasarım, gerçek uygulamalar ve müşteri ihtiyaçlarını temel almaktadır. Gelecek

teknolojilerle uyumlu, ölçeklenebilir platform; etkinliklere gerçek zamanlı yanıt vererek sürekli değişen ihtiyaçlara

göre değişim gösterir. Sistem ailesinin bir parçası olan NA Serisi, bir makinenin sunması gereken tüm özellikleri

bünyesinde barındırır.

• Proaktif operatör / makine ilişkisi

• Gerçek uygulamalar ve müşteri ihtiyaçları temel alınarak tasarlanmıştır

• Gelecek teknolojilerle uyumlu, ölçeklenebilir platform

• Hızlı yanıt sunar
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Yaşamınıza entegre olur

Sysmac Studio, Sysmac Platformunun en önemli parçasıdır. Lojik, hareket,

emniyet ve şimdi de görüntüleme gibi tüm otomasyon alanlarını bir araya

getiriyor. NA serisi makine arabirimi, tek bir entegre projede net bir

görüntüleme sunuyor.

TEK Etiket Veritabanı
• Makine arabirimi

uygulamasında NJ

Değişkenkenlerini (Etiketler)

paylaşın. "Intelli sense" hız

kazandırır

Teknolojiyi hayata geçirin: NA Serisi, Makine Arabirimi
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TEK Öğrenme, TEK Proje
• Kontrolörünüzü ve emniyet sistemlerinizi programlayın

• NA Serisini Sysmac Studio'daki bir cihaz gibi eşzamanlı olarak programlayın

• Tüm makinenizi tek bir projede programlayın

• Tüm cihazlarda bildiğiniz yöntemle çalışın

Güvenli ve güvenilir
• Çoklu erişim seviyeleriyle her kullanıcıyı yapılandırın

BASİT
• Görünümü net ve hızlı şekilde tanımlayın

• Özellikleri, animasyonları, etkinlikleri ve eylemleri hızlıca

değiştirin

• Grup nesneleri için güçlü sayfa düzenleyici

• Yalnızca tek tıklamayla döndürün ve yeniden boyutlandırın

VE ESNEK
• VB.net ile Visual Basic Script'inizi yazın

• VB.net ile olanaklarınızı artırın

Hız özellikleri
• Yapılandırılmış programlama (Tek bir yazılımla)

• Ağ cihazı görüşü

• Görüntü kurulumu

• Makine Kontrolörü sorun giderme

TEK bir yerde test edin
• Hareket simülasyonu, lojik ve görüntüleme ile aynı anda entegre test

• Tek bir donanıma sahip olmadan önce güven ortamı oluşturun

• Sysmac Studio'da bulunan Simülatör aracılığıyla NJ Kontrol programına sahip

makine arabiriminizi test edin
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Görüş ve emniyet en üst düzeye
çıkarılırken...

NA serisi, değerli varlıklarınızı her zaman güvende tutacak emniyet ve doğrulama özelliklerine sahiptir. Ayrıca

makinenizde beklenmedik bir durum gerçekleştiğinde problemi hızlıca çözebilir ve tekrar oluşmasını

önleyebilirsiniz.

• Çoklu erişim seviyeli emniyet ve doğrulama

• Sorun giderme araçları ve geçmiş kaydı

• Makineyi durdurmadan parametreleri ayarlayın

• Yeni veri setlerini NJ Kontrolörüne hızlıca yükleyin

• Veri setlerini SD karta kaydedebilir, SD karttan alabilirsiniz

Yüksek emniyet
NA Serisi, parola korumalı çoklu

erişim seviyesi ile yalnızca belirli

personeller için yapılandırılabilir. 

Böylece makineyi yalnızca yetkili

kişiler kullanır.

Varlıklarınızı koruyoruz
• Projeniz diğer uygulamalarla

birlikte (Kontrol ve Emniyet)

parola korumalı hale getirilebilir.

• Veri aktarımı korunabilir (üstüne

yazma veya hırsızlık engellenir).

5
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PDF

PDF görüntüleme
Yönteminizi açıkladığınız görsel varlıklarınızı

kullanabilirsiniz.

Kılavuzunuzu bir filmle gösterin
Belirli prosedürleri gerçekten de

gösterebildiğinizi hayal edin. NA Serisi ile

operatör tarafında 7/24 eğitimli bir

mühendisiniz olur.

...aksama süresi en aza indirilir

Makinenizdeki çoklu ortam
Bir bakışta anlaşılabilen bir makine görünümü sunabilirsiniz.

NA Serisi; sezgisel ve proaktif makine yönetim aracı sunmak

için PDF, video ve veriler gibi zengin ortamı ile tüm birimleri

bir araya getiriyor.
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‘IAG Code behind - Add local subroutines for the IAG.

Public Function RunMotor(bStatus As Boolean) As Double 
 ‘start motor at default speed 
 mySpeed = 50 
 ‘return current speed 
 RunMotor = 50 
  
End Function 
  
Public Function IncreaseSpeed(nIncrement As Integer) As Double 
 ‘ Increase speed by increment if < 1000  
 If mySpeed + nIncrement  < 1000 Then  
   mySpeed = mySpeed + nIncrement 
  Else 
   ‘Otherwise set to top speed 
   mySpeed = 1000 
  End If 
  ‘Return new speed  
  IncreaseSpeed = mySpeed 
End Function 

Basit ve Esnek!

Teknolojiyi hayata geçirin: NA Serisi, Makine Arabirimi

NA Serisi, kullanıcılara IAG'leri (Akıllı Uygulama Araçları) kullanarak tasarım yapma imkanı tanır. IAG'ler, projeyi

yapılandırarak ve tekrar kullanımı zenginleştirerek geliştirme sürecini basitleştirir ve hızlandırır. Basit grafiklerden

karmaşık nesnelere kadar kendi koleksiyonunuzu oluşturabilir ve bunları Fonksiyon Bloğu gibi projeler arasında

paylaşabilirsiniz.

Adım 1: Makine Parçaları ve Görsel
Makinenin parça koleksiyonundaki standart kontrollerini veya grafiklerini kullanarak kendi

IAG'nizi tasarlayın. Nesnenizi tekrar kullanımda hayata geçirmek için arabirim özelikleri ve

yöntemler ekleyin.

Adım 2: VB.net ile genişletilebilir
Pek çok grafik IAG'nin yanı sıra, bir IAG'ye kod

gömmek de mümkündür. Bu kod, örneğin özel bir

cihaz iletişimi sağlayarak araç olanaklarını artırır.

VB.net sayesinde NA'nın standart işlevselliği

gerektiği kadar genişletilebilir.

myTemperature

mySpeed

RunMotor(Boolean bStatus)
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‘IAG Code behind - Add local subroutines for the IAG.

Public Function RunMotor(bStatus As Boolean) As Double 
 ‘start motor at default speed 
 mySpeed = 50 
 ‘return current speed 
 RunMotor = 50 
  
End Function 
  
Public Function IncreaseSpeed(nIncrement As Integer) As Double 
 ‘ Increase speed by increment if < 1000  
 If mySpeed + nIncrement  < 1000 Then  
   mySpeed = mySpeed + nIncrement 
  Else 
   ‘Otherwise set to top speed 
   mySpeed = 1000 
  End If 
  ‘Return new speed  
  IncreaseSpeed = mySpeed 
End Function 
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Adım 3: Yayınlayın ve Paylaşın
IAG oluşturulduğunda ve test edildiğinde

(simülasyon kullanılarak) yayınlanabilir ve

koleksiyon dosyası tekrar kullanılmak üzere

dağıtılabilir. Omron, NA Serisi'nin işlevselliğini

artırmak için yeni IAG koleksiyonları

yayınlamayı planlamaktadır.
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Teknolojiyi hayata geçirin: NA Serisi, Makine Arabirimi

RUN/ERR
göstergesi

Tüm geniş ekran modeller: 7, 9, 12, 15
inç

Özel
Sysmac
tasarımı

Programlanabilen fonksiyon düğmeleri

Siyah ve Gümüş

Baştan sona
tasarım

Dirençli dokunmatik ekran, tek dokunma...
operatörlerin eldiven giymesi gerektiği ve su
geçirmezlik gereken çevre koşullarında ideal.

Her ihtiyacı karşılayan farklı seçenekler

USB slave (Araç portu) 2 Ethernet portu, biri fabrika, biri ofis ağı için

2x USB SD Kart yuvası

1 Seri port 24 V DC
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NJ Serisi

Klavye
Fare

USB Bellek

Sysmac Studio

2x EtherNET
USB 2.0:
2x Host
1x Slave

CJ Serisi (FINS ve EIP)
Sysmac Studio

• Yüksek hızlı iletişim ağı
• Çok çeşitli bağlantı olanakları
• Donanımı değiştirmeye gerek kalmadan

çıkarılabilir USB kablosu
• Su ve toz geçirmez tasarım

EtherNET

Sysmac, OMRON fabrika otomasyon ürünlerinde Japonya'da ve diğer ülkelerde Omron
Corporation'ın ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. VB.net de ABD'de ve diğer

ülkelerde Microsoft Corporation'ın ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
EtherNet/IP, ODVA'nın ticari markasıdır. Bu dokümandaki diğer şirket isimleri ve ürün

isimleri ilgili şirketlerin kendi markaları veya tescilli markalarıdır. Bu katalogda kullanılan
fotoğraf ve çizimler gerçek ürünlere göre biraz farklılık gösterebilir. Microsoft ürününün

ekran görüntüleri Microsoft Corporation'ın izniyle tekrar basılmıştır.

USB
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Programlanabilir Terminal

NA serisi
Teknolojiyi hayata geçiriyor 
NA serisi Programlanabilir Terminal, makine verilerini bilgiye 
dönüştürür, bilgileri gösterir ve FA üretim tesislerindeki 
gereksinimleri temel alarak cihazlar kontrol eder.

NJ serisi Makine Otomasyon Kontrolörü ve Otomasyon Yazlm 
Sysmac Studio ile birlikte NA Serisi, makinelerinize uyum 
sağlayacak gelişmiş kullanc arayüzlerini kolayca ve esnek 
bir biçimde oluşturmanza izin verir. 

Özellikler
 Tüm modellerde geniş ekran: 7, 9, 12 ve 15 inç
 Tüm modellerde 16 milyondan fazla renk içeren ekran ile 12 ve 15 inç modellerde 1280  800 yüksek çözünürlüklü ekran
 Video ve PDF içeren multimedya
 Segmentleri ayrarak hem kontrol cihazna hem de bakm segmentlerine ayn anda erişim sağlayabilen 2 Ethernet portu
 Entegre Geliştirme Ortam sağlayan Sysmac Studio

 programlama süresini azaltmak için simulator araclğyla NA projesi ve NA projesindeki NJ değişkenleri NJ program ile test edilebilir.
 Çalştrma yetkisi ayarlarn ve kimlikli yürütme kstlamalarn içeren birçok güvenlik özelliği
 Çok yönlü, esnek ve gelişmiş programlama için Microsoft Visual Basic

9 inç genişlik

15,4 inç genişlik

7 inç genişlik

12,1 inç genişlik

Sysmac, Japonya'da ve OMRON fabrika otomasyon ürünlerinin bulunduğu diğer ülkelerde OMRON Corporation'n ticari markas veya tescilli ticari markasdr.
Windows, Visual Basic, Word, Excel; ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'n tescilli ticari markas veya markalardr.
EtherCAT® Beckhoff Automation GmbH, Almanya tarafndan lisanslanan tescilli ticari bir marka ve patentli bir teknolojidir.
EtherNet/IPTM, ODVA'nn ticari markalardr.
Bu belgedeki diğer şirket adlar ve ürün isimleri ilgili şirketlerin ticari markalar veya kaytl ticari markalardr.
Bu katalogda kullanlmş olan ürün fotoğraf ve şekilleri gerçek ürünlerden farkl olabilir.
Microsoft Corporation'n izniyle yeniden baslan Microsoft ürün ekran görüntüleri.
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Sistem konfigürasyonu

USB 
slave

Seri 
port *

USB 
host ✕ 2

Ethernet 
portu 2

Ethernet 
portu 1

SD Hafıza 
Kartı

SD Kart

Ethernet

Ethernet (CIP/FINS)

NA'daki Ethernet portu 2'yi bağlama

NJ serisi

CJ serisi

Sysmac Studio

Sysmac Studio

Fare 

USB Bellek 

Klavye 

V413-TR1-01+NA+Datasheet.fm  Seite 13  Montag, 15. September 2014  11:54 11



NA serisi

14

Sipariş Bilgisi
NA

Seçenekler

Otomasyon Yazlm

Not: Birden fazla bilgisayarda Sysmac Studio çalştracak kullanclar için toplu lisanslar mevcuttur. Ayrntlar için OMRON satş temsilcinizle 
irtibata geçiniz.

USB Kablo

Önerilen Ağ Cihazlar
Endüstriyel Hub

Ürün ad Özellikler Model

NA5-15W
15,4 inç geniş ekran, TFT LCD, 16.770.000 renk (24 bit tam renkli), 1.280  800 piksel, Çerçeve rengi: Gümüş NA5-15W101S
15,4 inç geniş ekran, TFT LCD, 16.770.000 renk (24 bit tam renkli), 1.280  800 piksel, Çerçeve rengi: Siyah NA5-15W101B

NA5-12W
12,1 inç geniş ekran, TFT LCD, 16.770.000 renk (24 bit tam renkli), 1.280  800 piksel, Çerçeve rengi: Gümüş NA5-12W101S
12,1 inç geniş ekran, TFT LCD, 16.770.000 renk (24 bit tam renkli), 1.280  800 piksel, Çerçeve rengi: Siyah NA5-12W101B

NA5-9W
9 inç geniş ekran, TFT LCD, 16.770.000 renk (24 bit tam renkli), 800  480 piksel, Çerçeve rengi: Gümüş NA5-9W001S
9 inç geniş ekran, TFT LCD, 16.770.000 renk (24 bit tam renkli), 800  480 piksel, Çerçeve rengi: Siyah NA5-9W001B

NA5-7W
7 inç geniş ekran, TFT LCD, 16.770.000 renk (24 bit tam renkli), 800  480 piksel, Çerçeve rengi: Gümüş NA5-7W001S
7 inç geniş ekran, TFT LCD, 16.770.000 renk (24 bit tam renkli), 800  480 piksel, Çerçeve rengi: Siyah NA5-7W001B

Ürün ad Özellikler Model

SD hafza kart
2 GB HMC-SD291
4 GB HMC-SD491

USB Bellek
2 GB FZ-MEM2G
8 GB FZ-MEM8G

Yedek Pil Pil ömrü: 5 yl (25°C'de). Bu Pil aksesuar olarak sağlanr. CJ1W-BAT01

Yansma önleyici film

NA5-15 W için. Dağlan yansmalar ve kire karş koruma sağlamak için ekrana film taknz. 
Film renksiz ve şeffaftr. Bir sette 5 film mevcuttur. NA-15KBA04

NA5-12W için. Dağlan yansmalar ve kire karş koruma sağlamak için ekrana film taknz. 
Film renksiz ve şeffaftr. Bir sette 5 film mevcuttur. NA-12KBA04

NA5-9W. için. Dağlan yansmalar ve kire karş koruma sağlamak için ekrana film taknz. 
Film renksiz ve şeffaftr. Bir sette 5 film mevcuttur. NA-9KBA04

NA5-7W. için. Dağlan yansmalar ve kire karş koruma sağlamak için ekrana film takn. 
Film renksiz ve şeffaftr. Bir sette 5 film mevcuttur NA-7KBA04

Ürün ad Özellikler Lisans says Araçlar Model

Sysmac Studio
Standart Sürüm
Sür. 1.@@

Sysmac Studio, NJ serisi Kontrolörler ve diğer Makine Otomasyonu 
Kontrolörleri ile birlikte EtherCAT slave'lerinin kurulumu, programlanmas, 
hata ayklamas ve bakm için bir entegre geliştirme ortam sağlar.
Sysmac Studio aşağdaki işletim sistemlerinde çalşr.
Windows XP (Service Pack 3 veya daha üstü, 32 bitlik sürüm)/
Vista (32 bitlik sürüm)/7 (32 bitlik/64 bitlik sürüm)/8 (32 bitlik/64 bitlik sürüm)

 (Yalnzca medya) DVD SYSMAC-SE200D
1 lisans



SYSMAC-SE201L
3 lisans SYSMAC-SE203L
10 lisans SYSMAC-SE210L
30 lisans SYSMAC-SE230L
50 lisans SYSMAC-SE250L

Ürün ad Özellikler 

USB Kablo Piyasada mevcut olan USB kablo kullannz.
Özellikler: USB 2.0 kablosu (A tipi konnektör — B tipi konnektör), 5,0 m maks.

Ürün ad
Özellikler 

Model
Fonksiyonlar Port says Hata

alglama Aksesuarlar Akm
tüketimi (A)

Endüstriyel Hub

Servis Kalitesi (QoS):
EtherNet/IP kontrol verisi 
önceliği
Hata alglama: 
Yayn frtnas ve LSI hatasnn 
saptanmas 10/100BASE-TX, 
Otomatik Anlaşma

3 Yok Güç kaynağ konnektörü 0,08 W4S1-03B

5 Yok
 Güç kaynağ konnektörü
 Hatay bilgilendirme 

konnektörü

0,12 W4S1-05B

5 Evet 0,12 W4S1-05C
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Performans Özellikleri
Ekran

*1. Ekranda ölü pikseller olabilir. Çok sayda ölü piksel aşağdaki 
standart aralklara denk geldiği sürece bu bir hata değildir.

*2. Arka aydnlatma, OMRON bakm taban ile değiştirilebilir.
*3. Uygun oda scaklğ ve nem orannda, parlaklğn yar yarya 

azaltldğ durumdaki tahmini zamandr. Programlanabilir 
Terminal yüksek scaklklarda kullanlrsa ortalama çalşma 
ömrü büyük oranda azalr.

*4. Arka aydnlatmann parlaklğn ayarlandğnda ön panel 
indikatörlerinin parlaklğ da ayarlanabilir.

Çalşma

* Her bir işlev tuşunun mavi göstergesi vardr. Arka aydnlatmann parlaklğn ayarladğnzda işlev tuşu göstergelerinin parlaklğ da ayarlanabilir.

Veri Kapasitesi

Harici Arabirimler

* Genişletme Ünitesi konnektörü ilerisi için genişlemeye yöneliktir.

Madde
Özellik

NA5-15W@@@@ NA5-12W@@@@ NA5-9W@@@@ NA5-7W@@@@

Ekran paneli *1

Ekran tipi TFT LCD
Ekran boyutu 15,4 inç 12,1 inç 9,0 inç 7,0 inç
Çözünürlük 1.280  800 piksel (yatay  dikey) 800  480 piksel (yatay  dikey)
Renkler 16.770.000 renk (24 bit full colors)

Etkin ekran alan 331  207 mm 
(yatay  dikey)

261  163 mm 
(yatay  dikey)

197  118 mm 
(yatay  dikey)

152  91 mm 
(yatay  dikey)

İzleme açlar Sol: 60, Sağ: 60, Üst: 60, Alt: 60

Arka aydnlatma *2
Kullanm ömrü 50.000 saat min. *3
Parlaklk ayar 200 seviye

Ön panel indikatörleri *4 RUN Yeşil yandğnda: Normal çalşma       Krmz yandğnda: Hata

Model Standart aralk
NA5-15W
NA5-12W
NA5-9W
NA5-7W

Ölü piksel says: 10 veya daha az. 
(Ard arda 3 ölü piksel olmamaldr.)

Madde
Özellik

NA5-15W@@@@ NA5-12W@@@@ NA5-9W@@@@ NA5-7W@@@@

Dokunmatik panel
Metod: Analog direnç membran (basnca karş hassas)
Çözünürlük: 16.384 ✕ 16.384
Kullanm ömrü: 1.000.000 işlem

Fonksiyon tuşlar * 3 giriş (kapasitans girişleri)

Madde
Özellik

NA5-15W@@@@ NA5-12W@@@@ NA5-9W@@@@ NA5-7W@@@@
Kullanc veri kapasitesi 256 MB

Madde Özellikler (Tüm modeller için ayn.)

Ethernet portlar

Uygulamalar Port 1: Sysmac Studio dşnda her şeye bağlanr. Örn. cihaz bağlantlar ve VNC istemcileri
Port 2: Port 1 uygulamalarna ek olarak Sysmac Studio'ya bağlanr.

Port says 2 port
Uyumlu standartlar IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX) ve IEEE 802.3ab (1000Base-T)
İletim ortam Ekranl bükümlü kablo çifti (STP): Kategori 5, 5e veya üzeri
İletim mesafesi 100 m
Konnektör RJ-45 8P8C modüler konektör

USB host portlar

Uygulamalar USB Bellek Cihaz, klavye veya fare
Port says 2 port
Uyumlu standartlar USB 2.0
İletim mesafesi 5 m maks.
Konnektör A tipi konnektör

USB slave port

Uygulamalar Sysmac Studio bağlants
Port says 1 port
Uyumlu standartlar USB 2.0
İletim mesafesi 5 m maks.
Konnektör B tipi konnektör:

Seri port

Uygulamalar Cihaz Bağlants
Port says 1 port
Uyumlu standartlar RS-232C
İletim mesafesi 15 m maks.
Konnektör D-DUB 9 pin dişi konnektör

SD Hafza Kart yuvas
Uygulamalar Projeyi transfer etmek veya depolamak için ya da verileri depolamak için.
Yuva says 1 slot
Uyumlu standartlar SD/SDHC

Genişletme Ünitesi 
konnektörü *

Uygulamalar Genişletme Ünitesi
Miktar 1
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Genel Özellikler

*1. Ortam çalşma scaklğ, montaj açsna dayal olarak aşağdaki kstlamalara 
tabidir.
 Montaj açs 0° veya daha fazla ve yatay olarak 45°'den daha az olduğunda 

ortam çalşma scaklğ 0–40C arasnda olur.
 Montaj açs 45° veya daha fazla ve yatay olarak 90°'den daha az olduğunda 

ortam çalşma scaklğ 0–50C arasnda olur.
 Montaj açs 90° veya daha fazla ve yatay olarak 135°'den daha az olduğunda 

ortam çalşma scaklğ 0–50C arasnda olur.

*2. Programlanabilir Terminali aşağdaki scaklk ve nem 
aralklarnda kullannz.

*3. Programlanabilir Terminali aşağdaki scaklk ve nem aralklarnda 
depolaynz.

*4. UL Standartlarn karşlamak için 2. Snf güç kaynağ kullannz. 

Madde
Özellik

NA5-15W NA5-12W NA5-9W NA5-7W

Nominal besleme gerilimi 24 VDC
İzin verilen güç besleme gerilim 
aralğ 19,2–28,8 VDC (24 VDC % 20)

İzin verilen anlk güç kesintisi 
zaman Anlk Güç Kesintisi için çalşma belirtilmemiştir.

Güç tüketimi 47 W maks. 45 W maks. 40 W maks. 35 W maks.
Ortam çalşma scaklğ 0–50C *1 *2
Uygun Depolama Scaklğ -20–+60C *3

Ortam çalşma nemi % 10–% 90 *2
Yoğunlaşma olmamaldr.

Atmosfer Aşndrc gazlar içermemelidir.
Kirlilik derecesi 2 veya daha az: JIS B 3502, IEC 61131-2
Gürültü bağşklğ 2 kV güç kaynağ hattnda (IEC 61000-4-4’e uygundur.)

Vibrasyon direnci 
(çalşma srasnda)

IEC 60068-2-6 ile uyumludur.
3,5 mm yarm genişlik ile 5-8,4 Hz, 8,4-150 Hz, 9,8 m/s2 X, Y ve Z yönlerinin her birinde 100 dakika 
(10 dakikalk zaman katsays ✕ 10'luk katsay faktörü = 100 dk'lk toplam süre)

Şok direnci 
(çalşma srasnda)

IEC 60028-2-27 ile uyumludur.
147 m/sn2 X, Y ve Z yönlerinin her birinde 3 kez

Boyutlar 420 ✕ 291 ✕ 69 mm (G ✕ Y ✕ D) 340 ✕ 244 ✕ 69 mm (G ✕ Y ✕ D) 290 ✕ 190 ✕ 69 mm (G ✕ Y ✕ D) 236 ✕ 165 ✕ 69 mm (G ✕ Y ✕ D)

Panel kesit boyutlar
392  ✕ 268  mm
(yatay ✕ dikey)
Panel kalnlğ: 1,6–6,0 mm

310  ✕ 221  mm
(yatay ✕ dikey)
Panel kalnlğ: 1,6–6,0 mm

261  ✕ 166  mm
(yatay ✕ dikey)
Panel kalnlğ: 1,6–6,0 mm

197  ✕ 141  mm
(yatay ✕ dikey)
Panel kalnlğ: 1,6–6,0 mm

Ağrlk 3,2 kg maks. 2,3 kg maks. 1,7 kg maks. 1,3 kg maks.
Koruma derecesi Ön panel kontrolleri: IP65 yağ dayanml tip, UL tip 4X

Pil ömrü
Pil ömrü: 25C'de 5 yl
Pil gücü azalmaya başladğnda RTC 5 gün boyunca yedeklenecektir. Eski pil çkarldktan sonra RTC 5 dakika boyunca bir 
süper kapasitör tarafndan yedeklenecektir.
(Gücün öncelikle en az 5 dakika AÇILIP daha sonra KAPATILACAĞI varsaylr.)

Uluslararas standartlar

UL 508/CSA standart C22.2 No.142 *4
EMC Yönergesi (2004/108/EC) EN 61131-2:2007
Gemi inşa standartlar LR, DNV ve NK
IP65 yağ dayanml, UL tipi 4X (yalnzca ön panel)
ANSI 12.12.01 Snf 1 Bölüm 2/CSA standart C22.2
RoHS Yönergesi (2002/95/EC)
EMI RCM'ye yönelik EMS ve KN 61000-6-4:2012-06 için KC Standartlar KN 61000-6-2:2012-06
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Sürüm Bilgisi
NA serisi ve Programlanabilir Cihazlar

Bileşenler ve Fonksiyonlar

NA serisi İlgili ünite sürümleri/sürüm

Model NA sistem sürümü
NJ serisi CPU Üniteleri

NJ501-@@@@
NJ301-@@@@

Sysmac studio

NA5-15W@@@@

1.00 veya üzeri
NJ501 : 1.01 veya üzeri
NJ501 Veritaban Bağlants: 1.05 veya üzeri
NJ301 : 1.01 veya üzeri

1.10 veya üzeri
NA5-12W@@@@
NA5-9W@@@@
NA5-7W@@@@

No. İsim Tanm
(1) Ekran Ekrann tamam giriş cihaz olarak da işlev gören dokunmatik bir paneldir.
(2) RUN indikatörü İndikatörün durumu NA'nn durumuna göre değişir.

(3) Fonksiyon 
tuşlar

Üç fonksiyon tuşu vardr: F1, F2 ve F3.

Fonksiyon tuşlarn genel veya sayfa etkinliklerine yönelik eylem için çalşma koşullar olarak kullanabilirsiniz.
Fonksiyon tuşlarn güvenlik kilidi olarak da kullanabilirsiniz.

F1 Tuşu F2 Tuşu

(3) Fonksiyon tuşları

(2) RUN indikatörü

(1) Ekran

F3 Tuşu

Ön Panel:

: F1 Tuşu, : F2 Tuşu, : F3 Tuşu
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* DIP switchi ve Genişletme Ünitesi konnektörü ileride yaşanacak genişlemeye yöneliktir.

Desteklenen Cihazlar

No. İsim Tanm
(a) Pil kapağ Pili değiştirmek için bu kapağ açnz.

(b) Genişletme Ünitesi 
konnektörü * İleride yaşanacak genişlemeye yöneliktir.

(c) SD Hafza Kart konnektörü SD Hafza Kartn buraya taknz.

(d)
Ethernet portu 1 Sysmac Studio'dan başka bir cihaz taknz.
Ethernet portu 2 Genel olarak Sysmac Studio’ya bağlaynz.

(e) Seri port VB.NET ile kullanma yöneliktir.
(f) USB host portu Bu portu bir USB Hafza Cihazna, fareye vb. bir cihaza bağlaynz.
(g) USB slave port Sysmac Studio'ya veya başka bir cihaza bağlaynz.
(h) Reset switch’i Bu switchi NA'y resetlemek için kullannz.
(i) Pil konnektörü Konnektörü buradaki yedek Pile taknz.

(j) DIP switchi * İleride yaşanacak genişlemeye yöneliktir. (DIP switchi Pil kapağ açlarak erişilen bir PCB'dedir. 
DIP switchindeki pinlerin fabrika ayarlarn değiştirmeyiniz.  (Varsaylan ayar: KAPALI)

(k) Pil Bu, NA'daki saat bilgilerini yedeklemek için kullanlan pildir.
(l) DC giriş terminalleri Bunlar güç kaynağ terminalleridir. Aksesuar güç kaynağ konnektörünü ve güç kaynağn takn.

(m) ID bilgisi etiketi NA'nn ID bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

Üretici Modeller Bağlant metodu Haberleşme sürücüsü

OMRON 

NJ501-@@@@
NJ301-@@@@ Dahili EtherNet/IP portu Ethernet

CJ2H-CPU64/65/66/67/68-EIP
CJ2M-CPU31/32/33/34/35 Dahili EtherNet/IP portu 

CIP Etherneti
CJ2H-CPU64/65/66/67/68-EIP
CJ2M-CPU31/32/33/34/35 CJ1W-EIP21

CJ2H-CPU64/65/66/67/68-EIP
CJ2M-CPU31/32/33/34/35 Dahili EtherNet/IP portu 

FINS Etherneti

CJ1H-CPU65H/66H/67H
CJ1H-CPU65H/66H/67H-R
CJ1G-CPU42H/43H/44H/45H
CJ1M-CPU11/12/13/21/22/23
CJ2H-CPU64/65/66/67/68(-EIP)
CJ2M-CPU11/12/13/14/15
CJ2M-CPU31/32/33/34/35

CJ1W-ETN21
CJ1W-EIP21

(a) Pil kapağı

Arka Panel

Alt Panel

(l) Güç kaynağı
     konnektörü

(c) SD Hafıza
      Kartı konnektörü

(d) Ethernet portları
1 2

(h) Reset switchi

(e) Seri portu (ileride yaşanacak genişlemeye yöneliktir)

(f) USB host portu

(g) USB slave port

(b)  Genişletme Ünitesi 
      konnektörü (ileride 
      yaşanacak genişlemeye 
      yöneliktir.)

(m) ID bilgisi etiketi

(i) Pil konnektörü

(k) Pil

(j) DIP switchi (ileride 
yaşanacak genişle- 
meye yöneliktir)

(Pil Kapağı Açıkken 
Görünüm)
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Boyutlar (Birim: mm)
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Kablo Bağlantı Boyutları

NA5-15W101S/-15W101B

Kablo Bağlantı Boyutları
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İlgili Klavuzlar
Kat. No. Model numaras Klavuz

V117

NA5-15W@@@@
NA5-12W@@@@
NA5-9W@@@@
NA5-7W@@@@

NA serisi Programlanabilir Terminal Donanm Kullanm Klavuzu

V118

NA5-15W@@@@
NA5-12W@@@@
NA5-9W@@@@
NA5-7W@@@@

NA serisi Programlanabilir Terminal Yazlm Kullanm Klavuzu

V119

NA5-15W@@@@
NA5-12W@@@@
NA5-9W@@@@
NA5-7W@@@@

NA serisi Programlanabilir Terminal Cihaz Bağlants Kullanm Klavuzu

V120

NA5-15W@@@@
NA5-12W@@@@
NA5-9W@@@@
NA5-7W@@@@

NA serisi Programlanabilir Terminal Başlangç Klavuzu
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Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

OMRON TÜRKİYE

+90 (0) 212 467 30 00

industrial.omron.tr

omron.me/socialmedia_tr

Mükemmeli hedeflememize rağmen, Omron Europe BV ve/veya bağlı ortakları ve bağlı şirketleri, bu belgede izah edilmiliş olan bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği hakkında garanti
vermez veya sorumluluk kabul etmez. Önceden haber vermeksizin herhangi bir zaman herhangi bir değişikliği yapma hakkımız mahfuzdur

Almanya
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Avusturya
Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Belçika
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Çek Cumhuriyeti
Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Danimarka
Tel: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Finlandiya
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Fransa
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Güney Afrika
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Hollanda
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

İngiltere
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk

İspanya
Tel: +34 902 100 221
industrial.omron.es

İsveç
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

İsviçre
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

İtalya
Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Macaristan
Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Norveç
Tel: +47 (0) 22 65 75 00
industrial.omron.no

Polonya
Tel: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Portekiz
Tel: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Rusya
Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Diğer Omron Temsilcileri
industrial.omron.eu

Satış & Destek Ofisleri
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