Joustava ja luotettava

Omronin ruuvittomiin 1/O-liittimiin voi liittdd monia erilaisia
0,08-1,5 mm2:n johtoja, yksi- ja monisdikeisid, holkillisia
ja holkittomia johtoja. Liittimiin voi liittad jopa kaksi johtoa,
mika helpottaa virranjakelua.

Johdot puristetaan paikoilleen jousipuristimilla, joten iskut tai
tarind eivat irrota johtoja. Ndin ollen vakiotarkistusten aikana
ei tarvitse endd kiristda johdotusruuveja. Liittimestd voidaan
suorittaa signaalimittauksia kdyttoonoton aikana.

Liittimen kdsittely on aina turvallista siita riippumatta, onko
siihen liitetty johtoja.

Luotettava ruuviton liitanta

Ruuviton puristintekniikka vdhentda merkittdvasti johdotukseen kuluvaa aikaa, tuottaa
erittdin luotettavan liitdnndn ja poistaa rutiiniylldpitotarpeen. Ndma ominaisuudet ovat
perusteet Omronin CJ1 PLC -sarjan uusille ruuvittomille I/0-yksikgille.

Advanced Industrial Automation

Omronin vaativien laatustandardien mukaisesti
suunnitellut, Euroopassa valmistetut CJ1-sarjan
ruuvittomat I/0-yksikot ovat ihanteellinen
vaihtoehto paneelien valmistajille ja koneiden
kokoajille, jotka haluavat sddstdd asennusaikaa
sekd kayttad turvallisia ja luotettavia liitantoja
kaikissa johdotuksissa.

Helppokdyttdinen

Johdot liitetddn ja irrotetaan helposti painamalla
lukitusmekanismia ruuvitaltalla. Perinteiset ruuviliittimet

on kiristettdva oikealla vdantomomentilla. Omronin ruuvittomien
1/0-yksikdiden puristuspaine on aina sopiva ilman sdatoja.
Jousipuristimen erikoiskappale suojaa ylivenymiseltd, joten jousi
sdilyttdd toimivuutensa jatkuvasti.

Uudet ruuvittomat 1/0-liittimet ovat tdysin yhteensopivia
nykyisten liittimien kanssa, ja niitd voidaan kdyttaa kaikissa
nykyisissa CJ1-yksikdissd, joissa on perinteinen 18-pisteinen
ruuviliitinkanta. Uudet liittimet voi liittad ja irrottaa yhta helposti

kuin vanhat ilman tyokaluja.




Perinteisten ruuviliittimien johdottaminen on tydldsta. Seuraavista kuvasarjoista voit todeta,
miksi Omronin ruuvittomat 1/0-yksik6t ovat erinomainen valinta kaikkiin 1/0-liitantGihin.

Perinteisen ruuviliitdnndn johdotus
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® Kuori johto o Lisdd holkki o Kiristd holkki e |rrota ruuvi * Aseta johto o Kiristd ruuvi
liittimeen ja tarkista
vaantémomentti

Omronin ruuvittoman 1/0-yksikon johdotus
Vaihe1  Vaihe2  Vaihe3  Vaihe 4
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® Aseta johto e Liitantd

Yli 50 % nopeampi asennus.

e Kuori johto ® Avaa
liittimen paikalleen on valmis
lukitus

Seuraavissa yksikoissd on CJ1-sarjan uusi ruuviton I/0-liitinkanta:

Malli Tyyppi Tekniset tiedot

CJ1W-ID211 (SL)

16 tasavirtatuloa

24V DC, 7 mA

CJ1W-0C201 (SL)

8 relelahtod

250 VAC, 2 A (yhteensd enintddn 16 A)

CJ1W-0C211 (SL)

16 releldhtod

250 VAC, 2 A (yhteensd enintddn 8 A, yhteinen)

CJ1W-0D211 (SL)

16 transistorilahtod (NPN)

12-24V DC, 0,5 A (yhteensd enintdan 5 A, yhteinen)

S
CJ1W-0D212 (SL)

16 transistorilahtod (PNP)

24V DC, 0,5 A (yhteensd enintddn 5 A, yhteinen)

Omronin CJ1-sarjan ruuvittomat
1/0-yksikét pahkinankuoressa:

¢ Johdotusaika lyhenee
merkittavasti.

e Yhteensopiva monien
eripaksuisten johtojen kanssa.

e Johdot on helppo liittda ja irrottaa
ilman tydkaluja.

e Signaalitestauksen voi tehda
helposti myds johdon ollessa
liitettyna.

e Rakenne estdd jousipuristimen
kuoleentumisen.

® Yhteensopiva nykyisten
CJ1-ruuviliittimien kanssa.

e Turvallinen — metalliosia ei ole
sormien ulottuvilla.

CJIW-AD041-V1 (SL)
CJ1W-AD081-V1 (
CJ1W-DA021 (SL)
CJ1W-DA041 (SL)
CJ1W-DA0SC (SL)
CJ1W-DA08V (SL)
CJ1W-MAD42 (SL)
CJIW-TS561 (SL)
CJIW-TS562 (SL)

4 analogituloa 1-5V,0-10V, 0-5V,-10-10V, 4-20 mA
1-5V,0-10V, 0-5V,-10-10V, 4-20 mA
1-5V,0-10V, 0-5V,-10-10V, 4-20 mA
1-5V,0-10V, 0-5V,-10-10V, 4-20 mA
8 analogildhtod (virta) 4-20 mA

1-5V,0-10V, 0-5V,-10-10V
1-5V,0-10V, 0-5V,-10-10V, 4-20 mA

SL) 8 analogituloa

2 analogildht6a

Ruuvittomat vaihtoliitinkannat

CJ-WMO01-18P-5

4 analogilahtod

Viisi ruuvitonta liitinkantaa

8 analogildhtda (jannite) Sopii kaikkiin CJ1-sarjan I/0-yksikdihin, joissa

4 analogildht6d + 2 analogilahtoa on 18-pisteiset liitinkannat (lukuun ottamatta

6 termoparituloa Tyypin J/K valinta termoparituloyksikditd, joissa on ulkoinen

Pt100/Pt1000-valinta

kylmépdan kompensointi, kuten CJ1W-TC00_)
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Omron Electronics Oy
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Lisdtietoja saat ottamalla yhteytta OMRONiin puhelimitse tai sahkdpostitse tai tayttamalla
lomakkeen ja Idhettamalla sen faksina.

Puhelintiedustelut : +358 (0)9 5495 800

: asiakaspalvelu.fi@eu.omron.com

O Haluan CJ1 PLC -sarjaa koskevia lisatietoja.

Myyntitiedustelut

O Haluan, ettd minun otetaan puhelimitse yhteytta

. . A OMRONin Web-sivusto : www.omron.fi
CJ1-sarjan ruuvittomista I/0-yksikdistd.
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