OMmRON

Pulssianturi

E6B2-C

Yleiskayttoinen inkrementaalianturi

Laaja kayttojannitealue: 5...24 VDC

Anturin halkaisija 40 mm

|
[
B Maksimipulssimaéara 2000 pulssia/kierros
]

Nollapulssin sdaddn helpottamiseksi alkuperainen

paikka on merkitty anturin runkoon

radiaalinen 3 kg

Uudet PNP-mallit

Akselin kuormitettavuus: aksiaalinen maks. 2 kg ja

Oikosulku- ja napaisuussuojaus

Valintataulukko

Kayttdjannite Lahto Erottelukyky (pulssia/kierros) Malli
5..24VDC NPN Open collector -l1ahto 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, E6B2-CWZ6C
360, 400, 500, 600, 1.000, 1.200, 1.500,
1.800, 2.000
12 ...24VDC PNP open collector -laht6 100, 200, 360, 500, 600, 1000, 2000 E6B2-CWZ5B
5..12 VvDC Jannitelahto 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, E6B2-CWZ3E
- - — 360, 400, 500, 600, 1.000, 1.200, 1.500,
5VvDC Line driver -lahto 1.800, 2.000 E6B2-CWZ1X
Malli E6B2-CWZ3E E6B2-CWzZ6C E6B2-CWZ1X E6B2-CWZ5B
Kayttdjannite 5VDC -5% ... 5VDC -5% ... 5VDC 5% 12 VDC -10% ... 24 VDC
12 VDC +10% 24 VDC +15% +15%
Virran kulutus maks. 100mA maks. 80 mA maks. 160 mA maks. 80 mA

Erottelukyky

10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 1000, 1200, 1500,

10/20/30/40/50/60/100/200/

1800, 2000 300/360/400/500/600/1000/
1024/1200/1500/1800/
2000
Lahto Jannite Open collector Line driver Open collector
Lahd6én kuormitettavuus Maks. 20 mA, Maks. 35 mA, AM26LS31 Maks. 35 mA
Janniteh&vio maks. 0,4 | Janniteh&vidé maks. 0,4 | Virta: High level: -20 Jannitehavio: maks. 0,4 V
\ \% mA
Low level: 20 mA
Jannite:
Vo: 2,5V
Vs: 0,5V
Lahtdjen vaihe-ero 90°+45° A ja B lahdon valilla (1/4T £1/8T)
Lahd6én nousu- ja laskuajat | maks. 1 us | maks. 1 us | maks. 0,1 us maks. 1 us
Maks. taajuus 100kHz 50 kHz

Akselikuorma

Radiaalinen: 3 kg
Aksiaalinen: 2 kg

Hitausmomentti

maks. 10g - cm?

Kaynnistysmomentti

maks. 10g - cm?

Maks. kierrosnopeus 6000 RPM
Kayttélampdotila -10°C...70°C
Kotelointiluokka IP50
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E6B2-C OMmRrRON E6B2-C
E6B2-CWZ6C E6B2-CWZ3E
- Ruski - Rusk
’7 usiea 5..12 VDC ’7 . usiea 5..12VDC
| | | |
2kQ
I | Musta, valkoinen, oranssi I ‘ | Musta, valkoinen, oranssi
Lahdot (A, B ja Z) NPN Léahdot (A, B ja 2)
Ohjauspiiri {\r‘;r:\gslori T Ohjauspiiri transistori T
| |
| |

35 mA max. |
‘ 338 lao VDC max.

| Sininen ov
R |
E6B2-CWZ1X
’7 o . o ‘J\Ruskea S
I

33Q 120 mAmax. |
| Sininen

ov

12 VDC -10% to
24 VDC +15%

‘/L Ruskea
|

|
| |
! ! Musta, valkoi i 35 mA max. Lahdot
usta, vafkomen, oransst, ' — Musta, valk., oranssi (Musta: vaihe A,
Lahdét (A, B ja Z) T valk.: vaihe B,
hi _ AM26LS31 | Musta, valkoinen, PNP-transistori oranssi: vaihe Z)
Ohjayspiii tai vastaava | oranssi (pun. raita) | | Sininen
| Q Kaannetyt lahdot | ov
‘ ‘ 20 MAMaX. sininen (A Bja2) . vea
! ov L - j (Suojattu)
E6B2
Nollapulssin Kolme M3 reikaa, 1’55 39 y
merkki syvyys 7. mm 10
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Suojattu PVC-kaapeli 18 mm
8
Kytkin
E69-CO06B (sisaltyy toimitukseen) E69-C68B E69-C610B
248 24.8
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6.8 6.8 71 Lt
55 (11) 55 Nelja Nelja Nelja
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Oikeudet muutoksiin pidatetdan
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