G9SB

MUNKABIZTONSAGI ESZKOZOK

OMmRON

G9SB

Vezérl6logikaval ellatott, keskeny kialakitasu

biztonsagi relé

* Ajtékapcsoldkhoz, fényfliggdnydkhdz

kifejlesztett tipusok
e 17,5...22,5 mm keskeny kivitel

* 4. (alegmagasabb) biztonsagi kategoéria

\
e 2-csatornas bemenet -
e LED-es mikddésvisszajelzé
Tipusvalaszték
Erintkez6k szama Reset méd Bemenet jellege Tipus
3 zar6- , 1 nyitéérintkezé Automatikus Fesziltség G9SB-301-B
Kézi G9SB-301-D
Automatikus Kontaktus G9SB-3012-A
Kézi G9SB-3012-C
2 zaroérintkezd Automatikus Fesziltség G9SB-200-B
Kézi G9SB-200-D
Automatikus Kontaktus G9SB-2002-A
Kézi G9SB-2002-C
Tapellatas adatai
Tipus G9SB-301 | G9SB-2002
Névleges fesziiltség 24 VAC / 50 Hz, 24 VDC
Teljesitményfelvétel 1,7VA/1,7W [14VA/1,4W
Az érintkez6 adatai
Névleges terhelés 5A/250 VAC
Maximalis kapcsolasi aram 5A
Altalanos adatok
Meghuzasi idé 30ms
Ejtési id6 10 ms
Szigetelési ellenallas 100 MQ
Atiitési szilardsag 2500 VAC
Mechanikus élettartam Minimum 5 millié kapcsolds
Kérnyezeti hémérséklet -25°C — +55°C

Kérnyezeti paratartalom

35% — 85%
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J130-HU2-02 Az alland6 termékmingség javitas érdekében fenntartjuk a miiszaki

adatok el6zetes bejelentés nélkiili megvaltoztatasanak jogat.

OMRON ELECTRONICS Kft.
1046 Budapest, Kiss E. u. 3.
Tel.: 399-30-50, Fax:399-30-60
www.omron.hu
infohun@eu.omron.com



