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Det smartaste moduluppbyggda

1/0-systemet

Omrons SmartSlice I/O-system ar kompakt, intelligent och
enkelt. Nar det anvands med Omrons CS1/CJ1 DeviceNet
mastermoduler, behdvs inget konfigurationsverktyg. Genom
att anvanda inbyggda funktioner i analoga 1/0-moduler, till
exempel skalning, summering, differensbildning och alarme-
ring, kan behovet av PLC-programmering minskas. Data for
férebyggande underhall kan insamlas fran alla I/O-enheter
och behandlas med programmet CX-Integrator, standard
PLC-funktionsblock eller Smart Active Parts i serie NS.

* Kompaktast pa marknaden (84 mm hdg)

¢ Enkel installning, backup och aterstélliningsfunktioner

* Diagnostik och data fér férebyggande underhall pa
1/O-niva

Léstagbara anslutningsplintar innebér att hot-swapping
utan omkoppling av kablar kan goras.

3-tradsanslutning med push in-teknik, ingen skruvmejsel
behdvs

Systemkonfiguration

CS/CJ DeviceNet- eller CX-One for instalining,
PROFIBUS-DP-master |:| Overvakning och drift
av alla OMRON enheter
PLC ole |
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1/0-moduler

. 5 GRT1-END Andstod

GRT1-TBL Expansionsmodul, vanster
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Upp till 64 1/0O-enheter kan anslutas till en kommunikationsenhet.
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Specifikationer

Allménna specifikationer

Gemensamma specifikationer for SmartSlice

Modulens matningsspénning

24V DC (20,4 till 26,4 V DC)

1/0-modulens matningsspanning

24V DC (20,4 till 26,4 V DC)

1/O-anslutning

Skruvlds snabbkopplingsteknik

Brusimmunitet

Uppfyller kraven enligt IEC61000-4-4, 2,0 kV (spanningsmatningskabel)

Vibrationstalighet

10 till 60 Hz: 0,7 mm dubbel amplitud 60 till 150 Hz: 50 m/s?

Stéttalighet

150 m/s?, 3 ganger i varje riktning

Overslagsspanning

500 V AC (mellan separata kretsar)

Isoleringsresistans

Minst 20 MQ (mellan separata kretsar)

Omgivningstemperatur, drift

—10 till 55°C (utan isbildning eller kondensation)

Omgivande luftfuktighet, drift

25 % till 85 %

Driftsmiljé

Inga korrosiva gaser

Omgivningstemperatur, lagring

—25 till 65 °C (utan isbildning eller kondensation)

Montering

35 mm DIN-skena

Kommunikationsenheter

Typbeteckning

GRT1-DRT

GRT1-PRT

Natverksspecifikation

DeviceNet

PROFIBUS-DPV1

Natverkskontaktdon

DeviceNet-kontaktdon, 6ppen typ,
dubbel skruviés snabbkoppling.

9-poligt D-Sub-kontaktdon

Spénningsmatning for natverk 11till 25 V DC, 22 mA Intern
Antal I/O-punkter Maximalt 1 024 ingangar och utgangar (128 bytes var)
Antal anslutningsbara enheter Max 64 SmartSlice enheter
Spanningsmatning for I/O-enhet 24V DC, max 4 A
Statusflaggor Ett ord fér kommunikationsenhetens statusflaggor
Parameterbackup och aterstallning |Upp till 2 kB data per enhet.
1/0-moduler
Typbeteckning GRT1-ID4 GRT1-1D4-1 GRT1-ID8 GRT1-1D8-1
Signaltyp DC-ingang (NPN) DC-ingang (PNP) DC-ingang (NPN) DC-ingang (PNP)
Antal ingangar 4 ingangar 8 ing&ngar
Anslutningar for spanningsmatning (4 xV (24 V) +4x G (0 V) 4xG(0V) |4 xV (24 V)
PA-spénning 15V DC min.
PA-strém 6 mA max/punkt (vid 24 V DC) |4 mA max/punkt (vid 24 V DC)
AV-spénning 5V DC max
AV-strom 1 mA max.
Till-/franslagsférdréjning 1,5 ms max
Typbeteckning GRT1-0D4 GRT1-0OD4-1 GRT1-0D4G-1 GRT1-ROS2
Signaltyp Transistorutgang Transistorutgang Transistorutgang Relautgang

(NPN) (PNP) (PNP), med kortslutningsskydd |(normalt &ppen)
Antal utgangar 4 utgangar 2 utgangar (med 2 plintar per

anslutningar)

Anslutningar for spanningsmatning (4 x V (24 V) |4 xG (0V) | 4xV(24V)+4xG((0V) Inte tillamplig
Nominell spanning 24 V DC (20,4 till 26,4 V DC) 250 VAC/24VDC
Nominell utgangsstrém 500 mA max/punkt 2 A (min 1 mA vid 5 V DC)
Restspéanning 1,2V DC max. (vid 500 mA) -
Lackstrom 0,1 mA max -
Till-/franslagsférdréjning Maximalt 0,5/1,5 ms maximalt 15 ms
Forvantad mekanisk livslangd - Minst 20 000 000 véxlingar
Forvantad elektrisk livslangd - Minst 100 000 véxlingar
Typbeteckning GRT1-0D8 GRT1-0D8-1 GRT1-OD8G-1
Signaltyp Transistorutgang Transistorutgang Transistorutgang

(NPN) (PNP) (PNP), med kortslutningsskydd
Antal punkter 8 utgangar
Anslutningar for spanningsmatning (4 x V (24 V) |4 xG (0V)

Nominell spanning

24V DC (20,4 till 26,4 V DC)

Nominell utgangsstrém

500 mA max/point

Restspénning

1,2 V DC max. (vid 500 mA)

L&ackstrom

0,1 mA max

Till-/franslagsfordrojning

Maximalt 0,5/1,5 ms
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Typbeteckning

GRT1-CT1

GRT1-CT1-1

GRT1-CP1-L

Raknaringang

A/B inkremental pulsgivare,
eller puls/riktning,
eller puls upp/ner

A/B inkremental pulsgivare,
eller puls/riktning,
eller puls upp/ner

A/B/Z inkremental pulsgivare,
eller puls/riktning/aterstall

Réknarens signaltyp

24V DC, typ NPN

24V DC, typ PNP

24 V DC, typ PNP, eller
RS422 line driver-nivaer

Maximal frekvens

60 kHz

100 kHz

Réknaromrade

32 bitars dubbelt heltal med tecken

Jamférelsevarden

1 omrade (2 jamférelsevarden)

[2 oberoende omraden

Regleringang

INO, DC-ingéang (typ NPN)

[INO, DC-ingang (typ PNP)

Regleringangsfunktioner

Fanga, gruppera, aterstall

Fanga, gruppera, aterstall,

Z-aktivera
Reglerutgangar OUTO, Transistorutgang OUTO, Transistorutgang OUTO0, OUT1, Transistorutgang
(NPN) (PNP) (PNP)
Reglerutgangsfunktioner Omradesjamforelse, manuell Gverbryggning
Extra funktioner Ombkonfigurering "on-the-fly", frekvensmatning
Typbeteckning GRT1-AD2 GRT1-DA2V GRT1-DA2C

Signaltyp

Analog ingéng: 0-20 mA,
4-20 mA,
+10V, 0-10V,0-5V, 1-5V

Analog utgéng:
+10V,0-10V,0-5V,1-5V

Analog utgang:
0-20 mA, 4-20 mA,

Antal punkter

2 ingangar

2 utgangar

Upplésning

1/6000 full skala

Konverteringstid

2 ms/2 punkter

Typbeteckning

GRT1-TS2P

GRT1-TS2PK

Signaltyp

Temperaturingang, Pt100,
(2-trads, 3-trads)

Temperaturingadng, Pt1000,
(2-trads, 3-trads)

Antal punkter

2 ingangar

Indikeringsomrade

—200 till +200 °C /
—200 till +850 °C

Noggrannhet +0,3 % av processvardet eller +0,8 °C (vilket som &r storst)
+1 siffra max.
* (eller 0,5 °C fér -200 °C till +200 °C ingangsomrade)
Upplésning 0,1 °C eller 0,01 °C, 16-bitars heltal med tecken
Konverteringstid 250 ms/2 punkter

Anslutningar

GRT1-ID4 GRT1-1D4-1
) 1 : ) 0 1 )
Brun (vit) Svart (vit) Brun (vit) :[ Svart (vit)
Bla (svart) v Brun (réd) Bla (svart) Vv v Brun (réd)
2-tradssensor I Bla (svart) 2-tradssensor I Bla (svart)
(m,l, exﬁmpeg en G 3-tradssensor med NPN-utgang (ml exeimpel en G G 3-tradssensor med PNP-utgang
grénslégesbrytare) (fotocell eller induktiv givare) grénslagesbrytare) (fotocell eller induktiv givare)
3 2 3
\% \% \%
G G G
GRT1-ID8 (NPN) GRT1-ID8-1 (PNP)
strads | o o T g o |3trads 5 = 5 o
sensor | 2 € é R Z | sensor 3-trads g €z g 2 = | atrads
w58 < 58 sensor [ = S § = S & |sensor
GRT1-PD8 o d B D d P GRT1-ID8 GRT1-PC8-1 D a b o adh GRT1-1D8-1
\% \% 0 1 G G 0 1
\% \% 2 3 \ Y Vv \
G G G G G G 2 3
\% \% 4 5 G G 4 5
\% \% 6 \% \% \% \
G G G G G G 6 7
Jo |
Extern 2-trads %2 g‘] %jw ? g 3-trads ? ;!; % % %’
24V 1/0 brytare | g 2 @ 2 = |sensor 2trads | 5 5 G 3 = |3trads
spénnings- 5 = ] S = brytare | S & 5 g 2 | sensor
matning = -7 = ==
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GRT1-0D4 GRT1-OD4-1 GRT1-OD4G-1 (PNP)
0 1 0 1 0 1
Solenoid,
v v ventil, mm. NC | NC Solenoid, v v Solenoid,
ventil, mm.| ventil, mm.
NC NC G G J_ G G J_
2 3 2 3 2 3 _\_
v | v NC | NC v | v 3-trads
mandverdon
NC NC G G G G _,_
GRT1-0OD8 (NPN) GRT1-OD8(G)-1 (PNP)
3-trads 3-trads 3-trads 3-trads
mandverdon mandverdon mandverdon mandverdon
GRT1-PC8-1 GRT1-0D8 GRT1-PC8 GRT1-OD8-1
G G —, |— 0 1 \% \Y —, |— 0 1
\% \Y \Y \% \% \ 2 3
G G 2 3 G G G G
G G 4 5 \% \% 4 5
\% \ \Y \% \% \ 6 7
G G ,7 6 7 G G —\ ,7 G G
Solenoid, 3-trads Solenoid, | | 3.1rads
ventil, mm. mandverdon \,;?rz_l ’ mandverdon
GRT1-R0OS2 GRT1-CT1(-1) GRT1-CP1-L

AC spénningsmatning

GRT1-CT1 (NPN)

GRT1-CT1-1 (PNP)

24V roterande pulsgivare

Line driver roterande pulsgivare
(alla DIP-omkopplare i lage PA) (alla DIP-omkopplare i lage AV)

0 0 (eller DC spningsmatning) A ouT A ouT A NC A+ A-
(ut) (ut)
co Co B Vv B NC B NC B+ B-
z NC Z+ Z-
NC | NC . _ ZIN | NC ZN| G
AC spanningsmatning
1 1 (eller DC spanningsmatning) IN |OUTO IN |OUTO
&, NC NC NC NC
VvV |OUT1 VvV |OUT1
C1 C1 \Y \Y \Y Vv
G G G G
NC NC G G G G
GRT1-AD2 GRT1-DA2V GRT1-DA2C
NC | NC NC | NC NC | NC
0+ | 1+ NC | NC NC | NC
i 0- 1- ED NC | NC NC | NC
AG | AG VO+ | V1+ 0+ | 11+
©
--1 ShO| Sh1}--, 0- 1- 0- 1-
Bygla INO H | Bygla IN1
strémingang 1__ | ShO| Sh1 | __i strémingang NC NC NC NC
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GRT1-TS2P (2-trads)

GRT1-TS2P (3-trads)

0A | 1A d O0A | 1A
g: 0B | 1B 0B | 1B
0B | 1B 0B | 1B
SHT | SHT SHT | SHT
0A | 1A 0A | 1A
SHT | SHT SHT | SHT
0B | 1B 0B | 1B
NC | NC NC | NC
Matt (mm)
I1/0-enheter Kommunikationsenheter
GRT1-DRT
- "’“’571 GRT1-PRT
. GRT1-TBL
- g
=) ) :
E Ll
L 5 L
(‘ H
Em 1

Andplatta

GRT1-END
GRT1-TBR

fal &

>

o

12,5

19,5
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25,2

83,5

29

22

55.7

Y
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Bestéllningsinformation

Bussnoder

Funktion Specifikation Typbeteckning
DeviceNet bussnod Upp till 64 1/O-enheter GRT1-DRT
PROFIBUS-DP bussnod Upp till 64 1/0-enheter GRT1-PRT

I/0O-enheter

Funktion Specifikation Typbeteckning

4 NPN-ingangar 24V DC, 6 mA, 3-trddsanslutning GRT1-ID4

4 PNP-ingangar 24V DC, 6 mA, 3-trddsanslutning GRT1-ID4-1

8 NPN-ingangar 24V DC, 4 mA, 1-tradsanslutning * 4xG GRT1-ID8

8 PNP-ingangar 24V DC, 4 mA, 1-tradsanslutning * 4xV GRT1-1D8-1

4 NPN-utgangar 24V DC, 500 mA, 2-tradsanslutning GRT1-OD4

4 PNP-utgangar 24V DC, 500 mA, 2-tradsanslutning GRT1-0OD4-1

4 PNP-utgangar med kortslutningsskydd 24V DC, 500 mA, 3-trddsanslutning GRT1-OD4G-1

8 NPN-utgangar 24V DC, 500 mA, 1-trddsanslutning * 4xV GRT1-0OD8

8 PNP-utgangar 24 V DC, 500 mA, 1-trddsanslutning * 4xG GRT1-0OD8-1

8 PNP-utgangar med kortslutningsskydd 24V DC, 500 mA, 1-tradsanslutning * 4xG GRT1-OD8G-1

2 relautgangar 240 V AC, 2 A, slutande kontakter (NO) GRT1-ROS2

60 kHz réknarmodul, NPN A/B pulsgivaringang (24 V) + 1 Z/regleringang + 1 utgang (NPN-typ) GRT1-CT1

60 kHz réknarmodul, PNP A/B pulsgivaringang (24 V) + 1 Z/regleringang + 1 utgang (PNP-typ) GRT1-CT1-1

100 kHz raknare/positioneringsenhet A/B/Z pulsgivaringang (line driver eller 24 V kan véljas) + 1 regleringadng + GRT1-CP1-L
2 utgangar (PNP-typ)

2 analoga ingangar, strém/spanning +10V, 0-10V, 0-5V, 1-5V, 0-20 mA, 4-20 mA GRT1-AD2

2 analoga spanningsutgangar +10V,0-10V,0-5V, 1-5V GRT1-DA2V

2 analoga utgangar, strom 0-20 mA, 4-20 mA GRT1-DA2C

2 Pt100-ingangar Pt100, 2-trads- eller 3-tradsanslutning GRT1-TS2P 7

2 Pt1000-ingangar

Pt1000, 2-trads- eller 3-tradsanslutning

GRT1-TS2PK "

"I Utgava Q2 2007

Andra enheter

Funktion

Typbeteckning

1/0-modulens matningsmodul, separat spanningsmatning mellan grupper av 1/0-moduler GRT1-PD2
1/0-modulens matnings- och férdelningsmodul, separat spanningsmatning mellan grupper av I/O-moduler, 4xV + 8xG GRT1-PD8
1/0-modulens matnings- och férdelningsmodul, separat spanningsmatning mellan grupper av I/O-moduler, 8xV + 4xG GRT1-PD8-1
1/0-spanningsmatningsmodul, 4xV + 8xG GRT1-PC8
1/0-spanningsmatningsmodul, 8xV + 4xG GRT1-PC8-1
Expansionsmodul, héger sida GRT1-TBR
Expansionsmodul, vanster sida GRT1-TBL
Expansionskabel, en meter GCN1-100
Andstdd, en modul per bussgrénssnitt GRT1-END
Tillbehér

Funktion Typbeteckning

Kontaktdon for front, férpackning med 5 st

GRT1-BT1-5

PLC-masterenheter

Funktion

Typbeteckning

DeviceNet-masterenhet fér PLC-system i serie CS1

CS1W-DRM21-V1

DeviceNet-masterenhet fér PLC-system i serie CJ1 CJ1W-DRM21
PROFIBUS-DP masterenhet fér PLC-system i serie CS1 CS1W-PRM21
PROFIBUS-DP masterenhet fér PLC-system i serie CJ1 CJ1W-PRM21
Program

Funktion Typbeteckning

CX-One &r Omrons integrerade programvara fér programmering och konfiguration av alla styrsystemskomponenter,
inklusive PLC-system, fjarr-1/0O, HMI, servoenheter, frekvensomvandlare, temperaturregulatorer och avancerade givare.

CX-ONE-ALC] C-E
00 = antal licenser
(01, 03, 10)

Cat. No. P15E-SV-02A
foregaende meddelande.

| produktutvecklingens intresse forbehaller vi oss ratten att andra specifikationer utan

SVERIGE

Omron Electronics AB

Noregatan 1, Box 1275, SE-164 29 Kista Malmé
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
Fax: +46 (0) 8 632 35 40
www.omron.se

Tel: +46 (0) 8 632 35 00
Goteborg  Tel: +46 (0) 8 632 35 00
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