OMmRON

Granslagesbrytare

D4N

Komplett serie sékerhets-
grénsbrytare kompatibla
med den populdra D4D-se-
rien. Produkterna i serien
uppfyller kraven i de inter-
nationella standarderna.

¢ | serien finns versioner med 3 kontakter,
2NC/1NO och 3NC, som komplement
till versionerna TNO/1NC och 2NC Det
finns &ven versioner med MBB-kontak-
ter (slutning fére brytning).

¢ Det finns &ven versioner med M12-kon-
taktdon, vilket ger snabbare installation
och férenklat underhall.

 Guldplaterade kontakter som standard
ger hag tillférlitlighet.

K_an anVénda.S for bade .StandardbelaSt' Anm: Kontakta din aterférsaljare for detaljerad information om sékerhetscertifierade brytare.
ningar och mikrobelastningar.
* Produkterna innehaller inget bly, kadmi-
um eller sexvérdigt krom, vilket minskar
belastningen pa miljon.
* Uppfyller kraven enligt EN115 och
EN81-1.

* | sortimentet finns bade ldngsamma och
snabba varianter med Zb-kontakter.

Las igenom Sékerhetsatgédrder pa sidan
19.

Bestallningsnummer

Typbeteckningar

D4N-UJLICIH
12 3
1. Forskruvning/kontaktdonstorlek 3. Brytarhuvud och mekanism
1: Pg13,5 (1 férskruvningshal) 20: Rullarm (arm och rulle i hardplast)
2: G1/2 (1 forskruvningshal) 22:  Rullarm (arm i metall, rulle i hardplast)
3: 1/2-14 NPT (1 férskruvningshal) 25:  Rullarm (arm och rulle i metall)
4: M20 (1 forskruvningshal) 26:  Rullarm (arm i metall, lagrad rulle)
5: Pg13,5 (2 forskruvningshal) 2G: Justerbar rullarm, serration (arm i metall, rulle i hardplast)
6: G1/2 (2 forskruvningshal) 2H: Justerbar rullarm, serration (arm i metall, rulle i gummi)
7: 1/2-14 NPT (2 forskruvningshal) 31:  Kolv
8: M20 (2 férskruvningshal) 32:  Rullkolv
9: M12-kontaktdon (1 férskruvningshal) 62: Envags rullarm (horisontell)
2. Inbyggd brytare 72:  Envégs rullarm (vertikal)
1: 1NC/1NO (snappfunktion) 80:  Stalsprot
2: 2NC (snappfunktion) 87: Plastsprot
A: INC/1NO (langsam funktion) RE: Gaffelarm, héger
B: 2NC (langsam funktion) LE: Gaffelarm, vanster
C: 2NC/1NO (langsam funktion)
D: 3NC (langsam funktion)
E: 1NC/1NO (MBB-kontakt/langsam funktion)
F: 2NC/1NO (MBB-kontakt/langsam funktion)
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Typoversikt
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Typbversikt

Brytare med tva kontakter

Manoverdon

Foérskruvning

Inbyggd kontaktmekanism

1NC/INO 2NC 1NC/INO 2NC
(snappfunktion) (snappfunktion) (langsam funktion) | (langsam funktion)
Tvangs- Typ Tvangs- Typ Tvangs- Typ Tvangs- Typ
brytande brytande brytande brytande
Arm med ruIIe_ 1_f<'jrsk|:uv- Pg13,5 @ D4N-1120 @ D4N-1220 @ D4N-1A20 @ D4N-1B20
g:j‘p?ggt)fu”e' ningshal  [Gq/2 D4N-2120 D4N-2220 D4N-2A20 D4N-2B20
1/2-14NPT D4N-3120 D4N-3220 D4N-3A20 D4N-3B20
o M20 D4N-4120 D4N-4220 D4N-4A20 D4N-4B20
M12-kontaktdon D4N-9120 D4N-9220 D4N-9A20 D4N-9B20
2 férskruv-  |Pg13,5 D4N-5120 D4N-5220 D4N-5A20 D4N-5B20
ningshal  [Gq/2 S D4N-6120 & D4N-6220 S D4N-6A20 & D4N-6B20
M20 D4N-8120 D4N-8220 D4N-8A20 D4N-8B20
Arm r_ned rulle 1_f<'jrsk|:uv- Pg13,5 @ D4N-1122 @ D4N-1222 @ D4N-1A22 @ D4N-1B22
f?g&;f;g”'m"e ningshal  [Gq/2 D4N-2122 D4N-2222 D4N-2A22 D4N-2B22
1/2-14NPT D4N-3122 D4N-3222 D4N-3A22 D4N-3B22
o M20 D4N-4122 D4N-4222 D4N-4A22 D4N-4B22
M12-kontaktdon D4N-9122 D4N-9222 D4N-9A22 D4N-9B22
2 férskruv- |Pg13,5 D4N-5122 D4N-5222 D4N-5A22 D4N-5B22
ningshal  [Gq/2 & D4N-6122 S D4N-6222 S D4N-6A22 & D4N-6B22
M20 D4N-8122 D4N-8222 D4N-8A22 D4N-8B22
Arm med ruIIe_ 1_f<'jrsk|:uv- Pg13,5 @ D4N-1125 @ D4N-1225 @ D4N-1A25 @ D4N-1B25
g;':;l%c“ rullei |ningshal  [Gq/2 D4N-2125 D4N-2225 D4N-2A25 D4N-2B25
1/2-14NPT D4N-3125 D4N-3225 D4N-3A25 D4N-3B25
o M20 D4N-4125 D4N-4225 D4N-4A25 D4N-4B25
M12-kontaktdon D4N-9125 D4N-9225 D4N-9A25 D4N-9B25
Arm r_ned rulle 1_f<'jrsk|:uv- Pg13,5 @ D4N-1126 @ D4N-1226 @ D4N-1A26 @ D4N-1B26
I(:g:;érpuﬁ‘lt:)” ningshal  [Gq/2 D4N-2126 D4N-2226 D4N-2A26 D4N-2B26
1/2-14NPT D4N-3126 D4N-3226 D4N-3A26 D4N-3B26
o M20 D4N-4126 D4N-4226 D4N-4A26 D4N-4B26
M12-kontaktdon D4N-9126 D4N-9226 D4N-9A26 D4N-9B26
Kolv 1 férskruv- |Pg13,5 D4N-1131 D4N-1231 D4N-1A31 D4N-1B31
A ningshal  [Gq/2 & D4N-2131 S D4N-2231 S D4N-2A31 & D4N-2B31
1/2-14NPT D4N-3131 D4N-3231 D4N-3A31 D4N-3B31
M20 D4N-4131 D4N-4231 D4N-4A31 D4N-4B31
M12-kontaktdon D4N-9131 D4N-9231 D4N-9A31 D4N-9B31
2 férskruv-  |Pg13,5 D4N-5131 D4N-5231 D4N-5A31 D4N-5B31
ningshal  [Gq/2 & D4N-6131 S D4N-6231 S D4N-6A31 & D4N-6B31
M20 D4N-8131 D4N-8231 D4N-8A31 D4N-8B31
Rullkolv 1 férskruv- |Pg13,5 D4N-1132 D4N-1232 D4N-1A32 D4N-1B32
] ningshal  [Gq/2 & D4N-2132 S D4N-2232 S D4N-2A32 & D4N-2B32
1/2-14NPT D4N-3132 D4N-3232 D4N-3A32 D4N-3B32
M20 D4N-4132 D4N-4232 D4N-4A32 D4N-4B32
M12-kontaktdon D4N-9132 D4N-9232 D4N-9A32 D4N-9B32
2 forskruv- [Pg13,5 o DaN-5132 [~ DAN-5232 [ DAN-5A32 [/~ D4N-5B32
ningshal G1/2 D4N-6132 D4N-6232 D4N-6A32 D4N-6B32
M20 D4N-8132 D4N-8232 D4N-8A32 D4N-8B32
Envégs rullarm 1_f<':'»rsk|:uv- Pg13,5 @ D4N-1162 @ D4N-1262 @ D4N-1A62 @ D4N-1B62
(horisontell) ningshal G172 D4N-2162 D4N-2262 D4N-2A62 D4N-2B62
jﬁ 1/2-14NPT D4N-3162 D4N-3262 D4N-3A62 D4N-3B62
M20 D4N-4162 D4N-4262 D4N-4A62 D4N-4B62
M12-kontaktdon D4N-9162 D4N-9262 D4N-9A62 D4N-9B62
2 forskruv- [Pg13,5 o DaN-5162 [~ DAN-5262 [ DAN-5A62 [/~ D4N-5B62
ningshal G1/2 D4N-6162 D4N-6262 D4N-6A62 D4N-6B62
M20 D4N-8162 D4N-8262 D4N-8A62 D4N-8B62

Rekommenderade typer

Granslagesbrytare
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Manéverdon Férskruvning Inbyggd kontaktmekanism
1NC/1NO 2NC 1NC/1NO 2NC
(snappfunktion) (snappfunktion) (langsam funktion) | (langsam funktion)
Tvangs- Typ Tvangs- Typ Tvangs- Typ Tvangs- Typ
brytande brytande brytande brytande
Envégs rullarm 1.f6rsk[uv- Pg13,5 @ D4N-1172 @ D4N-1272 @ D4N-1A72 @ D4N-1B72
(vertikal) ningshal G172 D4N-2172 D4N-2272 D4N-2A72 D4N-2B72
ﬁ) 1/2-14NPT D4N-3172 D4N-3272 D4N-3A72 D4N-3B72
M20 D4N-4172 D4N-4272 D4N-4A72 D4N-4B72
M12-kontaktdon D4N-9172 D4N-9272 D4N-9A72 D4N-9B72
2 forskruv-  [Pg13,5 D4N-5172 D4N-5272 D4N-5A72 D4N-5B72
ningshdl G172 S D4N-6172 S D4N-6272 S D4N-6A72 S D4N-6B72
M20 D4N-8172 D4N-8272 D4N-8A72 D4N-8B72
Justerbar rql- 1 .férsk[uv- Pg13,5 @ D4N-112G @ D4N-122G @ D4N-1A2G @ D4N-1B2G
'(:fr"n'isrﬁggl'lopune ningshal G172 D4N-212G D4N-222G D4N-2A2G D4N-2B2G
i hardplast) 1/2-14NPT D4N-312G D4N-322G D4N-3A2G D4N-3B2G
M20 D4N-412G D4N-422G D4N-4A2G D4N-4B2G
% M12-kontaktdon D4N-912G D4N-922G D4N-9A2G D4N-9B2G
2 forskruv-  |G1/2 D4N-612G D4N-622G D4N-6A2G D4N-6B2G
ningshadl 20 S D4N-812G S D4N-822G S D4N-8A2G S D4N-8B2G
Justerbar rul- 1forskruv- |Pg13,5 &) D4N-112H &) D4N-122H - D4N-1A2H &) D4N-1B2H
'(:fr"n'isrﬁggl'lopu”e ningshal G172 D4N-212H D4N-222H D4N-2A2H D4N-2B2H
igummi) 1/2-14NPT D4N-312H D4N-322H D4N-3A2H D4N-3B2H
M20 D4N-412H D4N-422H D4N-4A2H D4N-4B2H
@ M12-kontaktdon D4N-912H D4N-922H D4N-9A2H D4N-9B2H
‘f 2 forskruv- | G1/2 &) D4N-612H &) D4N-622H - D4N-6A2H &) D4N-6B2H
ningshal M20 D4N-812H D4N-822H D4N-8A2H D4N-8B2H

Rekommenderade typer

Anm: M20 bér anvandas for brytare i Europa. 1/2-14NPT bér anvéndas fér brytare i Nordamerika.

Brytare med tre kontakter och slutning fére brytning (MBB-kontakter)

Manéverdon Foérskruvning Inbyggd kontaktmekanism
2NC/1NO 3NC 1NC/1NO MBB 2NC/1NO MBB
(ldangsam funktion) | (langsam funktion) | (langsam funktion) | (lAngsam funktion)
Tvangs- Typ Tvangs- Typ Tvangs- Typ Tvangs- Typ
brytande brytande brytande brytande
Rulla_rmo(arm och 1_f6rsk|:uv- Pg13,5 @ D4N-1C20 @ D4N-1D20 @ D4N-1E20 @ D4N-1F20
rulle i hardplast) |ningshal g1/ D4N-2C20 D4N-2D20 D4N-2E20 D4N-2F20
Iﬂp 1/2-14NPT D4N-3C20 D4N-3D20 D4N-3E20 D4N-3F20
M20 D4N-4C20 D4N-4D20 D4N-4E20 D4N-4F20
M12-kontaktdon - D4N-9E20 -
2 forskruv- |Pg13,5 D4N-5C20 D4N-5D20 D4N-5E20 D4N-5F20
ningshal  [G1/2 © D4N-6C20 = D4N-6D20 = D4N-6E20 = D4N-6F20
M20 D4N-8C20 D4N-8D20 D4N-8E20 D4N-8F20
Rullarm (arrr_1 i 1_f6rsk|:uv- Pg13,5 @ D4N-1C22 @ D4N-1D22 @ D4N-1E22 @ D4N-1F22
hméertdaé'lé rsut;'e ' ningshal  [G1/2 D4N-2C22 D4N-2D22 D4N-2E22 D4N-2F22
1/2-14NPT D4N-3C22 D4N-3D22 D4N-3E22 D4N-3F22
Wf M20 D4N-4C22 D4N-4D22 D4N-4E22 D4N-4F22
M12-kontaktdon - D4N-9E22 -
2 férskruv- |Pg13,5 D4N-5C22 D4N-5D22 D4N-5E22 D4N-5F22
ningshal  [G1/2 © D4N-6C22 = D4N-6D22 = D4N-6E22 S D4N-6F22
M20 D4N-8C22 D4N-8D22 D4N-8E22 D4N-8F22
Rulla_rm (arm och 1_f6rsk|:uv- Pg13,5 @ D4N-1C25 @ D4N-1D25 @ D4N-1E25 @ D4N-1F25
rulle i metall) ningshal  [G1/2 D4N-2C25 D4N-2D25 D4N-2E25 D4N-2F25
Iﬂp 1/2-14NPT D4N-3C25 D4N-3D25 D4N-3E25 D4N-3F25
M20 D4N-4C25 D4N-4D25 D4N-4E25 D4N-4F25
M12-kontaktdon - D4N-9E25 -

Rekommenderade typer

D4N
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Manéverdon Férskruvning Inbyggd kontaktmekanism
2NC/1NO 3NC 1NC/1NO MBB 2NC/1NO MBB
(langsam funktion) | (langsam funktion) | (langsam funktion) | (langsam funktion)
Tvangs- Typ Tvangs- Typ Tvangs- Typ Tvangs- Typ
brytande brytande brytande brytande
Rullarm (arm i |1 forskruv- |Pg13,5 o D4N-1026 |~ D4N-1D26 |~ D4N-1E26 | D4N-1F26
mﬁg’;”’ lagrad |ningshal  [Gq/2 D4N-2C26 D4N-2D26 D4N-2E26 D4N-2F26
1/2-14NPT D4N-3C26 D4N-3D26 D4N-3E26 D4N-3F26
o M20 D4N-4C26 D4N-4D26 D4N-4E26 D4N-4F26
M12-kontaktdon D4N-9E26
Kolv 1 forskruv- |Pg13,5 D4N-1C31 D4N-1D31 D4N-1E31 D4N-1F31
A ningshdl  [G1/2 S D4N-2C31 S D4N-2D31 S D4N-2E31 S D4N-2F31
1/2-14NPT D4N-3C31 D4N-3D31 D4N-3E31 D4N-3F31
M20 D4N-4C31 D4N-4D31 D4N-4E31 D4N-4F31
M12-kontaktdon D4N-9E31
2 forskruv- |Pg13,5 D4N-5C31 D4N-5D31 D4N-5E31 D4N-5F31
ningshdl  [G1/2 S D4N-6C31 S D4N-6D31 S D4N-6E31 S D4N-6F31
M20 D4N-8C31 D4N-8D31 D4N-8E31 D4N-8F31
Rullkolv 1 forskruv- |Pg13,5 D4N-1C32 D4N-1D32 D4N-1E32 D4N-1F32
] ningshdl  [G1/2 S D4N-2C32 S D4N-2D32 S D4N-2E32 S D4N-2F32
1/2-14NPT D4N-3C32 D4N-3D32 D4N-3E32 D4N-3F32
M20 D4N-4C32 D4N-4D32 D4N-4E32 D4N-4F32
M12-kontaktdon D4N-9E32
2 forskruv- |Pg13,5 D4N-5C32 D4N-5D32 D4N-5E32 D4N-5F32
ningshdl  [G1/2 S D4N-6C32 S D4N-6D32 S D4N-6E32 S D4N-6F32
M20 D4N-8C32 D4N-8D32 D4N-8E32 D4N-8F32
Envégs rullarm 1.f6rsk[uv- Pg13,5 @ D4N-1C62 @ D4N-1D62 @ D4N-1E62 @ D4N-1F62
(horisontell) ningshal G172 D4N-2C62 D4N-2D62 D4N-2E62 D4N-2F62
ﬂﬁ 1/2-14NPT D4N-3C62 D4N-3D62 D4N-3E62 D4N-3F62
M20 D4N-4C62 D4N-4D62 D4N-4E62 D4N-4F62
M12-kontaktdon D4N-9E62
2 forskruv- |Pg13,5 D4N-5C62 D4N-5D62 D4N-5E62 D4N-5F62
ningshdl  [G1/2 © D4N-6C62 © D4N-6D62 © D4N-6E62 © D4N-6F62
M20 D4N-8C62 D4N-8D62 D4N-8E62 D4N-8F62
Envégs rullarm 1.f6rsk[uv- Pg13,5 @ D4N-1C72 @ D4N-1D72 @ D4N-1E72 @ D4N-1F72
(vertikal) ningshal G172 D4N-2C72 D4N-2D72 D4N-2E72 D4N-2F72
ﬁ 1/2-14NPT D4N-3C72 D4N-4B72 D4N-3E72 D4N-3F72
M20 D4N-4C72 D4N-4D72 D4N-4E72 D4N-4F72
M12-kontaktdon --- D4N-9E72 ---
2 forskruv- |Pg13,5 D4N-5C72 D4N-5D72 D4N-5E72 D4N-5F72
ningshdl  [G1/2 © D4N-6C72 © D4N-6D72 © D4N-6E72 © D4N-6F72
M20 D4N-8C72 D4N-8D72 D4N-8E72 D4N-8F72
Justerbar rgl- 1.f6rsk[uv- Pg13,5 @ D4N-1C2G @ D4N-1D2G @ D4N-1E2G @ D4N-1F2G
'(aamisnf;itl'lopu”e ningshal G172 D4N-2C2G D4N-2D2G D4N-2E2G D4N-2F2G
i hardplast) 1/2-14NPT D4N-3C2G D4N-3D2G D4N-3E2G D4N-3F2G
M20 D4N-4C2G D4N-4D2G D4N-4E2G D4N-4F2G
%} M12-kontaktdon --- D4N-9E2G -
2 forskruv- | G1/2 D4N-6C2G D4N-6D2G D4N-6E2G D4N-6F2G
ningshal  [\20 S D4N-8C2G S D4N-8D2G S D4N-8E2G S D4N-8F2G
Justerbar rul- 1forskruv- [Pg13,5 ) D4N-1C2H [~ D4N-1D2H [~ DAN-1E2H [~ D4N-1F2H
timisnfgtztl'lopu”e ningshal G172 D4N-2C2H D4N-2D2H D4N-2E2H D4N-2F2H
qummi) 1/2-14NPT D4N-3C2H D4N-3D2H D4N-3E2H D4N-3F2H
M20 D4N-4C2H D4N-4D2H D4N-4E2H D4N-4F2H
@ M12-kontaktdon D4N-9E2H
/5’" 2 forskruv- | G1/2 ) D4N-6C2H [~ D4N-6D2H |~ D4N-6E2H [~ D4N-6F2H
ningshal  [\20 D4N-8C2H D4N-8D2H D4N-8E2H D4N-8F2H

Rekommenderade typer

Anm: M20 bér anvandas for brytare i Europa. For brytare i Nordamerika bér 1/2-14NPT anvéndas.

Granslagesbrytare
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Brytare i basutférande med tva kontakter

Manéverdon Férskruvning Inbyggd kontaktmekanism
1NC/1NO 2NC 1NC/1NO 2NC
(snappfunktion) (snéppfunktion) (ldangsam funktion) | (ldngsam funktion)
Tvangs- Typ Tvangs- Typ Tvangs- Typ Tvangs- Typ
brytande brytande brytande brytande
Envégs gaf- 1 forskruv- [G1/2 D4N-2ARE |--- D4N-2BRE
felarm, hoger  |ningshal  [q/2-14NPT D4N-3ARE D4N-3BRE
V M20 D4N-4ARE D4N-4BRE
2 forskruv- |G1/2 D4N-6ARE |--- D4N-6BRE
ningshal  [vi20 D4N-8ARE D4N-8BRE
Envégs gaf- 1 forskruv- [G1/2 - - D4N-2ALE |--- D4N-2BLE
felarm, vanster  |ningshal  [q/2-14NPT D4N-3ALE D4N-3BLE
V M20 D4N-4ALE D4N-4BLE
2 forskruv- |G1/2 D4N-6ALE |--- D4N-6BLE
ningshal  [vi20 D4N-8ALE D4N-8BLE
Stalsprot 1 forskruv- [G1/2 --- D4N-2180 |--- D4N-2280 |--- --- D4N-2B80
" ningshal 1/2-14NPT D4N-3180 D4N-3280 D4N-3B80
{ M20 D4N-4180 D4N-4280 D4N-4B80
M 2 forskruv- |G1/2 --- D4N-6180 |--- D4N-6280 |--- D4N-6B80
ningshal  [vi20 D4N-8180 D4N-8280 D4N-8B80
Plaststang 1 forskruv- [G1/2 - D4N-2187 |--- D4N-2287 |--- D4N-2B87
" ningshal  [4/5.9aNPT D4N-3187 D4N-3287 D4N-3B87
M20 D4N-4187 D4N-4287 D4N-4B87
r 2 forskruv- |G1/2 --- D4N-6187 |--- D4N-6287 |--- D4N-6B87
ningshal  [vi20 D4N-8187 D4N-8287 D4N-8B87
Rekommenderade typer
Anm: 1. M20 bor anvéndas for brytare i Europa. For brytare i Nordamerika bér 1/2-14NPT anvandas.
2. Mekaniskt sett ar dessa tre varianter granslagesbrytare i basutférande.
—/\\WARNING
Anvénd inte brytare i basutférande for installationer som kréver
serration av sakerhetsskal
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Brytare i basutférande med tre kontakter och MBB-kontakter

Manéverdon Férskruvning Inbyggd kontaktmekanism
Tvangs-| 2NC/1INO | Tvangs- 3NC Tvangs-| 1NC/INO | Tvangs-| 2NC/1NO
brytande| (ldngsam |brytande| (langsam |brytande MBB brytande MBB
funktion) funktion) (langsam (langsam
funktion) funktion)
Envégs 1 forskruv-|G1/2 D4N-2CRE |- D4N-2DRE |- D4N-2ERE |- D4N-2FRE
?ﬁggeé?)fm ningshal  [q/2-14NPT D4N-3CRE D4N-3DRE D4N-3ERE D4N-3FRE
M20 D4N-4CRE D4N-4DRE D4N-4ERE D4N-4FRE
At 2 forskruv-| G1/2 D4N-6CRE |- D4N-6DRE |- D4N-6ERE |- D4N-6FRE
ningshal  [\120 D4N-8CRE D4N-8DRE D4N-8ERE D4N-8FRE
Envags 1 forskruv-|G1/2 D4N-2CLE |- D4N-2DLE |- D4N-2ELE |- D4N-2FLE
?\gfnes'gg‘ ningshal  [q/2-14NPT D4N-3CLE D4N-3DLE D4N-3E72 D4N-3FLE
M20 D4N-4CLE D4N-4DLE D4N-4ELE D4N-4FLE
At 2 forskruv-| G1/2 D4N-6CLE |- D4N-6DLE |- D4N-6ELE |- D4N-6FLE
ningshal  [\120 D4N-8CLE D4N-8DLE D4N-8ELE D4N-8FLE
Stalsprot 1 forskruv-|G1/2 - D4N-2D80 - -
ningshal 45 1aNPT D4N-3D80
/ M20 D4N-4D80
m 2 forskruv-|G1/2 DaN-6D80 |-
ningshal  [\120 D4N-8D80
Plaststang 1 férskruv-|G1/2 --- D4N-2D87
|| ningshal  [q/2-14NPT D4N-3D87
M20 D4N-4D87
r 2 forskruv-|G1/2 - D4N-6D87
ningshal  [\120 D4N-8D87

Anm: 1. M20 bér anvandas for brytare i Europa. For brytare i Nordamerika bér 1/2-14NPT anvéndas.

2. Mekaniskt sett ar dessa tre varianter granslagesbrytare i basutférande.

= /\\WARNING

Anvénd inte brytare i basutférande for installationer som kréver
serration av sékerhetsskal

Specifikationer

Godkanda nominella data
TUV (EN60947-5-1)

Standarder och EG-direktiv

¢ Uppfyller kraven i féljande EG-direktiv:
Maskindirektivet

Lagspanningsdirektivet Anvandnings AC-15 DC-13

EN50047 . Egenskap kategori

EN1088 (endast langsamma modeller) - - —

GS-ET-15 Nominell driftstrém (1,) 3A 0,27 A
Nominell driftspanning (U,) [240V 250V

Godkand enligt féljande standarder:

Anm: Anvand en 10 A s&kring typ gI eller gG som Overensstimmer med

. Institution Standard Arkivnummer IEC269 som kortslutningsskydd. Denna sakring ar inte inbyggd i
TUV Product EN60947-5-1 B03 11 39656 brytaren.
Service (godkand tvangsbrytning) |061 UL/CSA (UL508, CSA C22.2 nr 14)
UL (Se UL508, CSA C22.2 nr 14 E76675
kommentar.) A300
Anm: Godkannande enligt CSA C22.2 nr 14 anges med UL-mérkning. Nominell | Arbetsstrom Strém Voltampere
spénning - - - -
CCC-markning (China Compulsory Certification) e e o o ) (R
120 VAC |10 A 60 A 6A 7 200 VA|720 VA
Institution Standard Arkivnummer 240 V AC 30 A 3A
cQcC GB14048.5 Under
behandling Q300
Nominell | Arbetsstrém Strém Voltampere
spanning Slutning | Brytning | Slutning | Brytning
125V DC |2,5A 0,55A |0,55A |69VA |69 VA
250 VDC 0,27A |0,27A

6 Gréanslagesbrytare



OMmRON

Allmanna data

Skyddsklass (Se anm. 3.)

IP67 (EN60947-5-1)

Livslangd Mekanisk

Minst 15 000 000 véaxlingar. (Se anm. 7.)

(Se anm. 4.) Elektrisk

500 000 operationer min. for en resistiv belastning pa 3 A vid 250 V AC (se anm. 5)
300 000 operationer min. for en resistiv belastning pa 10 A vid 250 V AC

Manéverhastighet

1 mm/s till 0,5 m/s (D4-1120)

Vaxlingsfrekvens

max 30 véxlingar/minut

Kontaktresistans 25 mQ max.
Minsta belastning (Se anm. 6.) Resistiv belastning pa 1 mA vid 5 V DC (referensvarde pa N-niva)
Nominell isolationsspanning (U;) 300V

Skydd mot elektrisk st6t

Klass Il (dubbel isolering)

Féroreningsgrad (driftsmilj6)

Niva 3 (EN60947-5-1)

Talighet mot impulsspanning (EN60947-5-1)

Mellan uttag med samma polaritet: 2,5 kV

Mellan uttag med olika polaritet: 4 kV

Mellan andra uttag och spanningslésa metalldelar: 6 kV

Isoleringsresistans

100 MQ min.

Kontaktgap

Snappfunktion: min. 2 x 0,5 mm
Langsam funktion: min. 2 x 2 mm

Vibrationstalighet Felfunktion 10 till 55 Hz, 0,75 mm enkel amplitud
Stottalighet Till brott 1 000 m/s? min.
Felfunktion 300 m/s? min.

Villkorlig kortslutningsstrom

100 A (EN60947-5-1)

Nominell termisk strém okapslad (1)

10 A (EN60947-5-1)

Omgivningstemperatur

Drift: —30°C till 70°C utan isbildning

Omgivande luftfuktighet

Drift: max. 95 %

Vikt

Ungefér 82 g (D4N-1120)
Ungeféar 99 g (D4N-5120)

Anm: 1. Ovanstaende varden ar utgdngsvarden.

2. Om en kontakt har anvénts med standardlast, kan kontakten darefter inte anvdndas med en mindre last. Kontaktytan kan ha blivit grov,

vilket férsémrar kontaktegenskaperna.

3. Skyddsklassen testas enligt den metod som anges i standarden EN60947-5-1. Kontrollera forst att tatningen &r tillracklig for driftsvillkoren
och miljén. Aven om héljet &r smuts- och vattentatt, far typ D4N inte anvéndas i miljder dar frammande material, som smuts, olja, vatten
eller kemikalier, kan tranga in i komponenten. Annars kan produkten forslitas onormalt, skadas eller sluta fungera.

4. Livslangdsvardena géller vid en omgivningstemperatur pa 5°C till 35°C och en luftfuktighet pa 40 % till 70 %. Kontakta OMRON-aterfor-

séljaren f6r mer information.

5. Om omgivningstemperaturen éverstiger 35°C, far inte lasten pa 3 A, 250 V AC ledas genom mer &n 2 kretsar.

o

Vardet varierar med vaxlingsfrekvens, miljé och tillférlitighetsniva. Kontrollera i férvag att driften fungerar med den verkliga lasten.

7. Den mekaniska livslangden fér typ med gaffelarm ar minst 10 000 000 véaxlingar.

D4N



Uppbyggnad, namn och funktioner

OMmRON

Beskrivning

Séakerhetsorienterad arminfastning
(serration)

Havarmen och axeln har skaror (serration) som
hindrar armen fran att slira pa axeln.

Det finns typer med plasthdvarm och metallhavarm.

Inbyggd brytare

Den inbyggda brytaren har en tvangsbrytande
mekanism som med kraft tvingar iséar den normalt
slutna kontakten &ven vid kontaktsvetsning.

Lock
For att kunna utféra ledningsdragning och
underhall har locket ett gangjarn i den nedre
kanten och kan éppnas genom att lockets
skruv lossas.

Tvangsbrytande mekanism
1NC/1NO-kontakt (langsam funktion)

Kontaktfjader

Returfjader

Fast pol (NC)

Rorlig pol
Fast pol (NO)

Kolv

Fast pol (NC)

Kontaktfijadder <—

Rérlig pol

Returfjader

Kolv

Huvud

vrida huvudet 90°.)

Huvudet kan monteras i fyra olika riktningar. (Typen
med rullkolv kan monteras i tva riktningar, genom att

Forskruvningshal
Det finns ett stort sortiment férskruvningar.
Storiek | ok | 2

Pg13,5 Ja Ja
G1/2 Ja Ja
1/2-14NPT Ja Ja
M20 Ja Ja
M12-kontaktdon Ja

tre kontakter.

Uppfyller kraven for tvangsbrytande o
mekanismer enligt EN60947-5-1

(Endast den normalt slutna kontaktsidan har
godkand tvangsbrytande mekanism.)

Vid kontaktsvetsning separeras kontakterna
genom att en kolv trycks in.

Uppfyller kraven fér tvdngsbrytande &
mekanismer enligt EN60947-5-1

(De bada normalt stdngda kontakterna
har tvangsbrytande mekanismer.)

Anm: Det finns inga M12-kontaktdon fér brytare med

Gréanslagesbrytare



OMmRON

Kontaktutformning

Typ Kontakt Kontaktutformning Funktionsdiagram Anmaérkningar
D4N-[1[] 1NC/1NO Endast de normalt slutna
(snappfunktion) Zb | | | kontakterna 31-32 har en
13— 14 13-14 A 5 &
I PA godkand tvangsbrytande
/‘:/_ st-a2] . I | mekanism.
st — Slagléingd ———— Uttagen 13-14 och 31-32 kan
anvandas som olika poler.
D4N-[120] 2NC (snappfunktion) Endast de normalt slutna
Zb kontakterna 11-12 och 31-32 har
I 1-12] I | ra | en godkand tvangsbrytande
! s1-32] | | mekanism. ©
31— Slaglingd ———— Uttagen 11-12 och 31-32 kan
anvandas som olika poler.
D4N-[JAC] 1NC/1NO (lAngsam Endast de normalt slutna
funktion) Zb kontakterna 11-12 har en
PP S 11-12] [ | pa | godkand tvangsbrytande
! 33-34 | | mekanism.
38— 34 Slagléngd ” Uttagen 11-12 och 33-34 kan
anvéandas som olika poler.
D4N-[1BLJ 2NC (langsam funk- Endast de normalt slutna
tion) Zb kontakterna 11-12 och 31-32 har
N 112 I | IPA en godkand tvangsbrytande
" i 12 3132 | | mekanism.
31— Slagléngd ————— Uttagen 11-12 och 31-32 kan
anvandas som olika poler.
DaN-LICO fzuﬁ%z)’r\:)o (langsam 7 Endast de normalt slutna kon-
11 11-12 | takterna 11-12 och 21-22 har
l 21-22 | [IPA en godkand tvangsbrytande
21— 33-34 | mekanism. &)
33— | 34 Slaglingd ——— Uttagen 11-12, 21-22 och 33-34
kan anvéndas som olika poler.
D4N-LIDH] ﬁg‘no) (langsam funk- " Endast de normalt slutna
+ 11-12 kontakterna 11-12, 21-22 och
" | 12 21-22 dpPA | 31-32 har en godkénd
21_"\:;22 31-32 tvangsbrytande mekanism. @
. 2 Slaglangd —— Uttagen 11-12, 21-22 och 31-32
kan anvéndas som olika poler.
D4N-LIEL] ZI[\‘C“ NOfMl?(B ) Endast de normalt slutna
angsam funktion b kontakterna 11-12 har en godkénd
11 —"\:;12 ;;;il I | I [CJPA | tvangsbrytande mekanism. @
I
33— 34 Slaglangd ———— Uttagen 11-12 och 33-34 kan
anvandas som olika poler.
D4N-[IFC] 2NC/1NO MBB Zb Endast de normalt slutna
(langsam funktion) R i 11-12 | kontakterna 11-12 och 21-22
| 21.00 | CIPA har en godkénd tvangsbrytande
21 —\,\:;22 33-34 [ mekanism.
! Slaglangd ——— Kontakterna 11-12, 21-22 och 33-34
33 34 glang - h
kan anvéndas som olika poler.

Anm: 1. Uttagen &r numrerade enligt EN50013, och kontaktkonfigurationer &r numrerade enligt IEC947-5-1.

2. MBB-kontakter (slutning fére brytning) har en éverlappande uppbyggnad, vilket innebér att innan den normalt slutna kontakten (NC)
Oppnas, sluts den normalt éppna kontakten (NO).

D4N



Matt

OMmRON

Brytare

Anm: Alla métt ar i millimeter om inget annat anges.

Typer med 1 férskruvningshal

Rullarm (arm och rulle i hardplast)

D4N-10120 D4N-20120
D4N-30120 D4N-40120 a7
D4N-90720 (Se anm. 2.) G570 ]
R26 TH{ 1}, 11202
i } 20,5%20,5
27,5

N EREE

i Monteringshal

[—=t+ R0,05 -

1 N
22502 Blindolu 2| Tva hal diam. 43"
max 31 plugg Djup: 5

Rullarm (arm och rulle i metall)

Rullarm (arm av metall, rulle av hardplast)

D4N-1[]22 D4N-2[ 122

D4N-3[ 122 D4N-4[ 122 4561—]

D4N-9L 122 (Se anm. 2.) dam 17,5« | j=- 0.5
,8 plastrulle

‘« (31)—

R 26 } 11202
& 20,5%x20,5
\ 275
]
e
215

| 2,15+
Monteringshal
—5+ R0,05 {;T\
Fazer Tva hal diam. 4'8"°
— i le— 30 —=| Djup:5
Tax 31 Blindplugg 30 Jup:

Rullarm (arm i metall, lagrad rulle)

D4N-1(125 D4N-2( 125 D4N-1(126 D4N-2[ 126
D4N-3[ 125 D4N-4[ 125 D4N-3[ 126 D4N-4[ 126 [+ 43,641 —=
R diam. 17,5 x 7 45+1—= R iam. 3941 —»|
D4N-90125 (Se anm. 2.)  am 17.5% o anon—] D4N 9126 (Se anm. 2.) lr;lgg;:u”xes ﬂ; i~
stalrulle [«(31)* 7 I ,
v 11402
1 L 11102 fi26 i
o T 20,5 x 20,5 7 205205
f | 27,5
27,5 =
P 21,5
215 i
ootor T2 T 2,154
| 2,15+ Monteringshal
i Monteringshal | =+t R 0,05 =
i =T i 4‘7\ Mores! Tva hal diam. 473"
TS _ r qﬁ 5 Tva hal diam. 4'3'° 22oeel Bindolugg ~ L—a0*¥ pps
ax 3T Blindplugg  |«— 30 —~ Djup: 5
Anm: 1. Om inget annat anges, géller toleransen +0,4 mm for alla métt.
2. Se sidan 13 for mer information om M12-kontaktdon.
Snappfunktion (1INC/1NO) (2NC), langsam funktion (2NC) Langsam funktion (1INC/1NO) (2NC/1NO)
(3NC)
Typ D4N-[1A20 D4N-[1A22 D4N-JA25 D4N-[1A26
D4N-[IC20 D4N-[IC22 D4N-[IC25 D4N-CIC26
Typ D4N-[1120 D4N-[1122 D4N-[1125 D4N-[1126 D4N-LJE20 D4N-LJE22 D4N-[JE25 D4N-[JE26
D4N-[1220 D4N-[1222 D4N-[1225 D4N-[1226 D4N-CIF20 D4AN-LIF22 D4N-CIF25 D4N-CIF26
D4N-[B20 D4N-[]B22 D4N-[B25 D4N-[B26 OF max 50N
D4N-[D20 D4N-[1D22 D4N-[D25 D4N-[1D26 - ’
OF max. 50N RF min. 05N
" PT 18° till 27°
RF min. 05N (Se anm. 1.)
PT 18° till 27° PT (2:a) (44°)
OT min. 40° (Seanm. 2.)
MD max. 14° PT (Se anm. 3.) 27,5° till 36,5°
(Seanm. 2,) PT (2:a) (18°)
oP - (Seanm. 4.)
T (80°) OT min. 40°
(Se anm. 3.) oP
DOT min. 50° o
(Se anm. 4.) TT (Se .anm. 5.) (80°)
DOF min. 20N DOT min. (Se anm. 6.) |50
(Seanm. 4.) DOF min. (Seanm.6.) [20N
Anm: 1. Samtidigheten for slutning/brytning av 2NC-, 2NC/1NO- och 3NC- Anm: PT-vardena géller nar de normalt slutna kontakterna &r 6ppna (AV).

kontakterna kan variera. Kontrollera kontakternas funktion.
2. Endast for varianter med snappfunktion.
3. Referensvérde.
4. Endast for varianter med langsam funktion. Av sékerhetsskal
ska vardena alltid vara lika med eller stérre &n minimivardena.

1.

2. PT-vardena géller nar de normalt dppna kontakterna ar slutna (PA).

3. Endast for typer med MBB.

4. Referensvarden endast for typer med MBB.

5. Referensvérden.

6 Av sdkerhetsskal ska vardena alltid vara storre &n eller lika
med minimivardena.

10
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OMmRON

Typer med 1 férskruvningshal

Kolv
D4N-1[131 D4N-2[131
D4AN-3[ 131 D4N-4[131

D4N-9( 131 (Se anm. 2.)

Tva hal diam.
3+0,05

diam. 12
plastkolv

| 2,15+

| Monteringshal
=

1 R 0,05 Lt

1\

22:02 Blindplugg |« 3(}& Tva hal diam. 43"
Djup: 5

Envégs rullarm

(horisontell)
D4N-10J62 D4N-2[162
D4N-3[62 D4N-4[162

D4N-9( 62 (Se anm. 2.)

diam. 12 x5
plastrulle

R 20

10,2

2,15+ —FF22:0,1 14—
Monteringshal

s

2202 ) 14,2 ¢ L ges
2| Tva hal diam. 4
x5 Blindplugg Diup: 5 o

Anm: 1. Om inget annat anges, galler toleransen +0,4 mm for alla matt.

2. Se sidan 13 for mer information om M12-kontaktdon.

Rullkolv
D4N-1[132
D4N-3[132

D4N-2[132
D4N-41132

D4N-9(132 (Se anm. 2.)

20,5 x 20,5

B EXES

i
=51 R0,05
T

Envégs rullarm

(vertikal)
D4N-10J72
D4N-3[172

D4N-90J72 (Se anm. 2.)

D4N-20172
D4N-4[172

diam. 9,5 x5

Monteringshal ‘

Blindplugg

diam. 12 x
5 plastrulle

>N

L 5d%2 Tva hal diam. 43"

Djup: 5

\\_/V/Rg 147

19,5:02
1

2,15+

Monteringshal
—too:0144— 4 R 0,05
XFunktions—

riktning

Blindplugg

i\

2| Tva hal diam. 4°

10,2

0,15

Djup: 5

D4N

11



OMmRON

Snappfunktion (1INC/1NO) (2NC), langsam funktion (2NC) (3NC)

Anm: 1. tidigheten for slutni tni 2NC-, 2NC/1NO- och
Typ | DaN-L1a1 | DaNLia2 | DAN-CIG2 | DAN-CIT2 M R Contaktora ke wariora. Kontollers. kontakiernas
D4N-[1231 | D4N-[1232 | D4AN-1262 | D4N-[1272 A :
D4N-[B31 | D4N-CB32 | D4N-CB62 | D4N-[IB72 funktion.
DAN-[1D31 | DAN-[1D32 | D4N-[1D62 | DAN-[1D72 2. Endast fér varianter med snappfunktion.
OF max. 6,5N 6,5N 50N 50N 3. Referensvarde.
RF min. 15N 15N 0,8N 0,8N 4. Endast for varianter med langsam funktion. Av
PT max > mm > mm 4 mm 4 mm sékerhetsskél ska vérdena alltid vara stérre &an eller
- lika med minimivardena.
OT min. 4 mm 4 mm 5 mm 5 mm
MD max. 1 mm 1 mm 1,5 mm 1,5 mm
(Se anm. 2.)
OP 18,2 28,6 37 £0,8 mm (27 £0,8 mm
+0,5 mm +0,8 mm
TT (6 mm) (6 mm) (9 mm) (9 mm)
(Se anm. 3.)
DOT min. 3,2mm 3,2mm 5,8 mm 4,8 mm
(Seanm. 4.)
DOF min. 20N 20N 20N 20N
(Se anm. 4.)
Langsam funktion (1INC/1NO) (2NC/1NO)
Anm: 1. PT-vlrdena géller nar de normalt slutna kontakterna &r
Typ D4N-[JA31 | D4N-[JA32 | D4N-[]A62 | D4N-[]A72 oppna (AV).
D4N-L]C31 | D4N-LIC32 | D4N-LIC62 | D4N-LIC72 2. PT-vardena galler nar de normalt éppna kontakterna &r
D4N-CJE31 | DAN-[JE32 | D4N-[]E62 | DAN-]JE72 slutna (PA)
D4N-[IF31 | D4N-[IF32 | D4AN-[IF62 | D4N-[IF72 L
OF 65N 65N 50N 50N 3. Endast fér typer med MBB.
m-ax. ! ! ! ! 4. Referensvéarden typer med MBB.
RF min. 15N 15N 08N 08N 5. Endast for typer med MBB.
PT max. 2 mm 2 mm 4 mm 4 mm 6. Referensvarde
Se anm. 1. . :
( ) 7. Av sakerhetsskal ska vardena alltid vara storre an
PT (2:a) (2,9mm) |(29mm) |(52mm) (4,3 mm) eller lika med minimivardena.
(Seanm. 2.)
PT max. 2,8 mm 2,8 mm 4 mm 4 mm
(Se anm. 3.)
PT (2:a) (1 mm) (1 mm) (1,5 mm) (1,5 mm)
(Seanm. 4.)
OT min. 4 mm 4 mm 5mm 5mm
OP 18,2 28,6 37 £0,8 mm (27 £0,8 mm
+0,5 mm +0,8 mm
OoP 17,4 28 £0,8 mm |36 +0,8 mm (26,1
(Seanm.5.) |+0,5 mm +0,8 mm
TT (6 mm) (6 mm) (9 mm) (9 mm)
(Se anm. 6.)
DOT min. 3,2 mm 3,2 mm 5,8 mm 4,8 mm
(Se anm. 7.)
DOF min. 20N 20N 20N 20N
(Seanm. 7.)
12 Gréanslagesbrytare



OMmRON

Typer med 1 férskruvningshal

Justerbar rullarm med serration
(arm i metall, rulle i hardplast)

D4N-1[12G D4N-2[ 12G

D4N-3[12G D4N-4[12G 451 —]

D4N-9[12G (Se anm. 2.) diam. 17,5x | |—395:1—
6,8 plastrulle

R 20 till 66

[k(31 )™
1 L 11102
1f

20,5 x 20,5

2,15+
[ Monteringshal
R 0,05

Blindplugg

Anm: 1. Om inget annat anges, galler toleransen +0,4 mm foér alla matt.

27,5

A\

2| Tva hal diam. 4°3"°

Djup: 5

2. Bilderna nedan ger mer information om M12-kontaktdon.

Snappfunktion (1INC/1NO) (2NC), ldngsam funktion (2NC) (3NC)

Typ D4N-C112H D4N-[112G
D4N-[122H D4N-[122G
D4N-CIB2H D4N-[1B2G
D4AN-CID2H D4N-C1D2G
(se anm. 2)
OF max. 45N
RF min. 0,4N
PT 18¢ till 27°
OT min. 40°
MD max. (Se anm. 3.) 14°
OP
TT (Se anm. 4.) (80°)
DOT min. (Se anm. 5.) 50°
DOF min. (Se anm. 5.) 20N
Langsam funktion (1INC/1NO) (2NC/1NO)
Typ D4N-CJA2H D4N-CJA2G
DAN-[IC2H D4AN-[IC2G
D4N-CIE2H D4AN-CIE2G
D4N-CIF2H D4N-CIF2G
(se anm. 1)
OF max. 45N
RF min. 0,4 N
PT (Se anm. 2.) 18 till 27°
PT (2:a) (Se anm. 3.) (44°)
PT (Se anm. 4.) 27,5° till 36,5°
PT (2:a) (Se anm. 5.) (18°)
OT min. 40°
OP
TT (Se anm. 6.) (80°)
DOT min. 50°
DOF min. (Se anm. 7.) 20N

M12-kontaktdon for ett férskruvningshal
D4N-9L 1]

a2

le— 30 —»|

Justerbar rullarm, serration
(arm i metall, gummirulle)

D4N-1C12H D4N-2012H L

D4N-3[12H D4N-4712H D

D4N'9D2H (Se anm. 2.) diam. 50 x8 '29 2)~|
gummirulle )

Anm:

Anm:

s

No oo

Lager

(/)4 R 32til 66

20,5x20,5

27,5

2,15+
L Monteringshal
<\ R 0,05

—t++ Arm i rostfritt et
stal

Blindplugg
Tva hal diam. 4'¢™
Djup: 5

. Samtidigheten for slutning/brytning av 2NC-, 2NC/1NO- och

3NC-kontakterna kan variera. Kontrollera kontakternas
funktion.

Kontakternas brytfunktion mattes med rullarmsinstaliningen
32 mm.

Endast for varianter med snappfunktion.
Referensvérde.

&Endast for varianter med langsam funktion. Av
sékerhetsskal ska vardena alltid vara stérre &n eller lika
med minimivardena.

. Kontakternas brytfunktion mattes med rullarmsinstaliningen

32 mm.

PT-vardena géller nar de normalt slutna kontakterna ar
Oppna (AV).

PT-vardena géller nér de normalt 6ppna kontakterna &r
slutna (PA).

Endast for typer med MBB.

Referensvarden endast for typer med MBB.
Referensvérde.

Av sakerhetsskal ska vardena alltid vara storre an
eller lika med minimivardena.

D4N

13



OMmRON

Typer med 1 férskruvningshal

Gaffelarm Gaffelarm
(hégerfunktion) (véansterfunktion)
D4N-1[RE D4N-2[ IRE D4N-1LILE D4N-2[ILE
D4N-3[ |RE D4N-4[ RE D4N-3[ILE D4N-4[ ILE
{ ) [+—max 47 —~|
Tva 17,5 diam. max 47 —*| [+—39,3+1 —» Tva 17,5 diam.
x8 39,3+1—| —~(27,2) x 8 gummirullar
gummirullar (27,2) 4 T
- 1102 [T T, 90°
1 11402 iy 19/
R 26 + + ‘ *T | 20,5x 20,5
L 20{5 x 20,5 27T ; ! * F
T | it 1 27!5 J;E 94;02 Aiﬁ@x ‘ : 18
y ¥ by 9402 e 0
t *J?\f\ 515 loororl 25 ‘
25 10 go%o‘w ol 2,15% ) / a>722‘10,17<~ 47402 g
i Monterings- S e
=+ halR 0,05 e }
[ |
‘ /1}7«\ Tva hal diam. 43" 14,230 Blindplugg 22+02
22402 Blindplugg «3(;‘&% Tva hal diam. 43 Djup: 5 max 31
max 31 Djup: 5
Stalsprét Plastsprot
D4N-10180 D4N-20180 D4N-10187 D4N-2(187
D4N-3( 180 D4N-4(180 D4N-3[187 D4N-4[187
_ Stalvajer
diam. 1,2 PT
PT (se anm 2.) ;
_ /™ Plastsprot
l«—(se anm. 2.) 215
20,5x20,5 1431 o 215 ) diam. 16,6
(50,1) diam. 16,6 Packning 11402
Packning 11102 = Ajt;z !
' S oto2 i 1 ]
b R
” #1200, 1 [
47402 a»—zza‘fo,w«» 2,15¢ . .
+ i 215+ ll\q/l%nézrlngshal .
! Monteringshal Y R
*—JF; R 0,05 - L/"
f . 14,2
| i Blindplugg  |l«— 30 2~
2210:’; Blindplugg |~ 30 42| Tva hal diam. 4'¢'° max - (31,5)+
max i .
~(31,5) = Diup: 5 Tva hal diam. 4'3"

Anm: 1. Om inget annat anges, galler toleransen +0,4 mm fér alla matt.

2. Satt klacken inom 35 mm frdn mandverdonets spets och se till att den totala rérelsen ar 70 mm eller mindre.
Langsam funktion (1INC/1NO) (2NC/1NO) (2NC) (3NC)

Typ D4AN-CICIRE D4AN-[ICILE
Kraft som behdvs for att sla om |6,4 N 6,4 N
armen: max
Rorelse tills armen slds om 55 +10° 55 +10°
Rorelse innan brytaren slarom |6,5° 6,5°
(NC) (MBB: 10°) (MBB: 10°)
Rorelse innan brytaren slar om |18,5° 18,5°
(NO) (MBB: 5°) (MBB: 5°)

Snappfunktion (1INC/1NO) (2NC), langsam funktion (2NC) (3NC)

Anm: Samtidigheten for slutning/brytning av 2NC-, 2NC/1NO- och 3NC-

Djup: 5

kontakterna kan variera. Kontrollera kontakternas funktion.

Typ D4N-[1180 D4N-[1187
OF max. 1,5N 1,5N
PT max. 15° 15°
14
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OMmRON

Typer med 2 férskruvningshal

Rullarm (arm och rullei hérdp|ast) Rullarm (arm av metall, rulle av hérdplast)

D4N-5[120 diam. 17,5 x k“z;‘ﬁ: DA4N-5[122 4541 —]
D4N-6(120 6.8 plastrulle - ) DAN-6[122 Jam e 395 —
D4N-8[ 120 fl’ 11202 DA4N-8[ 122 ’ [k(fﬂ)*
Arm i hardplast d}f R 26 1 +1L 1102
20f5 x20,5 1) } 20.5% 205
275 | |
- | 25 | | 27,5
ui 1 Gt o0z 215 ?F:‘:F_{
f | 20,5 IR t
;4 2,15:R 0,05 \ ¥ 39402 /\ 20,5
/ montenngshy _/{ B L1:Iiaxin.25J 47 _} !
N
T
022 Blindplugg | [+ 42:02 —=l+ri=-(3) L 142
max 56—+ 30 —

Tva hal diam. 4'3"° +0,15

Tva hal diam. 4%

Djup: 5 Djup: 5
Kolv 25101 Rullkolv
D4N-5(131 . D4N-5[ 132 55
D4N-6(131 M mg@ il D4N-6(132 L
T ]
D4N- 8|:|31 s Tva hal diam. D4N-8[ 132 20,5% 20,5
£ ! + 340,05 —| diam. 9,5 x 5
diam 127 ' > plastrulle
. ‘ ?7 3
plastkolv diam. 6 OP pa 5 25
25 | ! ; : 3 9?2
9:02 5,4
I f 2,15:R 0,05 { 89-02 \
1 39:02 monteringshal 7"3’“ B 47 /{
2,15+R 0,05 ~diam. 25| 4 T J ‘ t
ingshal i 3 : —z1-  Blindpl
monteringsha ‘ l ‘ t_/& . Blindplugg ; indplugg
& {g’» Blindplugg T
0 I Al [~— 42:02 —=| =i~ (3) 142
Blindplugg l— 42:02 —»| >} (3) a5 Lmax 56—~ 30 —»
Lmax 56— [+— 30 =] Tva hal diam. 4'¢"°
Tva hal diam. 4'3"° Djup: 5
Djup: 5
Anm: Om inget annat anges, géller toleransen +0,4 mm f6r alla matt.
Snappfunktion (1INC/1NO) (2NC), langsam funktion (2NC) Langsam funktion (1INC/1NO) (2NC/1NO)
(3NC)
Typ D4N-[1A20 D4N-[1A22 D4N-[1A31 D4N-[1A32
D4N-[IC20 D4N-[]C22 D4N-[IC31 D4N-[1C32
Typ D4N-[1120 D4N-[1122 D4N-[1131 D4N-[1132 D4N-[JE20 D4N-[]JE22 D4N-CJE31 D4N-[JE32
D4N-[1220 D4N-[1222 D4N-[1231 D4N-[1232 D4N-[JF20 D4N-[]F22 D4N-[JF31 D4N-[IF32
D4N-[1B20 D4N-[1B22 D4N-[1B31 D4N-[1B32
DAN-0D20 | DAN-OD22 | D4N-D31 | D4N-0ID32 OF max. 5N 5N 65N 65N
OF max. 5N 5N 65N 65N RF min. 0,5N 05N 15N 15N
f PT 18¢ till 27° 18¢ till 27° 2mm 2mm
RF min. 0,5 N 0,5 N 1,5N 1,5N (Se anm. 1.)
PT 18¢ till 27 18¢ till 27 2 mm 2 mm PT (2:a) (44°) (@4°) (2,9 mm) (2,9 mm)
OT min. 40° 40° 4 mm 4 mm (Se anm. 2.)
MD max. 14° 14° 1mm 1 mm PT 27,5° till 36,5° |27,5° till 36,5° |2,8 mm 2,8 mm
(Se anm. 2.) (Se anm. 3.)
OoP 18 +0,5 mm 28,2 +0,8 mm Pél' (2:a) 4 (18°) (18°) (1 mm) (1 mm)
™ (80°) (80°) (6 mm) (6 mm) (Se anm. 4.)
(Se anm. 3.) OT min. 40° 40° 4 mm 4 mm
DOT min. 50° 50° 3,2mm 3,2mm OP - 18 £0,5 mm 28,2 £0,8 mm
(Se anm. 4 oP 17,405 mm |28 0,8 mm
DOF min. 20N 20N 20N 20N (Se anm. 5.)
(Se anm. 4.) T (80°) (80°) (6 mm) (6 mm)
A 1. Samtidigheten for slutning/bryt 2NC-, 2NC/1NO- och 3NC (Se anm. 6.)
nm: amtidigheten for slutning/brytning av ocl - - = =
kontakterna kan variera. Kontrollera kontakternas funktion. DSOT m'"-7 50 50 3,2mm 3,2mm
2. Endast for varianter med snappfunktion. (Seanm.7.)
3. Referensvarde. DOF min. 20N 20N 20N 20N
4, Endast fér varianter med langsam funktion. Av sakerhetsskal (Seanm. 7.)
ska vardena alltid vara stérre an eller lika med minimivéardena .
Anm: 1. PT-vardena galler nér de normalt slutna kontakterna ar ppna (AV).
2. PT-vardena géller ndr de normalt 6ppna kontakterna ar slutna (PA)
3. Endast for typer med MBB.
4. Referensvéarde foér typer med MBB.
5. Endast fér typer med MBB.
6. Referensvarde.
7. Av sékerhetsskal ska vardena alltid vara storre &n eller lika

med minimivardena.

D4N 15



OMmRON

Typer med 2 férskruvningshal

Envégs rullarm

Envégs rullarm (vertikal)
(horisontell) Funktionsriktning (31,5 D4N-5[ 172 (31,5)
D4N-5[ 162 21,5 D4N-6[ 172 ‘«o o 215
D4N-6[ 162 diam. 12x 5 R D4N-8[ 172 110, 13 diam. 12 x5 "
D4N-8162 rulle i hardplast > /plastrulle
S 135 A=R19 117
j op “! R20 10,2 y il 102
l 2?1139 5:0,25*4 7 5 e *m&% ¥ : 25 1 19,502 ~ﬁ£
3 ( il 9+0,2 — 21,5 9:0,2 ——215
f i 1 i i ¥
2,15+ | 39:02 ! 205 I T a9:02 < 205
Monteringshal ,,,WE_ 25 \ L f —diam. 29 4 \ ¢
R 0,05 +0, | ‘ 47 _/4 Blindol 2,15+R 0,05 —L -/{
Blindplugg i . i indplugg monteringshal / |~ G —iz1- Blindplugg
(] N L ‘ A
~H-(3) Blindplugg | I~— 42:02 —=|~H—(3) 'r:i:(’t'r‘]‘i(r':"”s' 5
max 56——| max 56— 9 |30+
Tva hal diam. 43 Tva hal diam. 4"
Djup: 5 Djup: 5
Justerbar rullarm med serration Justerbar rullarm, serration 48,241 —!
. . o 4541 —= . . ]
(arm i metall, rulle i hardplast) BRSO (arm i metall, gummirulle) 4134
D4N-6[12G diam. 17,5 x (31)—~ D4N-6[12H diam. 50.x8 (29.2)
ummirulle
D4N_8|:|2G o 6,8 plastrulle r . D4N'8D2H Lager g
Arm i hardplast _{ R 20 till 66 . # . 7‘ —
i 20,5%20,5 77 1l . 11502
T \ 2 agi;_;ringshél R 321l 66 L
o5 i 275 . Ro,05 Arm i 20,5x20,5
902 21,54 P | rostfritt stal 1
il ’? ’ :i* 25 | | 2?5
h— ! I
20:0.1 39:02 T . 205 ! 9w02 21,5 =
%m B A —diam. 2 47 \ 1 bt = 24
)+0,1
42401 “7‘ 51 _/{ . zgtn: - 39:02 /-\ (3,5
L ) .- Blindplugg 22+ % If diam. 25 4
—— 4 - 8 A
Blindplugg f - s L - Blindplugg
[ 42102 —=| =1+ (3) r Tt ~-| b
14,2) i
f~——max 56— f+—30 —= Blindplugg e 42102 —=| == (3) ™
Tva hal diam. 43" L 14.2)
Diup: 5 ~——max 56— 30
Tv& hal diam. 4'3"°
Djup: 5
Anm: Om inget annat anges, galler toleransen +0,4 mm for alla matt.
Snappfunktion (1INC/1NO) (2NC), langsam funktion (2NC) Langsam funktion (1INC/1NO) (2NC/1NO)
(3NC)
Typ D4N-[JA62 D4N-[JA72 D4N-[JA2G D4N-CJA2H
D4N-[]C62 D4N-[IC72 D4N-IC2G D4N-CIC2H
D4N-JE62 D4N-CJE72 D4N-CJE2G D4N-CJE2H
Typ D4N-[1162 D4N-[1172 D4AN-[112G D4N-[J12H . . ¥ w
DAN-262 | DAN-J272 | DAN-22G | DAN-122H DAN-FE2 | DAN-LIFT2 | DANCF2S | oeemmisy
D4N-[]B62 D4N-[IB72 D4N-[1B2G D4N-CIB2H = =
D4N-[ID62 D4N-[ID72 D4N-[ID2G DAN-CID2H OF max. 50N 50N 45N 45N
- . . . (s; anm. 2) . (s: anm. 3) RF min. 08N 08N 04N 04N
max.
ax 50 50 S -5 PT max. 4 mm 4 mm 18¢ till 27° 18¢ till 27°
RF min. 0,8N 0,8N 04N 04N (Se anm. 3.)
PT max. 4 mm 4 mm 18° il 27° 18° il 27° PT (2:a) (5,2 mm) (4,3 mm) (44°) (44°)
OT min. 5mm 5mm 40° 40° (Se anm. 4)
PT max. 4 mm 4 mm 27,5° till 36,5° |27,5° till 36,5°
MD max. 1,5 mm 1,5 mm 14° 14° ’ ’ ’ ’
(Se anm. 4.) (Se anm. 5.)
PT (2:a) (1,5 mm) (1,5 mm) (18°) (18°)
OoP 37 +0,8 mm 27 0,8 mm (Se anm. 6.)
TT (9 mm) (9 mm) (70°) (70°) f o o
(Se anm. 5.) OT min. 5mm 5mm 40 40
DOT min. 5,8 mm 4.8 mm 50° 50° oP S7+08mm  |27+08mm |-
(Se anm. 6.) OP 36 £0,8 mm 26,1+0,8mm |-
DOF min. 20N 20N 20N 20N (Se anm. 7)
(Se anm. 6.) TT (9 mm) (9 mm) (70°) (70°)
(Se anm. 8.)
Anm: 1. Samtidigheten for slutning/brytning av 2NC-, 2NC/1NO- och 3NC-kontakterna DOT min. 5.8 mm 4.8 mm 50° 50°
kan variera. Kontrollera kontakternas funktion. (Se anm. 9.) ’ ’
2. Kontakternas brytfunktion mattes med rullarmsinstallningen 30 mm. -
3. Kontakternas brytfunktion mattes med rullarmsinstaliningen 31 mm. DOF min. 20N 20N 20N 20N
. : x 8 (Se anm. 9.)
4. Endast for varianter med snappfunktion.
5. Referensvérde. Anm: 1. Kontakternas brytfunktion méttes med rullarmsinstallningen 30 mm.
6. Endast for varianter med langsam funktion. Av sakerhetsskal ska vardena 2. Kontakternas brytfunktion méttes med rullarmsinstallningen 31 mm.
alltid vara storre &n eller lika med minimivardena. 3. PT-vardena galler nér de normalt slutna kontakterna ar éppna (A\/).
4. PT-véardena géller nar de normalt dppna kontakterna ér slutna (PA).
5. Endast for typer med MBB.
6. Referensvérden endast for typer med MBB.
7. Endast for typer med MBB.
8. Referensvérde.
9. Av sékerhetsskél ska vardena alltid vara stérre an eller lika med

minimivéardena.
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OMmRON

Typer med 2 férskruvningshal

Gaffelarm

(hégerfunktion)

D4N-5[ 'RE D4N-6[ RE
D4N-7[/RE D4N-8[ |RE

max 47 —»|
Tva 17,5 diam. - 39,31 —|
x 8 gummirullar (©7,2)
’FE 11102
Lp} 20,5 x 20,5
™ ]
25 | T 275
9:02 21,54 F—1—
. 4
[ N f 39+0,2 1 /__\ 23,5
Monteringshal ter| [ diam.25) 4o
R 0,05 ™ J E/&
i & i e Blindplugg
Blindplugg G ! A
f— 42102 —»| > (3) i3
max 56— le— 30 = Tv& hal diam. 4'3"®
Djup: 5
Stalsprot
D4N-5( 180 D4N-6[ 180
D4N-7(180 D4N-8180 Stalvajer
4 diam. 1,2
PT (seanm 2.)
1 20,5x20,5
Packning 50 11)43*1 - f«-21,5
' = diam. 16,6
|
54 A 25 T H Tz
— T
2,15+ + Fl N a0 20,5
Monteringshél murasun diamr. 259 o J/\ '
R 0,05 A EEES T 47 E/L
i —Gr—| H i -1 Blindplugg
Blindplugg k 1 A l
f«— 42:02 —»| »j=3) e
L max 56— l+— 30 =]
t=(31,5) +|
Tva hal diam. 43"
Djup: 5

Anm: 1. Om inget annat anges, géller toleransen £0,4 mm for alla métt.

Gaffelarm
(vénsterfunktion)
D4N-5[JLE D4N-6[ ILE
D4N-7UILE D4N-8[]LE

—max 47 —|
[+— 39,31 —|

—(27,2)T

11z02 [T “ h
iy

Tva 17,5 diam.
x 8 gummirullar

20,5 % 20,5
| ]I o
72 inl 215 9+0,2
f;ﬁ 2,15+ 1§ — diam gngz ‘
}&\&J Monteringshal N : ‘ \ 47
Blindplugg - R 0,05 ¢ ) [ J
o ‘ LI
Tva hal diam. 4%"° [ 4202 —=>-(3)
14,2 i
Diup: 5 142, | max 56— Blindplugg
Plastsprot
D4N-5[ 187 D4N-6[ 187
D4N-7(187 D4N-8( 187
A4
f
38 PT
X Plastsprot
42 (se anm. 2.)
! 115 =215
) diam. 16,6
54 Packmgg5 . 11202
12:02 74m m t 9:02 |
A T h— | ;
2,15£R 005 < 39:02 2%’5
monteringshal —t§ —diam. 25
47
4 l »
4 4, [~ l i Blindplugg
0] ‘ n -
. [«— 42:0,2 —»| == (3)
Blindpl 14,2
indplugg max 56— [+— 30—
[+ (31,5) ~
Tv& hal diam. 4'%™
Djup: 5

2. Sétt klacken inom 35 mm fran mandverdonets spets och se till att den totala rérelsen &r 70 mm eller mindre.
3. Den rorliga delen ska traffa sprotet inom omradet 1/3 av den totala langden fran sprétets énde.

Langsam funktion (1INC/1NO) (2NC), ldngsam funktion (2NC) (3NC)

Typ D4AN-CICIRE DAN-CJCILE
Kraft som behoévs for att sla om |6,4 N 6,4 N

armen: max

Rorelse tills armen slas om 55 +10° 55 +10°
Rérelse innan brytaren slar om | (6,5°) (6,5°)

(NC) (MBB: 10°)
Rorelse innan brytaren slar om | (18,5°) (18,5°)

(NO) (MBB: 5°)

Snappfunktion (1INC/1NO), langsam funktion (2NC) (3NC)

Anm: Samtidigheten for slutning/brytning av 2NC-, 2NC/1NO- och 3NC-
kontakterna kan variera. Kontrollera kontakternas funktion.

Typ D4N-[1180 D4N-[1[187
OF max. 1,5N 1,5N
PT max. 15° 15°
D4N 17



OMmRON

Armar

Nedan beskrivs klackarnas vinklar och positioner (kélla: EN50047.)

Rullarm
(D4N-C120)
40:2 —+f
15:3 min 10
Mg
Klack
T T Klack
min 20 30°
min 5
Jﬁma
Kolv med tatning
(D4N-C1131)
) 125 95
Klack

L‘J Funktionsposition Klack
I % ]

! min 15 1805 min 21
@@@ Pob

Envégs rullarm
(horisontell)
(D4N-11162)

Justerbar rullarm med serration
(arm i metall, rulle i hardplast)
(D4AN-L12G) (referensvarden)

le— 4012 —|

min 10

125 95

10:2
Klack

f

min 20 30°\ : min 5

L~
y

l min 10

(%]

PG

s g
ok

s \
max 30 |

3

Gaffelarm
(hégerfunktion)
(D4AN-LIIRE)
[
55° till 60%
— T 60
R5til 9 © 28 36
Klackens l i v

installningsomrade |

Monteringsyta

Rullkolv
(D4N-[1132)

12,5 95
10:15

-
Klack

- n
= |l

25%) ' min 10
“pE-
Envégs rullarm

(vertikal) (referensvérden)
(D4N-JJ72)

Justerbar rullarm, serration
(arm i metall, gummirulle)
(D4AN-L[]2H) (referensvérden)

‘« 30+7 »‘

42+2 —»=|

min 10

H% Funktionsposition

min 25 2lﬂ m'I 81

e

12,5 95

i min 10 300

m min 5 T

! 41

FHJ g |
\
22+0 min 20

Gaffelarm
(vénsterfunktion)
(DAN-[ICILE)

—*

Monteringsyta

Anm: Om inget annat anges, galler toleransen +0,4 mm fér alla matt.

60 T 1=
D) i
36 g 7 R5till9
l Klackens

installningsomrade

18
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Séakerhetsatgarder

OMmRON

OMRON SAFETY COMPONENTS SERIES (Y106) innehaller
information om gemensamma sékerhetsatgarder for brytare och
sakerhetsgransbrytare.

A FORSIKTIGHET

Anvand inte kontaktdon eller férskruvningar av metall med denna
brytare. Detta kan leda till elektrisk stot.

Forsiktighetsatgarder for séker anvandning

¢ Tappa inte brytaren. Det kan leda till att brytaren inte fungerar
korrekt.

* FOrsok inte att montera isér eller bygga om brytaren. Det kan géra
att brytaren fungerar fel.

e Anvand inte brytaren i utrymmen déar det kan férekomma explosiv
gas, bréannbar gas eller annan farlig gas.

¢ Anvénd inte brytaren nedsankt i olja eller vatten, eller pa platser dar
den standigt utsétts for olje- eller vattenstank. Olja eller vatten kan
da tréanga in i brytaren. (Brytarens skyddsklass IP67 anger maximal
vattenintrdngning nér brytaren sénks ner i vatten under en viss tid.)

¢ Skydda huvudet fran frammande material. Om huvudet utsatts for
frammande material kan brytaren férslitas onormalt eller skadas.
Aven om brytarens hélje ar smuts- och vattenskyddat, kan mycket
sma vattenpartiklar trénga in i huvudet.

¢ Sla av spanningen under ledningsdragning. Annars kan du fa
elektriska stotar.

¢ Installera locket efter ledningsdragning. Annars kan du fa elektriska
stétar.

¢ Anslut en sakring i serie med brytaren for att skydda den mot
skador beroende pa kortslutning. Anvand en sakring med en
brytstrém pa 1,5 till 2 gdnger markstrdommen. For att uppfylla
kraven enligt EN, ska en 10 A sékring typ gl eller gG enligt
IEC60269 anvandas.

* Bryt inte kretsar for tva eller fler standardlaster (250 V AC, 3 A)
samtidigt. Om du gor det kan brytarens isolering férsamras.

¢ Brytarens hallbarhet beror till stor del pa driftsmiljon. Kontrollera
brytaren under normala driftsférhallanden innan permanent
installation. Testa brytarens normala funktioner utan att skada
brytaren.

* Ange i maskinens anvéndarhandbok att operatéren inte far forséka
reparera eller underhalla brytaren, och att operatéren maste
kontakta tillverkaren for reparation eller underhall.

* Kontrollera alla brytare innan anvandning och inspektera dem med
jamna mellanrum. Byt ut brytarna vid behov. Om en brytare halls
intryckt under en langre tidsperiod kan komponenterna i brytaren
skadas, vilket kan leda till att brytaren inte atergar.

Sékerhetsatgarder for korrekt anvandning
Miljo
* Brytaren &r endast avsedd att anvéndas inomhus.

¢ Anvand inte brytaren utomhus. Det kan leda till att brytaren sluta
fungera.

¢ Anvand inte brytarna i utrymmen déar det férekommer farliga gaser
(t.ex. H,S, SO,, NH;, HNO; eller Cl,), eller i utrymmen med hog
temperatur eller luftfuktighet. Brytaren kan da skadas pa grund av
korrosion eller glappkontakt.

¢ Anvand inte brytaren pa platser dar det forekommer nagot av
féljande:

e stora temperaturvariationer

* hog luftfuktighet eller kondens

e kraftiga vibrationer

* metalldamm, restprodukter, olja eller kemikalier

* rengdringsmedel, fértunningsmedel eller andra 16sningsmedel.

Monteringsmetod
Fastskruvarnas atdragningsmoment

Dra &t alla skruvar med det angivna momentet. Ldsa skruvar kan
medféra att brytaren slutar fungera.

1 Plintskruv 0,6 till 0,8 Nm
2 Lockets fastskruv 0,5 1ill 0,7 Nm
3 Huvudets fastskruvar 0,5 till 0,6 Nm
4 Armens fastskruv 1,6 till 1,8 Nm
5 Holjets fastskruv 0,5 till 0,7 Nm
6 Montering av M12-adapter i 1,8till 2,2 Nm
forskruvningshal (utom 1/2-14 NPT)
1,4 till 1,8 Nm (1/2-14NPT)
7 Blindplugg 1,3 1ill 1,7 Nm

Brytarmontering
¢ Montera brytaren med M4-skruvar och brickor, och dra at skru-
varna med angivet moment.

* Av sékerhetsskal bor skruvar som inte kan lossas enkelt anvéndas,
eller motsvarande forsiktighetsatgéarder vidtas.

¢ Las brytaren med tva M4-skruvar och brickor. Montera styrstift med
diameter 4995/ .- och maximal héjd 4,8 mm pa tva platser. Styr-
stiften ska passa in i brytarens botten enligt nedan, sa att brytaren
fixeras ordentligt pa fyra punkter.

Monteringshal for brytare med ett férskruvningshal

Tva hal M4

2,5:0,171 -
[+ 200,1 —=|
22:0,1 —=!

47+0,1 ‘

E 22:0,1 —»| \
423% diam.

Hajd: max 4,8

Typer med tva férskruvningshal

Tva hal M4

4235 diam.
Hojd: max 4,8
» Kontrollera att klacken traffar mandverdonet i ratt vinkel. Om brytar-
mekanismen (rullen) belastas snett kan mekanismen skadas.

D4N
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wim ™
el L]
Kabeldragning

¢ Om plintarnas anslutning gérs med isolationsrér och M3,5 kabel-
skor, ska kabelskorna monteras enligt nedanstaende bild sa att de
inte héjer sig upp mot héljet eller locket. Tillamplig typ av lednings-
kabel: AWG20 till AWG18 (0,5 till 0,75 mm?).
Anvénd ledningskabel av ratt I1&ngd, enligt nedan. Om kabeln &r for
lang kan locket lyftas upp sa att det inte ligger pa plats.

Typer med ett férskruvningshal (3 poler)

il

Tolerans +2 mm

Typer med tva férskruvningshal (3 poler)

Vénster Hoger

ECA BDF
A B

i
BDF ECA
c 21 D T T
42 mm 42 mm

E F 28 mm 28 mm

Tolerans 2 mm Tolerans £2 mm

* Tryck inte in kabelskor genom &ppningar in i héljet. Holjet kan
skadas eller deformeras.

¢ Anvand kabelskor som ar hégst 0,5 mm tjocka. | annat fall kan de
komma i kontakt med andra komponenter inne i héljet. De
kabelskor som visas nedan ar max 0,5 mm tjocka.

Kabelstorlek
AWG20 (0,5 mm?)

Tillverkare Typ
JS.T. FV0.5-3.7 (typ F)
V0.5-3.7 (rak typ)

J.S.T ar en japansk tillverkare.

t. 0,5mm

diam. dz: 3,7 mm
diam. D: 2,9 mm —
B: ’
6,6 mm | B

L: 19 mm
F: 7, 7mm
I: 8,0mm

Kabelsko Plintskruv

s &F

Korrekt Felaktigt

Kontaktutformning

* Foéljande bilder visar hur kontakterna ar utformade i typer med
skruvplint och typer med kontaktdon.

Typ med skruvplint

D4N-CIDCIC] (3NC)

D4N-CIBCIC (2NC)
D4N-C120000 (2NC (SNAP))

D4N-CJCCIT (2NC/1NO)
D4N-CIFCIC] (2NC/INO (MBB))

D4N-CIACIC (INC/1NO)
D4N-CJECIC] (ING/1NO (MBB))

11—\,\:;12@ 11—"\:;12@
51— O 33—/:/—34
D4N-THLIC] (1NC/ANO (SNAP))
13— 14
T
1
31— 3O

Typ med kontaktdon

D4N-9BLIC] (2NC)
D4N-92[ 1] (2NC (SNAPP))

D4N-9ACIC] (1NC/1NO)
D4N-9EL -] (1INC/1NO (MBB))

(1)11—"7;12(2)@ (1)11—\,\:;12(2)(—3
@3 —T 3w @)38— 34 (4)
J Q@ D4N-91017] (1INC/1NO (SNAPP))
@ @ (3)13—//—14(4)
® i
Mat — @0

Stift nr. (uttag nr.)
e Lampligt uttag: XS2F (OMRON).
* | kontaktdonskatalogen G010 finns mer information om stiftnumre-
ring och kabelférger.

Atdragning av kontaktdon (typ med kontaktdon)

* Vrid kontaktdonets skruvar fér hand tills det inte langre finns ett
mellanrum mellan uttaget och kontaktdonet.

¢ Kontrollera att kontaktdonet sitter sdkert. Om kontakten inte sitter
fast ordentligt, uppnas inte ratt skyddsklass (IP67), och vibrationer
kan medféra att kontakten lossnar helt.

Forskruvningshal

e Montera en rekommenderad forskruvning i férskruvningshalet och
dra at férskruvningen med angivet atdragningsmoment. Holjet kan
skadas om for stort atdragningsmoment anvands.

* Om 1/2-14NPT anvands, linda tatningstejp i skarven mellan for-
skruvningen och férskruvningshalet, sa att anslutningen uppfyller
kraven enligt IP67.

* Anvand en kabel som passar i férskruvningen.

* Montera en blindplugg i det oanvénda férskruvningshalet. Dra &t
blindpluggen med angivet atdragningsmoment. Blindplugg medfél-
jer brytaren (typer med 2 férskruvningshal).

Andring av armens vinkel

Armens monteringsskruvar kan anvandas for att stélla in armen i val-
fritt 1age, 360° med steg om 7,5°. Havarmen och axeln &r férsedda
med skaror (serration) som hindrar armen fran att slira pa axeln.
Skruvarna pa typer med justerbar rullarm kan lossas for att justera
armens langd.

Skruva ur skruvarna pa armens framsida innan armen vands, och
stéll in armen s3 att brytarens funktion utldéses innan armen rért sig
180° i horisontalplanet.
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Rekommenderade férskruvningar

Anvand férskruvningar som har en ganglangd mindre &n 9 mm,
eftersom gangan annars gar for langt in i holjet och kan komma i
kontakt med brytarens komponenter. De férskruvningar som anges i
nedanstaende tabell har en gangléangd under 9 mm. Anvéand de
rekommenderade férskruvningarna for att uppfylla kraven fér
skyddsklass IP67.

Storlek Tillverkare Typ Lamplig
kabeldiameter
G1/2 LAPP ST-PF1/2 6,0 till 12,0 mm
5380-1002
Ohm Denki OA-W1609 7,0 till 9,0 mm
OA-W1611 9,0till 11,0 mm
Pg13,5 LAPP ST-13,5 6,0 till 12,0 mm
5301-5030
M20 LAPP ST-M20x 1,5 |7,0till 13,0 mm
5311-1020
1/2-14NPT |LAPP ST-NPT1/2 6,0 till 12,0 mm
5301-6030
M12 LAPP ST-M12x1,5 (3,51l 7,0 mm
5311-1000

Anvand LAPP-férskruvning tillsammans med tatning
(JPK-16, GP-13.5, GPM20 eller GPM12) och dra &t med angivet
atdragningsmoment. Tatningar séljs separat.

LAPP ar en tysk tillverkare. Ohm Denki ar en japansk tillverkare.

Upphoérande av tillverkning

Innan ett M12-kontaktdon anvands, montera den medféljande
adaptern pa brytaren, och anslut med ett rekommenderat
kontaktdon.

Innan en 1/2-14-NPT-brytare med tva férskruvningshal anvénds,
montera den medféljande adaptern pa brytaren, och anslut med ett
rekommenderat kontaktdon.

Lagring

Forvara inte brytaren i utrymmen dér det férekommer farliga gaser
(t ex H,S, SO,, NH;, HNO, eller Cl,) eller i utrymmen med hog
luftfuktighet eller temperatur.

Ovrigt
¢ Strombelastningen far inte 6verstiga brytarens méarkstrom.

* Kontrollera gummipackningen fére anvandning.
Om packningen har skadats eller kommit ur lage, eller om
frammande partiklar har fastnat pa packningen, kan
tatningsférmagan férsamras.

¢ Anvénd endast ratt monteringsskruvar. Annars kan
gummipackningens tatningsférmaga férsémras.

* Kontrollera brytaren med jamna mellanrum.

 Se till att inga frammande partiklar kommer in i huvudet nér de fyra
hérnskruvarna lossas.

¢ Anvand féljande rekommenderade atgérder for att undvika
kontaktstudsar nar justerbara eller langa armar anvands.

1. Klacken som paverkar mandverdonet ska vara jamn, med 15° till
30° lutning eller ha kurvform.

2. Utforma kretsarna sa att inga felsignaler genereras.

3. Anvéand en brytare med envégsfunktion.

Efter lanseringen av D4N upphor tillverkningen av D4D-N.
Datum fér upphdérande av tillverkning

Produktionen av serie D4D-N-serien upphér i mars 2006.

Produkterséttning

1. Matt
Produkterna D4D-N och D4N monteras pa samma satt och har
likadana monteringshal. Skillnaden ligger i kontaktstrukturen och
langdodkningen pa 4 mm.

2. Uttagsnummer
For typerna med langsam funktion med 2 kontakter motsvaras
uttagen 21, 22, 23 och 24 pa D4D-N av uttagen 31, 32, 33 och 34
pa D4N.

3. Rekommenderade uttag
Om andra uttag an de rekommenderade anvands, ar det inte
sékert att brytarna &r kompatibla. Kontrollera att brytaren &r kom-
patibel med anslutningarna.

Jamférelse mellan D4D-N och erséttningsprodukter

Typ D4N

Brytarens férg Mycket liknande

Matt Mycket liknande

Ledningsdragning/anslutning Vasentligt olika

Monteringsmetod Helt kompatibel

Mérkdata/prestanda Mycket liknande
Funktionsegenskaper Mycket liknande
Funktionsmetod Helt kompatibel

D4N
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Matt (Enhet: mm)

Utgangna varianter (Kolvtyp med 1 forskruvningshal typ D4D-N)

Ersattningsprodukt (Kolvtyp med 1 forskruvningshal typ D4N)

diam. 25 0,1

Tva hal diam. 310,05

(31,5)
21502
[’ 2oz

plastkolv diam. 6
9+0.2

Fasthal R
2,15+0,05

Tva hal diam. 4'§"®
—30— Djup: 5

22*02 |
=-max 31~

(se anm.)

31,5

21,5

1102

——] Tv& hal diam.
h 3+0,05
- diam. 12

lastkolv

p
T diam. 6
ki gﬁ@%
| &

55 | 2,15+
‘ Monteringshal
} ==+ R0,05 £
22:02 Blindplugg”~ | 3g+2 Tva hal diam. 4°§"°

(se anm.) Djup: 5

Utgangna varianter (Kolvtyp med 2 férskruvningshal typ D4D-N)

Erséattningsprodukt (Kolvtyp med 2 forskruvningshal typ D4N)

25%01

Tva hal diam. 340,05 |-<2=
Djup: 6
21,5405,
- diam. 6 1_11:"'2
= 2,5 6
oP | 1
17 i 9+02 T o
¥ T
5.4 19
2,15+ +Hi-diam. 2563902 43 —
Monteringshal | A
R 0,05 J ~.] Blindplugg
(se anm.) 3 142 \
|l~— 30—~ Tv& hal diam. 4'3"°
31,5~ Djup: 5

max 56 3

25101
]

€ o,
1 1 Tva hal diam.
hif 3+0,05
= diam. 12
— plastkolv diam. 6
25 §
Ovp 9+02 L
2,15¢ s T T
Monteringshal A 01| ¥ 39402 20,5
R 0,05 (—40+01—f»| [jdiam. 25/ .-
%424{(”%., ;
Blindplugg ; & iz} Blindplugg
(se anm.) I I il ’>
42402 —»| +{{+(3) 5
max 56——| | Tva hal diam. 4'§"°

Djup: 5

Foérteckning 6éver rekommenderade ersattningsprodukter

: Manéverdonet pd D4D-N &r inte av sékerhetstyp. D4N rekommenderas for sékerhetsinstallationer (serration). Kontrollera att den monteras

korrekt.

: M-génga rekommenderas enligt europeisk standard. Darfér rekommenderas M20 som ersattning om PG13,5 inte &r tillganglig for nagon

version av D4N.

Sékerhetsgranslage

Utgaende D4D-N- Rekommenderad Utgaende D4D-N- Rekommenderad Utgaende D4D-N- Rekommenderad
produkt ersiattningsprodukt produkt ersattningsprodukt produkt ersattningsprodukt
D4D-1120N D4N-1120 D4D-1520N D4N-1A20 D4D-1A20N D4N-1B20
D4D-2120N D4N-2120 D4D-2520N D4N-2A20 D4D-2A20N D4N-2B20
D4D-3120N D4N-3120 D4D-3520N D4N-3A20 D4D-3A20N D4N-3B20
D4D-5120N D4N-5120 D4D-5520N D4N-5A20 D4D-5A20N D4N-5B20
D4D-6120N D4N-6120 D4D-6520N D4N-6A20 D4D-6A20N D4N-6B20
D4D-1122N D4N-1122 D4D-1522N D4N-1A22 D4D-1A22N D4N-1B22
D4D-2122N D4N-2122 D4D-2522N D4N-2A22 D4D-2A22N D4N-2B22
D4D-3122N D4N-3122 D4D-3522N D4N-3A22 D4D-3A22N D4N-3B22
D4D-5122N D4N-5122 D4D-5522N D4N-5A22 D4D-5A22N D4N-5B22
D4D-6122N D4N-6122 D4D-6522N D4N-6A22 D4D-6A22N D4N-6B22
D4D-1125N D4N-1125 D4D-1525N D4N-1A25 D4D-1A25N D4N-1B25
D4D-2125N D4N-2125 D4D-2525N D4N-2A25 D4D-2A25N D4N-2B25
D4D-3125N D4N-3125 D4D-3525N D4N-3A25 D4D-3A25N D4N-3B25
D4D-1131N D4N-1131 D4D-1531N D4N-1A31 D4D-1A31N D4N-1B31
D4D-2131N D4N-2131 D4D-2531N D4N-2A31 D4D-2A31N D4N-2B31
D4D-3131N D4N-3131 D4D-3531N D4N-3A31 D4D-3A31N D4N-3B31
D4D-5131N D4N-5131 D4D-5531N D4N-5A31 D4D-5A31N D4N-5B31
D4D-6131N D4N-6131 D4D-6531N D4N-6A31 D4D-6A31N D4N-6B31
D4D-1132N D4N-1132 D4D-1532N D4N-1A32 D4D-1A32N D4N-1B32
D4D-2132N D4N-2132 D4D-2532N D4N-2A32 D4D-2A32N D4N-2B32
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Utgaende D4D-N- Rekommenderad Utgaende D4D-N- Rekommenderad Utgaende D4D-N- Rekommenderad
produkt ersiattningsprodukt produkt ersattningsprodukt produkt ersattningsprodukt
D4D-3132N D4N-3132 D4D-3532N D4N-3A32 D4D-3A32N D4N-3B32
D4D-5132N D4N-5132 D4D-5532N D4N-5A32 D4D-5A32N D4N-5B32
D4D-6132N D4N-6132 D4D-6532N D4N-6A32 D4D-6A32N D4N-6B32
D4D-1162N D4N-1162 D4D-1562N D4N-1A62 D4D-1A62N D4N-1B62
D4D-2162N D4N-2162 D4D-2562N D4N-2A62 D4D-2A62N D4N-2B62
D4D-3162N D4N-3162 D4D-3562N D4N-3A62 D4D-3A62N D4N-3B62
D4D-5162N D4N-5162 D4D-5562N D4N-5A62 D4D-5A62N D4N-5B62
D4D-6162N D4N-6162 D4D-6562N D4N-6A62 D4D-6A62N D4N-6B62
D4D-1172N D4N-1172 D4D-1572N D4N-1A72 D4D-1A72N D4N-1B72
D4D-2172N D4N-2172 D4D-2572N D4N-2A72 D4D-2A72N D4N-2B72
D4D-3172N D4N-3172 D4D-3572N D4N-3A72 D4D-3A72N D4N-3B72
D4D-5172N D4N-5172 D4D-5572N D4N-5A72 D4D-5A72N D4N-5B72
D4D-6172N D4N-6172 D4D-6572N D4N-6A72 D4D-6A72N D4N-6B72
D4D-112HN D4N-112H D4D-152HN D4N-1A2H D4D-1A2HN D4N-1B2H
D4D-212HN D4N-212H D4D-252HN D4N-2A2H D4D-2A2HN D4N-2B2H
D4D-312HN D4N-312H D4D-352HN D4N-3A2H D4D-3A2HN D4N-3B2H
Brytare i basutrférande
Utgaende D4D-N- Rekommenderad Utgaende D4D-N- Rekommenderad Utgaende D4D-N- Rekommenderad
produkt ersattningsprodukt produkt ersattningsprodukt produkt ersattningsprodukt
D4D-1121N D4N-112G D4D-15REN D4N-1ARE D4D-1AREN D4N-1BRE
D4D-2121N D4N-212G D4D-25REN D4N-2ARE D4D-2AREN D4N-2BRE
D4D-3121N D4N-312G D4D-35REN D4N-3ARE D4D-3AREN D4N-3BRE
D4D-5121N D4N-512G D4D-55REN D4N-5ARE D4D-5AREN D4N-5BRE
D4D-6121N D4N-612G D4D-65REN D4N-6ARE D4D-6AREN D4N-6BRE
D4D-1127N D4N-112H D4D-15LEN D4N-1ALE D4D-1ALEN D4N-1BLE
D4D-2127N D4N-212H D4D-25LEN D4N-2ALE D4D-2ALEN D4N-2BLE
D4D-3127N D4N-312H D4D-35LEN D4N-3ALE D4D-3ALEN D4N-3BLE
D4D-5127N D4N-512H D4D-55LEN D4N-5ALE D4D-5ALEN D4N-5BLE
D4D-6127N D4N-612H D4D-65LEN D4N-6ALE D4D-6ALEN D4N-6BLE
D4D-1180N D4N-4180 D4D-1521N D4N-1A2G D4D-1A21N D4N-1B2G
D4D-2180N D4N-2180 D4D-2521N D4N-2A2G D4D-2A21N D4N-2B2G
D4D-3180N D4N-3180 D4D-3521N D4N-3A2G D4D-3A21N D4N-3B2G
D4D-5180N D4N-8180 D4D-5521N D4N-5A2G D4D-5A21N D4N-5B2G
D4D-6180N D4N-6180 D4D-6521N D4N-6A2G D4D-6A21N D4N-6B2G
D4D-1187N D4N-4187 D4D-1527N D4N-1A2H D4D-1A27N D4N-1B2H
D4D-2187N D4N-2187 D4D-2527N D4N-2A2H D4D-2A27N D4N-2B2H
D4D-3187N D4N-3187 D4D-3527N D4N-3A2H D4D-3A27N D4N-3B2H
D4D-5187N D4N-8187 D4D-5527N D4N-5A2H D4D-5A27N D4N-5B2H
D4D-6187N D4N-6187 D4D-6527N D4N-6A2H D4D-6A27N D4N-6B2H
D4D-1A80N D4N-4B80
D4D-2A80N D4N-2B80
D4D-3A80N D4N-3B80
D4D-5A80N D4N-8B80
D4D-6A80N D4N-6B80
D4D-1A87N D4N-4B87
D4D-2A87N D4N-2B87
D4D-3A87N D4N-3B87
D4D-5A87N D4N-8B87
D4D-6A87N D4N-6B87
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Cat. No. C130-SV2-01-X

foregdende meddelande.

| produktutvecklingens intresse férbehaller vi oss ratten att &ndra specifikationer utan

SVERIGE

Omron Electronics AB

Noregatan 1, Box 1275, SE-164 29 Kista
Tel: +46 (0) 8 632 35 00

Fax: +46 (0) 8 632 35 40

www.omron.se

Boréas Tel: +46 (0) 8 632 35 00
Malmo Tel: +46 (0) 8 632 35 00
Norsjo Tel: +46 (0) 8 632 35 00
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