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» Jednoduché ovlddani

» Ostré zobrazeni

» Flexibilni platforma

realirzing



Jednoducha obsluha a ostry obraz

S novou fadou kamerovych senzoril FQ urcuje
spolecnost Omron novou éru jednoduchosti

a vykonnosti. Nyni miZete ziskat vyhody

z nejmodernéjsi technologie bez sloZitych
obsluZznych instrukci nebo nutnosti odbornych
technickych znalosti. Diky jednoduchému ovladani
osobnim pocitacem nebo intuitivni konzoli
TouchFinder lze rychle a jednodusSe pfFistoupit

ke vSem funkcim a nastavenim.

Diky pokrocCilym ndstrojim je vynikajici kvality
povrsich. A protoZe je kamerovy senzor FQ dostupny
v Siroké fadé modeld, nebudete muset délat
kompromis volbou, ktery ma prilis mnoho nebo mdlo
funkci pro Vase potreby. MizZete si proto byt jisti
nejvhodnéjsim reSenim pro konkrétni pouZiti.

Funkce

e Jednoduché ovladani pomoci menu s ikonami

e Ostry kvalitni obraz

e Zpracovavani obrazu ve skutecnych barvach
(16 miliona barev)

e Ovladani pocitacem nebo konzoli TouchFinder

Vyhody

e Jednoduché a intuitivni nastavovani

e Spolehlivé vysledky na libovolném povrchu

e Pozoruhodna flexibilita — vZdy dokonala shoda
a zadny kompromis pro Vasi aplikaci




Zostrete
Vysoce vykonné LED diody a vykonné
filtrovani prinaseji zfetelné snimky

povrsich.

Jednoduché ovladani

Diky jednoduché navigacni nabidce
vzdy vite, kde se se svou vyrobou
nachazite.

Flexibilni platforma

Vyberte si kamerovy senzor, ktery
je nejvhodnéjsi pro Vase pouZiti
arozhodnéte si, jak jej budete
provozovat.



Kompaktni a robustni

Kamerovy senzor FQ je nase nejkompaktné;jsi fesent,
kombinujiciv jednom pouzdru kameru a jednotku
pro zpracovani obrazu. Diky zabudovanému objektivu
a vysoce vykonnym LED dioddm neni zapotfebi drahé
a prostorové narocné externi osvétlent. Stupen kryti
IP67 umoznuje, aby senzory FQ byly také pouZity

v narocnych prostfedich.

Kompaktni velikost a robustni pouzdro — hodi
se do kaZzdého stroje

Vysoce vykonné LED diody — unikatnf ve své tfidé

Zabudovany objektiv — jednoduché doladovani
zaostreni kamery

Vykonné zpracovani obrazu — vysokorychlostni kontrola,
vyjimecné filtrovani

Konektory prdmyslové kvality
pro trigovani a I/0, Ethernet
a napajeni.




Novy standard ve zretelnosti obrazu

Kamerovy senzor FQ poskytuje nejen to nejlepsi v kvalité a zfetelnosti obrazu, ale je i zasadnim prilomem
v jednoduchosti. Poprvé v této tfidé miZete nyni ziskat vyhodu z velkého mnoZstvi pokrocilych funkci pro snimani
a zpracovani obrazu. Vykonné LED, HDR a polarizacni a halacni filtry umoZznuji stabilni kontrolu na povr3ich, kde

konvenéni senzory nerozpoznavaji nic.

Ztetelny obraz umoziuje jednoduchou instalaci, protoZe zorny tGhel jiZ nenf kriticky.

Tiskarsky pramysl:
vicebarevné objekty

Snimani redlnych barev

VSechny RGB odstiny (>16 miliond)
jsou zpracovany pfimo. Neni zapotfebi
prevodu na stupné Sedi nebo filtrovani
barev.

Elektrotechnické soucdstky:
nizky kontrast

Velmi vykonné osvétleni

Kontrast byl svého ¢asu hlavni

problém pfi zpracovani obrazu.

S kamerovym senzorem FQ je ale kazdy
snimek zfetelny a jasny s dokonalym
kontrastem a umoznuje spolehlivou
kontrolu.

Automobilovy primysl:
lesklé a odrazivé povrchy

HDR snimani

Kolisani svételnych podminek maze
zplisobovat nezadouci odlesky nebo
halaci. Technologie HDR snimani
minimalizuje tyto efekty, maximalizuje
stabilitu vysledkd kontroly a dokonce
vyvazuje odliSnosti a nevyrovnanosti
jednotlivych kusd.



Jednoduse - nejflexibilnejsi vyrobek svého druhu

V kamerovém senzoru FQ se flexibilita setkava

s jednoduchosti v designu, mnoZstvim funkci

a snadnym pouZitim.

Senzor FQ lze upravit na miru, aby splfioval dokonce i ty
Proto je vhodny pro vSechny druhy zpracovatelskych

a balicich aplikaci.

Vy rozhodnete, jak senzor nainstalovat
a nakonfigurovat

- Aplikace s PC nebo samostatné

- Mistni nebo vzdalena konfigurace

- Pfenosna nebo pevna instalace

- Trvald nebo docasné instalace

Nad kamerovym senzorem FQ mate Gplnou kontrolu
véetné zpétné vazby s Zivym obrazem. Pouze podle
potfeby pfipojte konzoli Touch-Finder nebo osobni
pocitac. Vyberte si mezi pevnou instalaci na DIN
liStu nebo pfenosnou verzi s dobijeci baterii, ktera
umozZiuje Gplnou volnost pouZiti.

Vicendsobna kontrola - jedna konzole

pro viechny kamery

Pokud aplikace pouZiva vice kamerovych senzor(
FQ, mohou byt propojeny a ovladany jednou konzoli
TouchFinder nebo osobnim pocitacem.




Vyberte si své zorné pole

NezaleZi, jestli zpracovavate malé ¢i velké obrobky,
fada kamerovych senzorl FQ poskytuje Siroky vybér.
Vyberte si model FQ s odpovidajicim rozsahem

a upravte zorné pole pro Vasi aplikaci.

Zamérenti je rychlé a jednoduché, coz Vam umoziuje
pouZit senzor pro rizné aplikace.

Sirokd rada: zorné pole 7,5 a7 300 mm.

Zorné pole 3
8.2
60
Uzky pohled
) 53
Zorné pole =

Standardni

Zorné pole 53
970
Siroky pohled (velky dosah)
S 300
Zorné pole 191
380

Siroky pohled (kratky dosah)




Jednoducha obshluha

Kamerovy senzor FQ pfinasi novou dimenzi
jednoduchosti a intuitivniho ovladani uzZivatelem.

Diky inovativnimu navigaénimu menu vZdy vite, kde

se nachazite. Jste vedeni krok za krokem a rychle se
naucite, jak projit pfimo k libovolné poloZce nastaveni.
Pouzijte vykonné automatické funkce senzoru FQ

k nalezeni optimalniho nastavent.

Nechte se senzorem provést Gvodnim nastavenim

a libovolnym doladovanim nebo zménami konfigurace.
UZivatelé nemuseji byt experty na kamerové senzory,
protoZe jednotka je vybavena inteligentnimi funkcemi
pro zpracovani obrazu.

K dispozici jsou rlizné zobrazeni vysledkd kontroly:
prehled, detail, trend nebo rozloZeni. Volitelné
zobrazeni senzoru FQ poskytuje vysledky potfebné

pro informovana rozhodnuti o vyrobé.

Nastavte a spustte

1. Vyberte ndstroj pro kontrolu 2. Naucte vzor

3. Nastavte prahové drovné



Ziskejte spravné vysledky kdykoliv a v libovolném formatu

Monitor trendd

Zobrazent historie vysledk{ kontrol v ¢asovém
pribéhu. Trend kvality vyroby Ize snadno
sledovat. Klesa-li kvalita, je mozné okamzité
implementovat protiopatient.

Prehled vysledk

Vysledky vSech kontrolnich néstrojti Ize zobrazit
v jednom pohledu. Prochazeni a zobrazenf
detailli jednotlivych vysledki je mozné jednim

i

1.0

Histogram
Zobrazeni rozdéleni vSech vysledki méfeni
dava okamzity prehled celkové kvality vyroby.



FQ

Kamerové senzory a systémy

Bezproblémovy provoz

Nastaveni prahové hodnoty v realném case

Kamerovy senzor FQ umoziiuje rychlé a snadné nastavovani parametr(i
v redlném Case.

Vlysledkem toho, Ze pro ladéni a optimalizaci nastaveni neni nutné stroj
zastavovat, jsou nulové prostoje stroje.

Protokolovani historie kontrol

Kontinudlni kontrola

Na zafizeni Touch Finder Ize nastavovat rozhodovaci podminky.

Protokolovani historie vysledkil je velmi uZitecné pri testovani nové linky.

Vzorky jsou zpracovavany linkou a kontrolni vysledky jsou protokolovany.

Protokolovana data Ize kontrolovat na asové ose v grafické formé a pouzit
k nastaveni rozhodovacich podminek.

Béhem provozu je vhodné protokolovani do souboru. Rozsahlou historii
kontrol je mozné ukladat na SD karty a vyuZivat pozdéji.

Automaticka detekce

Protokolovani poslednich vysledkii

Zobrazeni poslednich 1 000
vysledkii kontroly ve formé grafu.

Protokolovani do souboru

SD karta

Az 10 miliond méfenych hodnot nebo vice
(pro 4 GB SD kartu)

AZ 10 000 snimki neho vice

(pro 4 GB SD kartu)

Pokud je k zafizeni Touch Finder pfipojeno vice senzort, displej
automaticky prepne na snimek senzoru s vysledkem NG.

To umoziiuje dynamickou vizualizaci nevyhovujicich podminek.

Automatické zobrazeni snimku senzoru
s vysledkem NG!

OMRON



FQ

Kameroveé senzory a systémy

FQ obsahuje vérohodné vizualizacni technologie

Snimani realnych barev

Vétsina kamerovych senzorii na trhu, vzhledem k vysoké poptavce
zpracovani barevnych obraz(i, pouZiva zpracovani obrazu ve stupnich Sedé. Univerzalni kamerovy senzor
U mnoha aplikaci je vSak zpracovani obrazu ve stupnich $edé nevhodné
nebo nestabilni kvili pozadavk(im na kontrolu barev nebo Spatnému Binarni zpracovani
kontrastu. —> obrazu = .. . o A
1bitovy Eernobily obraz
Kamerové senzory FQ nabizi feSeni téchto problémdi kombinaci vykonného O—
procesoru a technologie zpracovani redlnych barev, kterd umoznuje
rychlou kontrolu barevnych obrazi. Stejna technologie je pouZzita Zpracovani obrazu PY
u nejpokrocilejsiho modelu kamerovych senzorti spolec¢nosti Omron —p- | V 0dstinech Sedé :{> -
L v . , v 8bitovy obraz
a je Siroce vyuzivana v celém odvétvi. | — | v odstinech $edé
Vstupni obraz
QU000 — Kamerovy senzor FQ
Zpracovani obrazu
v redlnych barvach
000
24bitovy obraz
v redlnych barvach
HDR shimani
Lesklé a vysoce reflexni povrchy ¢asto vedou k ,,halaci“ nebo
nerovnomémému jasu obrazu, coz miize spolecné s kontrolou nejednotné | Univerzalni kamerovy senzor Obraz s tizkym dynamickym rozsahem
umisténych obrobkd vést k nestabilité a nespolehlivosti. Halace je T
disledkem tizkého dynamického rozsahu standardnich kamerovych ELF my #
senzordl. .y }j
] [ . - . ) L
Kamerové senzory FQ vyuzivaji technologii zpracovéani pomoci vysokého wow s
dynamického rozsahu (HDR), které zvySuje dynamicky rozsah systému -
az na Sestnactinasobek béznych kamerovych senzord.
Vysledkem je stabilni detekce vysoce reflexnich objektd i v pripadé .
nejednotného umisténi obrobki.
Kamerovy senzor FQ Obraz s Sirokym dynamickym rozsahem

Velmi vykonné osvétleni

Tmavy () Svétly

Vhodné osvétleni pii kontrole mlize hrat rozhodujici roli mezi iispéchem
a netspéchem aplikace. ZvIasté pfi kontrole rozsahlého zorného pole je
obtizné dosahnout rovnomérného a konzistentniho osvétleni.

Z téchto divodUi byl pro kamerové senzory FQ vyvinut novy opticky systém
DR. Tento systém efektivné vyuziva veSkeré svétlo LED diod k udrzeni
konstantniho jasu v celém zorném poli a dosahuje aZ dvojnasobného jasu
oproti drivéjSim modeltim.

Kamerovy senzor FQ je navic vybaven polarizacnim filtrem, ktery
odstrariuje odrazené svétlo pochazejici od vysoce odrazivych objekti.
Vysledkem je spolehlivé a konzistentni kontrola.

Opticky systém DR: Opticky systém s dvojitym odrazem

Univerzalni kamerovy senzor

- Cip LED diody

N
NevyuZité svétlo

Kamerovy senzor FQ

N
=—— Cip LED diody

Novy opticky systém DR diky efektivnimu vyuZiti
veSkerého svétla dosahuje dvojnasobného jasu
oproti dfivejsim modeldm.

OMRON



Konfigurace systému

Standardni konfigurace

Trigovaci senzor

— 7%

Touch Finder Senzor FQ PLC automat
[— <[5
ot
3]
Ethernetové /O kabely Eh 3 D D
kabely

pro senzor FQ

Napajeni 24 VDC

Vice kamerova konfigurace

Lze propojit az 8 senzord.

Switch | |

Standardni ethernetové ' Ethernetové kabely
kabely RJ-45 pro senzor FQ

Touch Finder

Poznamka: Pokud se po zakoupeni senzoru zaregistrujete jako ¢len, miiZete si zdarma stahnout konfiguracni software pro PC a miiZete ho pouzivat namisto zafizeni Touch Finder. Podrobné informace

naleznete na clenskeé registracni karté.

Informace pro objednani

Senzor

NPN FQ-S10010F FQ-S20010F
PNP FQ-S15010F FQ-S25010F
Poznamka: Tolerance (zorné pole): max. +10%

FQ-S10050F
FQ-S15050F

FQ-S20050F
FQ-525050F

Touch Finder

DC napéjeni FQ-D30
AC/DC/baterie FQ-D31"

"' AC adaptér a baterie se prodévaji samostatné.

Kabely

Ethernetové kabely pro FQ (pro pfipojeni 2m FQ-WN002

senzoru k zafizeni Touch Finder nebo kPC) 1o FQ-WNO010
20m FQ-WNO020

1/0 kabely 2m FQ-WD002
10m FQ-WDO010
20m FQ-WD020

Priimyslové switche (doporucené)

0,08 A W4S1-03B
5 - 0,12A W4S1-05B
Podporovano W4S1-05C

FQ-S10100F FQ-S20100F FQ-S10100N FQ-S20100N
FQ-S15100F FQ-S25100F FQ-S15100N FQ-S25100N
PrisluSenstvi
Pro senzor MontdZzni tichytka FQ-XL
(soucasti senzoru)
Pfidavny polariza¢ni filtr FQ-XF1
(soucasti senzoru)
Pro Touch Adaptér pro montéz do panelu FQ-XPM
Finder

- AC adaptér Fa-Ac_"!
(pro modely vyuzivajici DC/AC
/ a bateriové napajeni)

Baterie FQ-BAT1

(pro modely vyuzivajici DC/AC
a bateriové napéjeni)

Dotykové pero FQ-XT
(soucasti zafizeni Touch Finder)

Pések FQ-XH

fdaa

*

AC adaptéry pro zafizeni Touch Finder s DC/AC a bateriovym napajenim. Model zvolte podle
zemé, ve které bude Touch Finder pouzivan.

max. 250 V Euro-zéstréka FQ-AC4
BF max. 250 V UK FQ-AC5

OMRON



Specifikace

Polozka
Model

Zorné pole

Instalaéni vzdalenost
Hlavni funkce

Obrazovy vstup

Osvétleni

Protokolovani dat

Spousténi méreni
Technické udaje 1/0

Jmenovité hodnoty

Odolnost viii okolnimu
prostredi

Typ
NPN
PNP

Kontrolni algoritmy

Pocet soubéznych kontrol
Kompenzace polohy
Pocet registrovanych scén
Metoda zpracovani obrazu
Obrazovy filtr

Snimaci prvek

Zavérka

Procesni rozliseni

Zpiisob osvétleni

Barva osvétleni

Méfena data

Snimky

Vstupni signaly

Vystupni signaly

Technickeé tidaje pro Ethernet

Zpiisob pfipojeni

Napajeni
Spotieba proudu
Rozsah teploty okoli

Rozsah okolni vihkosti
Okolni atmosféra

Jednoduché modely

FQ-S10_

FQ-$15_

Viz tabulka nize.

Viz tabulka nize.

Vyhledavani, plocha, primérna barva, poloha a $itka hrany

Standardni modely
FQ-S20_
FQ-S25_

1 32
_ Podporovéno
8 32

Redlné barvy

Vysoky dynamicky rozsah (HDR), polarizacni filtr (pfidavny) a vyvazeni bilé

1/3" barevny CMOS

1/250 az 1/30 000

752 x 480

Pulsni

Bila

V senzoru: 1 000 poloZek (Pri pouZiti zafizeni Touch Finder je mnoZstvi uloZenych vysledkt omezeno kapacitou SD karty.)
V senzoru: 20 snimkil (PFi pouZiti zafizeni Touch Finder je mnoZstvi uloZenych snimk(i omezeno kapacitou SD karty.)
Externi spousténi (jednorazova nebo spojita)

7 signalli

e Jeden méfici vstup (TRIG)

o Prikazové vstupy (INO az IN5)

3 signaly

o Ridici vystup (BUSY)

o Vystup vysledku (OR)

e Signalizace chyby (ERROR)

Poznamka: Tyto tii vystupni signaly mohou byt pridéleny pro vysledek jednotlivych kontrolnich poloZek.
100BASE-TX/10BASE-T

Kabely se specidlnim konektorem
o Napdjeni a /0: 1 kabel
e Touch Finder a pocitac: 1 kabel

20,4 az 26,4 \IDC (vEetné zvinéni)
max. 2,4 A

Provozni: 0 az 50°C
Skladovaci: —25 az 65°C
(bez ndmrazy nebo kondenzace)

Provozni a skladovaci: 35 aZ 85% (bez kondenzace)

Bez korozivnich plyni

IEC 60529 IP67 (s pripojenym piidavnym polarizacnim filtrem)
PBT, PC, SUS

PBT

PBT, PC

Sloucenina vinylu odolnd proti oleji

PVC bez olova — odolné proti teplu

Zavisi na zorném poli a instala¢ni vzdalenosti. Viz tabulka nize.

Stupen kryti
Materialy Senzor
Montazni uchytka
Pridavny polarizachni filtr
Ethernetovy konektor
1/0 konektor
Hmotnost
Prislusenstvi
Jednoduché modely Standardni modely
NPN PNP NPN
FQ-S10010F FQ-S15010F FQ-S20010F
FQ-S10050F FQ-S15050F FQ-S20050F
FQ-S10100F FQ-S15100F FQ-S20100F
FQ-S10100N FQ-S15100N FQ-S20100N

"1 Tolerance: max. +10%

e Montazni dchytka (FQ-XL) (1)

o Pridavny polarizacni filtr (FQ-XF1) (1)

® Provozni prirucka

e Prirucka pro rychlou instalaci

o (lenska registracni karta

Zorné pole™ Instalaéni vzdalenost Hmotnost

PNP (svisle x vodorovné)
FQ-S25010F 7,5%x4,72213x8,2mm 38 az 60 mm Priblizné 160 g
FQ-S25050F 13 x 8,2 az 53 x 33 mm 56 az 215 mm Piblizné 160 g
FQ-S25100F 53 x 33 az 240 x 153 mm Model s velkym dosahem: 220 az 970 mm P¥iblizné 150 g
FQ-S25100N 29 x 18 az 300 x 191 mm Model s kratkym dosahem: 32 az 380 mm  Pfiblizné 150 g

OMRON



Touch Finder

Polozka

Podet pripojitelnych senzori
Hlavni funkce

Indikace

Provozni rozhrani

Externi rozhrani

Charakteristiky

0Odolnost viiéi okolnimu
prostiedi

Hmotnost
Materialy
PrisluSenstvi

Typy zobrazeni méreni
Typy zobrazeni snimkii
Protokolovani dat

Jazyk nabidek

LCD Zobrazovaci zafizeni
Rozliseni (body)
Zobrazitelné barvy

Podsviceni  Zivotnost™!

Nastaveni jasu
Spofi¢ obrazovky

Dotykovy Systém
displej Zivotnost'2
Ethernet

SD karta

Napajeni

Trvaly provoz na baterie*3
Spotieba energie
Rozsah teploty okoli

Rozsah okolni vihkosti
Okolni atmosféra
Stupen kryti

Model s DC napajenim
FQ-D30

max. 8

Zobrazeni posledniho vysledku, zobrazeni posledniho vysledku NG, sledovéni trendu, histogramy

Priibézné, zmrazené, zvétsené a zmensené snimky

Vysledky méfeni, snimky méreni

Anglictina, néméina, francouzstina, italStina, Spanélstina, tradicni ¢instina, zjednodusend ¢instina, korejstina, japonstina
3,5" barevny TFT LCD displej

320 x 240

16 777 216

50 000 hodin pfi 25°C

K dispozici

K dispozici

Odporova vrstva

1000 000

100BASE-TX/10BASE-T

SDHC kompatibilni, doporucuje se tfida 4 nebo vys$si
DC napajeni: 20,4 az 26,4 VDC (véetné zvinéni)

Model s AC/DC a bateriovym napajenim
FQ-D31

DC napdjeni: 20,4 az 26,4 VDC (véetné zvinéni)
Napdjeni AC adaptérem: 100 az 240 VAC, 50/60 Hz
Bateriové napdjeni: Baterie FQ-BAT1

15h

DC napdjeni: 0,2 A

Provozni: 0 az 50°C

Skladovaci: —25 az 65°C

(bez vzniku namrazy nebo kondenzace)

Provozni: 0 az 50°C pfi montdzi na DIN listu nebo do panelu
Provoz na baterie: 0 az 40°C

Skladovaci: —25 az 65°C

(bez ndmrazy nebo kondenzace)

Provozni a skladovaci: 35 az 85% (bez kondenzace)

Bez korozivnich plynti

IEC 60529 IP20 (pfi pfipojeném krytu SD karty a krytu konektoru nebo kabelové zastréce)
Priblizné 270 g (bez baterie a poutka)

Pouzdro: ABS, poutko: Nylon

Dotykové pero (FQ-XT), provozni pfirucka

"1 Tato orientaéni hodnota uddvé dobu, za kterou se jas pri pokojové teploté a vihkosti sni# na polovinu plivodniho jasu. Zivotnost podsviceni je silné ovlivnéna okolni teplotou a vihkosti a pfi niz$ich
nebo vysSich teplotach bude kratsi.

:2 Tato hodnota je pouze orienta¢ni. Neni na ni poskytovana zaruka. Hodnotu ovliviiuji provozni podminky.

3 Tato hodnota je pouze orientacni. Neni na ni poskytovana zaruka. Hodnotu ovliviiuje provozni prostfedi a provozni podminky.

Technické udaje baterie

Polozka

Typ baterie
Nominalni kapacita
Jmenovité napéti
Rozsah teploty okoli

Rozsah okolni vihkosti
Zpiisob nabijeni

Doba nabijeni™
Zivotnost baterie 2
Hmotnost

FQ-BAT1

Sekundarni lithium-iontovd baterie

1800 mAh
3,7V
Provozni: 0 az 40°C

Skladovaci: —25 az 65°C (bez vzniku namrazy nebo kondenzace)
Provozni a skladovaci: 35 az 85% (bez kondenzace)

Nabijeni v zafizeni Touch Finder (FQ-D31). Je nutny AC adaptér (FQ-AC_)

25h
300 nabijecich cykld
Max. 50 g

:1 Tato hodnota je pouze orienta¢ni. Neni na ni poskytovana zaruka. Hodnotu ovliviiuji provozni podminky.
2 Tato orientaéni hodnota udava dobu, za kterou se kapacita baterie snizi na 60% pivodni hodnoty. Neni na ni poskytovéna zéruka. Hodnotu ovliviiuje provozni prostiedi a provozni podminky.

Systémové pozadavky PC nastroje pro senzory FQ

Software vyZzaduje pro provoz nasledujici pocitacovy systém.

0S

CPU

RAM
Pevny disk
Monitor

Microsoft Windows XP Home Edition/Professional SP2 nebo vy3si "
Microsoft Windows 7 Home Premium nebo vySsi i

Core 2 Duo 1,06 GHz nebo ekvivalentni a vySsi

Min. 1 GB

S volnym mistem min. 500 MB™2

Min. 1 024 x 768

i‘ Japonské a anglické verze podporuji pouze 32bitové verze operaéniho systému.
2 \lolné misto je také nezbytné pro protokolovani dat.

OMRON



Rozméry

(Jednotka: mm)

Senzor

FQ-$10010F/-S10050F/-S15010F/-S15050F
FQ-S20010F/-S20050F/-S25010F/-S25050F

Pridavny polarizacni filtr Montdzni uchytka
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Pouze u modelu FQ-D31.

FQ-S10100F/-S10100N/-S15100F/-S15100N
FQ-S20100F/-S20100N/-S25100F/-S25100N

Pfidavny polarizacni filtr

MontdZni iichytka
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Adaptér pro montaz do panelu (36,9)
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Rozméry montaznich otvor(i

20 +0,1

200,1

95

oo oo

116
85

Rozméry vyiezi v panelu
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Automatizacni systémy

® Programovatelné automaty (PLC) e Ovladaci terminaly e Vzdalena 1/0 zafizeni
® Primyslové pocitaCe e Software

Pohony a fizeni pohybu

e Jednotky pro fizeni pohybu e Servosystémy e Ménice

Komponenty pro fizeni

o Regulatory teploty ® Napajecizdroje ® Casovale e Citade ® Programovatelna relé
e Digitalni zobrazovace e Elektromechanicka relé e Monitorovaci prvky
® Polovodicova relé e Koncové spinace e Tlacitka ® Nizkonapétova spinaci technika

Senzory a bezpe&nost

 Fotoelektrické senzory e Indukéni senzory e Kapacitni a tlakové senzory  Kabely s konektory

® Senzory pro méfenivzdalenosti a Sitky ® Kamerové systémy e Bezpecnostni sité
® Bezpecnostnirelé e Bezpecnostni senzory ® Bezpecnostni spinace s blokovanim

PrestoZe pfipravé tohoto dokumentu byla vénovdna maximdlni pozornost spolecnosti Omron Europe BY, jejich pobocek a partnerskjch

spolecnost, nelze zaruit bezchybnost a plnost informaci

ménit bez predchoziho upozornéni.

i kdykoli a jakkoli



