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Overvagningsrelaeer

Kvalitetsrelaeer til ethvert industrielt formal
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- Kompromislas hgj kvalitet
- Fleksibilitet, der passer til dine behov
- Fejlfri forbindelse hver gang

industrial.omron.eu
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Pa verdensplan selger OMRON 25
releeer hvert sekund degnet rundt.

Selvom relzer ofte betragtes som ganske simple
elementer, er deres rolle afgarende for problemfri
drift af et anlaeg, og teknologien bag dem er langt fra
simpel. OMRON har designet og produceret relzer i
mere end 50 dr og er vokset til at blive verdens
starste producent af relaeer under ét meaerke. Vi er
konstant innovative og pd udkig efter

markedstendenser som f.eks. skift af

hybridbilbatterier.

Vi producerer over 800 millioner releeer om aret, der
alle overvages af vores topmoderne anlag i Japan, som
er stort nok til at deekke 30 fodboldbaner. Ca. 9.000
medarbejdere (ud af vores samlede arbejdsstyrke

pa 36.000) er aktive inden for omradet for relezer

pa fem dedikerede produktionscentre, herunder
Kumamoto, som er vores primare produktionsfabrik
og hovedkvarter. Den enestaende ydeevne for vores
relaer er resultatet af omhyggelige designovervejelser
og en total forpligtelse over for kvalitet.
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releeteknologi med en forskel 7

Kompromislgs hgj kvalitet

OMRON gar ikke pa kompromis med hensyn til design
og valg af rdmaterialer. For OMRON betyder det, at
alle releer skal fungere perfekt i mindst 1,3 gange
antallet af specificerede operationer. Pa grund af det
fremragende design har vores 6 mm G2RV-rela f.eks.
dobbelt sa lang levetid som gennemsnitlige 6 mm-
relaer (6 A, 250 VAC NC/NO)

Fleksibilitet, der passer til dine behov

Takket vaere en benkompatibel serie af bade
elektromekaniske releeer (EMR'er) og solid state-
releer (SSR'er) vil der altid vaere en ferdigfremstillet
OMRON-lgsning, der passer til dine behov. Og hvis det
almindelige MY-S-rela til universelle anvendelser ikke
passer, tilboyder OMRON o0gsa en hermetisk forseglet
version med PCB-terminal og lasning, samt en identisk
model med todelte kontakter, der er velegnede til skift
af lavniveausignaler.

Fejlfri forbindelse hver gang

Introduktionen af mindre hgjeffektsrelaeer til brug

som PLC-graenseflader har revolutioneret den
industrielle automatisering. Der er introduceret
ledningssystemer, som eliminerer bekymringer som
f.eks. tilgengeligheden af personale og ledningsfejl.
Med en G2RV industriel tilslutningslgsning kan du
slutte relaeerne til en hvilken som helst PLC ved at fglge
tre hurtige og enkle trin.



Intet miljo er for kraavende...
.. pdlidelighed er aldrig et problem

OMRON fremstiller et bredt udvalg af effekt- og (lav-)
signalrelaer til forskellige anvendelser. Selvom denne
vejledning fokuserer pa de vigtigste panelprodukter,
der kan monteres pa DIN-skinne, har alle releer

i vores portefglje én ting til felles: enestdende
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G2RVSR 6A
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G2RVSR-AP 50mA
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1 pol

G6D-FAPU
5A x 4relays

kvalitet, der giver den hgjeste palidelighed. Og med
vores globale forsyningskade er denne kvalitet og
palidelighed den samme, uanset hvor du kgber eller

installerer OMRON-relzer.

Portefolje for elektromekaniske relaer
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Applikationsspecifik kobling




Vindmgller udsettes for naturens fulde kreefter,
sd specifikationerne inden for denne industri
er meget hgje, og garantitiderne er lange.
Vedligeholdelsesomkostningerne er ogsd hgje, da
4 offshore vindmplleparker har brug for helikoptere for
at udfare selv rutinemassig vedligeholdelse. OMRON-
releeer er naturligvis forstevalg i denne branche.
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Et udvalg, du kan stole pa Forskellen ligger i detaljerne

OMRON tilbyder elektromekaniske relaeer til Forskellen pa et OMRON-rela er dets design
universelle anvendelsesformal og solid state-releer for og de serlige forholdsregler, der tages under
holdbarhed, og hvor der forekommer hgje frekvenser. produktionsprocessen. F.eks. ved at bruge afrundede
De er ekstremt robuste og kan modsta de mest barske former, undga grater og brug af renrumsfaciliteter
miljger. Tag f.eks. vores fuldt hermetisk forseglede under samling. Men forskellene stopper ikke der.

MY4H-relae, som er velegnet til brug pa farlige steder.

Hermetisk forseglet relae MY4H




Hojtydende EMR'er til
alle former for belastninger

De elektromekaniske relaer fra OMRON er et
fremragende valg til en bred vifte af anvendelser. De
har sarlige designkarakteristika for at opna forbedret
ydelse og levetid, som f.eks. kontakterne pa G2RS,
som er fremstillet af sglv-tin-indiumlegering pa

grund af den velafbalancerede ydelse for forskellige
belastningskarakteristika, herunder DC-belastning og
kobling af indkoblingsstrgm. Dets ydeevne er langt
bedre sammenlignet med alternative modeller, der fas
med sglv-nikkellegering, da dette har en darlig ydeevne
tilandre belastninger end almindelig AC-belastning
(iser kobling af indkoblingsstram). Kontakterne i
MY-S-serien (4-polede versioner) er guldbelagte for at
sikre fremragende kontaktpalidelighed.

Guldbelagte kontakter for optimal beskyttelse.
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G2RV Slim (6 mm) plug-in-relae G3RV Slim (6 mm) Plug-in SSR -
samme dimensioner som G2RV

Det eneste sande industrielle 6 mm-rela pa

markedet. Giver betydelige plads- og tidsbesparelser Et staerkt, pladsbesparende relae, der giver
uden at ga pad kompromis med pélideligheden. hurtig og nem tilslutning til en PLC.
e SPDT-type 6A Effektkobling med DC-udgange styres af en
* Holder dobbelt sa lang tid som gennemsnitlige MOSFET i udgangen.
6 mm-relaer (6A 250 VAC NC/NO) e Udgangsstrgmstyrke pa 2 og3 A
e Stor kontaktflade og stikben, der ikke bgjer, er ¢ Indbygget LED-indikator
garant for sikre og palidelige forbindelser e Bare klik for at tilslutte PLC
¢ LED-indikator og transparent kabinet ggr det nemt e Push-in-klemmer og tilbehgr til nem
at observere driften og tilstanden ledningsfgring
e Mekanisk indikator viser den aktuelle driftsstatus  Push-In Plus-teknologi for nem fortrddning

for kontakterne
® Push-In Plus-teknologi for nem fortradning
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Idustrielle (solid state) releer anvendes i brancher som
fode- og drikkevareindustrien, f.eks. til at skifte de
forskellige aktuatorer til en aftapningsledning.

G2RS plug-in-relee med udvidede
funktioner

Slanke interfacereleeer med forbedret

funktionalitet og fleksibilitet til brugervenlig

installation, idriftsaettelse og drift.

® SPDT-type 10A, DPDT-type 5A

e AgSnin-kontaktmateriale giver en ekstremt
velafbalanceret ydelse til forskellige
belastningskarakteristika

e Industrielle stikben sikrer hgjere
ledningsevne og mindre temperaturstigning

G3R-1/-0 Compact SSR - G2RS compatible

Til I/O-grenseflader, der kraver stor

dielektrisk styrke. Kompatibel med

elektromekaniske G2RS-relaer. Der er ogsa

mulighed for high-speed-modeller med

optimale indgangsklassificeringer til en bred

vifte af sensorer.

e Udgangsstrgmstyrke pd 1,5 0g 2 A

e Udgangsspandinger pa 5-200 VDC/
100-240 VAC

e DIN-skinnemontering via stik

e Betjeningsindikator til bekraeftelse af input




* Saerlige modeller er ikke omfattet

SSR'er til hgje

skiftekapaciteter og frekvenser

OMRONSs SSR'er er veletablerede pa markedet og har ry

for deres fremragende holdbarhed.
Et naturligt valg til temperatur- og processtyring.

SSR'er indeholder absolut ingen bevagelige dele og er
derfor usaedvanligt palidelige, hurtig skiftefrekvens og

vedligeholdelsesfri.

Alle OMRONSs releer (bade elektromekaniske og SSR)
har steerke, brede kontaktben, der ikke bgjer og giver
et 125 % stgrre kontaktomrade for G3RV. Det betyder
hgjere ledningsevne, lavere klemmemodstand og
lavere driftstemperatur.

MY-serien

MY-serien har standardfunktioner pa alle modeller*

som f.eks.: transparent afdaeekning, mekanisk

indikator til nem kontrol af kontaktstatus og

LED'en ikke blot til angivelse af korrekt funktion

af releet, men ogsa til gjeblikkelig identifikation

af spolespandingstypen: rgd LED for AC-spole og

gron LED for DC-spole. Der er produceret over 500

millioner siden produktionsstart.

e Fra 6 Atil 10 A kontakttype

¢ Guldbelagte kontakter (MY4(S))

o Testknap (lasbar)

e Hermetisk forseglede og lukkede typer samt
lase- og PCB-typer

e 2.6 mm brede stikben med hgjere ledningsevne
og mindre temperaturstigning

Store plug-in-ben.

G3FD plug-in SSR - MY-S-kompatibel

Dette SSR er fuldt kompatibelt i form og
stgrrelse med MY-serien af elektromekaniske
effektrelaeer.

e Udgangsstrgmstyrke pa 2 0g3 A

e Udgangsspandinger pa 4-110 VDC/100-240
VAC

e DIN-skinnemontering via stik

e Indikator til bekraeftelse af input



SSR'er er velegnede til anvendelser, hvor der kraeves
hurtige og gentagne belastningsskift. Et eksempel
herpd er sesmpistoler i treeforarbejdningsindustrien.

MK-S alsidigt plug-in-relae

Palidelige universalreleeer med samme
grundlaeggende funktion/drift som MY-S- og
G2RS-serierne.

e 8-ben DPDT- og 11-ben 3PDT-typer

e Skifter strgm op til 10-A

o Testknap (lasbar)

e Temperaturomrade -40°C op til 60°C

G3B plug-in SSR - MK-S-kompatibel

Dette SSR er kompatibelt i form og stgrrelse

med det elektromekaniske MK-S-rela,

og der er ogsa en DC-udgangsmodel til

hgjspendingsanvendelser.

¢ Udgangsstrgmstyrke pa 3 0g 5 A

e Udgangsspandinger pa 5-110 VDC/
100-240 VAC

e DIN-skinnemontering via stik

e Indikator til bekreaeftelse af input
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Tilbehr til ethvert formal
OMRON tilbyder naturligvis et komplet sortiment af tilbehgr til at tilpasse dine relaeer til din specifikke situation.

Sokler

OMRON tilbyder et bredt udvalg af fatninger, der varierer fra skrue- til
skruelgse lgsninger.

| dag tilbyder OMRONSs Push-In Plus-teknologi til skruelgse fatninger
den bedste lgsning til anvendelse med kraftige vibrationer og en hurtig
og nem ledningsfgring.

Clips

Der fas nedholderclips for ekstra sikkerhed i miljger med hgje omgivende
vibrationer og for at sikre, at relaeerne ikke gar lgs under transport.

Markater

Identifikationsmaerkater kan leveres til anvendelse pa individuelle releer/
fatninger. Harmoniseret markat MG-CPM o4. Standardmarkaten for alle
Value Design-produkter, men ikke kun: PYF_-PU, P2RF_-PU, PTF_-PU,
G2RV-SR og P2RFZ.

Lasker

Laske for nem tilslutning kan leveres i forskellige farver og antal poler.

PYDN-typen er lasken, der er dedikeret til Push-in plus-klemmerne,
og den fas til alle Value Design-fatninger.
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Industriel tilslutning pa den nemme made

OMRON tilbyder en industriel tilslutningslgsning, som
ggr installering og udskiftning af releeer nemt. Den er
baseret pa OMRONS slanke (6 mm) industrirelaeserie,
og det kraver blot tre enkle trin at tilslutte vores stik
sikkert og palideligt til alle PLC'er.

Pladsbesparende

Tilslutter blokke pa 8 relaeer til din PLC
Ingen fejlforbindelser

Kobling af kraftige stramme

¢ Holder dobbelt sé lang tid som gennemsnitlige
6 mm-relaer (6A 250 VAC NC/NO)

¢ Fremragende releforbindelse takket vaere store
plug-in-ben

e Nem vedligeholdelse



Switchmode
Stromforsyninger
S8VK-S

Male- og
overvagningsrelseer H3DT-S

K8DT

Stik til releeer Almindelige stik

med tvangsstyrede (til MY/H3Y(N)-B)

kontakter (til G7SA) PYF-PU(-L)
P7SA-PU
Trykknapomskiftere,
Push-In Plus-

klemreekke-serien

Solid state-timere

Nedstroms-
forsyning (UPS)
S8BA

Solid state-timere
H3RN-B

d 4

Slanke 1/O-relaeer

Solid state-timere
H3Y(N)-B

Almindelige stik Slanke I/O-relaeer 1/O-releeklemmer

(til G2R-S/H3RN-B/K7L-B) G2RV-SR G3RV-SR G70V
P2RF-PU
oy
Solid state-relaeer DINitracks
’ klemreekker
til varmeanlaeg
G3p) XWST

Effektskeerme
KM-N2/KM-N3

Vaeskeleekage-
sensorforsteerkere
K7L-B

Digitale temperatur-
regulatorer
E5CC-B/ESEC-B

i
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A22N-P/A30N-P/M22N-P

Panel Assist Web
www.ia.omron.com/solution/panel/

Innovation inden for tavlebygning
Art.nr.Y218

Selvom vi gor alt for at vaere perfekte, stiller Omron Europe BV og tilhorende datterselskaber ingen garantier for eller fremsztter
ikke inger om eller i af de inger, der er beskrevet | dette dokument. Vi forbeholder

industiaelay.br k03 os retten til til hver en tid at foretage @ndringer uden forudgdende varsel.



