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Mit der N-Serie  
 Prozesse regeln

Die auf dem heutigen Markt als beste 

Temperaturregler für den Einsatz in 

allgemeinen Anwendungen anerkannten 

Geräte der E5_N-Serie werden jetzt durch die 

E5_N-H-Serie erweitert. Damit werden 

bewährte Funktionen in die Prozessregelung 

übernommen. Dank der bekannten 

Menüstrukturen sind Installation wie 

Bedienung praktisch selbst erklärend. 

Gleichzeitig wurden Genauigkeit, 

Geschwindigkeit und 

Prozessregelungsfunktionen verbessert. Kurz 

gesagt: Die Prozessspezifikationen der neuen 

E5_N-H-Serie bieten Ihnen die Flexibilität, die 

Sie sich schon immer gewünscht haben.

Prozessregelungsfunktionen 
Die neue E5_N-H-Serie basiert auf unseren langjährigen 

Erfahrungen mit Hochleistungsreglern wie denen der E5_K-

Serie. Im Ergebnis bietet sie Ihnen die bewährten 

Funktionen der E5_N-Serie und vieles mehr.  

Höhere Geschwindigkeit und Präzision 

Bessere Prozessregelungsmöglichkeiten 

• Eingangserfassung 60 ms 

• Eingangsgenauigkeit 0,1 % PV 

• Ausgangsauflösung > 10.000 

Flexiblerer Einsatz 

Ein Gerät  für alle Anwendungen 

• Universaleingang (Pt, t/c, mA, V) 

• Austauschbare Ausgangsmodule (Relais, stetig 

(Spannung und Strom), Impuls und 

Halbleiterrelais)

Mehr Flexibilität 

Zur Verwendung bei Prozessanwendungen 

• Optional externer Sollwerteingang und 

Übertragungsausgang 

• Port für IR-Programmierung an der Gerätefront 

• Bis zu 4 digitale Ereigniseingänge 

• Echtes 3-zeiliges, 5-stelliges Display 

• Bänke zur Speicherung von Betriebsparametern 

wie PID-Parameter, Alarmgrenzen und 

Sollwerten

 



Host (PLC, HMi, iPC, PC)
4-20 mA 

RS232 485/422 

Kommunikationsgeräte zur Prozessregelung 

Übertragungsausgang Externer Sollwerteingang 

Master-Regler 

Slave-Regler

Prozessregelungsanwendungen 

Zeitabhängige Prozessanwendungen 

Bänke zur Erstellung von Rezepturen. Neben PID- und 

Alarmeinstellungsdaten können die Bänke auch Haltezeiten 

zur Erstellung von SV-Programmen speichern. 

Anwendungen mit Logikstrategie 

Ähnlich wie der Kontaktplan einer SPS haben die Geräte der  

E5_N-H-Serie 8 Logikregister für Logikschaltvorgänge, optional 

mit Schaltverzögerungsfunktionen. Sehr nützlich ist der Einsatz 

bei Pumpen, bei denen eine minimale Einschaltzeit gefordert ist. 

Ventilanwendungen 

Ein präzise Ventilsteuerung ist mit und ohne 

Potentiometerrückmeldung möglich. Zum Anschluss von 

Differenzdruck-Durchflussmessern ist Radizieren am  

Eingang möglich.

Behälterfüllstandsregelung Ventilregelung
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E5_N-H_DE01

Steuerungssysteme
• Speicherprogrammierbare Steuerungen  • Programmierbare Bedienterminals  • Dezentrale E/A

Antriebstechnik und Motion-Controller
• Motion-Controller  • Servosysteme  • Frequenzumrichter

Steuerungskomponenten
• Temperaturregler  • Spannungsversorgungen  • Zeitrelais  • Zähler

Kleinsteuergeräte
• Digitale Anzeigen für Schalttafelmontage  • Elektromechanische Relais   
• Überwachungsvorrichtungen  • Halbleiterrelais  • Positionsschalter   
• Drucktaster  • Niederspannungsschaltgeräte

Sensorik & Sicherheit
• Fotoelektrische Sensoren  • Induktive Sensoren  • Kapazitäts- & Drucksensoren   
• Kabelsteckverbinder  • Abstands- & Breitenmesssensoren   
• Bildverarbeitung/Intelligente Sensoren  • Sicherheitsnetzwerke 
• Sicherheitssensoren  • Sicherheitsmodule/Relaismodule   
• Sicherheitstürschalter/Verriegelungsschalter mit Zuhaltung

Autorisierter Vertriebspartner: 

Auch wenn wir stets um Perfektion bemüht sind, übernehmen Omron Europe BV und ihre angegliederten Tochtergesellschaften  
keinerlei Verantwortung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Wir behalten  
uns das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung beliebige Änderungen vorzunehmen. 
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Omron Electronics Gmbh 
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