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SERIE E5_N-H

Reconocido concepto con caracteristicas de Control de P%o afnadidas

S

» Rapido y preciso

» Versatil
» Muy flexible

realizing



OMRON

Elevamos la serie N
al nivel de control de proceso

Reconocido como uno de los mejores Caracteristicas del control de procesos

controladores de temperatura para aplicaciones La nueva serie E5_N-H se basa en nuestra amplia
experiencia en controladores avanzados como la serie E5_K.
genera[es del mercado, a la serie E5_N se ha Como resultado, ofrece las reconocidas caracteristicas de la

. . . serie E5_N, entre muchas mas.
unido la nueva serie E5_N-H. Gracias a ello se
introducen caracteristicas universalmente

aceptadas al nivel de control de proceso. Utiliza Mayor velocidad y precision

Mejor control de proceso
la misma estructura de mends, lo que garantiza « Muestreo de entrada: 60 ms

 Precision de entrada: 0,1% PV

una instalacion y funcionamiento sencillos. . ,
¢ Resolucidn de salida: » 10.000

Ademds se ha mejorado la precision, velocidad
y funciones de control de procesos. En resumen, Mayor versatilidad

las especificaciones de proceso de la nueva Una misma unidad para todas las aplicaciones
» Entrada universal (Pt, t/c, mA, V)
* M6dulos de salida reemplazables (relé, tension,

necesaria para dotar a su aplicacién de un corriente, pulso y SSR)

serie E5_N-H le proporcionan la flexibilidad

cardcter diferenciador.
Mayor flexibilidad

Para aplicaciones de procesos

* Opcion de SP remoto y salida transfer

¢ Puerto de programacion por infrarrojos en la
parte frontal (solo en E5AN-H y E5EN-H).

* Hasta 4 entradas digitales de evento

¢ Display de 3 lineas y 5 digitos

¢ Bancos, que pueden almacenar parametros
de funcionamiento como PID, umbrales
de alarmay puntos de consigna
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Aplicaciones de control de proceso

Aplicaciones de procesos con programas por tiempo

Los bancos se utilizan para crear recetas. Ademas de los
ajustes de PID y alarmas, los bancos pueden almacenar
programas de consignasy tiempos de espera.

Valor consigna

Banco 0 Banco 1 Banco 2
Horno
Hora __
Aplicaciones con operaciones ldgicas Aplicaciones con vdlvulas
Como lo haria un PLC, el controlador E5_N-H cuenta con Es posible realizar un control preciso de las valvulas con o
8 registros légicos para realizar operaciones légicas, sin potenciémetro de realimentacidn. Es posible realizar la
opcionalmente con retardos. Esta caracteristica es muy Gtil funcién de raiz cuadrada en la entrada a fin de conectar

con bombas que requieren un tiempo minimo a ON.

Control del nivel del tanque

sensores de presion diferencial.
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Control de vélvulas

Comunicaciones para control de proceso
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Salida transfer SP remoto
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Controladores esclavos
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Sistemas de control

e Autématas programables e Interfaces hombre-maquina e Entradas/salidas remotas

Control de velocidad y posicién

® Controladores de movimiento ® Servosistemas e Convertidores de frecuencia

Componentes de control

e Controladores de temperatura ® Fuentes de alimentacién e Temporizadores ¢ Contadores
® Relés programables ® Procesadores de sefial ® Relés electromecéanicos ® Monitorizacién
® Relés de estado sdlido e Interruptores de proximidad e Pulsadores e Contactores

Deteccién & Seguridad

® Sensores fotoeléctricos ® Sensores inductivos ® Sensores de presion y capacitativos
e Conectores de cable ® Sensores para medicién de anchura y desplazamiento

e Sistemas de vision e Redes de seguridad e Sensores de seguridad

e Unidades y relés de seguridad e Finales de carreray de seguridad

A pesar de que nos esforzamos por lograr la perfeccion, Omron Europe BV y sus compaiiias subsidiarias o asociadas
10 garantizan ni se responsabilizan con respecto a la exactitud o integridad de la informacidn descrita en este documento.
Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio en cualquier momento sin previo aviso.



