OMRON

Lapinakyvan kohteen anturi

£35-DB

- Kaikkien lapingkyvien kohteiden tunnistus luotettavasti
* Tunnistaa jopa 3 millimetrin valit
» Asennus kestda vain muutaman sekunnin

industrial.omron.fi/E3S ’
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E3S — uusi lapindkyvan kohteen tunnistava anturi

Kohteen tunnistuksen uusi aikakausi

Omronin peiliheijastava E35-DB-anturi on ensimmainen pakkauskoneille suunniteltu uuden sukupolven
tehoanturi. Se on kehitetty tiiviissa yhteistydssa Omronin asiakkaiden kanssa, jotka ovat maailman johtavia
elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden valmistajia. Se on suunniteltu kaikenlaisten lapindkyvien kohteiden
tunnistukseen kohteen muodosta, varista ja paksuudesta riippumatta.

Ominaisuudet

lyhentavat asennusaikaa

Kirkas LED-merkkivalo

IP67/69K-standardin
mukainen kestava kotelo

Pistemainen LED
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Monta eri kiinnitystapaa

Luokkansa paras suorituskyky

[rrotettava liitin

361° — taydellinen ratkaisu

E35S-DB noudattaa Omronin 361°%-ajattelua: voit valita juuri tarpeisiisi sopivan ratkaisun —
: P R Op'US ei enempaa eikd vahempaa. E3S-DB kuuluu PRO-Plus-sarjaan, joka tarjoaa mukautettuja
’ ratkaisuja teollisuussovelluksille. Saat lisdtietoja osoitteesta
www.industrial.omron.fi/fi/products/technologies/361-approach.

Smart Teach -ominaisuudet

OMmRON | :

Kestavaa suorituskykya

£3S-DB tunnistaa kaikentyyppiset ldpindkyvat kohteet, kuten lasipullot, PET-pullot, ldpindkyvat alustat ja

pakkauskalvot. Anturi toimii vakaasti kaikissa olosuhteissa. Seisonta-ajat pysyvat vahdising, koska anturivikoja

ei juuri ilmene,

S s
o

Tunnistusetaisyys
jopa4,5m

(tavallisin etdisyys)

Tunnistaa jopa
3 millimetrin valit

Hajavalon
poisto
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E3S — uusi lapindkyvan kohteen tunnistava anturi

Smart Teach

E3S-DB-sarja sisaltdaa mallit monikierrospotentiometrilld ja mallit Smart Teach -toiminnolla. Smart Teach on
edistyksellinen opetusmenetelma, jossa kynnysarvo asetetaan saumattomasti yhden kierroksen trimmerid ja
yhden painalluksen opetusta kdyttamalla. Opetuspainike sadtda automaattisesti valontuottoa ja herkkyytta
tunnistusetadisyyden ja valitun kynnysarvon perusteella. Nain anturin asetustiedot ovat helposti saatavilla ja

asetusten toistaminen on helppoa ja nopeaa.

Teksti

Laitteen asetusarvo

Smart Teach -menetelman edut:
-+ Optimoidun kynnysarvon valinta etukateen
varmistaa kdyttovakauden
- Parhaan mahdollisen valontuoton ja herkkyyden
saato kolmessa sekunnissa

- Selkedt kynnysarvotiedot

- Asetusten nopea kopiointi

- Asetusaika vahenee 60 sekunnista 3 sekuntiin
anturia kohti

OmRrON |

Valvontatyokalu

Kaikkia anturiparametreja voidaan valvoa myos etana PC-kayttoliittyman avulla. SmartTeach-toiminnon ansiosta
voidaan analysoida myds kohteen valotehon vahimmadisvaimennus.

Kynnysarvon optimointi

Jotta anturin kayttoika pysyy mahdollisimman pitkana, lapindkyvassa kohteen tunnistuksessa kynnysarvon on
oltava tasmadlleen kohteen puuttumisen ja paikallaolon valonvoimakkuustasojen valissa. Valvontatyokalun avulla
parhaan mahdollisen asennon (eli Iahimpadna keskikohtaa olevan asennon) madrittdminen on nopeaa ja se

voidaan my®os ilmaista selkedsti (katso alla oleva kuva).
Kynnysarvon oletusasetuksesta Smart Teach -toiminnon avulla parhaisiin asetuksiin

Valon voimakkuus
A

Valon voimakkuus
A

s N R A
Kynnysarvon Pieni marginaali

oletusarvo

Optimoitu marginaali

Optimoitu
kynnysarvo

Ko tuu Koh llaan

\

\/
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E3S — uusi lapindkyvan kohteen tunnistava anturi

Tekniikat

Ainutlaatuinen optinen jarjestelma

E3S-DB-anturin ainutlaatuisessa optisessa jarjestelmdassa on kollimoitu sdde. Sateen erityinen aukko poistaa vahai-
senkin hajavalon, silld se voi aiheuttaa ns. prismailmion. Nain kdy esimerkiksi hajavalon heijastuessa taytetysta pul-
losta. Heijastukset eivat haittaa E3S-DB-anturin toimintaa, ja se tunnistaa kaikki lapindkyvat kohteet luotettavasti.
Edistyksellisen pistemdisen LED-tekniikan ansiosta E35-DB-anturin tarkkuus on huippuluokkaa. Lisdksi sen matalan
kantaman hystereesi on véhdinen ja tunnistusetaisyys jopa 4,5 metria.

Smart Click

Omronin Smart Click -kaapeliliittimelld liitat I/O-kaapeleita nopeasti ja luotettavasti. Smart Click -kaapeliliitin
on yhteensopiva perinteisen M12-ruuviliittimen kanssa. Smart Click -kiinnityksen ansiosta IP67/IP69K-liitanta
on hetkessa valmis, silla liitinta kierretdan vain vahan (1/8 kierrosta). Nadin yli- tai alikiristdmisen vaaraa ei ole.

Bajonettimekanismi pysyy lukittuna kaikissa olosuhteissa.

OmRrON |

P-Opaquing-menetelma

E3S-DB-anturissa on erityiset polarisoivat suodattimet. Yhdessa P-Opaquing-menetelmallda himmennettyjen
heijastimien (esim. E39-RP1) kanssa PET-pullot voivat aiheuttaa erittdin suuren valotasojen vaimennuksen
sdteeseen osuessaan. Talldin anturi tunnistaa pullot samalla tavoin kuin ldpindkyvan (himmean) kohteen.
Tunnistus on siis erittdin luotettavaa myds polyisissa ja kosteissa olosuhteissa.

Perinteinen heijastin UUSI E3S-DB E39-RP1
Erityinen polarisoiva suodatin

Perinteinen anturi

Polarisoiva aines hajautuu
kaksoisheijastuksen ansiosta

Vaimennus tapahtuu ainoastaan PET-pullon muodon,
refraktion ja lapaisykyvyn perusteella

*Huomautus: ylld olevaa kuvaa on yksinkertaistettu P-Opaquing-menetelman havainnollistamiseksi. Siind ei havainnollisteta E3S-DB-optiikkaa.

Automaattinen kompensointi (AC)

Automaattisen kontaminaation kompensoinnin avulla lisatdan valotasoa polyisissa olosuhteissa. Sita kaytetaan
my6s kayttdympdriston ldmpdtilamuutosten kompensointiin. Tama vahentda myos anturin uudelleenopetuksen
tarvetta. AC? aktivoidaan painamalla opetuspainiketta vahintdan 10 sekunnin ajan.
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E3S — uusi lapindkyvan kohteen tunnistava anturi

Lapinakyvien kohteiden tunnistuksen
tuotevalikoima — elintarvike-
ja virvoitusjuomateollisuus

E3S-DB-anturi on Omronin uusin lisdys yrityksen laajaan lapindkyvien kohteiden tunnistuslaitteiden

tuotevalikoimaan. Omronin ratkaisut on suunniteltu erityisesti elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin.

E35-DB E3Z-B

Anturi sopii kaikkien Kompakti lapindkyvien

ldpindkyvien kohteiden kohteiden tunnistusanturi

tunnistukseen

sopii erinomaisesti

toissijaiseen pakkaamiseen

E37M-B Anturissa kaytetddn koaksiaalista optiikkaa tai P-Opaquing-menetelmas,
kun kayttokohteena ovat usein pestavat koneet (esim. PET-puhaltimet).

E3FA-B/ M18-kokoisessa anturissa kdytetdan koaksiaalista optiikkaa.
E3FB-B Anturi tunnistaa kohteen anturin asennosta riippumatta.

Edistyksellisissa kuituantureissa on etavahvistimet, joten niita

voi kayttdd my6s ahtaissa tiloissa ja vaativissa olosuhteissa.

E3NC Erittdin tarkkaan kohteentunnistukseen suunniteltu

laseranturi, jossa on erillinen vahvistin.

E3S-DB Valokennot

Tilaustiedot

Anturit

Tunnistustapa Herkkyyden saato Liitdntatapa Tunnistusetdisyys, tyyp.

NPN-ldhto PNP-ldhto
Peiliheijastava, SmartTeach Kiinted kaapeli (2 m) E3S-DBN112M E3S-DBP112M
jossa on MSR-toiminto s g}

Liitin

4,5 m E39-R8:n kanssa

(M12, 4 nastaa)

Johdin E3S-DBN31 E3S-DBP31
(M12, 4 nastaa)
Kiinted kaapeli (2 m) E3S-DBN12 2M E3S-DBP12 2M
Kapea séde

Kaapelilitin || E35-DBN22 E35-DBP22
(M12, 4 nastaa) 0,7 m E39-R21:n kanssa
Johdin E3S-DBN32 E3S-DBP32
(M12, 4 nastaa)

Saadin Kiinted kaapeli (2 m) E3S-DBN11T 2M E3S-DBP11T 2M

Kaapelilitin [ EER E35-DBP21T

(M12, 4 nastaa) 4,5 m E39-R8:n kanssa

Johdin E3S-DBN31T E35-DBP31T

(M12, 4 nastaa)

Kiinted kaapeli (2 m) E3S-DBN12T 2M E35-DBP12T 2M
Kapea séde

Kaapelilitin || E35-DBN22T E35-DBP22T

(M12, 4 nastaa) 0,7 m E39-R21:n kanssa

Johdin E35-DBN32T E35-DBP32T

(M12, 4 nastaa)

Heijastimet

E3S-DB__1(T) 0-4,5m 100 x 100 Anturin mukana ei toimiteta heijastinta. E39-R8
0-35m 60 x 40 Anturin mukana ei toimiteta heijastinta. E39-R1S
E3S-DB__2(T) 0-700 mm 35x%30 Anturin mukana ei toimiteta heijastinta. E39-R21
D Kapean raon havaitseminen
Asennuskiinnikkeet
Rakenne Materiaali Huomioitavaa Malli
SUS304 Anturin mukana ei toimiteta asennuskiinnikettd. E39-L192
—— SUS304 Anturin mukana ei toimiteta asennuskiinniketta. E39-L193
QR oQ
|\ S—
Anturin I/0-liittimet
Koko Tekniset tiedot Rakenne Kaapeli Malli
M12 (4 nastaa) Vakio-PVC Suora V 2m 4-johtiminen XS2F-M12PVC4S2M-EU
5m XS2F-M12PVC4S5M-EU
Kulmamalli P 2m XS2F-M12PVC4A2M-EU
5m XS2F-M12PVC4A5M-EU
Smartclick-polyuretaania Suora V 2m XS5F-D421-D80-P
5m XS5F-D421-G80-P
@martclick
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E3S-DB Valokennot E3S-DB Valokennot

Tekniset tiedot E3S-DB___(T)

MERKKIVALO (ORANSSI STABIILISUUDEN MERKKIVALO (VIHREA

Peiliheijastava malli, jossa on MSR-toiminto
NPN-lahto E3S-DBN_1 E3S-DBN_1T E3S-DBN_2 E3S-DBN_2T HERKKYYDEN SAATO HUOMAUTUS

PNP-Iéht6 E3S-DBP_1 E3S-DBP_1T E3S-DBP_2 E3S-DBP_2T i 1.KATSO NASTAKOKOONPANO ALTA.
Tunnistusetaisyys, tyyp.*1 0-4,5 m (E39-R8:n kanssa) 0-700 mm (E39-R21:n kanssa) o wﬂ/ @g I —Izﬂ]
2 iMI\S I Apnsi
Tunnistusetdisyys, suositeltu 0-3,5 m (E39-R8:n kanssa) 0-500 mm (E39-R21:n kanssa) |
Valonldhde (aallonpituus) Punainen LED (624 nm) PIN KivTTo
Kayttojannite 10-30 VDC ja aaltoisuus (p-p) enintadn 10 % 555 1 +V
Virrankulutus Enint. 720 mW (24 VDC, 30 mA) o : oo
Ohjauslahto Kuorman kéytt6jannite: enintadn 30 VDC, kuormavirta: enint. 100 mA 209 4 ouTI(LON)
(jadnndsjannite: enint. 2 V) 32 194
NPN-/PNP-transistorilahto (maardytyy mallin mukaan) L b 129
Toimintamuodot OUT1: L-ON/OUT2: D-ON (sulkeutuva ja avautuva toiminta) —— 2 T A
Suojauspiirit Virransydton napaisuussuojaus, Idhtéjen oikosulkusuojaus, . B (&d
Idht6jen napaisuussuojaus, suojaus vaaralta kytkennalta s &, o
Keskindishdirinnan esto K LY OPTINEN AKSELI L ~
o h Y N
Vasteaika 0,5ms \ﬁ,\““ ‘\ € e E
> “ a
Herkkyyden saato SmartTeach |11—kierrok5inen saadin ISmartTeach 11-kierroksinen saadin o y \"’4 3 , =
Ympériston valaistus Hehkulamppu: enint. 3 000 luksia/auringonvalo: enintdan 10 000 luksia IATERIAALLPAIMA 3 1 N
Ympriston lampotila Kéytto: -25...60 °C/varastointi: —40...+70 °C (ei jadtymistd eikd kondensoitumista) F== |
Ympadriston kosteusrajat Kaytto: 35-85 % RH, sdilytys: 35-95 % RH (ei kondensoitumista) & N"ﬁ !’"{“‘ \ -
Eristysvastus 20 MQ, vdhimmadisarvo jannitteelld 500 VDC 7 =
29,9401
Eristyslujuus 1000 VAC taajuudella 50/60 Hz 1 minuutin ajan Kuoren ja virrallisten osien valilla <—®—>J \ nLlerz‘N RUUVIEN ASENNUSREIAT
Tarindnkesto Rikkoontumistesti: 10-55 Hz, 1,5 mm:n kaksoisamplitudi 2 tunnin ajan kullakin X-, Y- ja Z-suuntiin
Iskunkestavyys Rikkoontumistesti: 500 m/s? 3 kertaa kullakin X-, Y- ja Z-suuntiin e .
Suojausluokka IEC: 1P67, DIN 40050-9: IP69K HEIjaStIn
J - ! . E39-R8 E39-R21
Liitantdtapa kiinted kaapeli (vakiopituus: 2 m) tai M12 4-nastainen liitin tai johdin (0,3 m/M12 4-nastainen)
limaisimet Merkkivalo (oranssi), stabiiliuden merkkivalo (vihred) — 2 100 2s ;g 2032 s
Paino (pakattuna) Noin 40 g 92 ’ ‘ 3 1
Materiaalit Kotelo PBT/ABS 5 éiiﬁ
Linssi PMMA (polymetyylimetakrylaatti) reril R 5 i f
limaiseminen PMMA (polymetyylimetakrylaatti) 202 : 35|25 2
Painikkeet Elastomeeri 5 22,8 =X
Kaapeli PVC 23 RS : : % |
Tarvikkeet Kayttoohjeet §: 2 §: §: §: ik
:1 Enimmaistunnistusetdisyys tyypilliselle heijastimelle ja anturille E: § zé: E: E: 2 100 3 57
2 Kayttdtunnistusetsisyys, jota suositellaan teollisuusympéristoihin 5 BIRSK E E
% HEOHOHROFIE e
% PR 753
. 0 0 % 5
Mitat 2 DEREREREE G
% SRR 03
Anturi _5H M3t Y RLERLIRLIA K| 1
E3S-DB__ _
MERKKIVALO (ORANSSI) STABIILISUUDEN MERKKIVALO (VIHREA) HUOMAUTUS Asennuskiinnike
1. KATSO NASTAKOKOONPANO ALTA. E39-1192 E39-L193
HERKKYYDEN SAATO
42,9 5 7 Y @ 7
VIRITYSPAINIKE 9 65 § ¢, 65
T PIN pr— & 22 ¥ €l o ’ 9 < l -
KAYTTO -
© ‘ﬁ @E ! — 1 +V 4 i~ A e C iy ] ~
A | T 1 2 OUT2(D-ON) {Ragg | = = ;
| 3 ov 3 \ ! R7 o8l g B = A .
4 OUT1(L-ON) 3| 5
g 5 | 1Y | < )ﬂF i 1245 :
55,5 n AN
205 ~ = R2.25 / \
S e > (5
36 =Z Y £ 1
299 V’ 2 XD N
158 o 32 194 I = L \QE%P
< 129 = v
= [P 10,1 ] S . 4'\
N ] 54,5
AT 2 10
_ 2 2 R
Bh OPTINEN AKSELI -
o : E 5 o
WE N | < % o/ g
\‘\V\sc, 4+ ol ’:: —] Ir = T
\@P\ MATERIAALI PMMA g K
Ry E o
=5 Lo T &=
oz i e
2 % bedd
& L e e
(33) LITIN RUUVIEN ASENNUSREIAT e
M12 )
3
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Tarvitsetko lisdtietoja?

OMRON EUROPE B.V.
@ +31(0) 23568 1300
@ industrial.omron.eu

Katso myos

@ omron.me/socialmedia_fi

Alankomaat
Puh: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Belgia
Puh: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Espanja
Puh: +34 913 777 900
industrial.omron.es

Etela-Afrikka
Puh: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Iso-Britannia
Puh: +44 (0) 870 752 0861
industrial.omron.co.uk

Italia

Puh: +39 02 326 81
industrial.omron.it

CD_FI_01_KPP_E3S-DB

Itdvalta
Puh: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Norja
Puh: +47 (0) 22 65 75 00
industrial.omron.no

Portugali
Puh: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Puola
Puh: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Ranska
Puh: +33(0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Ruotsi
Puh: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Saksa
Puh: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Suomi
Puh: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Sveitsi
Puh: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Tanska
Puh: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Tsekki
Puh: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Turkki
Puh: +90 212 467 30 00
industrial.omron.com.tr

OMRON

Unkari
Puh: 4361399 30 50
industrial.omron.hu

Venaja
Puh: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Muita Omronin edustajia
industrial.omron.eu

Omron Europe BV ja tytéiryhtiot pyrkivét aina toimittamaan asiakkaille oikeat tiedot. Emme kuitenkaan vastaa tassd asiakifassa esitettyjen tietojen oikeellsuudesta tai téydellsyydestd ja
pidétdmme oikeuden muuttaa asiakirjaa milloin tahansa iman ennakkoilmoitusta.



