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Kis méretu és koltséghatékony

Ismerje meq az egyiket, és mdris ismeri a tobbit is
A CP1E sorozat termékei az eddigi Omron PLC-kel

Az Omron Lean automatizaldasi koncepcidjdnak megegyez§ architektiraval (bar kisebb, de hatékonyabb
‘s7eké Kivétel 1dés ki utasitaskészlettel) rendelkeznek, ezért a programok
reszekent, a CP1E kiveteles mego dds kis platformokon atnyiléan kompatibilisek, és egyszeriien

méretd gépek automatizdldsdhoz. A Lean konvertalhatdk ,felfelé”.

automatizdlds egy nagyobb gép részét képezd
géphez vagy modulhoz kapcsolddik. A vezérlot
egyszertiség, kis méret és gazdasdgilag

hatékony megolddsok jellemzik.

N-tipus

Programtarolasi kapacitas: 8 K utasitas
DM-teriilet kapacitas: 8 K szd

Kiegészitd
akkumulator

E-tipus

Programtarolasi kapacitas: 2
K utasitas
DM-teriilet kapacitas: 2 K sz6

1d6zit6k/szamlaldk: Nagy sebességli szamlalok:
egyenként 256 10 kHz x 6 bemenet

Kiilsé
USB-port

Kiils6 USB-port

tipusok.
Analég beallit6k:

Analég beallitok: 2 beallito 2 beallito

Id6zit6k/szamlalok: egyenként 256

Nagy sebességii szamlalok:
100 kHz x 2 bemenet, illetve
10 kHz x 4 bemenet

Soros bévitéport: 1 port™

Impulzuskimenetek: 100 kHz x 2 kimenet™

Soros kommunikaciés port: RS-232C
“1:30 vagy 40 1/0 ponttal rendelkez§ tipusok.
2 : Tranzisztoros kimenetekkel rendelkezd



GAZDASAGOS

PONTOSAN megfelel az igényeinek

Felhasznaloi
program

Sz x Mé x Ma

8 K utasitas 86 x85x 90

CP1E-N20DO-00

. Sz x Méx Ma
2 K utasitas - 86 x 85 x 90

CP1E-E20DR-A CP1E-E30DR-A

Sz x Mé x Ma
130 x85x90

zx Mé x Ma
30x85x90

N-tipust CP1E CPU-egységek - Modellek

CP1E-N30DO-O0

Sz x Mé x Ma
150 x 85 x 90

CP1E-N40DO-O0

E-tipusd CP1E CPU-egységek - Alapmodellek

Sz x Mé x Ma
150 x 85 x 90

CP1E-E40DR-A

20 30

P

A CPU-k nagy sebességli, egyszerli csatlakoztatast lehetévé tevd
USB-csatlakozéval, illetve ,,Easy Input Editor” funkci6val
rendelkeznek; az utébbi egy intuitiv |étradiagramos szerkesztd
révén gyorsabb programozast biztosit. A szabvanyos
USB-kabelek nem alkalmasak erre a célra.

Két kiilonboz6 termékcsalad koziil valaszthat: A CP1E-E a
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40 1/0 pontok szama

gazdasagos, de hatékony megoldas, a CP1E-N pedig beépitett
valésidejli 6raval, pozicionalasi funkcikkal és intelligens
RS-232 terminal-csatlakozé porttal, vonalkéd-leolvaséval,
robottal vagy egyéb soros eszkdzzel rendelkezik. A funkciok

bévithetGségérdl szamos kiegészitd tartozék gondoskodik.



erkeszto, intelligens bevitel funkcioval

as begépelésekor az eszkoz ,,felajanl” utasitasokat.

Utmutaté megjelenitése
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Létradi 1 9 utasitast; a rendszer operandusokat.
[ ctradiagramos 1 a korabban megadott M Egyidejlileg az1/0
szerkesztési modban az P . . . .
1 o L cimeknél eggyel magasabb megjegyzéseket is
utasitas begépelésekor . P ~ .
5 szintre allitja be a cimeket. megadhatja.
az eszkoz
Hfelajanl” utasitasokat.
Felhasznaldbarat Iétradiagramos bevitel
Automatikus 6sszekét6vonal-besziiras Automatikus oszlopbesziiras utasitasok beillesztésekor
Az automatikus 6sszekdtévonal-beszirasi funkcidval Arendszer abban az esetben is automatikusan
a rendszer automatikusan, a kurzor pozicidja beilleszti az oszlopot utasitas hozzaadasakor,
alapjan hozzaadja a sziikséges kapcsolatokat. ha a kurzor egy masik utasitason all.
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Ha utasitast ad meg a kurzor helyén, automatikusan Ha utasitast ad meg a kurzor helyén, automatikusan
egy dsszekdtbvonal jelenik meg. egy oszlop jelenik meg az adott utasitashoz.




EGYSZERU

Egyszeriien hasznalhato Intuitiv meniiszerkezet
létradiagramos programozas Intuitiv meniikijelzés

Az intuitiv meniiszerkezet egyszer(ien attekinthet6vé teszi
a teljes rendszert; a problémamentes miikodtetéshez

Masolas cim inkrementalassal

Ha a cimhozzaadas-masolasi funkcidval tobbszor
is létre kivanja hozni ugyanazt a létradiagramos pusztan a menit kell néznie, a kéziknyvet nem.
utasitascsoportot, nem kell mast tennie, mint

Gjrafelhasznalni az utasitasokat a cim eltolasaval.

S R T TR
8 i UL B e o]
e == oama i S P e Qe e CaklT
-yl g ool Db, e il
— 2oy w St e
L = | gy e
2 . 211 1 A % AT FEET S
Eltolas 5 bitre allitva... A muvelet‘elvegzeseh‘ez " | i P
sziikséges funkcio a fp T

csoportositas.

Csak a kereskedelemben kaphato USB-kabelekre van sziikség

A CP1E CPU-egységek USB-t hasznalnak kiils6 csatlakozdéként. A szamitégépek csatlakoztatasa a
kereskedelemben kaphaté USB-kébelekkel torténik. Azéltal, hogy nincs sziikség USB-atalakit6-kabelekre
vagy specialis kabelekre, a csatlakoztatas leegyszer(isodik, és kisebb kiltségvonzattal jar.

Tamogatasi Kereskedelemben
szoftver I| kaphaté USB-kabel

1/0 allapot egyetlen szempillantasra

A csatlakozaokijelz6n 1/0 jelzGfények taldlhatok. A jelzGfényeket ugyanazon a helyen talalhatja, ahol a
csatlakozokat, igy egy szempillantas alatt tdjékozodhat az 1/0 allapotrél. Egyszerlien megallapithatja
az1/0 allapotot, illetve allapotellendrzést végezhet inditaskor vagy miikodés kozben.
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Hatékony és eredményes

A gépvezérlo a Lean automatizalashoz

A CP1E N-tipusi CPU-egységek nagy sebességli szamlalékkal, impulzuskimenetekkel és beépitett

soros porttal rendelkeznek. A funkciok eszkozok széles korének vezérlésére alkalmasak.

[ Terminal r E
J

Beépitett RS-232C

Beépitett USB

Impulzus- |

', kimenetek |

%,

Impulzuskimenet

Két 100 kHz-es impulzuskimenet a nagypontossagu
vezérléshez. Megjegyzés: Tranzisztoros
kimenettel rendelkezé tipusok.

fiy

Impulzuskimenetek

Iy

Szervomotor

Terminal

RS-232C

Gyorsszamlalé bemenetek

Tobbtengelyes szabalyozas egyetlen PLC-vel két 100
kHz-es és négy 10 kHz-es egyfazisa, gyorsszamlaloval.

Terminal

Gyorsszamlalé bemenet

RS-232C

Frekv.valté

E

' Gyorsszamlalé .
| bemenetek |

4, ‘{’_,

Soros bévitéport
RS-485

A
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Modbus RTU
Master

Modbus-RTU Easy Master

Gyors frekvenciavalto-szabélyozas RS-485 segitségével.

Frekv.valto
Gyorsszamlalo

bemenet
b1
<

Inkrementalis jeladd P e
! Altalanos céla motor

Soros PLC-kapcsolatok

Max. 10 szavas adatkapcsolat |étrehozasa akar kilenc CP1E-N
CPU-egység kozott.

Lekérdezett Lekérdezett
Lekérdez6 0. sz. 7. sz.
egység csomépont csomépont

CJIM PLC-k is
csatlakoztathatok




HATEKONY

Kiegészito egységek a még nagyobb rugalmassag érdekében

s

Harom bévitGegység koziil valaszthat. Az N-tipusi CPU-egységhez bévitdkartyaval tovabbi soros kommunikaciés portot adhat hozza.

N-tipusti CPU-egység 30 vagy 40 /0 ponttal Bovitdegységek és 1/0 bvitdegységek

S 110 bitsegységek Analdg 1/0 egységek Hérzékels egységek Terepi busz
opcionalis modul
CPIW-CIFO
g;-mﬁfrknl 485 opclonslis modul 40 1/0-val rendelkezd egységek 16 kir'nenettel rendelkezg Analég 1/0 egység Hﬁérfékelﬁ Hﬁérfékelﬁ CompoBus/S
(Maximalis atiteli tivolsig:50 m) CPIW-40EDR / CPIW-40EDT / egységek CPIW-MADI! egységek egységek 1 CPINSRTZI
CPIW-40EDT1 CPIW-16ER / CPIW-16ET / (Hdelemek) (platina ellendllasi
CPIW-16ET1 Analdg bemeneti egység CPIW-TS001 héérzékelGk) Profibus-DP
20 1/0-val rendelkezd egységek CPIW-ADO41 CPIW-TS002 CPIWTSION CPMIA-PRT2I
CPIW-20EDR1 / CPIW-20€0T / 8 kimenettel rendelkezd' CPIW-TSI02
RS-4224/485 opclonilis modlul ikt E?Yv??&k/ CPIW-ET/ @%’v&"&m S g;r:ﬁe:;fzw
(SR 32 imenettel endelesd CPIWBETI
t"M)ax‘mé"S TR T CPWSIER /PN [CPIN2ET) 8 bemenettel rendelkezs
egységek
CPIW-8ED
L A CPMIA bévitGegységek a CPIW esetében érvényes 6
E tipusii CP1E CPU-egységek (alapmodellek)
Termék neve Erték Tipus
Tapellatas Bemenetek Kimenetek Kimenet tipusa Programtarolasi | Adatmemoria
memoéria mérete
E-tipusu, 20 1/0 ponttal 100-240 V AC 12 8 Relé 2 ezer utasitds | 2 ezer sz6 CP1E-E20DR-A
E-tipus, 30 1/0 ponttal 18 12 Relé CPIE-E30DR-A
E-tipusti 40 1/0 ponttal 24 16 Relé CPIE-E40DR-A
N tipusi CP1E CPU-egységek (alkalmazdsoptimalizdlt tipusok)
Termék neve Erték Tipus
Tapellatas Bemenetek Kimenetek Kimenet tipusa Programtarolasi | Adatmemdria
memdria mérete
N-tipust, 20 1/0 ponttal 100-240 V AC 12 8 Relé 8 ezer utasitds 8 ezer sz6 CP1E-N20DR-A
12 digitélis +2 8 digitélis +1analdg* CPIE-NA20DR-A*
analog*
12 8 Tranzisztor (kdzos emitteres) CPIE-N20DT-A
Tranzisztor (kdzos kollektoros) CPIE-N20DTI-A
24V DC 12 12 Relé CPIE-N20DR-D
Tranzisztor (kdzos emitteres) CP1E-N20DT-D
Tranzisztor (kozos kollektoros) CP1E-N20DT1-D
12 digitalis + 2 8 digitdlis + 1analdg* | Tranzisztor (kozos emitteres) CPIE-NA20DT-D*
analég* Tranzisztor (kozos kollektoros) CPIE-NA20DTI-D*
N-tipust, 30 1/0 ponttal 100-240 V AC 18 12 Relé 8 ezer utasitas 8 ezer sz6 CP1E-N30DR-A
Tranzisztor (kozos emitteres) CPIE-N30DT-A
Tranzisztor (kdzos kollektoros) CPIE-N30DTI-A
24V DC Relé CP1E-N30DR-D
Tranzisztor (kdzos emitteres) CPIE-N30DT-D
Tranzisztor (kozos kollektoros) CPIE-N30DTI-D
N-tipust, 40 1/0 ponttal 100-240 V AC 24 16 Relé 8 ezer utasitds 8 ezer sz0 CP1E-N4ODR-A
Tranzisztor (kozos emitteres) CPIE-N40DT-A
Tranzisztor (k6zos kollektoros) CPIE-N40DTI-A
24V DC Relé CP1E-N40DR-D
Tranzisztor (kozos emitteres) CPIE-N40DT-D
Tranzisztor (kdzos kollektoros) CP1E-N40DTI-D
Akkumuldtorkészlet Az N-tipusd CPIE CPU-egységek esetében CPIW-BATO1
Megjegyzés: Ha aramkimaradas esetére biztonsagi mentést kivén Iétrehozni az adatokrol a kivetkezd teriileteken, szereljen eqgy akkumulatort
az N-tipust CPIE CPU-egységhez. DM-teriilet (D) (a DM-teriileten levd, szavakat tartalmazé biztonsagi masolatok kivételével), tapfesziiltség-
kimaradds ellen védett teriilet (H), szdmlalé segédrelék (C), szdmlalo aktualis értékei (C), kiegészitd teriilet (A) és 6ra funkcid. (Az
akkumulatorokat a gyartastdl szamitott két éven beliil fel kell hasznélni.)

Megjegyzés: Az N-tipusti CPIE CPU-egységekhez nem tartoznak kiegészitdk. A beépitett RS-232C modulhoz és az akkumulatorhoz (CPIW-BATO1) tartozo RS-232C csatlakozokat kiilon kell megvasarolni.
*Megjegyzés: A CPIE-NA tipus 2010 elején keriil forgalomba.
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Automatizalasi rendszerek

® Programozhaté logikai vezérl6k (PLC) ® Ember és gép kozotti kapcsolatok (HMI) @ Tavoli 1/0

e |pari szamit6gépek ® Szoftver

Hajtastechnika és mozgasszabalyozas

® Hajtasszabalyozék e Szervorendszerek e Frekvenciavaltok

Szabalyozéegységek

o H6mérsékletszabalyozok e Tapegységek e IdGrelék o Szamlalok e Programozhat6 relék
e Digitalis panelmiszerek e Elektromechanikus relék e Feliigyeleti termékek e Szilardtestrelék
e Végallaskapcsolok  Nyombgombos kapcsolok e Kisfesziiltségli kapcsoloberendezések

Erzékeldk és biztonsagtechnika
e Fotoelektromos érzékelSk e Induktiv érzékelSk e Kapacitiv és nyomasérzékelSk

o Csatlakozok e Tavolsag- és szélességmérd érzékel6k e Alakfelismer§ rendszerek
e Biztonsagi halézatok e Biztonsagi érzékelSk e Biztonsagi egységek/reléegységek
e Reteszelt biztonsagi ajtékapcsolok

Bar hibdtlansdgra torekedtiink, az Omron Europe BV és/vagy lednyvallalatai és egyéb kapcsolodﬁ cégei nem vallalnak semmilyen garancidt vagy

feleldsséget a jelen dokumentumban kozolt informdci6
bdrmikor tetsz6leges mddositdsokat hajtsunk végre.

vagy

ajogot, hogy elézetes bejelentés nélkil



