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Infravoros hoérzékelo

A hémérséklet-érzékelés koltségkiméld, érintésmentes madja

Advanced Industrial Automation
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Az Omron ES1B infravoros hGérzékeld lehetévé teszi a targyak h6mérsékletének pontos, stabil és kéltségkiméld mdon torténd
mérését. Az érzékeld kimeneti jele (mV-ban mérve) aranyos a targy h6mérsékletével. Az egység a hagyomanyos K tipusi
héelemekkel megegyez6 modon miikadik, igy barmely hémérséklet-szabalyozdval vagy riasztéegységgel hasznélhatd.

Koltségkiméld iizemeltetés

A passziv infravoros érzékel6khoz képest az Omron ES1B eszkoze Az ES1B érzékel6 alkalmazhaté a hagyomanyos héelemek helyett.
érzékenyebb. Annak ellenére, hogy névleges ,latotere” megegyezik Bar a h6mérsékletmérés m(ikédési elve hasonlé a kétféle eszkdzben,
azokéval (1:1), az ES1B érzékel6 akar 40%-kal nagyobb tavolsagra az ES1B érzékeld nem érintkezik azzal a targgyal, amelynek
is elhelyezhetd a mért targytdl Ggy, hogy a passziv érzékeldkkel hémérsékletét méri. Az ES1B érzékelG és a hozza kapcsolt mliszerek
megegyezG szinti jelet adjon ki. kalibralasa utan a kimeneti jel mindig rendelkezésre all, ezért az
érzékel6 amellett, hogy stabil, valds idejli h6mérsékletmérést tesz
Atipusvalasztékban négy hGérzékel§ szerepel, melyek mindegyike lehet6vé, csokkenti a gépek dllasidejét is. Ez teszi az ES1B érzékel6t
egy adott h6mérséklet-tartomanyra van kalibralva: 10-70°C, kimagasléan koltségkimélévé.

60-120°C, 115-165°C és 140-260°C. Mindegyik tipus ismétlési
pontossaga a mérési tartomanyanak 1%-an beliil marad. Az Omron
magas mindségi kovetelményeinek megfelelGen tervezett ES1B
érzékelGket szilicium alapd kabellel latjak el, amely ellenall a pornak
és a viznek. Ez a h6érzékeld idealis megoldast jelenthet olyan
alkalmazasokban, mint példaul a siités, a csomagolas, a lezaras

és a laminalas.




Tobbféle alkalmazashoz is idedlis.

Az ES1B érzékeld nagyon sokoldalian felhasznélhat6. Alkalmazhato kozelitéskapcsoldval (példaul az Omron
E2A eszkozével) egyiitt, igy szabalyozhatd, hogy mikor mérje a mozgo targyak h6mérsékletét egy futdszalagon.
Alkalmazhatd kijelz6s mér6késziilékkel (példaul az Omron K3MA miiszerével) egyiitt riasztasi helyzetek jelzésére.
Es alkalmazhaté hémérséklet-szabalyozéval (példaul az Omron E5CN eszkézével) egyiitt mozgé targyak
hémérsékletének szabalyozasara. Az egyéb alkalmazasi teriiletek kozé tartoznak az alabbiak.

Az Omron ES1B érzékeld
miszaki adatainak attekintése:

Papirszaritas
A papir-, nyomda- és textilipari gyartasi folyamatokban fontos tudni,

hogy mikor szdrad meg a termék, mert igy biztosithaté a termék allandé o Tapellatas: 12/24 VDC

mindségi szintje, és csokkenthet6k az energiafelhasznalassal kapcsolatos e Vilaszid: 300 ms

kiltségek. Az ES1B érzékel6 idedlis a kiszaradasi pont meghatarozasara. PP - P
e [smétlési pontossag: a mérési

tartomany 1%-an beliil
e 3 méter hosszd, PVC burkolatd,

Csomagoldsok lezarasa szilicium alapi kabellel szerelve

Az élelmiszeriparban a termékek csomagolasat megfeleld mddon le kell Laminalas . .
e Miikodési hémérséklet:

-25°C és 70°C kozott
e Védelem: IP65

zarni. Az ES1B alkalmazhaté a csomagolas tényleges hegesztési helyén

fellépd h6mérséklet mérésére, igy segitségével biztosithatd az allandd

termékmin@ség, és minimalisra csokkenthet6k a gyartasi hibék.

e Kimeneti jel: A K tipusi
héelemével megegyez§

Nagyfesziiltségii elektromos rendszerek megfigyelése

Az ES1B érzékeld képes a nagyfesziiltségli elosztopaneleken vagy

P

transzformatorokban fellépé tilzott hGsugarzas érzékelésére, igy

a segitségével megallapithatd egy hiba helye a rendszerben,

és elkeriilhet6k a tovabbi karok és koltségek. Féliahegesztés

Elelmiszeripar

Az ES1B érzékelGvel mérhet( az élelmiszerek hGmérséklete egy
futdszalagon. A h6mérsékletmérésnek ez a médja pontos, és ugyanakkor
nagyon higiénikus, hiszen az érzékelé nem érintkezik az élelmiszerrel.
Az egység IP65-0sztalyl védelmi szintje kiilondsen alkalmassa teszi

az élelmiszeriparban valé alkalmazasra.

Elelmiszer-feldolgozas

Tipusvdlaszték
Specifikacié (h6mérséklet-tartomany) Kiils6 forma és érzékelési karakterisztika
ES1B 10-70°C 2om 200 aomm 6o
— (o]
16105—11260st o :::O\\Q
140_2600C @2mm ©20mm @ 40 mm ‘\Béom;l
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