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Soluzioni di alimentazione perfette 

Omron, il fornitore leader di componenti di controllo, 
offre una gamma completa di alimentatori, fusibili 
elettronici e unità UPS per circuiti e carichi sensibili.

Un design innovativo del sistema di alimentazione nei quadri di controllo crea un 

nuovo valore per i costruttori di quadri e migliora la progettazione complessiva 

della macchina per evitare costi elevati dovuti a tempi di inattività imprevisti.

Per un sistema di alimentazione aggiornato, i singoli componenti devono essere 

estremamente efficienti, molto compatti, a prova di guasto e devono avere una 

lunga durata.

Funzionamento regolare senza fermi macchina

• Alimentatori progettati per ottenere i massimi vantaggi dal quadro di controllo

• Il fusibile elettronico aumenta il tempo di funzionamento della macchina

•  Protezione delle apparecchiature industriali critiche contro le interruzioni di corrente

Alimentatore Fusibile
elettronico

UPS

Alimentatore 

Tipo economico 
monofase

Serie S8VK-C 60 W

120 W

240 W

480 W

• Prezzo interessante
• Gamma limitata
• Specifiche di base 

per FA

Tipo standard  
monofase

Serie S8VK-G 15 W

30 W

60 W

120 W

240 W

480 W

• Ampia gamma
• Power Boost
• Miglior rapporto 

qualità/prezzo

Tipo standard 

Trifase

Serie S8VK-T 120 W

240 W

480 W

960 W

• A vite

Tipo compatto  
monofase con IoT

Serie S8VK-X 30 W

60 W

90 W

120 W

240 W

480 W

• Comunicazione
• Display
• Push-In Plus
• Compatto

Tipo compatto  
monofase  

modello Push-In

Serie S8VK-S 30 W

60 W

120 W

240 W

480 W

• Push In
• Compatto
• Caratteristiche 

avanzate
• Approvazioni per 

applicazioni navali

Tipo compatto

Trifase

Serie S8VK-WB 240 W

480 W

960 W

• Push-In Plus
• Compatto
• Indicatori di stato

GEN 
2021

Monofase Trifase

Fu
nz

io
na

lit
à 

/ 
po

si
zi

on
am

en
to

Prezzo



4 Soluzioni di alimentazione perfette 5

Fusibile elettronico 

S8V-CP0424 S8V-CP0424S S8V-CP0824

UL Classe 2 con corrente di 
uscita nominale fissa di 3,8 A

Gruppo di continuità (UPS) 

Ingresso / 
uscita

200-240 V CA Pb
I/O 

RS-232

Ingresso/ 
uscita

24 V CC Li_Ion
I/O - USB 
RS-232

*2

3500 W (5000 VA)  

2100 W (3000 VA)

1400 W (2000 VA)

700 W (1000 VA)

960 W (40 A)

480 W (20 A)

360 W (15 A)

240 W (10 A)

120 W (5 A)

Tipo con batteria integrata Tipo con batteria separata Unità batteria Tipo a torretta

UPS CC-CC serie S8BA UPS CA-CA serie BU

Po
te

nz
a

Ingresso / 
uscita

24 V CC Pb
I/O 

RS-232

BU3002SWG

S8BA-S960L*1S8BA-24D24D960SBF

S8BA-S480LS8BA-24D24D480SBF

S8BA-24D24D120LF

S8BA-24D24D240LF

S8BA-24D24D480LF

S8BA-24D24D360LF

BU1002SWG

Approvazione per applicazioni navali
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Filtro antidisturbo monofase  

Unità di ridondanza 

Tensione nominale Corrente nominale Numero di modello
Dimensioni L x P  

(UNITÀ: mm)
250 V CA 

250 V CC

3 A S8V-NFS203
32x90x86

6 A S8V-NFS206

Tensione di ingresso Corrente di uscita Numero di modello
Da 5 a 30 V CC 10 A S8VK-R10

Da 10 a 60 V CC 20 A S8VK-R20

Tabella di selezione dell'alimentatore
Tipo Esigenze applicative

Modello OMRON consigliato

Prima scelta Prodotto alternativo

Funzione

Monitoraggio dello stato con rete S8VK-X ----------------

Monitoraggio dello stato con display S8VK-X_A S8VS-A/B

Monitoraggio della durata utile S8VK-X S8VS-A/B

Controllo a distanza S8VK-X ----------------

Conferma della bassa tensione di uscita S8VK-S ----------------

Power Boost S8VK-S/-X S8VK-G

Funzionamento in parallelo S8VK-S/-X S8VK-G

Circuito derivato incorporato S8AS ----------------

Montaggio

Dimensioni compatte S8VK-S/-X S8FS-G

Con ventola di raffreddamento S8FS-G ----------------

Morsetto Push-In Plus S8VK-S/-X/-W ----------------

Morsetto ad asta S8VK-G S8VK-C

Morsetto a vite S8FS-G S8VS

Morsetto a connettore S8FS-G ----------------

Montaggio su guida DIN S8VK-S S8VK-G

Montaggio con viti S8FS-G ----------------

Ambiente

Trifase ingresso 400 V S8VK-WB S8VK-T

Rivestimento S8VK-S/-X/-W ----------------

Funzionamento a 70 °C S8VK-S/-X/-W S8VK-G

Funzionamento a -40 °C S8VK-S/-X/-W S8VK-G

Resistenza alle vibrazioni 5G S8VK-S/-X/-W ----------------

Norme di sicurezza

Omologazione UL508 S8VK-S/-X/-W S8VK-G

Uscita Classe 2 S8VK-S/-X S8VK-G

EMI Classe B S8VK-S/-X/-W S8VK-G

Approvazione per applicazioni navali S8VK-S/-T S8VK-G

Controllo del fattore di potenza per CE S8VK-S/-X/-W S8VK-G

Funzionamento ad altitudini fino a 3.000 m S8VK-S S8VK-G

Altro
Prezzo contenuto S8VK-C S8FS-G/-C

5 anni di garanzia S8VK-S/-X/-W ----------------

3 anni di garanzia S8VK-G S8VS
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Vuoi saperne di più?    

OMRON ITALIA

 +39 02 326 81 

Uffici vendite e supporto tecnico
Austria 
Tel: +43 (0) 2236 377 800 
industrial.omron.at 

Belgio 
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
industrial.omron.be 

Danimarca 
Tel: +45 43 44 00 11 
industrial.omron.dk 

Finlandia 
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi 

Francia 
Tel: +33 (0) 825 825 679
industrial.omron.fr 

Germania 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
industrial.omron.de 

Norvegia 
Tel: +47 22 65 75 00 
industrial.omron.no 

Paesi Bassi 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
industrial.omron.nl 

Polonia 
Tel: +48 22 458 66 66 
industrial.omron.pl 

Portogallo 
Tel: +351 21 942 94 00 
industrial.omron.pt 

Regno Unito 
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk 

Repubblica Ceca 
Tel: +420 234 076 010 
industrial.omron.cz 

Russia 
Tel: +7 495 648 94 50 
industrial.omron.ru

Spagna 
Tel: +34 913 777 900 
industrial.omron.es 

Sud Africa 
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za 

Svezia 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
industrial.omron.se 

Turchia 
Tel: +90 (216) 556 51 30 
industrial.omron.com.tr 

Ungheria 
Tel: +36 1 399 30 50 
industrial.omron.hu 

Altri rappresentanti  
commerciali Omron 
industrial.omron.eu

Nonostante la costante ricerca della perfezione, Omron Europe BV e/o le proprie società controllate e consociate, non garantiscono o non 
rilasciano alcuna dichiarazione riguardo la correttezza o completezza delle informazioni descritte in questo documento. Omron Europe BV e/o 
le proprie società controllate e consociate si riservano il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche senza preavviso.


