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Bewezen concept met procesregelfuncties . ,}‘
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» Snel en nauwkeurig

» Veelzijdig

» Uitermate flexibel

realizing
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Tilt de N-serie

naar het procesregelniveau

De E5_N-serie, die geprezen wordt als de beste
temperatuurregelaars voor algemene
toepassingen, is nu uitgebreid met de nieuwe
E5_N-H-serie, is voorzien van functies en
kenmerken die deze regelaars naar het
procesregelniveau tillen. Dankzij de
ongewijzigde menustructuur zijn installatie
en gebruik even eenvoudig als voorheen.
Maar de nauwkeurigheid, snelheid en
procesregelfuncties zijn opgewaardeerd.

Kort gezegd: de processpecificaties van

de nieuwe E5_N-H bieden u de flexibiliteit

die uw toepassing dat speciale extra

voordeel geeft.
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Procesregelfuncties

De nieuwe E5_N-H is gebaseerd op onze uitgebreide
ervaring met geavanceerde regelaars zoals de E5_K-serie.
Daardoor biedt hij niet alleen alle bewezen functies

en kenmerken van de E5_N-serie, maar nog veel meer.

Meer snelheid en nauwkeurigheid

Een betere procesregeling

¢ Meetcyclustijd 60 ms

* Meetnauwkeurigheid 0,1% PV

* Analoge uitgangsresolutie > 10.000

Meer veelzijdigheid

Eén unit voor alle toepassingen

« Universele ingang (Pt, thermokoppel, mA, V)

 Vervangbare uitgangsmodules (relais,
spanning, stroom, puls en SSR)

Meer flexibiliteit

Voor gebruik in procestoepassingen

» Setpunt op afstand en transferuitgang optioneel

 |[R-programmeerpoort op het frontpaneel

 Tot 4 digitale event-ingangen

« 3-lijns, 5-cijferig display

* Geheugenbanken voor bedrijfsparameters
zoals PID, alarmdrempels en instelwaarden



Procesregeltoepassingen

Tijdsgestuurde procestoepassingen

Banken kunnen worden gebruikt voor het maken van recepten.
Naast PID- en alarminstellingen kunnen de banken tevens
procestijden bevatten om een thermisch proces te genereren.
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Toepassingen met een logische functie Klepsturing
Vergelijkbaar met het ladderdiagram van een PLC beschikt Nauwkeurige klepsturing kan met of zonder potentiometer-
de E5_N-H over 8 logicaregisters ten behoeve van logische terugkoppeling. Voor drukverschilmetingen beschikt de
schakelingen, indien gewenst met timerfunctionaliteit. E5_N-H standaard over de vierkantswortelfunctie.

Dit is bijzonder handig bij pompen waarvoor een minimale
inschakelduur vereist is.

Tankniveauregeling Klepregeling

Communicatie voor procesregeling

RS-232C/485/422 Overdracht uit Setpunt op afstand
4-20 mA

Host (PLC, |-|M|, |Pc’ PC) DUDDD]DDU]D]UD]UDDDDD]DDE. I I I

Slaveregelaars
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Besturingssystemen
e PLC’s e Human Machine Interfaces ® Remote I/0

Motion & Drives
* Motion controllers e Servosystemen e Frequentieregelaars

Meet-, regel- en schakelcomponenten

e Temperatuurregelaars ® Voedingen e Tijdrelais e Tellers

® Programmeerbare relais ® Digitale paneelmeters e Elektromechanische relais
* Meet- en bewakingscomponenten e Solid-state relais ® Eindschakelaars

® Drukknopschakelaars e Laagspanningsschakelmateriaal

Detectie en veiligheid

® Fotocellen e Inductieve en capacitieve benaderingsschakelaars ® Druksensoren
e Connectoren e Afstands- en breedtemaatsensoren e Vision-systemen

* Veiligheidsnetwerken e Veiligheidssensoren e Veiligheidsunits/-relaisunits

e Veiligheidsdeur-/vergrendelingsschakelaars

Hoewel wij streven naar perfectie, bieden Omron Europe BV en/of haar dochterondernemingen en filialen geen enkele garantie
met betrekking tot de juistheid en de volledigheid van de informatie in dit document. Wij behouden ons het recht voor op elk
moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.



