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Interrutores de fim de curso de segurancga
— para limitacao e posicionamento
+ Posicionamento de pegas ou ferramentas da maquina

+ Limitacdo de deslocamento em excesso
+ Detecgdo da posigéo para protegdo mével (1)

Os interrutores acionados por
dobradigas foram concebidos
para serem integrados nos

perfis de protecéo, para
economizar espago e evitar
adulteracdo

(1) Em combinagdo com outros
interrutores de bloqueio de seguranga

Tipo 1* Método de atuagéo Tipo de atuador pSr(cé)rciiitc:)es
. Came de Q
P comutacado DAN- ’
D4N-_R ' i ‘
o Contacto N3o Alavanca do brago
Mecanica Eféggé?rga, codificado >
Veio de dobradica | D4NH-_AS _‘X- | 2
1| =l Fgﬂ

Alavanca do brago | b\ e .“ ‘. g =
da dobradica - -

(*) Em conformidade com a norma EN 1S014119:2013

Interrutor de fim de curso de rearme manual da série D4N-R
+ Fungao de puxar para rearme integrada com uma vasta gama
de tipos de atuador

+ Versdo com contactos 2NF/T1NO e 3NF, para além das versdes
padrao com TNF/1NO e 2NF

+ Os contactos banhados a ouro proporcionam elevada
fiabilidade de contacto para o0 manuseamento de microcargas

+ Modelos de conetores M12 para uma instalagéo facil e
manutencdo simplificada

« Em conformidade com as normas relativas a escadas rolantes
e elevadores

Série de interrutores de seguranca para dobradi¢a da porta D4ANH

+ Concebida para economizar espago através de integragé@o no
dispositivo de protecdo da maquina

+ Atuador de brago tipo alavanca ou veio com mecanismo de
abertura direta

+ Versdo com contactos 2NF/T1NO e 3NF, para além das versdes
padrdao com TNF/1NO e 2NF

+ Versdo com contactos "Make Before Break" (MBB) adequada
a aplicagdes com requisitos avangados

+ Modelos de conetores M12 para uma instalagao facil e
manutengdo simplificada

LTk

Interrutores com bloqueio de lingueta
para monitorizagao

+ Detegdo da posigéo para protegdes moveis (2)
- Portbes de seguranca para protegdo contra acesso (2)

A possibilidade de orientar a
cabega em 4 diregbes torna
os interrutores com bloqueio
de lingueta adequados para
portas com dobradicas a
esquerda e direita e para
protegoes deslizantes

(2) Quando o movimento perigoso para imediatamente

Tipo 2* Método de atuacédo Tipo de atuador F)Sri:'ii%i
D4DS-K1 D4DS-K2
l ' < &
D4NS . D4DS-K3 D4DS-
Mecanica ﬁgirc]:?}zorga, (b);;i;ficagéo Lingueta "J ] X 4
pressdo Y

SN}

(*) Em conformidade com a norma EN ISO 14119:2013

Série de interrutores com bloqueio de lingueta D4ANS

- Dimens0es compactas para poupar espago e elevada
versatilidade de montagem com possibilidade de orientagdo

— da cabega em 4 diregdes

« Ampla variedade de chaves de operagao (linguetas) e
acessorios a fixar no dispositivo de protegao

+ Versdo com contactos 2NF/1NO e 3NF, para além das versdes
padrao com TNF/T1NO e 2NF

+ Versdo com contactos "Make Before Break" (MBB) adequada
a aplicagbes com requisitos avangados

* Modelos de conetores M12 para uma instalagéo facil e
manutengao simplificada

Série de interrutores com bloqueio de lingueta D4GS

« Estrutura fina com apenas 17 mm de largura (metade da

[ largura dos modelos padrédo) para poupar espago na maquina
i - + Elevada versatilidade de montagem com design reversivel que
permite a montagem na parte dianteira ou traseira
+ Chave de operagdo com orificio de montagem em borracha
para absorver vibragdes e choques
+ Versdes de interrutores com contactos 2NF/1NA e 3NF
integrados, para além da versdao com TNF/TNA e 2NF
+ Fabricados com materiais resistentes a ferrugem para evitar

problemas causados pela dgua (IP67)



+ Portdes de seguranca para protegdo contra acesso (3)

Os interrutores de fechadura podem

ser adaptados a perfis de aluminio e

incluem acessérios com chave para
evitar que o utilizador fique preso ou
uma alavanca de saida de emergéncia

-

+ Detegdo da posicao para protegdes moéveis e bloqueio por solenoide
para maquinas de inércia elevada (3)

Interrutores de fechadura para monitorizagao e bloqueio

(3) Quando a paragem do movimento perigoso é demorada

Tipo 2* Método de atuagao Tipo de atuador psrircﬁ%%
D4JL .
D4DSK1 D4DS-K2
<& §
D4NL
D4DS-K3 D4DS-K5
i e
Codificacao ‘/
baixa
Contacto :
- e Lingueta +
Mecénica fisico, forga, h
pressio solenoide D4SL-N '
£
F3S-TGR-KHL L Aco inoxidavel
D, .
Codificacao D41L
elevada D41G

(*) Em conformidade com a norma EN ISO 14119:2013

Série de interrutores de fechadura D4JL

L
PO Ei

Boté&o de libertagao traseiro

Série de interrutores de fechadura D4NL

Série de interrutores de fechadura D4SL-N

i~

+ Elevada robustez, com forga de retengdo de até 3000 N,

impedindo a abertura inadvertida de prote¢des pesadas

+ Dois circuitos de seguranga e dois contactos de monitorizagao

possibilitam varios padrdes de monitorizagao

Modelos com chave que evitam que o utilizador fique preso
nas dreas perigosas

+ Versdo de libertagao traseira para desbloquear o interrutor e

sair das dreas perigosas

+ Chave deslizante especial que reduz o tempo de concegéo da

montagem e inclui um cadeado para evitar reinicios

Modelos que incluem versao com cabega metélica para
aumentar a resisténcia contra choques

+ Disponibilidade de uma grande variedade de modelos de

interrutores com varios contactos integrados (até 5 contactos)

Elevada versatilidade de montagem, com possibilidade de
orientar a cabega em 4 dire¢des

+ O sentido de insergao da chave de operagdo e a montagem

ajustavel (compativel com os modelos D4NS) aumentam a
flexibilidade de instalagao

+ Disponibilidade de uma vers@o com chave de libertagéo, para

desbloquear o interrutor, em caso de emergéncia ou paragem
da fonte de alimentagao

« Design vertical para uma montagem facil em estruturas de

40 x 40 mm

Disponibilidade de uma grande variedade de modelos de
interrutores com vdrios contactos integrados (até 5 contactos)

Instalagdo simplificada, alterando o ponto de inser¢édo da
chave de operagao, sem retirar a cabega

0 tempo de cablagem é reduzido com dois métodos de
ligacdo e remocgao da cablagem, com um sé toque

Disponibilidade de uma versdo com chave de libertagédo para
desbloquear o interrutor em caso de emergéncia ou paragem
da fonte de alimentacéo

+ Possibilidade de acionamento do solenoide diretamente a

partir do controlador

Série de interrutores de fechadura higiénicos F3S-TGR-KHL

+ Corpo em aco inoxidavel com grau de protecéo IP69K, em

conformidade com os requisitos higiénicos

Design vertical para uma montagem fdcil em estruturas de
40 x 40 mm

+ Elevada robustez, com forga de retengao de até 3000 N,

impedindo a abertura inadvertida de prote¢des pesadas

+ Modelos com interrutores de 6 contactos incorporados

+ Versédo de libertagao traseira para desbloquear o interrutor e

sair das areas perigosas

+ Disponibilidade de uma vers@o com chave de libertacéo para

desbloquear o interrutor em caso de emergéncia ou paragem
da fonte de alimentagao



Série de interrutores de fechadura higiénicos D41L

+ Design higiénico com certificagdo ECOLAB (IP66, IP67 e IP69) D lnterrUtoreS sem ContaCto para monltorlzagao

« Excelente versatilidade de montagem com o mesmo atuador
em protecdes deslizantes e com dobradicas a direita e
esquerda

+ Detegdo da posigéo para protegdes moveis (2)
« Portbes de seguranga para protegdo contra acesso (2)

« Manipulo em estrela com elevada resisténcia a impactos

+ Melhor protegédo contra a manipulagéo através do elevado
nivel de codificacédo RFID

+ Versdo com alavanca de libertagao traseira para desbloquear
mecanicamente o interrutor e sair de dreas perigosas

0 tamanho compacto dos
interrutores sem contacto
permite a instalagdo num
espago estreito. Sdo
adequados para perfis de
aluminio, assim como para
portas e painéis de vidro

Os interrutores de fechadura higiénicos
sdo resistentes a jatos de dgua de alta

pressdo, com uma ampla variedade de
agentes de limpeza

(2) Quando o movimento perigoso para imediatamente

Tipo 3* Método de atuacédo Tipo de atuador Série de produtos
Série de interrutores de fechadura para portdes D41G
+ Compativel com perfis de 40 mm, com atuadores adaptados ‘%
para prote¢des deslizantes com dobradigas a esquerda e F3S-TGR-N_R '
direita ~
+ Orisco de ferimentos causados por pegas salientes Sem contacto | Magnético iman Ej‘é’iﬁcado f},“nig‘ifosggdjj
foi eliminado; ndo sdo necessarios manipulos de porta \%
suplementares F3S-TGR-N_X
. . (ATEX) ~ '\’ S
+ A elevada forga de retengéo (até 2600 N) impede a abertura ‘\\ 2
inadvertida de prote¢des pesadas ¢
+ Melhor protegao contra a manipulagéo através do elevado (*) Em conformidade com a norma EN 1SO 14119:2013
nivel de codificagdo RFID
+ Atuadores montados com um anel de saida de emergéncia
; integrado, para a versao compacta, ou com uma etiqueta de
bloqueio, para a versao com manipulo de porta Tipo 4% Método de atuagdio Tipo de atuador i ;irciiitos
+ Manipulo de saida de emergéncia para desbloquear
mecanicamente o interrutor e sair da area perigosa D40A F3S-TGR-N_C F3S-TGR-S_A/ S_D
Efeito Hall iman ggi()i(laflca(;ao I I % r, -‘\;“I
&
D40z F3S-TGR-N_M D40ML_B**
‘l b’ o
RFID Fliqueta
D41D F3S-TGR-N_U D40ML_U**
Codificagéo
elevada
0 manipulo de saida de emergéncia foi ’
concebido para ser montado no interior da

drea perigosa.
Estéd mecanicamente ligado ao atuador que se
encontra no lado oposto

(*) Em conformidade com a norma EN ISO 14119:2013
(**) Inclui fungéo de fechadura com bloqueio magnético por solenoide



Interrutores sem contacto F3S-TGR-N

Estrutura | Poliéster Aco inoxidavel | Higiénico

Versao

Comprido

Pequeno

= :

Miniatura \‘ ) \KV\. "

Cilindro \‘ : \% -

Série R

» Adequada para processos de limpeza de alta pressao devido a
protecéo IP69K (apenas para tipos pré-cablados)

+ Versdes com estrutura em ago inoxidavel e design higiénico

+ Solugao econémica com base na tecnologia Reed

+ Ligagdo em série, até 20 conjuntos (PL d)

+ Compensacao das tolerancias de desalinhamento mecanico

Série C

+ Adequada para processos de limpeza de alta pressdo devido a
protecéo IP69K (apenas para tipos pré-cablados)

+ Versbes com estrutura em aco inoxidavel e design higiénico

+ Ligagdo em série, até 20 conjuntos (PL d)

+ Com base na tecnologia de efeito Hall, com protegdo média
contra a manipulagéao

+ Compensagao das tolerancias de desalinhamento mecénico

Série de interrutores sem contacto F3S-TGR-N_X

*/
N @

Série de interrutores sem contacto D40A

o
—- -rll l

+ Concebida para aplicagdes em ambientes explosivos
(gés e pd)

+ Versd@o com estrutura em aco inoxidavel

+ Adequada para processos de limpeza de alta pressédo

+ Solugao econémica com base na tecnologia Reed

+ Ligagdo em série, até 20 conjuntos (PL d)

+ Design compacto, para adaptagéo a espagos estreitos

+ Adequada para protec¢des deslizantes e com dobradigas,
gracas as diferentes dire¢des de atuagéo

+ Ligagédo rdpida a qualquer PLC, gragas a saida auxiliar bipolar
(PNP/NPN)

« Ligagdo em série, até 30 conjuntos (PL d)

« Com base na tecnologia de efeito Hall, com protecdo média
contra a manipulagédo

Série de interrutores sem contacto autonomos F3S-TGR-S_A/S_D

\
SR
g
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+ Disponibilidade de modelos com atuador tnico ou duplo (para
sistemas de uma ou duas portas)

+ Versdes em acgo inoxidavel, com classificagéo IP69K,
adequadas para limpeza/desinfegdo no local (apenas para
tipos pré-cablados)

+ Monitorizagéo facil através do indicador LED de diagnéstico
+ Ligagdo em série de até 20 unidades (PL d)

« Com base na tecnologia de efeito Hall, com prote¢do média
contra a manipulagéo

Série de interrutores sem contacto D40Z

+ Design compacto, para adaptacao a espacgos estreitos

+ Adequada para protegdes deslizantes e com dobradigas,
gragas as diferentes direges de atuacédo

+ Monitorizagado continua através de autodiagnostico integrado

+ Ligagé@o em série até 30 conjuntos sem redugao do nivel de
seguranca (PL €)

+ Ligagéo rapida a qualquer PLC, gracas a saida auxiliar bipolar
(PNP/NPN)

Série de interrutores sem contacto F3S-TGR-N_M/U

%

Série de interrutores sem contacto D40ML

Metal

Plastico fundido

Aco
inoxidavel

Série de interrutores sem contacto D41D

+ Adequada para processos de limpeza de alta pressdo devido a
protecéo IP69K (apenas para tipos pré-cablados)

« Com base nas tecnologias RFID (cédigo) e Hall (verificagéo de
distancia)

+ Detegao estdvel mesmo quando a protecao se fecha
lentamente

+ Ligagdo em série de até 20 unidades (PL d)

+ Versdo com elevado nivel de codificagéo (U) e elevada
protegdo contra a manipulacao

+ Versdes em ago inoxidavel com classificagdo IP69K
adequadas para limpeza/desinfe¢do no local

+ A versdo robusta com elevada forga de retengdo (até 1500 N)
impede a abertura de prote¢des pesadas

+ Monitorizagado fécil através do indicador LED de diagndstico
+ Ligacdo em série de até 20 unidades (PL d)

+ Versdo com elevado nivel de codificag&do (U) e elevada
protegao contra a manipulacdo

+ Design compacto e trés tipos de atuadores para adaptagéao a
espacos estreitos e cantos

+ Adequada para protec¢des deslizantes e com dobradigas, gragas as
diferentes diregbes de atuagéo

+ Melhor protegao contra a manipulacgdo, através do elevado nivel de
codificagdo, com base na tecnologia RFID

+ Diagnéstico inteligente através de um LED de 3 cores
(11 padrdes para indicagéo de estados)

+ Ligagdo em série até 30 conjuntos sem redugao do nivel de
seguranca (PL €)

« Emparelhamento facil e rdpido através do procedimento de
programacéo (30 segundos)

11



Mais informacées:

OMRON PORTUGAL
€ 351219429400
@ industrial.omron.pt

Escritdrios de Vendas e Suporte

Africa do Sul
Tel: 427 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Alemanha
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Austria
Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Bélgica
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Dinamarca
Tel: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Espanha
Tel: +34 913 777 900
industrial.omron.es

Finlandia
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Franca
Tel: +33 (0) 825 825 679
industrial.omron.fr

Holanda
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Hungria
Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

safety_interlock_switches_br_pt_01

Italia
Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Noruega
Tel: +47 22 65 75 00
industrial.omron.no

Polénia
Tel: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Reino Unido
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk

Republica Checa
Tel: +420 234 076 010
industrial.omron.cz

Embora nos esforcemos por atingir
nem fazem quaisquer afirmagées relati

OMmMRON

Russia
Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Suécia
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Suica
Tel: +41 (0) 41 748 1313
industrial.omron.ch

Turquia
Tel: +90 (216) 556 51 30
industrial.omron.com.tr

Mais Representantes da
Omron
industrial.omron.eu

aOmyon Europe BV e/ou as suas empresas subsididrias e filiais ndo garantem
ente d correcgdo ou integridade das informagoes descritas neste documento.

Reservamo-nos o direito de efectuar quaisquer alterages em qualquer altura sem aviso prévio.



