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Användarvänlighet
•	 Enkelt val
•	 Enkel installation

En serie för allt
•	 Kan användas med alla 

standardtillämpningar
•	 Många olika modeller
•	 Modeller konstruerade för 

specialtillämpningar

Oavbruten avkänning
•	 Hög kvalitet och tillförlitlighet
•	 Utmärkt EMC-skydd
•	 Mycket okänslig för omgivningsljus
•	 Robust vattentätt hölje

En ny generation inom 
avkänningsprestanda!

Omron tillverkar över en miljon fotoelektriska 

sensorer per år och är världsledande på marknaden. 

Med över 40 års erfarenhet i ryggen utökar Omron 

konstant sin portfölj och har nu helt och hållet 

konstruerat om och utökat sin populära M18-serie 

med cylindriska sensorer. Omrons nya generation 

fotoelektriska sensorer är välkända för sin höga 

kvalitet och produkttillförlitlighet, och de utgör ett 

av de största sortimenten av tillförlitliga och 

lättanvända fotoelektriska sensorer på marknaden. 

Oavsett bransch och tillämpning kan du hitta rätt 

sensor till bästa pris i förhållande till prestanda i 

E3FA-serien.
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361° – den perfekta lösningen

Med den nya E3FA-serien med cylindriska fotoelektriska sensorer följer Omron 361°-konceptet. 
Omron är välkänd som global tillverkare och kan erbjuda den perfekta lösningen för dina 
behov. Försäkra dig om Omrons garanterade kvalitet med Lite-, Pro- och Proplus-serierna och 
välj vad du verkligen behöver: varken mer eller mindre – den perfekta lösningen helt enkelt.
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En serie för allt

E3FA-sensorer installeras vanligen i industrianläggningar för allt från 
livsmedel, läkemedel, textilier, keramik och tegelstenstillverkning 
till logistik, och vi kan alltid erbjuda en E3FA-modell som passar din 
tillämpning. Den här omfattande serien med fotoelektriska sensorer 
med hög tillförlitlighet och utökade prestanda omfattar genomstrålande, 
reflexavkännande och direktavkännande modeller i raka och radiella 
versioner. Raka versioner finns även med bakgrundsbortbländande 
avkänning med begränsad reflektion och avkänning av genomskinliga 
objekt för specialtillämpningar. Alla modeller finns med plast- och 
metallhölje.

Genomstrålande 20 m

Reflexavkännande 0,1 till 4 m med E39-R1S

Koaxial 
reflexavkännande 0 till 500 mm med E39-R1S

Direktavkännande 100 mm

300 mm

1 m

BGS 
(bakgrundsbortbländning) 100 mm

200 mm

Genomstrålande 15 m

Reflexavkännande 0,1 till 3 m med E39-R1S

Direktavkännande 100 mm

300 mm

700 mm

E3FA Pro-serien (rak)
Omrons välkända kvalitet är inbyggd i den här 
serien som överträffar marknadsstandard vad gäller 
tillförlitlighet och är lämpliga för en mängd olika 
typer av tillämpningar i olika branscher.

E3RA Pro-serien (radiell)
E3RA omfattar ett heltäckande 
sortiment av radiella modeller som 
ger större monteringsflexibilitet, så att 
du kan se till att dina specifika behov 
tillgodoses.



5

Modeller med begränsad reflektion 
som är lämpliga för avkänning av såväl 
transparant film som glansig 
spegelfilm.

I modellerna för avkänning av 
genomskinliga objekt utnyttjas Omrons 
unika teknik för avkänning av objekt med 
dubbelt ljusbrytande egenskaper.

Modeller för bakgrundsbortbländning för 
stabil avkänning av olika objekt i olika 
färger.

Tillämpningsspecifika modeller

Reflekterande för 
begränsade avstånd 10 till 50 mm

Avkänning av 
genomskinliga material 
med P-opaque-funktion

100 till 500 mm med 
E39-RP1

Avkänning av 
genomskinliga material 
med P-opaque-funktion

0,1 till 2 m med E39-RP1

Genomstrålande 15 m

Reflexavkännande 0,1 till 3 m med E39-R1S

Direktavkännande 100 mm

300 mm

E3FA ProPlus-serien
I E3FA-serien ingår specialmodeller för krävande 
tillämpningar, till exempel för livsmedels- och 
förpackningsindustrin, med funktioner för avkänning 
av transparenta objekt eller objekt med ojämn yta. 
Serien omfattar flera andra 
modeller och vi kan även göra 
anpassningar specifikt för dina 
behov. Kontakta oss för att få mer 
information.

E3F1 Lite-serien
För tillämpningar med standardkrav ger E3F1 Lite-
serien bästa värde till ett konkurrenskraftigt pris.
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Användarvänlighet

De kompakta fotoelektriska sensorerna i Omrons E3FA-serie kan monteras enkelt och snabbt och är dessutom enkla 
och intuitiva att konfigurera. Den stora och robusta justeringsfunktionen gör livet mycket enklare för installatörer 
vid justering av sensorn. Det gör även den ljusstarka röda högeffektslysdioden, som enkelt kan ses även på längre 
avstånd, vilket underlättar inriktning. Även lysdiodsstatusindikatorn kan ses på långt avstånd och från vid vinkel.

Kompakt storlek och form. Kan installeras så gott som var som 
helst.

Alternativ för infälld montering för smidig installation.Ljusstarka lysdiodsindikatorer för enkel kontroll av driftstatus.

Tydlig lysdiod för enkel inriktning.
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Oavbruten avkänning

Den tåliga E3FA-serien är utformad särskilt för maskiner som körs utan avbrott och erbjuder fullständigt tillförlitlig 
avkänning med sensorer i robusta och vattentäta höljen som även tål högtrycksrengöring. De här sensorerna 
överträffar marknadsstandard och har även utmärkt EMC-skydd och är okänsliga för omgivningsljus. Den extra fördelen 
med en högeffektslysdiod bidrar till hög avkänningsstabilitet även i miljöer med damm eller vibrationer.

Högeffektsljusdiod för kompensation av smuts och 
uppriktningsfel.

Tät höljeskonstruktion för hög grad av vattenskydd.Effektiv skärmning ger okänslighet för elektromagnetiska 
störningar.

Pulssynkronisering ger okänslighet för omgivningsljus.
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Orderinformation

För metallhölje ersätt ”A” med ”B” i typnamnet; t.ex. E3FB-TN11 2M

E3FA Pro-serien

E3FA Proplus-serien

E3RA Pro-serien

Fotocelltyp Avkänningsavstånd Anslutningsmetod
Typbeteckning

NPN-utgång PNP-utgång
Envägsavkännande*1

*1 Inkluderar sändare och mottagare

Fast kabel E3FA-TN11 2M E3FA-TP11 2M

M12-kontakt E3FA-TN21 E3FA-TP21

Reflexavkännande*2

*2 Reflektorn säljs separat. Välj den reflektortyp som passar bäst för tillämpningen.

Fast kabel E3FA-RN11 2M E3FA-RP11 2M

M12-kontakt E3FA-RN21 E3FA-RP21

Koaxialt reflexavkännande*2
Fast kabel E3FA-RN12 2M E3FA-RP12 2M

M12-kontakt E3FA-RN22 E3FA-RP22

Direktavkännande Fast kabel E3FA-DN11 2M E3FA-DP11 2M
M12-kontakt E3FA-DN21 E3FA-DP21
Fast kabel E3FA-DN12 2M E3FA-DP12 2M
M12-kontakt E3FA-DN22 E3FA-DP22
Fast kabel E3FA-DN13 2M E3FA-DP13 2M
M12-kontakt E3FA-DN23 E3FA-DP23

BGS
(bakgrundsbortbländning)

Fast kabel E3FA-LN11 2M E3FA-LP11 2M
M12-kontakt E3FA-LN21 E3FA-LP21
Fast kabel E3FA-LN12 2M E3FA-LP12 2M
M12-kontakt E3FA-LN22 E3FA-LP22

Fotocelltyp Avkänningsavstånd Anslutningsmetod
Typbeteckning

NPN-utgång PNP-utgång
Begränsad avståndsreflektion Fast kabel E3FA-VN11 2M E3FA-VP11 2M

M12-kontakt E3FA-VN21 E3FA-VP21

Transparent detekterad med 
P-opaque-funktion*2 Fast kabel E3FA-BN11 2M E3FA-BP11 2M

M12-kontakt E3FA-BN21 E3FA-BP21

Transparent detekterad med 
P-opaque-funktion*2 Fast kabel E3FA-BN12 2M E3FA-BP12 2M

M12-kontakt E3FA-BN22 E3FA-BP22

Fotocelltyp Avkänningsavstånd Anslutningsmetod
Typbeteckning

NPN-utgång PNP-utgång
Envägsavkännande*1

*1 Inkluderar sändare och mottagare

Fast kabel E3RA-TN11 2M E3RA-TP11 2M

M12-kontakt E3RA-TN21 E3RA-TP21

Reflexavkännande*2

*2 Reflektorn säljs separat. Välj den reflektortyp som passar bäst för tillämpningen.

Fast kabel E3RA-RN11 2M E3RA-RP11 2M

M12-kontakt E3RA-RN21 E3RA-RP21

Direktreflekterande Fast kabel E3RA-DN11 2M E3RA-DP11 2M

M12-kontakt E3RA-DN21 E3RA-DP21

Fast kabel E3RA-DN12 2M E3RA-DP12 2M

M12-kontakt E3RA-DN22 E3RA-DP22

Fast kabel E3RA-DN13 2M E3RA-DP13 2M

M12-kontakt E3RA-DN23 E3RA-DP23

Rött ljus

20 m

0,1 till 4 m

0 till 500 mm

100 mm

300 mm

1 m

100 mm

200 mm

Rött ljus

10 till 50 mm

100 till 500 mm

0,1 till 2 m

Rött ljus

15 m

0,1 till 3 m

100 mm

300 mm

700 mm
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E3F1 Lite-serien

Reflektorer (beställs separat)

Monteringsfästen (beställs separat)

Sensorkablage

Fotocelltyp Avkänningsavstånd Anslutningsmetod
Typbeteckning

NPN-utgång PNP-utgång
Envägsavkännande*1

*1 Inkluderar sändare och mottagare

Fast kabel E3F1-TN11 2M E3F1-TP11 2M

M12-kontakt E3F1-TN21 E3F1-TP21

Reflexavkännande*2

*2 Reflektorn säljs separat. Välj den reflektortyp som passar bäst för tillämpningen.

Fast kabel E3F1-RN11 2M E3F1-RP11 2M

M12-kontakt E3F1-RN21 E3F1-RP21

Direktavkännande Fast kabel E3F1-DN11 2M E3F1-DP11 2M
M12-kontakt E3F1-DN21 E3F1-DP21
Fast kabel E3F1-DN12 2M E3F1-DP12 2M
M12-kontakt E3F1-DN22 E3F1-DP22

Sensor Avkänningsavstånd Utseende Typbeteckning Antal Anmärkningar

E3FA-R@1 0,1 till 4 m

E39-R1S 1 för E3FA-R@ och E3RA-R@

E3FA-R@2 0 till 500 mm

E3FA-B@1 100 till 500 mm

E39-RP1 1 för E3FA-B@

E3FA-B@2 0,1 till 2 m

Sensor Utseende Typ (material) Antal Anmärkningar

alla typer

E39-L183 (SUS304) 1 Monteringsfäste

E39-L182 (POM) 1 Monteringsfäste för infällning

Sensor Storlek Kabel Utseende Kabeltyp Typbeteckning

M12-kontakttyper M12 Standard

2 m

Fyrpolig

XS2F-M12PVC4S2M-EU

5 m XS2F-M12PVC4S5M-EU

2 m XS2F-M12PVC4A2M-EU

5 m XS2F-M12PVC4A5M-EU

Rött ljus

15 m

0,1 till 3 m

100 mm

300 mm

Rak

Vinkel

E3FA+KPP_SV.fm  Seite 9  Mittwoch, 26. September 2012  8:25 08
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E3F1 Lite-serien

Reflektorer (beställs separat)

Monteringsfästen (beställs separat)

Sensorkablage

Fotocelltyp Avkänningsavstånd Anslutningsmetod
Typbeteckning

NPN-utgång PNP-utgång
Envägsavkännande*1

*1 Inkluderar sändare och mottagare

Fast kabel E3F1-TN11 2M E3F1-TP11 2M

M12-kontakt E3F1-TN21 E3F1-TP21

Reflexavkännande*2

*2 Reflektorn säljs separat. Välj den reflektortyp som passar bäst för tillämpningen.

Fast kabel E3F1-RN11 2M E3F1-RP11 2M

M12-kontakt E3F1-RN21 E3F1-RP21

Direktavkännande Fast kabel E3F1-DN11 2M E3F1-DP11 2M
M12-kontakt E3F1-DN21 E3F1-DP21
Fast kabel E3F1-DN12 2M E3F1-DP12 2M
M12-kontakt E3F1-DN22 E3F1-DP22

Sensor Avkänningsavstånd Utseende Typbeteckning Antal Anmärkningar

E3FA-R@1 0,1 till 4 m

E39-R1S 1 för E3FA-R@ och E3RA-R@

E3FA-R@2 0 till 500 mm

E3FA-B@1 100 till 500 mm

E39-RP1 1 för E3FA-B@

E3FA-B@2 0,1 till 2 m

Sensor Utseende Typ (material) Antal Anmärkningar

alla typer

E39-L183 (SUS304) 1 Monteringsfäste

E39-L182 (POM) 1 Monteringsfäste för infällning

Sensor Storlek Kabel Utseende Kabeltyp Typbeteckning

M12-kontakttyper M12 Standard

2 m

Fyrpolig

XS2F-M12PVC4S2M-EU

5 m XS2F-M12PVC4S5M-EU

2 m XS2F-M12PVC4A2M-EU

5 m XS2F-M12PVC4A5M-EU

Rött ljus

15 m

0,1 till 3 m

100 mm

300 mm

Rak

Vinkel

E3FA+KPP_SV.fm  Seite 9  Mittwoch, 26. September 2012  8:25 08



E3F_/E3RA

10

Specifikationer

E3FA-serien

E3FA-serien

* IP69K skyddsklassbeteckning
IP69K är en skyddsbeteckning definierad i den tyska standarden DIN 40050, del 9.
Testföremålet besprutas med vatten vid 80 °C med ett munstycke med en angiven form och ett vattentryck på 80 till 100 bar. 
Mängden vatten är 14 till 16 liter per minut.
Avståndet mellan testföremålet och munstycket ska vara 10 till 15 cm. Vattnet sprutas horisontellt under 30 sekunder vardera 
i vinklarna 0°, 30°, 60° och 90° samtidigt som testföremålet roteras i horisontalplanet.

Avkänningsmetod Envägsavkännande Reflexavkän-
nande

Koaxialt 
reflexavkän-

nande

Direktavkännande
100 mm
-typer

300 mm
-typer

1 m
-typer

Avkänningsavstånd 20 m 0,1 till 4 m 0 till 500 mm 
(med E39-R1S)

100 mm
(vitt papper: 
300  300 mm)

300 mm
(vitt papper: 
300  300 mm)

1 m
(vitt papper: 
300  300 mm)

Ljuskälla (våglängd) Röd lysdiod (624 nm)
Matningsspänning 10 till 30 VDC (inklusive spänningsrippel 10 % (p-p) max.)

Strömförbrukning
Max 40 mA.
(Sändare max 25 mA. 
Mottagare max 15 mA.)

Max 25 mA.

Utgång NPN/PNP (öppen kollektor)
Lastström: Max 100 mA (restspänning: max 3 V), strömkällans lastspänning: Max 30 VDC.

Driftläge Ljus TILL/Mörker TILL kan väljas genom kabeldragning

Program
Statusindikator (orange)
Stabilitetsindikator (grön)
Strömindikator (grön): endast sändare av envägsavkännande typ

Skyddskretsar Skydd mot förväxling av spänningsmatningens poler, skydd mot utgångskortslutning, skydd mot förväxling av 
utgångens poler och skydd mot inbördes störningar (av icke-envägsavkännande typ)

Svarstid 0,5 ms
Känslighetsjustering Envarvig inställningsknapp
Skyddsklass IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K*

Material
Hölje/mutter ABS (plasttyper)

Nickelbelagd mässing (metalltyper)
Lins och display PMMA

Avkänningsmetod
BGS (Bakgrundsbortbländning)

Begränsad 
avståndsreflektion

Transparent detekterad med 
P-opaque-funktion

100 mm-typer 200 mm-typer 500 mm-typer 
(koaxialt) 2 m-typer

Avkänningsavstånd
100 mm
(vitt papper: 
300  300 mm)

200 mm
(vitt papper: 
300  300 mm)

10 till 50 mm
(glas (t = 1 mm): 
150  150 mm)

100 till 500 mm
(med E39-RP1)

0,1 till 2 m
(med E39-RP1)

Ljuskälla (våglängd) Röd lysdiod (624 nm)
Matningsspänning 10 till 30 VDC (inklusive spänningsrippel 10 % (p-p) max.)
Strömförbrukning Max. 25 mA.

Utgång NPN/PNP (öppen kollektor)
Lastström: Max 100 mA (restspänning: max 3 V), strömkällans lastspänning: Max 30 VDC.

Driftläge Ljus TILL/Mörker TILL kan väljas genom kabeldragning

Program
Statusind. (orange)
Stabilitetsind. (grön)
Strömind. (grön): endast sändare av envägsavkännande typ

Skyddskretsar Skydd mot förväxling av spänningsmatningens poler, skydd mot kortslutning på utgången, skydd mot förväxling 
av utgångens poler och skydd mot inbördes störningar

Svarstid 0,5 ms
Känslighetsjustering Fast Envarvig inställningsknapp
Skyddsklass IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K*

Material
Hölje/mutter ABS (plasttyper)

Nickelbelagd mässing (metalltyper)
Lins och display PMMA

10 till 15 cm
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E3RA-serien (radiell optik)

* IP69K skyddsklassbeteckning
IP69K är en skyddsbeteckning definierad i den tyska standarden DIN 40050, del 9.
Testföremålet besprutas med vatten vid 80 °C med ett munstycke med en angiven form och ett vattentryck på 80 till 100 bar. 
Mängden vatten är 14 till 16 liter per minut.
Avståndet mellan testföremålet och munstycket ska vara 10 till 15 cm. Vattnet sprutas horisontellt under 30 sekunder vardera
i vinklarna 0°, 30°, 60° och 90° samtidigt som testföremålet roteras i horisontalplanet.

E3F1-serien

Avkänningsmetod Envägsavkännande Reflexavkännande
Direktavkännande

100 mm-typ 300 mm-typ 700 mm-typ

Avkänningsavstånd 15 m 0,1 till 3 m
(med E39-R1S)

100 mm
(vitt papper: 
300  300 mm)

300 mm
(vitt papper: 
300  300 mm)

700 mm
(vitt papper: 
300  300 mm)

Ljuskälla (våglängd) Röd lysdiod (624 nm)
Matningsspänning 10 till 30 VDC (inklusive spänningsrippel 10 % (p-p) max.)

Strömförbrukning
Max 40 mA.
(Sändare max 25 mA. 
Mottagare max 15 mA.)

Max 25 mA.

Utgång NPN/PNP (öppen kollektor)
Lastström: Max 100 mA (restspänning: max 2 V), strömkällans lastspänning: Max 30 VDC.

Driftläge Ljus TILL/Mörker TILL kan väljas genom kabeldragning

Program
Statusind. (orange)
Stabilitetsind. (grön)
Strömind. (grön): endast sändare av envägsavkännande typ

Skyddskretsar Skydd mot förväxling av spänningsmatningens poler, skydd mot utgångskortslutning, skydd mot förväxling av 
utgångens poler och skydd mot inbördes störningar (av icke-envägsavkännande typ)

Svarstid 0,5 ms
Känslighetsjustering Envarvig inställningsknapp
Skyddsklass IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K *

Material
Hölje/mutter ABS (plasttyper)

Nickelbelagd mässing (metalltyper)
Lins och display PMMA

Avkänningsmetod Envägsavkännande Reflexavkännande
Direktavkännande

100 mm-typer 300 mm-typer

Avkänningsavstånd 15 m 0,1 till 3 m
100 mm
(vitt papper: 
300  300 mm)

300 mm
(vitt papper: 
300  300 mm)

Punktdiameter (typisk) — —
40  45 mm
Avkänningsavstånd 
på 100 mm

40  50 mm
Avkänningsavstånd 
på 300 mm

Ljuskälla (våglängd) Röd lysdiod (624 nm)
Matningsspänning 10 till 30 VDC (inklusive spänningsrippel 10 % (p-p) max.)

Strömförbrukning
Max 40 mA.
(Sändare max 25 mA. 
Mottagare max 15 mA.)

Max 25 mA.

Utgång NPN/PNP (öppen kollektor)
Lastström: Max 100 mA (restspänning: max 3 V), strömkällans lastspänning: Max 30 VDC.

Driftläge Ljus TILL/Mörker TILL kan väljas genom kabeldragning

Program
Statusind. (orange)
Stabilitetsind. (grön)
Strömind. (grön): endast sändare av envägsavkännande typ

Skyddskretsar Skydd mot förväxling av spänningsmatningens poler, skydd mot utgångskortslutning, skydd mot förväxling av 
utgångens poler och skydd mot inbördes störningar (av icke-envägsavkännande typ)

Svarstid 0,5 ms
Känslighetsjustering Envarvig inställningsknapp
Skyddsklass IEC: IP66

Material
Hölje/mutter ABS
Lins och display PMMA

10 till 15 cm
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E3RA-serien (radiell optik)

* IP69K skyddsklassbeteckning
IP69K är en skyddsbeteckning definierad i den tyska standarden DIN 40050, del 9.
Testföremålet besprutas med vatten vid 80 °C med ett munstycke med en angiven form och ett vattentryck på 80 till 100 bar. 
Mängden vatten är 14 till 16 liter per minut.
Avståndet mellan testföremålet och munstycket ska vara 10 till 15 cm. Vattnet sprutas horisontellt under 30 sekunder vardera
i vinklarna 0°, 30°, 60° och 90° samtidigt som testföremålet roteras i horisontalplanet.

E3F1-serien

Avkänningsmetod Envägsavkännande Reflexavkännande
Direktavkännande

100 mm-typ 300 mm-typ 700 mm-typ

Avkänningsavstånd 15 m 0,1 till 3 m
(med E39-R1S)

100 mm
(vitt papper: 
300  300 mm)

300 mm
(vitt papper: 
300  300 mm)

700 mm
(vitt papper: 
300  300 mm)

Ljuskälla (våglängd) Röd lysdiod (624 nm)
Matningsspänning 10 till 30 VDC (inklusive spänningsrippel 10 % (p-p) max.)

Strömförbrukning
Max 40 mA.
(Sändare max 25 mA. 
Mottagare max 15 mA.)

Max 25 mA.

Utgång NPN/PNP (öppen kollektor)
Lastström: Max 100 mA (restspänning: max 2 V), strömkällans lastspänning: Max 30 VDC.

Driftläge Ljus TILL/Mörker TILL kan väljas genom kabeldragning

Program
Statusind. (orange)
Stabilitetsind. (grön)
Strömind. (grön): endast sändare av envägsavkännande typ

Skyddskretsar Skydd mot förväxling av spänningsmatningens poler, skydd mot utgångskortslutning, skydd mot förväxling av 
utgångens poler och skydd mot inbördes störningar (av icke-envägsavkännande typ)

Svarstid 0,5 ms
Känslighetsjustering Envarvig inställningsknapp
Skyddsklass IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K *

Material
Hölje/mutter ABS (plasttyper)

Nickelbelagd mässing (metalltyper)
Lins och display PMMA

Avkänningsmetod Envägsavkännande Reflexavkännande
Direktavkännande

100 mm-typer 300 mm-typer

Avkänningsavstånd 15 m 0,1 till 3 m
100 mm
(vitt papper: 
300  300 mm)

300 mm
(vitt papper: 
300  300 mm)

Punktdiameter (typisk) — —
40  45 mm
Avkänningsavstånd 
på 100 mm

40  50 mm
Avkänningsavstånd 
på 300 mm

Ljuskälla (våglängd) Röd lysdiod (624 nm)
Matningsspänning 10 till 30 VDC (inklusive spänningsrippel 10 % (p-p) max.)

Strömförbrukning
Max 40 mA.
(Sändare max 25 mA. 
Mottagare max 15 mA.)

Max 25 mA.

Utgång NPN/PNP (öppen kollektor)
Lastström: Max 100 mA (restspänning: max 3 V), strömkällans lastspänning: Max 30 VDC.

Driftläge Ljus TILL/Mörker TILL kan väljas genom kabeldragning

Program
Statusind. (orange)
Stabilitetsind. (grön)
Strömind. (grön): endast sändare av envägsavkännande typ

Skyddskretsar Skydd mot förväxling av spänningsmatningens poler, skydd mot utgångskortslutning, skydd mot förväxling av 
utgångens poler och skydd mot inbördes störningar (av icke-envägsavkännande typ)

Svarstid 0,5 ms
Känslighetsjustering Envarvig inställningsknapp
Skyddsklass IEC: IP66

Material
Hölje/mutter ABS
Lins och display PMMA

10 till 15 cm
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Automationssystem 
• Programmerbara styrsystem (PLC)  • HMI-gränssnitt  • Fjärr-I/O  • Industridatorer  • Program

Drivteknik
• Positionsstyrning  • Servosystem  • Frekvensomvandlare  • Robotar

Industrikomponenter 
• Temperaturregulatorer  • Nätaggregat  • Tidreläer  • Räknare  • Programmerbara logikenheter  	
• Panelinstrument  • Elektromekaniska reläer  • Övervakningsprodukter  
• Halvledarreläer  • Gränslägesbrytare  • Tryckknappar  • Kontaktorer

Avkänning och säkerhet
• Fotoceller  • Induktiva givare  • Kapacitiva givare  • Fiberfotoceller  • Lasersensorer  	
• Visionsystem  • Säkerhetsnätverk  • Säkerhetsbrytare  • Säkerhetsreläer  	
• Pulsgivare  • Ljusridåer

Omron Europe BV och dess dotterbolag strävar efter att alltid tillhandahålla korrekt information till sina kunder men reserverar sig ändå och 
utfäster inga garantier angående riktigheten eller fullständigheten hos informationen i detta dokument. Vi förbehåller oss rätten att ändra 
informationen när som helst och utan föregående meddelande.

Omron Europe B.V.   Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Nederländerna.   Tel: +31 (0) 23 568 13 00   Fax: +31 (0) 23 568 13 88   industrial.omron.eu 

Belgien 
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
industrial.omron.be 

Danmark 
Tel: +45 43 44 00 11 
industrial.omron.dk 

Finland 
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi 

Frankrike 
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr 

Italien 
Tel: +39 02 326 81 
industrial.omron.it 

Nederländerna 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
industrial.omron.nl 

Norge 
Tel: +47 (0) 22 65 75 00 
industrial.omron.no 

Österrike 
Tel: +43 (0) 2236 377 800 
industrial.omron.at 

Polen 
Tel: +48 22 458 66 66 
industrial.omron.pl 

Portugal 
Tel: +351 21 942 94 00 
industrial.omron.pt 

Ryssland 
Tel: +7 495 648 94 50 
industrial.omron.ru 

Schweiz 
Tel: +41 (0) 41 748 13 13 
industrial.omron.ch 

Spanien 
Tel: +34 913 777 900 
industrial.omron.es 

Storbritannien 
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
industrial.omron.co.uk 

Sydafrika 
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za 

Tjeckien 
Tel: +420 234 602 602 
industrial.omron.cz 

Turkiet 
Tel: +90 212 467 30 00 
industrial.omron.com.tr 

Tyskland 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
industrial.omron.de 

Ungern 
Tel: +36 1 399 30 50 
industrial.omron.hu 

Fler Omron-representanter
industrial.omron.eu

Sverige 
Omron Electronics AB 
Färögatan 7 
Box 1275, SE-164 29 Kista 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
Fax: +46 (0) 8 632 35 40 
industrial.omron.se 

Göteborg 	 Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
Malmö 	 Tel: +46 (0) 8 632 35 00


