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Safety Controller GISP

Programmerbara sdkerhetsrelder

» Anpassa konfigurationen efter dina behov

» Flexibelt sortiment passar alla system

» Enkel installation och tydlig diagnos

. . Sh. SAFETY,
realizing % INNOVATION



Modulbaserad

sdkerhetsstyrning

Omron G9SP dr ett nytt sortiment av programmet-
bara séikerhetsrelder som dr ldmpliga for paketering,
livsmedel, fordonskomponenter, formsprutning och
tryckerimaskiner. Eftersom enheterna inte dr kabel-
anslutna i systemet kan du dra nytta av en ny
flexibilitet och enkelt konfigurera om dem ndr nya
sdkerhetsfunktioner ldggs till i installationen. Tre
olika modeller finns, med olika I/0-kabelalternativ,
vilket innebdr att du kan vdlja en modell som passar
ditt system bdst. Alla enheter dr kompatibla med
Omrons konfigurationsverktyg som allmdnt anses
vara de enklaste och mest anvindarvinliga pa
marknaden.

Omron G9SP: Globala sdkerhetsnivaer, lagre

totalkostnad

e Konfigurerbar enhet som ar perfekt lampad for
konstruktion av flera fristdende system med samma
specifikationer eller omkonfiguration av en fristdende
installation

e Hanterar funktionsblock for berdringsfria
brytare, enstraliga ljlusbommar och ingangar for
sdakerhetsmattor

e Snabbare och enklare integrering jamfort med
kabelanslutna system

e Ett enda lattanvéant grafiskt anvandargranssnitt for
konfiguration, simulering, test och validering

e Mycket snabbare installation

® EN ISO 13849-1-forberedd (PLe)




Sdkerhet som
standard

Omron har ett komplett sortiment av sdkerhets-
l6sningar, fran nddstopps-, dorr- och gransldgesbrytare
till sékerhetsgivare och sdkerhetsmattor. G9SP utgdr
en del av den mest omfattande l&sningen i branschen,
som gor det mojligt for Omron att tillhandahélla ett
heltdackande sortiment av produkter for en mangd olika
typer av tilldmpningar 6ver hela varlden.

Eftersom anvandarsakerhet dr av yttersta vikt i alla
system har vi utvecklat ett heltackande sortiment

av fullstandigt kompatibla produkter baserat pa

var expertis pd omradet. Vart omfattande utbud av
sakerhetsprodukter bidrar till att sakerstdlla maximal
driftstid, minimal avbrottstid och en fullstandigt saker
arbetsplats.

Inte nog med det — ett globalt ndtverk av kontor,
tillgang till vara produkter dver hela varlden och
odvertraffad eftermarknadssupport ger Omrons
kunder klara fordelar. Du har alltid tillgang till hjalp
och expertrad géllande installation, anvandning och
underhall, oavsett var du befinner dig.
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Konfigurerbart, flexibelt, enkelt:
nyckeln till sakerhet

Alla sdkerhetssystem dr beroende av korrekt
installation och lamplig utrustning. Med Omron G9SP
blir det enklare dn nagonsin. Funktionerna i det har
produktsortimentet tillfor din nya eller befintliga
installation en mangd olika fordelar.

Konfigurationsmatris

O Safety Controller GoSP

@ Expansions I/0-moduler

© Minneskassett

@ Ethernet optionskort

© RS-232C optionskort

® Kompakt beroringsfri
dorrbrytare

@ Sékerhetsmattor

® (J1/PLC

© Relder med tvangsstyrda
kontakter

® Konfigurator




Omkonfigurerbart

Med Omrons konfigurationsverktyg kan
alla aspekter av inmatning och utmatning
till och fran enheten definieras, simuleras,
testas och valideras via ett lattanvant
grafiskt anvandargranssnitt. Om du utfor
konstruktioner med hjélp av en profil
(skapas en géng, anvdands manga ganger)
kan konfigurationer kopieras och tillampas
i alla system. Om du konfigurerar en
befintlig installation ar det precis lika
enkelt. Allt eftersom anvandarens behov
fordndras kan installationen anpassas
snabbt och enkelt for att tillgodose
aktuella behov.

A

GISP CPU

Expansions 1/0-
moduler

Optionskort

Ethernet Seriell

PLC

Flexibelt

Till skillnad fran kabelanslutna
sdkerhetsrelder kan Omron G9SP
konfigureras och anpassas for olika
dndamal. Eftersom det handlar om en
mjukvarustyrd halvledarenhet kan alla
aspekter av dess anvandning konfigureras
om, med direktanslutning till beréringsfria
brytare eller sakerhetsmattor. Du kan
vélja mellan tre 1/0-storlekar: 20/8,

10/16 och 10/4. Omron G9SP kan
anvandas med alla typer av vanliga

sma till medelstora system. Dessutom
medféljer extra expansionsmoduler for
I/0-standardsignaler (12/8 och 0/32).
Funktionsblock med upp till 128 delar
kompletterar det har fullstandigt flexibla
sortimentet, sa att du alltid kan forlita dig
pa att du har en l6sning som tillgodoser
alla aktuella behov.

Designa Ateranvind
Simulera Paketera
Enkelt

Framfor allt ar G9SP enkelt att anvdnda
och konfigurera. Med hjdlp av Omrons
konfigurationsverktyg kan du snabbt
definiera allt vad géller ingangar,
utgangar, omfattning, testning,
simulering, validering och anvandning

av systemet. Via text pa skdarmen och
ikonstyrda menyer far anvandaren snabbt
vdgledning genom alla aspekter av
konfigurationen. Tydliga meddelanden och
systemstatusinformation ger anvandaren
direkt en 6versikt 6ver varje funktionssteg.



Konfigurera om och ateranvand
for verkliga kostnadsbesparingar

Moderna produktionslinjer maste vara flexibla for att
det ska vara mojligt att tillgodose kunders fordanderliga
behov. Det innebar ofta att det maste ga att dndra
maskininstallationer med kort varsel, i enlighet med
bestallningsjobb eller nya krav. Med Omron G9SP kan
det inte bli enklare. Du kan konstruera om eller byta

ut funktionsblock med hjalp av det enkla grafiska
anvandargrdnssnittet och pa sa satt inforliva alla typer
av tilldmpningsandringar eller -tillagg.

Aven de mest komplexa styrfunktioner kan enkelt
konfigureras. Nya anvandare far tydlig programmerings-
vigledning och dven dndringar och underhall har
forenklats. Installningar kan sparas till en minnes-
kassett for offlinediagnostik och eventuella
programmeringsdndringar kan aterstallas direkt till
Omron G9SP fran samma minneskassett.
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Sdkerhet inom tillverkning av fordonskomponenter
Forandringar inom maskinanvandning kan enkelt hanteras
genom omkonfiguration av applikationsprogrammet.
Certifierade funktionsblock for alla typer av sakerhetsfunk-
tioner finns redan inbyggda och klara for anvandning.



Expansions 1/0-
G9SP CPU moduler

#‘-—. Optionskort

Ethernet Seriell

1/0

Transparent diagnos

Anslutning till dator/PLC via Ethernet ger fullstandig dtkomst
till GoSP. Det ar enkelt att utfora diagnos, felsdkning och
programédndringar tack vare USB-grdnssnittet for programme-
ring och den l6stagbara minneskassetten.

Gammalt

Enkelt underhall utan verktyg

Enkelt byte av enhet

Eftersom G9SP &r en programmerbar controller kan enheter
bytas enkelt och smidigt. Alla instdllningar, parametrar och
funktionsblock kan sparas i en dator eller pa en minneskassett
for enkel 6verforing fran en enhet till en annan.



Storre flexibilitet innebar
ldgre totalkostnader

Moderna paketeringsmaskiner maste vara flexibla Omron G9SP kan 6vervakas och konfigureras fran
for att det ska vara mojligt att tillgodose kunders en standardmandverpanel via Ethernet, RS232C-
foranderliga behov. Med Omron G9SP &r tillampnings- kort eller standard 1/0-anslutningar. Om du har
flexibiliteten integrerad i systemet. Valj mellan tre flera tillampningar med samma konfiguration

olika CPU-typer och kombinera sedan med valfritt kan Omron G9SP-minneskassetten anvdndas.
kommunikationsgranssnitt eller tva ytterligare 1/0- Det innebdr att systemutvecklare endast behdver
standardsignaler. Alla GgSP-enheter har funktioner programmera enheten en gang och att de sedan kan
for direktanslutning av alla typer av sdkerhetsgivare, installera instadllningar i alla identiska system fran
till exempel sdkerhetsmattor, beroringsfria minneskassetten.

6vervakningssystem och enstraliga ljusbommar.
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Narvaroavkanning Ddorrovervakning

Omron erbjuder en mangd olika sdkerhetsmattor i manga G9SP-serien har funktioner for direktanslutning av Omrons
storlekar. Mattor ar praktiska i alla omraden dar personal kan alla beroringsfria dérrovervakningslosningar, vilket innebar
utsdttas for risker. De skickar omedelbart en varning till Omron maximal flexibilitet och minimalt arbete med installation och
G9SP som kan avge en varningssignal eller stanga av farliga underhall.

komponenter.




Sakerhetsingangar Standardingangar
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Sakerhetsutgangar Standardutgangar

Standard-1/0

| GgSP-serien ingar ett sortiment av ldttanslutna
I/O-standardenheter. | det har direktgrénssnittet

mellan sdkerhets- och standardstyrfunktioner kan du
konfigurera standardstyrsignaler for den fullstandiga
sdkerhetskonfigurationen. Aven évervakning kan utféras pa
ett enkelt sétt, via |/O-standardenheter eller Ethernet-kort/
seriella kort for avancerad dvervakning.

Kopiera en konfiguration utan verktyg

Minneskassett for snabb och enkel anvdandarvanlighet
Design av sdkerhetssystem drinte langre den komplexa
uppgift som det en gdng var. Férutom ett tydligt och enkelt
programmeringsgréanssnitt far du med Omron G9SP de fordelar
som en minneskassett ger. Program kan snabbt @ndras och
dterstallas, utan extra arbetsinsatser.
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Enkel konfiguration

Vid design- eller uppdateringsarbete av sakerhets-
system var konfigurationen tidigare den uppgift som
tog mest tid i ansprdk. Det ar inte fallet med Omron
G9SP.

Tack vare ett tydligt och enkelt anvandargranssnitt
ar systemdesign nu enklare an nagonsin. Du far
vagledning via steg-fér-steg-anvisningar genom
alla aspekter av designarbetet. Med hjdlp av ett
simuleringsverktyg kan du testa och korrigera
instdllningar innan systemet tas i bruk. Sedan kan
du, tack vare anvdndardefinierade funktionsblock,
ateranvdnda alla aspekter av din design i framtida
system.
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Enkel konfiguration

Alla sékerhetsfunktioner adr klara for anvdandning i G9SP.
Certifierade funktionsblock kan enkelt vdljas i det grafiska
anvandargrdnssnittet och anpassas efter aktuell tillampning.

Simulering

Alla funktioner kan testas och simuleras i konfigurations-
verktyget, vilket innebdr att ingen ytterligare onddig
arbetsborda laggs pa teknikerna. Dessutom kan
felsokningstiden under implementeringen i maskinstyr-
systemet minskas till ett minimum med hjalp av
onlinediagnostik.

Anvandardefinierade funktionsblock

Godkéanda konfigurationselement, till exempel en

testad drrovervakningsldsning, kan enkelt lagras som
anvandardefinierade funktionsblock och dteranvandas i
framtida projekt. Pd sa sdtt minimeras den tid som krévs
for att skapa en ny systemkonfiguration.
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Kunskapsbyggande

Befintliga konfigurationer utgor grunden fér nya projekt. GgSP-
konfigurationsverktyget har funktioner for dteranvdandning av
befintlig och beprévad expertis inom sdkerhetsstyrsystem,
samt anvandardefinierade funktionsblock. Det innebar att du
slipper gora om samma arbete flera ganger och istéllet kan
bygga upp ett bibliotek av sakerhetslésningar.




Fristadende styrsystem

Bestéllningsinformation

Sakerhetsstyrsystem

GISP

Sakerhetsstyrsystemet GISP innehéller alla lokala sékerhetsbaserade in- och utgangar
och styr sékerhetsprogrammet.

e Tre CPU-typer for olika tilldmpningar

¢ Tydliga diagnoser och dvervakningsfunktioner via Ethernet-, eller seriell anslutning
e Minneskassett for enkel duplicering av konfigurationen

e Unika programmeringsfunktioner som méjliggor enkel design, verifiering,
standardisering och ateranvéndning av programmet

e (ertifierat enligt PLe (EN ISO 13849-1) och SIL 3 (IEC 61508)

Typ Beskrivning Typbeteckning
Fristaende 10 PNP-sakerhetsingangar GISP-N10S
Sakerhetsstyrsystem 4 PNP-sakerhetsutgéngar
4 testutgangar
4 PNP-standardutgangar
10 PNP-sakerhetsingangar GISP-N10D
16 PNP-sakerhetsutgangar
6 testutgangar
20 PNP-sékerhetsingangar GISP-N20S
8 PNP-sékerhetsutgangar
6 testutgangar
Program
Typ Media Tillampligt Typbeteckning
operativsystem
GISP Konfigurationsskiva Windows 2000 WS02-G9SP01-V1
konfigurator 1 licens Windows XP
Konfigurationsskiva  Windows Vista WS02-G9SP10-V1
10 licenser
Konfigurationsskiva WS02-G9SP50-V1
50 licenser
Konfigurationsskiva WS02-GISPXX-V1
platslicens
Utbyggnadsenheter (standard 1/0)
Modell Typ Antal I/0 Typbeteckning
In Ut
Utbyggnadsenhet ~ Sénkande 12 8 (halvledande)  CP1W-20EDT
for /0 Drivande 12 8 (halvledande)  CP1W-20EDTH
Sankande - 32 (halvledande) CP1W-32ET
Drivande = 32 (halvledande) CP1W-32ET1
1/0-anslutningskabel, 80 cm CP1W-CN811
Tillvalsenheter
Modell Typbeteckning
Tillvalskort RS-232 CP1W-CIFO1
Tillvalskort Ethernet (ver. 2.0 eller senare) CP1W-CIF41
Minneskassett CP1W-MEO5M

Specifikationer

GISP-konfiguration

Sékerhetsstyrsystem GISP
Utbyggnadsenheter 1/0

Minneskassett

Tillvalskort Ethernet

Tillvalskort RS-232

Kompakt kontaktlds brytare for sakerhetsdorr
Sakerhetsmattor

CJ1/PLC
Relder med tvangsstyrda kontakter

Konfigurator

60000000 Q

Aliménna specifikationer
Anslutningsspénning

Stromforbrukning G9SP-N10S
GISP-N10D
GISP-N20S

Monteringsmetod
Omgivningstemperatur, drift
Omgivningstemperatur, lagring
Skyddsklass

Specifikationer for sakerhetsingangar

Ingangstyp
Tillslagsspanning
Franslagsspanning
Franslagsstrom Hogst 1 mA
Ingéngsstrom 6 mA

20,4 1ill 26,4 VDC
(24 VDC ~15 % +10 %)

400 mA
(V1: 300 mA, V2: 100 mA)

500 mA
(V1: 300 mA, V2: 200 mA)

500 mA
(V1: 400 mA, V2: 100 mA)

35 mm DIN-skena
0°C+55°C
-20°C+75°C

IP 20 (IEC 60529)

Sankande ingangar (PNP)
Min. 11 VDC mellan varje ingéngsanslutning och G1
Hdgst 5 VDC mellan varje ingangsanslutning och G1

Specifikationer for sakerhetsutgangar

Utgéangstyp Drivande utgéngar (PNP)

Nominell utgangsstrom  Hogst 0,8 A per utgang*

Restspénning Max. 1,2 V mellan varje utgangsanslutning och V2
Specifikationer for testutgangar

Utgéngstyp Drivande utgéngar (PNP)

Nominell utgdngsstrom  Hogst 0,3 A per utgang*

Restspénning Max. 1,2 V mellan varje utgéngsanslutning och V1
Specifikationer for standardutgéngar (G9SP-N10S)

Utgéngstyp Drivande utgéngar (PNP)

Restspanning i lage TILL  Max. 1,5 V (mellan varje utgangsanslutning och V2)
Nominell utgangsstrom  Max. 100 mA *

*Mer information om den nominella utgangsstrommen finns i anvéndarhandboken
for GOSP.

OMRON



Fristaende styrsystem Sékerhetsstyrsystem

Integration av sidkerhetsstyrsystem

Status for sakerhets-1/0 blir tydlig

Det fristaende sékerhetsstyrsystemet visar diagnosinformation pa tre sétt:

1) via parallellkoppling

2) via seriellt RS232C-grénsshnitt (tillval)

2) via Ethernet-gréanssnitt (tillval).

Information om alla sakerhetsingangar och sékerhetsutgangar i standardsakerhetsstyrsystemet garanterar minimalt stillastaende for maskinen.

Maskinstyrning Sékerhetsstyrning

| 1/0-kabeldragning |

GISP - fristdende sékerhetsstyrsystem

CP1LPLC

| seriell Rs232¢ |

| Ethernet |

Brytare for
sékerhetsdorr

Sékerhetsljusrida Kontaktor Nodstopp Kontaktor

Konfigurationsverktyg for GOSP-

TR ]

= = ==

Enkel konfiguration blir mdjlig genom en installationsguide som )
stddjer maskinvaruvalet. Konstruktion Ateranvandning

Anvéndardefinierade funktionsblock

Godkanda konfigurationselement, till exempel en testad 1dsning for
dorrovervakning, kan enkelt lagras som ett anvéndardefinierat
funktionsblock och sedan ateranvéandas i framtida projekt. Detta
minimerar tidsétgéngen for utformning av en ny systemkonfiguration.

—— -
; 1
Simulering Paketering

Integrerad simulator Bygga upp kunskaperna
Alla funktioner kan testas och simuleras i konfigurationsverktyget, Befintliga konfigurationer ligger till grund for nya projekt.
vilket innebér att arbetsbelastningen for teknikern inte okar. Konfigurationsverktyget for GOSP stédjer ateranvandning av
Dessutom minskar online-diagnoserna felsokningstiden till ett befintlig och bevisad kunskap inom sékerhetsstyrsystem samt
minimum under implementeringen i maskinens sakerhetsstyrsystem. anvandardefinierade funktionsblock. Det betyder att antalet

sdkerhetslosningar okar utan upprepning av redan utfért arbete.

OMRON 13



Fristadende styrsystem

Funktioner

Sakerhetsstyrsystem

Funktionsblock
Logikfunktioner

Namn pa funktionsblock
NOT

AND

OR

NAND

NOR

Exklusiv OR

Exklusiv NOR

RS-FF

(Reset SetFlip-Flop)

Jamforare

Jamforare 2

Timer-/raknarfunktioner
Namn pa funktionsblock
Timer for franslagsfordréjning

Timer for tillslagsfordréjning

Pulsgenerator

Réknare

Upp-/nedraknare

Seriell-parallell-omvandlare

Beteckning i funktionslistan lkon

NOT

AND

OR

NAND

NOR

EXOR

EXNOR

RS-FF

Jamforare

Jamforare 2

Beteckning i funktionslistan lkon

Timer for franslagsfordrojning

Timer for tillslagsfordréjning

Pulsgenerator

Raknare

Upp-/ned

Raknare

Seriell-parallell
Omvandlare

Py
=i

s

Funktionsblock for sdkerhetsenhet

Namn pa funktionsblock Beteckning i funktionslistan Ikon

Overvakning av EDM
externa enheter

Overvakning av Aktiveringsknapp
aktiveringsknapp f:.-'_""'
Erabla
Overvakning av Nodstopp
nodstoppsbrytare *
-
Overvakning av ljusrida Ljusrida

Overvakning ﬂ ]

Forbikoppling Forbikoppling

Overvakning av Overvakning av

sékerhetsgrind sékerhetsgrind r_,

i |
Sékerhetsreld for Sakerhetsreld for
tvahandsmanover tvdhandsmandver

8 n ¥
Overvakning av Driftldgesvaljare

driftiagesvaljare @

Overvakning av Redundant ingéng

redundant ingéng .]-!:
']'!_l
Sékerhetsgivare En strale
med en strale Sékerhetsgivare .‘:,"."'
e
-
Overvakning av kontaktlds Kontaktlos brytare
brytare for sakerhetsdorr Sékerhetsdorr m [I
Overvakning av Sékerhetsmatta
sékerhetsmatta
Funktionsblock for aterstéllning och omstart
Namn pa funktionsblock Beteckning i funktionslistan lkon
Aterstillning Aterstillning
YI3ED
Omstart Omstart
Escture
Funktionsblock for kontaktdon
Namn pa funktionsblock Beteckning i funktionslistan Ikon
Multikoppling Multikoppling
—
D
—_—t
Routing Routing
—
—_—
—
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Fristaende styrsystem Sékerhetsstyrsystem

Matt
Sékerhetsstyrsystem
GISP-N10S
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Automationssystem

® Programmerbara styrsystem (PLC) ® HMI-granssnitt  Fjdrr-I/O e Industridatorer e Program

Drivteknik

® Positionsstyrning e Servosystem e Frekvensomriktare

Industrikomponenter

* Temperaturregulatorer e Ndtaggregat ® Tidrelder e Rdknare e Programmerbara logikenheter
e Panelinstrument e Elektromekaniska relder e Overvakningsprodukter
® Halvledarrelder o Grénsldgesbrytare ® Tryckknappar e Kontaktorer

Avkdnning och sdkerhet

® Fotoceller e Induktiva givare e Kapacitiva givare e Fiberfotoceller e Lasersensorer
e Visionsystem e Sakerhetsndtverk e Sdkerhetsbrytare e Sdkerhetsrelder

® Pulsgivare e Ljusridaer

Omron Europe BY och dess dotterbolag strévar efter att alltid tillhandahéilla korrekt information till sina kunder men reserverar sig dndd och
utféister inga garantier angdende rikti e ] i ionen i detta dokument. Vi férbehdiler oss ritten att dndra
informationen nir som helst och utan féregdende meddelande.




