
f ö r  t y d l i g  o c h  e x a k t  a v l ä s n i n g
K3MA-SERIEN
Två-färgs panel instrument

Klar och tydlig information i process-, temperatur- och frekvensapplikationer.

Garanterar tydlig visning under alla förhållanden

Ger tydlig visning på långt avstånd och från sida

Ger snabbt synbar förändring av processtatus

Snabb och enkel installation oavsett applikation

Gränsvärden för över-, under- och område och kombinationer

Ger dig möjlighet till skalering i önskad storhet

För enastående prestanda under alla förhållanden

Din globala partner för panelinstrument

Innovativ, bakgrundsbelyst LCD-display

Stora LCD tecken

Två-färgs display

Användarvänlig inställning

Enkel konfigurering av utgångar

Skalbar

Damm och vattentät front (IP66)

Uppfyller senaste internationella standards

Verklig storlek 96 x 48 mm (1/8 DIN)

Advanced Industrial Automation

Process 

Temperatur

Frekvens 
& Hastighet



Processignaler 

Panelinstrument K3MA-J kan anslutas till alla

standard processignaler såsom; ström (0 - 20 mA

och 4 – 20 mA), spänning (0 – 5 V, 1 – 5 V, 

0 – 10 V, ±5 V och ± 10 V). 

• Maximalt visningsområde: -19999 till 99999 

• Utgångar: 2 slutande reläkontakter 

• Övriga funktioner: Skalering, inlärning,

tvingad nollfunktion, nollgränsfunktion 

Lagerhållna produkter: 

• K3MA-J-A2 100-240 VAC

• K3MA-J-A2 24 VAC/VDC

Applikationsområden: 

• Övervakning av tanktryck

• Nivåvisning 

• Flödesvisning 

• Indikering av luftfuktighet

Temperatursignaler 

Panelinstrument K3MA-L hanterar ett flertal

ingångar, inkluderande två typer av platina

resistanstermometer (Pt100, JPt100) och tio olika

typer av termoelement (K, J, T, E, L, U, N, R, S, B). 

• Noggrannhet: ±0,5 % av indikerat värde

Maximalt visningsområde: -1999 till 9999 

• Tillgänglig omedelbart: Maximalt

visningsområde: -1999 till 9999 

• Utgångar: 1 växlande reläkontakt

• Övrigt: Kompensation av givarfel

Lagerhållna produkter: 

• K3MA-L-C 100-240 VAC

• K3MA-L-C 24 VAC/VDC

Applikationsområden: 

• Övervakning av lagertemperatur 

• Reglering/övervakning vid plastgjutning 

• Övervakning av industriugnar 

• Frysindikering 

Frekvenssignaler 

K3MA-F-instrumenten kan anslutas till standard

spännings pulståg, PNP eller NPN (5 kHz) eller

potentialfria kontaktpulser (30 Hz). 

• Spänningsmatning för givare: 40 mA, 12VDC

• Maximalt visningsområde: –19999 till 99999 

• Utgångar: 2 slutande reläkontakter 

• Övriga funktioner: Skalering, inlärning,

automatisk nolltid, kompensationstid vid start

Lagerhållna produkter: 

• K3MA-F-A2 100-240 VAC

• K3MA-F-A2 24 VAC/VDC

Applikationsområden: 

• Motorhastighet

• Rotationshastighet axel

• Matningshastighet, hastighet

för transportband 

• Övervakning av min. frekvens

Pa m/min C C rpm m/min
E8AA-tryckgivare

K3MA-J

4 20 mA
Generatormotor

Industriell ugn

K3MA-L

Frekvensomvandlare

Motor Spänningspuls
Induktiv givare

K3MA-F

Växel

K3MA-F

GeneratormotorK3MA-LPump Flödesmätare

Pump

TömningsventilTank

4 till 20 mA

K3MA-J
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