ESCSV smakhkkontro ihaz

Ready, set, go!
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4 basit adimda kusursuz
sicaklik kontrolu

E5CSV sicaklik kontrol cihazi serisi, Yine en iyi 6zelliklerle...

Yeni seri, kendisinden 6nceki serinin bu denli basarili olmasini

adini Prat'k ve ekonomik cihaz arayanlarm saglayan DIP ve déner switch’leri kullanarak kolay kurulum, bir 7

ideal tercihi olarak diinyaya duyurmus olan ve sicaklik kontrol segment genis ekran ve Kendi Kendine Ayarlama (Self-Tuning) ile
ON (ACIK)/OFF (KAPALI) segimi veya PID kontrolii gibi 6nemli
cihazlari arasinda en fClZIG talep goren E5CS serimizi 'Zleyen’ ozelliklerin birgoguna sahiptir. Dahasi, yeni seri de ¢ikis ve alarm

arttirilmis fonksiyonelligre sahip bir iiriindiir. durumunu ve ayarlama noktasindan sapmanin yéniini gésterme

ozelligine sahiptir.

Fonksiyonel
kurulum

P SV korumal

SWI ON(ACIK)/OFF(KAPALI)
— PID kontrolii

SW2 hizl veya yavas proses

SW3 Isitma ya da sogutma

SW4 Giris kaydirma degeri ON (ACIK)
— OFF (KAPALI)

SWS5  Termokupl veya RTD

SWé Celsius veya Fahrenheit

Giris tipi araligi

Alarm modlan

Kurul
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Paketleme Kizartma izolasyon
Miikemmel kontrol, 6zellikle degisime karsi hassas Diiz 6n yiizeyi sayesinde ESCSV’nin kullanimi Sapma gostergesi sayesinde dogru sicakliga erisildigi
uygulamalarda. hijyeniktir ve IP66 degerinin yardimiyla, temizligi net bir sekilde gosterilir.

kolay ve giivenlidir.

Diger o6zelliklerin zenginlestirilmesi...

Bir dnceki E5CS serisinin basarisi tizerine kurulu olsa da,

yeni E5CSV serisi size daha fazlasini sunuyor. Ornegin Otomatik
Ayarlama (Auto-Tune) fonksiyonu ve artik standart olarak ¢oklu
giris tiplerini (termokupl/RTD) segebilmeniz gibi.Yeni 3,5 dijit
ekran, ES5CSV serisinin artik 1.999°C’ye kadar cikan daha genis
bir araligi géruntileyebildigi anlamina da geliyor. Seri, yeni RoHS
gereksinimlerini de karsiliyor ve kati IP66 standartlariyla da

uyumlu. Dahasi, derinlik artik yalnizca 78 mm’ye dusrilda.
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E5CSV sicaklik kontrol cihazlarinin avantajlari:

* DIP ve doner switch’leri kullanarak kolay kurulum

* Yalnizca 4 modelle, kapsamli temel sicaklik kontrol

cihazi gereksinim yelpazesini karsilama

* Kendi Kendine (Self-Tuning) ve Otomatik (Auto-Tuning)
ayarlama fonksiyonlari sayesinde uzmanlik bilgisine gerek

kalmadan performans arttirma
* Ayar degeri korumasi sayesinde azaltilmis ariza riski

* Yalnizca li¢ parametreye sahip meniisii sayesinde son

kullanici dostu

* Genis (13,5 mm) tek satirlik, 3,5 dijitlik, 7 segment

LED ekranla kusursuz okunaklilik

* PV-SV sapma gostergesi, cikis ve alarm gostergesi

sayesinde net durum agiklamasi

* Birgok tipte sicaklik sensériine kolay baglanma

dar
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Yetkili Distribiitor:
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Kontrol Sistemleri

* Programlanabilir lojik kontrolérler * insan makine arabirimleri * Uzaktan I/O

Hareket Kontrolii ve Siiriiciiler

« Hareket kontrolérleri  Servo sistemler * invertorler

Kontrol Komponentleri

« Sicaklik kontrolérleri * Giig kaynaklari * Zaman roleleri « Sayicilar

Programlanabilir roleler

« Dijital gosterge panelleri ¢ Elektro mekanik réleler ¢ Kontrol ve izleme réleleri * Solid state réleler
« Limit switchler * Push buton switchler * Disiik gerilim anahtarlama elemanlari

Algilama ve Emniyet

« Fotoelektrik sensérler * Indiiktif sensorler « Kapasitif sensérler ve basing sensérleri

« Kablo konektérleri « Lazer sensorler ve genislik 6lgen sensérler * Gorsel denetim sistemleri
* Emniyet sistemleri * Emniyet sensorleri * Emniyet {niteleri/role initeleri

* Emniyet kapisi/koruma kilitleme switchleri

Mikemmel; hedeflememize ragmen, Omron Europe BY velveya bagh ortaklan ve bagh sirketler, bu belgede izah edimils olan bilglerin dogrulugu veya eksiksizligi
hakkinda garanti vermez veya sorumluluk kabul etmez. Onceden haber vermeksizin herhangi bir zaman herhangi bir degisikligi yapma hakkimiz mahfuzdur




