Infrared termo sensor

Sicaklik algilama igin, uygun maliyetli, temas gerektirmeyen metod!

Advanced Industrial Automation

Omron ES1B, nesnelerin sicakliklarini lgmek igin hassas, dengeli ve uygun maliyetli bir yol saglayan infrared termo sensérdiir.
Nesnenin sicakligi ile orantili olan gikis sinyali (mV olarak) iiretir. Unite, herhangi bir sicaklik kontrol cihazi veya alarm Unitesi

ile calismasini saglayacak sekilde, standart K tipi termokup gibi calisir.

Uygun maliyetli calisma

Bazi pasif IR sensorlerle karsilastirildiginda, Omron ES1B daha ES1B standart termokuplarin yerini alacak bir alternatiftir.
hassastir. Belirtilen ‘saha goriinimi’niin ayni olmasinin (1:1) disinda, Sicaklik 6lgtimiiniin galisma prensibi her ikisinde de benzer olsa da,
ES1B ayni cikisi elde etmek icin Olgiilen nesneden %40 daha uzaga ES1B sicakligr 6l¢iilen nesne ile temas etmez. ES1B ve cihaz

monte edilebilir. kombinasyonu bir kez kalibre edildiginde, iiretilebilecek sinyal her

zaman mevcuttur ve her zaman dengeli, gergek zamanl sicaklik
Her biri belirli sicaklik araliklari igin kalibre edilmis dort termo Olgtimii saglar ve ayrica makinanin devre disi kalma siiresini azaltir.
sensdr modeli mevceuttur: 10-70°C, 60-120°C, 115-165°C ES1B'yi son derece uygun maliyetli yapan budur.
ve 140-260°C. Her model kendi araliginin %1’i icerisinde
tekrarlanabilirlik saglar. Omron’un yiiksek kalite standartlarina gére
tasarlanmis olan ES1B toz ve suya dayanikli silikon esasli kabloya

sahiptir. Termo sensor, firincilik, paketleme, izolasyon ve laminasyon

gibi uygulamalar igin idealdir.




Coklu uygulamalar igin idealdir!

ES1B ¢ok yonlidiir. Montaj hatti Gizerindeki hareketli nesnenin sicakliginin ne zaman &lgtilecegini gostermek igin
yakinlk sensorleri ile (6rn. Omron E2A) birlikte kullanilabilir. Alarm durumlarini belirlemek icin panel géstergeleri
(6rn. Omron K2MA) ile birlikte kullanilabilir. Ve, hareketli nesnenin sicakligini kontrol etmek igin sicaklik kontrol

cihazlari (6rn. Omron E5CN) ile birlikte kullanilabilir. Diger uygulamalar:

Kagit kurutma
Kagit, baski ve tekstil tiretiminde, iiriin kalitesinde siireklilik ve eneriji
tasarrufu saglamak igin trtniin hangi noktada kurudugunu bilmek ¢ok

6nemlidir. ES1B bu kuruma noktasinin yerini belirlemek igin idealdir.

Ambalaj izolasyonu
Gida endiistrisinde, ambalaj diizgiin sekilde izole edilmelidir. ES1B, siirekli Laminasyon
kalite ve minimum retim hatasi saglamak igin izolasyonun gerceklestigi

noktada sicaklik 6lgiimii yapmak igin uygundur.

Yiiksek gerilim elektrik sistemlerini izleme
Yiiksek gerilim dagitim panolarinda veya transformatérlerdeki asiri isi
yayllmasini tespit edebildigi icin, ES1B sistemdeki hatanin nerede oldugunu

gostererek daha fazla hasar ve masraf olmasini énler.

Blister izolasyonu
Gida endiistrisi
ES1B tasiyic kayis tizerindeki gida maddelerinin sicakliklarini dlgmek igin
kullanilabilir. Gida ile temas olmadigi igin, bu tiir sicaklik dlglimii hem son
derece hassas hem de hijyeniktir. Unitenin IP65 korumasi bu endiistride

kullanim igin ¢ok uygundur.

Gida isleme

Model listesi

Bir bakista Omron ES1B
ana ozellikleri:

* Giig kaynagr: 12/24VDC
* Tepki hizi: 300ms

* Araligin %1 iginde
tekrarlanabilirlik

* 3 metre PVC kapli silikon
esasl kablo

* Calisma sicakhigi: -25°C
ile 70°C

* Koruma: IP65

* Cikis sinyali: K tip

termokupl’a denk

Ozellikler (sicaklik aralig)
10-70°C
60-120°C
115-165°C
140-260°C

ES1B

iim ve algilama karakteristikleri

2¢ap  20cap  40cap  60cap
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