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OMRON

PROFINET - Otevieny prumyslovy
standard vychazejici z technologie
Ethernet urceny pro automatizaci

Spolecnost Omron, kterd je prednim globdlnim
dodavatelem systém( prumyslové automatizace

a kterd prispiva k rozvoji tohoto oboru fadou
inovaci, doddvd zarizeni pro instalace po celém
Svété. ProtoZe si je védoma rozdilnosti potreb
ruznych uZivateld, aplikaci a zemi, Fidi se spolecnost
Omron strategii otevienych standardi. Ukdzalo se,
Ze prave to je klicem k dspéchu. Tato strategie

Se zaméruje zejména na vytvareni siti a moZnosti
pFipojeni, jejichZ rozsah se neustdle rozsiruje.
Spolecnost Omron sehrdla prikopnickou roli
napfriklad pFi vyvoji siti DeviceNet a CompoNet,
pficemZ kromé nabidky Sirokého sortimentu
produktii pro sité na bazi protokolu CIP aktivné
podporuje i feseni PROFIBUS-DP,

které je oblibenym standardem.

Sité - nova generace

Spolecnost Omron stavi na svych zkusenostech

se shérnicemi PROFIBUS a nyni pfedstavuje svétovou
Spicku v oblasti podpory a vyvoje systému PROFINET-10,
coZ je oteviené ,pramyslové feseni vychazejici z
technologie Ethernet®, které méa predpoklady stat

se evropskym standardem pramyslovych siti pfisti
generace. Reeni PROFINET-10 splfiuje viechny poZadavky
oboru primyslové automatizace a poskytuje vy3si
rychlosti, které jsou dnes nezbytné, protoZe inteligentni
zafizeni nabyvaji na komplexnosti. PROFINET je
adaptivnéjsi nez konvenéni sbérnicové systémy,

a umoziuje tak, aby si je uzivatelé optimalizovali podle
toho, jaké funkce sami pozZaduji. Spole¢nost Omron

se fadi mezi prikopniky v uvadéni moduld kompatibilnich
se standardem PROFINET na trh.

Cyklicka data pfenasena

v prostfedi PROFINET a standardni
data prenasena pomoci protokolu
UDP nebo TCP/IP mohou sdilet
jeden kabel.



Vestavéné switche sniZuji naklady Usnadnéni pouZiti technologie Industrial Ethernet

Konvenéni sité Ethernet pouZivaji hvézdicovou topologii, Standard PROFINET-10 poskytuje mnoho vyhod jak
coZ vyZzaduje dodatecny hardware (pfepinace-switches) systémovym integratordm tak vyrobctm strojd

pro propojovani jednotlivych zafizeni. Jednotka SmartSlice a zafizeni. Tim, Ze slu€uje snadné pouZiti sbérnice
vyvinuta spole¢nosti Omron na bazi technologie PROFINET-I0 PROFIBUS-DP se standardni fyzickou vrstvou sité
poskytuje moZnost propojovani zafizeni v konvenéni linkové Ethernet, poskytuje technologie PROFINET-10
topologii pouZivané vétsinou prlimyslovych sbérnic. Neni tedy zvySenou rychlost, jednodussi spravu stale
potfebny Zadny pfidavny hardware. VyuZiti provoznich zafizeni se zvétsujicich objemd dat zpracovavanych

s integrovanou prepinaci funkci sbérnice je Gspornou jednotlivymi zafizenimi a otevienost potfebnou
metodou, kterd minimalizuje poCet potfebnych soucasti pro integraci standardni datové komunikace v sitich
a Setfi naklady na instalaci. RovnéZ zjednodusuje a usnadiuje Ethernet. PROFINET-10 pouZiva standardizované
budouci roz3iteni systému, které |lze provadét obvyklym funkce pro parametrizaci, diagnostiku a vystraznou
zpdsobem. signalizaci, které jsou mnohem rozsahlejsi nez

u konvencnich sbérnicovych systém.

Aby bylo mozZné cely tento rozsah funkci zvladnout,
poskytuje spole¢nost OMRON softwarové nastroje

vychazejici z technologie FDT, diky kterym j
se sitémi PROFINET-10
konvenénich sbhé

Neni tfeba instalovat prdmyslovy
Ethernetovy switch do kazdého
rozvadéce.

.-




PROFINET-I0 - Ziskejte jiz dnes uzitek
z vyhod, které prinese zitrek

Vysoka dostupnost diky redundantni kruhové strukture

Sit PROFINET je samozfejmé spolehliva sama o sobé, ale jesté
vy$5i spolehlivosti sifového pfipojeni je mozné dosahnout
uzavienim linkové struktury tak, aby vznikla struktura kruhova.
Vyhodou kruhové struktury je to, Ze zavada jediného kabelu
nebo funkéni porucha jednoho zafizeni nema za nasledek
preruseni komunikace mezi dalSimi pfipojenymi zafizenimi.
Tato metoda umoznujici dosazeni vysoké Grovné zabezpeceni

Jeden switch jako spravce MRP fidi vyzaduje, aby jedno zafizeni zapojené v kruhu plnilo funkci

redundantni okruh odpovidajici spréavce redundantnosti podporujiciho protokol MRP

standardu PROFINET. . 8 a . q
(Media Redundancy Protocol), ktery je popsén ve specifikaci
standardu PROFINET, a zajistovalo tak ¢innost vSech zafizeni

podporujicich redundantni kruhovou strukturu.

Protokol MRP soucasti sité

Vzdélené |/0 stanice SmartSlice dodavané spolecnosti Omron
podporuji protokol MRP jako redundantnf klientska zafizeni.
Stav svych komunikaénich pfipojeni hlasi spravci MRP.

V pfipadé poruchy pfipojeni aktivuje spravce MRP alternativni
I* komunikaénf trasu tak, aby viechny stanice ziistaly pfistupné.
{ Zafazenim stanic SmartSlice jako aktivnich ¢lankd kruhové
struktury se vyrazné sniZuje pocet vyhrazenych switchi

potfebnych k sestaveni redundantni kruhové sité.




Konvencni kruhova struktura

PLC Automat

Ovladaci terminal

Spravce MRP

Klient MRP Klient MRP

Klient MRP

Redundantni kruhova sit s jednotkami SmartSlice

PLC automat Ovladaci terminal

Spravce MRP
Jednotka SmartSlice Jednotka SmartSlice
s vestavénym klientskym s vestavénym klientskym

zatizenim MRP zafizenim MRP

Jednotka SmartSlice
s vestavénym klientskym
zafizenim MRP

Stanice SmartSlice s vestavénymi klientskymi zafizenimi
MRP znac¢né sniZuji naklady na instalaci.

Vestavény switch s funkci Klientska zafizeni MRP hlasi

klientského zafizeni MRP. prerudeni komunikace spravci
MRP, ktery v pribéhu milisekund

aktivuje zaloZni pfipojeni.

Pripadova studie: PouZiti v namofnich lodich

Konstrukce Fidicich systém( pro lodé prochézi rychlymi
zménami sméfujicimi k pln€ integrovanym automatizacnim
systém(m. Sledovani a fizeni napf. vyroby energie, vytdpécich
a klimatizacnich systém{, cerpadel a navijakl se provadi zcela
transparentnim zplisobem s vyuZitim vzdéaleného pfistupu.
Redundantnost fidicich jednotek a sitové struktury a vyména
jednotek bez pouZiti nafadi jsou rozhodujici vlastnosti feSeni
PROFINET nabizeného spolecnosti Omron a zajistujiciho
maximalni dostupnost systémd.




[ S — N || pwina
BEEET | e
T 79
4 =
“—

dné nastaveni pomoci
ndstroju vychdzejicich

o et e e S i

T T - PR— = =]
Tl e izl‘
ﬁj b [T 4

Lo e

e, i =
- !
= [Ty, - [
- ) ol
# el [
n CRTAELAS 1 i
®noriat
i e
] g
B wmne
u R
» g
4 )
4 -n= ettt AU
t — e — Semww rwmer sl Teprmog | Fa rym—nn————
i = T = e
o — b s (W
e o f — ey e
" = i e
i — s — = e
- : Jussny it [ e
(= | o gl g gLl
? Sy S —
= | Vo b -~ -
= ]
By

Pfidavny modul DTM {:6:}

Vyrobky spole¢nosti Omron podporuji pouziti technologie
PROFINET-10 pro cyklickou komunikaci mezi nadfazenymi

a podfizenymi jednotkami s konfigurovatelnymi charakteris-
tikami v redlném Case tak, jak to vyZaduje univerzalni
pramyslova automatizace. Nejuniverzalngjsi varianta sité
PROFINET, kterou je feSeni PROFINET-10, je obdobou komu-
nikace prostfednictvim provoznich sbérnic, pficemz nabizi
zvySenou flexibilitu pfi zachovani snadné pouZitelnosti.

Jeden nastroj pro vSechny sité

Klicem k Gspéchu siti PROFINET je jejich snadné pouZiti.

A pokud v soucasnosti pouZivate popularni software CX-One
dodavany spolecnosti Omron, znamena to, Ze jste jiZ vlastniky
potfebnych konfiguracnich nastroji. Technologie FDT, kterd

je nezavisla na typu sité a kterou jiz spole€nost Omron
pouziva ve svém nastroji pro konfiguraci sbérnic PROFIBUS,
podporuje také technologii PROFINET.

V podobé jednotek s rozhranim PROFIBUS-DP dodavanych

pro v8echny hlavni produktové fady jiZz spole¢nost Omron inte-
grovala sbérnici PROFIBUS do svych feSeni,,Smart Platform*.
Konfiguraéni software vychazejici z technologie FDT, ktery

Textovy soubor GSDML

spole¢nost Omron dodava a ktery predstavuje otevieny stan-
dard pouZitelny i pro zafizeni jinych vyrobcd, navic poskytuje
pristup k jakémukoli parametru v libovolném zafizeni,

ato v kteroukoli dobu.

FDT je oteviend technologie

Program FDT (Field Device Tool) je programovy néstroj, ktery je
nezavisly na typu sité a ktery pfijima pfidavné moduly speci-
fické pro vyrobky od jakéhokoli dodavatele, pokud jsou tyto
vyrobky kompatibilni s technologii FDT. Tyto pfidavné moduly,
které se nazyvaji DTM (Device Type Manager), poskytuji
uzivatelské rozhrani pro nastavovani a (drzbu zafizeni a
zvladaji komunikaci v celé siti. Tato technologie odstraiuje
potfebu osvojovani si zplisobu pouZivani nového SW nastroje
pfi zménach sbérnicovych systém( a umoZiuje pfistup k
funkcim specifickym pro jednotliva zafizenf pfislusného doda-
vatele prostfednictvim jejich vlastnich vyhrazenych rozhrani.

Jakékoli zafizeni, které neni opatfeno modulem DTM, je mozné
konfigurovat pomoci konvencnich textovych soubord
ve formatu GSDML (XML).



PROFINET - zarizeni

Ridici jednotka PROFINET-10 CJIW-PNT21

Tento modul je uréen k pouziti s jakoukoli zakladnt

procesorovou jednotkou patfici k Gspé3né fadé
programovatelnych logickych fidicich jednotek nabizené
spolecnosti Omron. Pouziva samostatny komunikacni
procesor, a zarucuje tak vysoky a spolehlivy vykon, ktery

je nezavisly na programu PLC automatu nebo na rychlosti jeho
procesorové jednotky. JelikoZ jeji transparentni konstrukce
umoznuje pouziti vlastniho komunika¢niho protokolu FINS
vyvinutého spolecnosti Omron, poskytuje fidici jednotka
PROFINET IO také komunikacni kanal, takZe k vyméné dat

s procesorovou jednotkou PLC automatu prostfednictvim sité
PROFINET je moZné pouZivat i starsi zafizeni nebo stavajici
softwarové nastroje.

Group

Skupina FDT

Skupina FDT je oteviené, nezavislé sdruzeni
spolupracujicich mezinarodnich spolecnosti, které

usiluji o zavedeni technologie FDT jako mezinarodniho
standardu v oboru prlimyslové automatizace.

Technologie FDT normalizuje softwarové rozhrani mezi
provoznimi zafizenimi a automatizacnimi systémy.

Jejim rozhodujicim rysem je nezavislost na komunikaénim
protokolu a softwarovém prostredi jak daného zafizeni,
tak hostitelského systému. Standard FDT umoZnuje
pristup k libovolnému zafizeni z kteréhokoli hostitelského
systému prostfednictvim jakéhokoli protokolu.
www.fdtgroup.org

PROFIBUS a PROFINET International (PI)

Pl je mezinarodni prdmyslové komunikacni sdruZent,
které je zodpovédné za standardy PROFINET

a PROFIBUS, tedy za dvé technologie, které patfi mezi

automatizace vyrobnich provozi a procesd. Pocet
prodanych sitovych uzld PROFIBUS jiZ pfekrodil hranici
20 miliond, pfiemzZ v soucasnosti vice nez 1400
spolecnosti, které jsou Cleny sdruZeni Pl na celém
svété, vyviji a dodava vyrobky, sluzby a feseni

pro aplikace v oblasti primyslové automatizace.

Zavazek sdruZeni Pl podporovat otevienost a
standardizaci zarucuje Siroky vybérvzajemné
zaménitelnych vyrobkd a stimuluje inovace,

¢imz zajistuje nejlepsi vykonnost v daném oboru.
Diky 25 regionalnim organizacim sdruZeni PI
podporovanym 24 stfedisky Pl Competence Center
a 7 testovacimi laboratofemi Pl poskytujicimi
komplexni pomoc je k dispozici rozséhla podpora
vCetné Skolenf poradanych na mistni Grovni.
www.profinet.com

Zarizeni GRT1-PNT na bazi standardu PROFINET-10

Toto komunikacni rozhrani uréené pro systém SmartSlice

se vzdalenymi I/0 body dodavané spolecnosti Omron
umoziuje montaz az 64 jednotek SmartSlice v kazdé stanici.
Systém SmartSlice ma vestavénou inteligenci, ktera
uZivatelim pomaha zkracovat dobu technické pfipravy tim,
Ze automaticky sleduje stav a vykon stroje, a usnadiuje tak
planovani preventivni Gdrzby. Zafizeni na bazi standardu
PROFINET-I0O ma dvé externi sitfova pfipojent, ktera umoznuji
pfimé propojovani vétsiho poctu zafizeni v linkové struktute.
Vestavéna podpora protokolu MRP (Medium Redundancy
Protocol) umoZiiuje instalaci téchto jednotek jako nedilné
soucasti redundantni kruhové topologie. Volitelna specialni
pamét véstavéna v koncovém dilu sestavy SmartSlice
umoziuje provadéni vymény jednotek pfimo v misté instalace,
bez nutnosti opétovné konfigurace nastaveni. Vice informaci
najdete na strankach: www.smartslice.info
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Ridici systémy

® Programovatelné automaty e Programovatelné terminély e Vzdélené vstupy a vystupy

Pohony a fizeni pohybu

® Jednotky pro fizeni pohybu e Servosystémy e Ménice

Komponenty pro fizeni

 Regulatory teploty ® Napéjecizdroje ¢ Casovace e Citace e Programovatelna relé
e Digitalni zobrazovace e Elektromechanicka relé ¢ Monitorovaci prvky
® Polovodicova relé e Koncové spinace e SpinacitlaCitka e Nizkonapé&tova spinaci technika

Senzory a bezpecnost

® Fotoelektrické senzory e Indukéni senzory e Kapacitni a tlakové senzory e Kabely s konektory

® Senzory pro méfeni vzdalenosti a Sitky ® Kamerové systémy e Bezpecnostni sité
® Bezpecnostnirelé e Bezpecnostni senzory ® Bezpecnostni spinace s blokovanim

Prestoze pripravé tohoto dokumentu byla vénovdna maximdlni pozornost spolecnosti Omron Europe BV, jejich pobocek a partnerskjch
spolecnosti, nelze zarucit bezchybnost a tplnost informaci| jich v tomto j d

ménit bez predchoziho upozoréni.

i kdykoli a jakkoli



