OMRON

Interruptor selector de maneta

A22S/W

Interruptor selector de maneta para montar en
secciones de panel de 22 6 25 mm de diametro

» Facil montaje y extraccion del bloque de contactos.

* Mayor eficacia del cableado con montaje de bloques de contactos
e iluminacion en tres filas.

* Mecanismo de proteccidn de dedo incluido de serie en la unidad
del interruptor.

e Utilice un anillo de 25 de diametro para la instalacion en secciones
de panales de 25 mm de diametro.

* Montaje con terminales de crimpar abiertos (tipo horquilla) o
cerrados (tipo redondo).

* Categoria de resistencia al aceite IP65 (modelos sin iluminacion)
IP65 (modelos con iluminacion)

* EN60947-5-1
* Homologaciones UL y cUL (N° de expediente E41515).

Estructura de la referencia

H Composicion de la referencia

Pedido por piezas

Si lo desea, puede encargar por separado el selector, el indicador luminoso o los bloques de contactos. Asi, podra combinarlos y crear modelos
que no se comercializan como unidades completamente montadas. Asimismo, podra adquirirlos para su reserva de piezas de mantenimiento.

Pulsadores

1. Selector
1 2 3

A220 -]
JL

1 Con iluminacién/sin iluminacion 2 Numero de posiciones/Método de rearme 3 Color de iluminacién
Cédigo| Descripcion Codigo| Descripcion Cddigo | Descripcion
S Sin iluminacion 2M 2 posiciones/manual Ninguno| Negro (s6lo modelos sin iluminacion)
w Con iluminacién 2A 2 posiciones/automatico R Rojo
3M 3 posiciones/manual G Verde
3A 3 posiciones/automatico Y Amarillo
A Azul
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2. Indicador luminoso

12
A22-[ ][]
T T

1Tensién de funcionamiento (tensién nominal)

2 Color de iluminacion

3. Bloques de contactos (carga de propdsito general)

1 2 3

1 Con iluminacién/sin iluminacion

A22[ -[M-[]
T

2 Contactos

Cédigo | Descripcion Cédigo | Descripcion
Ninguno | Sin iluminacién 10 SPST-NA (s6lo modelos de 2 posiciones)
L Con iluminacion 01 SPST-NC (sélo modelos de 2 posiciones)
11 SPST-NA + SPST-NC
20 DPST-NA
02 DPST-NC

Lampara incandescente Cédigo | Descripcion

Codigo| Descripcion Ninguno | Lampara incandescente
5 5Vc.a. (6 Vc.a.) R Rojo
12 12Vc.a. (14 Vc.a.) G Verde
24 24 Vc.a. (28 Vc.a.) Y Amarillo
HA1 100 Vc.a. (130 Vc.a.) A Azul

LED
6D 6Vc.c.(6Vc.c.)
6A 6Vc.a.(6Vc.a.)
12A 12 Vc.a./Vc.c. (12 Vc.a./Vc.c.)
24A 24 Vc.a./Nc.c. (24 Vc.a./Nc.c.)

OmROoN

3 Transformador (s6lo modelos con iluminacién)

Codigo | Descripcion
Ninguno| Sin transformador
T 110 Vc.a. (ver nota 1)
T2 220 Vc.a. (ver nota 2)

Nota: 1. Tensién de funcionamiento: 95 a 115 Vc.a.
2. Tensioén de funcionamiento: 190 a 230 Vc.a.
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Tabla de seleccion

M Lista de modelos

Pedido por separado

Modelos con iluminaciéon Modelos con iluminacién
Modelos sin iluminacién (sin transformador) (con transformador)
Selector Selector

Selector

]

w% \\._/-

Indicador luminoso Indicador luminoso

_ Lampara LED LED
incandescente

Pulsadores

, ! !

Bloque de contactos Bloque de contactos Bloque de contactos
(sin transformador) (con transformador)
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Selectores Con iluminacién
Sin iluminacion (color: disponible sélo en negro) Posiciones Mf;gg;:le ‘;g:g(’:t%?' Palanca estandar
— r IP65
Posiciones | Meétodo de rearme Palanca estandar
2 posiciones | Manual Rojo A22W-2MR
Verde A22W-2MG
Zposiciones | Manual N\ |A22S2M N TaAmario A22W-2MY
” ADDS DA Azul A22W-2MA
Automatico O Automatico | Rojo A22W-2AR
3 posiciones | Manual A22S-3M Verde A22W-2AG
\I/ \7 Amarillo A22W-2AY
Automético @ A22S-3A Azul A22W-2AA
- 3 posiciones | Manual Rojo A22W-3MR
Izquierda A225-3AM Verde A22W-3MG
automatico \I/ .
Amarillo A22W-3MY
Derecha | [ |A225-SMA Azl A22W-3MA
automatico
Automético  |Rojo A22W-3AR
Verde A22W-3AG
Posiciones | Método de rearme Palanca estandar @ Amarillo A22W-3AY
IP65 (resistente al aceite) Azul A22W-3AA
Izquierda Rojo A22W-3AMR
automatico  [verde A22W-3AMG
< [Amarilo A22W-3AMY
Azul A22W-3AMA
Derecha Rojo A22W-3MAR
— automatico Verde A22W-3MAG
2 posiciones | Manual \/ A22S-C2M \17’ Amariio ADPW-IMAY
Automatico \7 A22S-C2A Azul A22W-3MAA
3 posiciones | Manual \I/ A22S-C3M Nota: E(r)\sl&s ITEOS?)I%Se?grtr?r:ia?rfisnggﬁgzgc:tm?rse indicadores lumi-
Automético <17, A225-C3A
Izquierda A22S-C3AM
al?tomético Q/
Derech A22S-C3MA
aﬁt(?rzé?ico \17/
Indicadores luminosos
LED
Tension de funcionamiento 6V 12V 24V 24V
Super brillante
Aspecto c.a./c.c. LED Modelo
c.c. Rojo A22-6DR
Verde A22-6DG
Amarillo (ver nota 2) A22-6DY -—-
Azul A22-6DA
c.a. Rojo A22-6AR
Verde A22-6AG
Amarillo (ver nota 2) A22-6AY -
Azul A22-6AA
c.a.yc.c. Rojo - A22-12AR A22-24AR A22-24ASR
Verde - A22-12AG A22-24AG A22-24ASG
Amarillo (ver nota 2) - A22-12AY A22-24AY A22-24ASY
Azul -—- A22-12AA A22-24AA A22-24ASA

Nota: 1. Para iluminacién con transformador, utilice el modelo A22-24A[1.
2. Se utiliza cuando el color del selector es amarillo o blanco.
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Lampara incandescente

Tension de 5 Vc.a./Vc.c. 12 Vc.a./Vc.c. 24 Vc.a./Nc.c. 100 Vc.a./Vc.c.
funcionamiento
m A22-5 A22-12 A22-24 A22-H1
B

B Accesorios (pedir por separado)

El modelo A22S/W emplea los mismos accesorios que el A22. Consulte la informacion pertinente en la seccion correspondiente del modelo A22.

Especificaciones

Con la excepcion de los siguientes elementos, las especificaciones son las mismas que para el modelo A22. Consulte la informacion pertinente
en la seccién Especificaciones del modelo A22.

M Angulo de operacion

Dos posiciones Tres posiciones
(75°) PL

° (45%) (45°)
PL 0 45" 45

Nota: 1. El angulo utilizado para el rearme auto-
matico se muestra entre paréntesis.

2. PL: posicion libre

B Contactos

Pulsadores

Tipo 2 posiciones

Posicién de la SPST-NA SPST-NC SPST-NA + SPST-NC DPST-NA DPST-NC
maneta
1 e | @ — T — el e e | e
® o o o o e e o o o o
@ oo e o 5 e o ‘5 o e o e o

Tipo 3 posiciones

Posicion de la maneta SPST-NA + SPST-NC DPST-NA DPST-NC
ORI e e e M
@ o o e Lo o o o o
@ o o ° ., o o 0 © e Lo e.°
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Descripcion

OmROoN

Selector
* Numero de posiciones
2 posiciones/3 posiciones
e Colores aplicables
Sin iluminacién: negro
Con iluminacién: rojo, verde, amarillo,
azul

Anillo de bloqueo

Indicador luminoso
¢ Fuente de luz

Diodo LED
Lampara incandescente

Bloque de contactos
¢ Contactos

SPST-NA, SPST-NC, SPST-NA + SPST-NC,
DPST-NA, DPST-NC
(Carga minima aplicable: 10 mA a 5 Vc.c.)

¢ Método de iluminacion
Sin iluminacién
Con iluminacion (sin transformador)
Con iluminacién (con transformador)

Dimensiones

Nota: Todas las dimensiones se expresan en milimetros, a menos que se especifique lo contrario.

H Interruptor selector de maneta (con iluminacién/sin iluminacion)
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B Accesorios (comunes para los modelos A22, A22S/W, A22K, M22 y

El modelo A22S/W emplea los mismos accesorios que el A22. Consulte la informacion pertinente en la seccion correspondiente del modelo A22.

Bl Conexion de terminales

H Disposicion de terminales

(vista inferior)

Tipo

Diagrama de conexiones

Sin iluminacién

Vista inferior

Sin iluminacion Con iluminacién
(SPST-NA + SPST-NC) (SPST-NA + SPST-NC) (?
0.7 ~191 Blogues de I
L ﬂ contactos g)
u] Con iluminacién sin Vista inferior
5@ — @%‘ 69 l transformador &
=& ; 17
S NS 187 ‘ 22 ® |
D= & o o
— Q% @ 2 &
Tornillo M3,5\/ ! Con iluminacién con Vista inferior
Bloques de contactos Portalamparas transformador

7

Nota: Los diagramas de conexidn de terminales anteriores son ejem-
plos de SPST-NA + SPST-NC.

B Secciones del panel (vista superior)

282

22,334 diam. 2595 diam.

Pulsadores

Nota: 1. Al aplicar revestimientos al panel, como por ejemplo pintura, las dimensiones se calcularan después de la aplicacion.
El anillo de bloqueo se incluye de serie.

2. Grosor recomendado del panel: de 1 a 5 mm.
3. Utilice un anillo A22Z-R25 para el montaje a un panel con taladros de 25 mm.

Instalacion

El método de instalacién del modelo A22S/W es el mismo que para el modelo A22. Consulte la informacién pertinente en la seccion Instalacion
del modelo A22.

Precauciones

Las mismas precauciones rigen para los modelos A22S/W y A22. Consulte la informacion pertinente en la seccion Precauciones del modelo A22
y en Informacion técnica sobre pulsadores (Cat. No. A143).
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TODAS LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN EN MILIMETROS.
Para convertir de milimetros a pulgadas, multiplique por 0,03937. Para convertir de gramos a onzas, multiplique por 0,03527.

Cat. No. A129-ES1-02 Con el fin de optimizar el producto, las especificaciones estan sujetas a modificacion sin previo aviso.
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