K3GN

PANELMUSZEREK

OmRrRON

Intelligens panelmiiszer fesziiltség,
aram, frekvencia méréshez,

digitalis kijelzés PLC-hez

e Egyszerl programozas el6laprél, vagy soros

vonalon kereszt(l

e Jol lathatd, 5 digites, valtoztathat6 szind kijelz6

e Skalazasi lehetéség

e Nulldzasi és értékrdgzitési funkcidk

e RS-485 soros kommunikacio

e 2 relé vagy 3 tranzisztor kimenet

e 24 x 48 mm-es elélapméret

Tipusvalaszték
K3GN 4altalanos tipusok

Kommunikacié

3 tranzisztor

K3GN-PDT2 DC24V

Méret (mm Tapfesziiltsé Bemenet tipusa Kimenet
(mm) P 9 P Nincs RS-485
2 relé K3GN-NDC DC24V K3GN-NDC-FLK DC24V
DC feszlltség,
NPN
3 tranzisztor K3GN-NDT1 DC24V K3GN-NDT1-FLK DC24V
1/32 DIN
24 x 48 x 83 24VDC
2 relé K3GN-PDC DC24V K3GN-PDC-FLK DC24V
DC feszlltség,
PNP

K3GN-PDT2-FLK DC24V

Bemeneti paraméterek

0,00 ... 20,00 mA

(23 £3°C-on)

Fesziiltségmentes kontaktus (30 Hz max.)

0,05 ... 30,00 Hz

Open kollektor (5 kHz max.)

0,0

... 5000,0 Hz

+0,1% FS =1 digit max.

Mérési Mérési Bemeneti Kijelzési
Bemenet . . . . .
tartomany pontossag impedancia tartomany
1,000 ... 5,000 V +0,1% FS +1 digit max.
0,000 ... 5,000 V (23 +3°C-on)
DC fesziiltsé : : 1 MQ min.
9 55,000 .. 5,000V | £0,1% FS =1 digit max.
-10,00 ... 10,00 V (23 +5°C-on) (-S1k9’9|‘:99'..:f99il9(99’
— alazasi funkcio
DC aram 4,00 ... 20,00 mA 0,1% FS +1 digit max. 60 Q hasznalataval)




omRrON

PANELMUSZEREK K3GN

Tipusvalaszték

o Altaldnos paraméterek

Méretek (mm)

24 x 48 x 83

Tapfesziiltség

24 VDC

Tapfesziiltségingadozas

A névleges tapfesziiltségtartomany 85 % ... 110 %-a

Teljesitményfelvétel

2,5 W maximum

Relé
Vezérl6kimenetek

SPST-NO; Elektromos élettartam: 100.000 kapcsolas
Terhelhetéség: 60 VDC / 1A maximum (a kdzés ponton)

Tranzisztor

Terhelhetéség: 50 mA / 24 VDC maximum

7 szegmenses LED-kijelz6, 7 mm

Kijelzd 5 digit (-19999 ... 99999)
Mintavétezési id6 250 ms

Hiszterézis 0001 ... 9999
Hatarérték kimenetek megszdélalasi ideje | 750 ms

(Tranzisztor)

Szigetelési ellenallas

20 MQ min. (500 VDC)

Atiitési szilardsag

1000 VAC, 50/60 Hz-n 1 percig a bekét6 sorkapcsok és a burkolat kdzott

Rezgésallosag

Hibas mikodés hatara: 10 ... 55 Hz, 10 m/s? 10 percig X, Y, és Z iranybdl
Toénkremenetel hatara: 10 ... 55 Hz, 20 m/s? 30 percig X, Y, és Z iranybdl

Utésallésag

Hibas miikédés hatara: 98 ms? (10G) 3 alkalommal X, Y, Z iranybdl (Tranzisztoros kimenet
esetén) / 196 ms? (20G) 3 alkalommal X, Y, Z iranybdl (Tranzisztoros kimenet esetén)
Tonkremenetel hatara: 294 ms? (30G) 3 alkalommal X, Y, Z iranybol

Kornyezeti paraméterek

H6émérséklet: -10 ... +55°C (jegesedés nélkiil), Paratartalom: 25 % ... 85 %

Témeg Kb. 100 g
El6lap felél: IEC IP66 / NEMA4X
Védettség Haz: IEC IP20

Sorkapcsok fel6l: IEC 1P20

Memoriavédelem

EEPROM (nem felejt6 memdria), (minimum 100.000 iras)

Bevizsgalasok

UL508, CSA22.2, EN50081-2, EN50082-2, EN61010-1 (IEC1010-1)
VDE106/P100 (ujj védelem)

e Kommunikacios jellemzék

Interface

RS-485

Atviteli folyamat

2 vezetékes half-duplex

Szinkronizacio

Start - stop szinkronizacié

Atviteli sebesség

12/2,4/4,8/9,6/19,2 Kbps

Atviteli kéd ASCII
Adat bit 1 vagy 2
Stop bit 1 vagy 2
Nincs, paros, paratlan
Hiba figyelés FCS: SYSMAC WAY-vel

BCC: CompoWay/F-vel
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Kezel6lap

K3GN

Miik6désvisszajelz6k

OuT 1

Az 1. hatarérték kimenet bekapcsolasat
jelzé LED.

OouT 2

A 2. hatarérték kimenet bekapcsolasat
jelzé LED.

SV

Hatarérték allitast visszajelz6 LED.

ZERO

A nullazé funkcié bekapcsolasat jelz6 LED.

HOLD
A HOLD bemenet ON 4llapotat jelz6 LED.

cMw
A kommunikacios iras engedélyezését
jelzé LED.

omron K3GN

1. Szamkijelz6

Az ellendrzéjel (mért érték), a paraméter-
szimbolumok és a paraméterértékek
megjelenitése.

2. Meniikijelz6
Az aktualis men( szimbélumat jeleniti meg.

Digit lépteté nyomégomb

»

A szamkijelzé értékének valtoztatasakor
a valtoztatandé digit kijel6lése.

Fel Iépteté / nullazo
nyomogomb

AN

/ ZERO

A digit Iéptet6 nyomdégombbal kijeldlt digit érté-
kének valtoztatasa. Normal mlikddési médban
nullazé funkcié aktivalasa. Skalazasi funkciod
értékadasakor az INP1 vagy INP2 paraméter
értékét lehet beallitani az éppen aktualis be-
meneti jelszint értékére. (A gombot hosszan
kell nyomni. TEACH tizemmaod)

Paramétervalté nyomoégomb

O

A paraméterek kdzotti 1éptetésre szolgald
nyomdégomb.

Menivalté nyomégomb

A menik koz6tti valtasra szolgald
nyomdégomb.




omRrON

PANELMUSZEREK K3GN

Miikédési paraméterek

e MenUrendszer felépitése

Bekapcsolas

O

gombok
___________________ nyomvatartasa

Normal mikodés <

és alap mukodési

<;;

1 minimum 1
> Kommunikacios I masodperci

@ gomb nyomvatartasa ras

beallitasok engedélyezése
révidebb, mint 1 masodpercig 9 ol JI
[.] gomb [.] gomb R )
nyomvatartasa nyomvatartasa V(’ad’e’lml
minimum 1 minimum 3 bealiitasok
masodpercig masodpercig
== - i e i S - — - -
I |
| Alapbeallitasok < > Kommunikacios :
| @ gomb nyomvatartasa beallitasok
1 révidebb, mint 1 masodpercig _:
[.] gomb e ”
nyomvatartasa ';DI:' p? r1a6rgfle er
minimum 1 eneke: *-

masodpercig

Kulénleges
funkciok
beallitasai

e Menlpontok

Normal miikodés,
és alap miikédési beadllitasok meniije

A tapfesziitség bekapcsolasa utan a szabalyoz6 ebbe a menlpontba Iép be automatikusan.
Nullazoé funkcié inditasa, torlése, hatarértékkimenetek értékeinek beadllitasa végezhetdk itt el.

Kommunikacios iras engedélyezése

A kommunikacios irdas engedélyezését lehet megadni, amennyiben a készilék rendelkezik
RS-485-6s soros vonallal.

Védelmi beallitasok meniije

A menupontokba valé belépés, valamint minden beallitasi lehet6ség tiltasat lehet aktivalni.
Segitségével megakadalyozhaté a beallitott paraméterek nemkivant atallitasanak lehetésége.

Alapbeadllitasok meniije

Ez a menl a bemenet tipusanak, a kimenetek miikédésmaodjanak megadasara, az alapjel
skalazasara és egyéb paraméterek beallitasara szolgal.

Kommunikacids beallitasok meniije

A kommunikacié paraméterei, azaz az atviteli sebesség, az adathosszusag, a stop bitek
szama, a paritas allithatok be ebben a menipontban.

Kiilénleges funkcidk beallitasi meniije

A kulénleges funkciok paramétereinek beallitdsara szolgalé menipont: példaul az atlagolo
folyamatot lehet bekapcsolni, beallitani, a kijelzé szinét lehet valtoztatni.
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K3GN paraméterek

Menii- Paraméter . o Beadllithato Mérték- | Gyari
o . Paraméter leirasa A . .
kijelz6 | megnevezés értékek egység | beall.
Normal miikédés, és alap miikddési beallitasok meniije
PV Az ellenérzéjel kijelzése
monitor
alk ! 1. hatarértékkimenet kapcsolasi értékének megadasa -19999 ... 99999
ok H | 1. hatarértékkimenet fels6 kapcsolasi értékének megadasa -19999 ... 99999
e 1. hatarértékkimenet alsé kapcsolasi értékének megadasa -19999 ... 99999
allk S 2. hatarértékkimenet kapcsolasi értékének megadasa -19999 ... 99999
a2 H 2. hatarértékkimenet felsé kapcsolasi értékének megadasa -19999 ... 99999
a2l 2. hatarértékkimenet als6 kapcsolasi értékének megadasa -19999 ... 99999
Kommunikacios iras engedélyezése menii
l:' CAaYE ‘ Kommunikacios iras engedélyezése ON/OFF OFF
Védelmi beallitdsok meniije
5,'3{,-,': A normal miikédési és a kommunikacios iras engedélyezés mentinek 0.3 0
tiltasa
L PE Az alapbedllitasok és a kommunikacios paraméterek beallitasi menuinek 0.2 1
F tiltdsa
e a Minden allitasi lehetGség tiltasa ON / OFF OFF
=Pk Nullazo funkcio tiltasa ON /OFF OFF
Alapbeadllitisok meniije
N Bemeneti érzékeld tipusanak megadasa Analg/Pulse/Rmt Analg
~HAaLE | Analég bemenet tipusanak megadasa 4..20/1..5/ | mA/V/ |, 20
5/10 +V/ 1V
P-F-E Impulzus bemenet maximalis szamlalasi sebességének bedllitasa 30/ 5k Hz 5k
W Az 1. ponthoz tartoz6é bemeneti jelszint megadasa
TN L] p J g .
(skalazas analég bemenet esetén) 19999 ... 99999
a5R Az 1. ponthoz tartozé kijelzett érték megadasa i
(skaldzas analog bemenet esetén) 19999 ... 99999
NG A 2. ponthoz tartoz6 bemeneti jelszint megadasa )
(skalazas analég bemenet esetén) 19999 ... 99999
[
= A5 A 2. ponthoz tartozo kijelzett érték megadasa i
(skalazas analég bemenet esetén) 19999 ... 99999
P Bemeneti jelszint megadasa
) J g -
(skalazas impulzusbemenet esetén) 19999 ... 99999
d5F Kijelzett érték megadasa i
(skalazas impulzusbemenet esetén) 19999 ... 99999
aF Tizedespont helyének meghatarozasa
ok Ik 1. hatarértékkimenet miikddésmaodjanak megadasa Hi/ Lo/ Hi-Lo Hi
a2k 2. hatarértékkimenet mikédésmadjanak megadasa Hi /Lo / Hi-Lo Lo
Raal! Atlépés a kiildnleges funkciok beallitasi mentijébe -169 0
Kommunikacios beallitadsok meniije
Hema Az egység sorszama 00...99 1
HPC Kommunikacids sebesség 1,2/2,4/4,8/ .
o2 , , ,
9,6/19,6 Kbit 9.6
r L EA Adatbitek hossza 7/8 Bit 7
ChoE STOP bitek szama 1/2 Bit 2
[P i+
P Paritas NONE / EVEN / EVEN

ODD




OomRrRON PANELMUSZEREK K3GN
Menii- Paraméter . o Beadllithato Mérték- | Gyari
kijelz6 | megnevezés Paraméter leirasa értékek egység | beall.
Kildnleges funkcidk beallitasi meniije
LAk Paraméter inicializalas, gyari paraméterbeallitas visszaallitasa OFF /ON OFF
Minta-
Aol Atlagolé folyamat ki- / bekapcsoldsa, beallitdsa OFF/2/4/8 vételezés | OFF
szama
Eufnk | Afizikai bemenet mikédésmédja Hold / Zero Hold
HHY5 | | 1. hatarértékkimenet hiszterézise 0...9999 1
HH5C 2. hatarértékkimenet hiszterézise 0...9999 1
F AlEa.= Kijelzé nullazasi ideje impulzusbemenet esetén 00 ...199 S 199
S-kar Bekapcsolas utani kompenzacios id6é 00 ... 999 s 00
falar | Kielzd szine g;':,__;//GFzgé Grn-r
~EE Qgéﬁﬁ:&&(ﬁ;\gzﬁigsgr% ideje a normal mikddési és alapmuikddési 0..99 s 10
Prik Védelmi meniibe valé beugras ideje 0..19 s 5
Sd¥E Varakozasi id6 0..99 ms 20

A védelmi meni kezelése:

e Az alapmiikddési beallitasok és a kommunikacids iras
engedélyezése menlinek tiltasa

* Az alapbedllitasok, a kilénleges funkcidk és a kommuni-
kacios beallitasok menijének tiltasa:

. Beallitott érték
Meniik
1 2
Alapm(ikodés PV ” ’ ”
P SP ) 0 X
Szab"a_lyoza5| beallitasok o X X
meniije

Gyari beallitas: 0

O: Kijelzett és valtoztathaté paraméter.

X: Nincs kijelezve, és nem valtoztathaté paraméter.
*: Csak kijelzett, de nem valtoztathaté paraméter.

e Minden allitasi lehetlség tiltasa:

Bellitott | Alapbeallitasok | ommunikacios | Kulonleges
et paraméterek funkciok
érték menuje AR I

beallitasi meniije | beallitasi menije
0 (o} o (o}
o o X
2 X X X

Gyari beallitas: 1
O: Ebbe a mentibe vald belépés lehetséges.
X: Ebbe a menibe val6 belépés nem lehetséges.

¢ Nullazé funkcio tiltasa:

Beallitott érték

Leiras

Beallitasok engedélyezése

Beallitasok tiltasa
(A menupont tiltas értéke valtoztathatd)

Gyari bedllitas: OFF

Méretek (mm)

Beallitott érték

Leiras

Nullazas és annak térlése engedélyezett

Nullazés és annak térlése nem engedélyezett

Gyari bedllitas: OFF

K3GN

24 w
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<
A omron K3GN 5
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K3GN

PANELMUSZEREK OMRON

Bekotes
OUT1 PASS OUT2 COM
s | e s @B | g
.0 | lehetéség nélkali B elés k|mene (i
3 | tipus ipuso
) a o
=
c
>
€ -
£ | Kommunikéacids
QO | lehetéséggel
X | rendelkezé tipus

NPN tranzisztoros

kimenet( tipusok

Kimenetek

tipus

NPN bemenet(

PNP tranzisztoros
kimenet( tipusok

Digitalis bemenet, tapfesziiltség

OnO20 g
(4]
PNP bemenetti £
(0]
tipus o 2 Analég bemenet | &
9 S £ =)
2 o Q
7 8 < ©
0 _g C
£ N <
Sorkapcsok Leiras
1-2 DC 24V tapfesziltség (1:+ ; 2:-)
1-3 HOLD / ZERO / Impulzus bemenet (PNP bemenet esetén: K3GN-PD[I-DC24V)
2-3 HOLD / ZERO / Impulzus bemenet (NPN bemenet esetén: K3GN-NDLI[I-DC24V)
4-5 Fesziiltség bemenet (Analég bemenet hasznalata esetén)
5-6 Aram bemenet (Analég bemenet hasznélata esetén)
7-8 RS-485 kommunikacids vonal (7:B+ ; 8:A-) (K3GN-UJULU-FLK-DC24V)
9-12 1. hatarértékkimenet (OUT1 ; 12: K6zbs pont)
10-12 J6 érték kimenet (PASS ; 12: K6z6s pont)
11-12 2. hatarértékkimenet (OUT2 ; 12: K6z6s pont)

A kijelzén lathato hibailizenetek

PV kijelz6 Menii kijelz6 Leiras
Ell RAM meméria hiba
Nem vilagit Ha a fenti hibatizenet a késziilék Ujboli ki- és bekapcsolasa utan sem sziinik meg, vegye fel a
kapcsolatot a helyi OMRON iroda munkatarsaival!
gl g EEPROM meméria hiba
Ha a fenti hibalizenet a készulék ujbdli ki- és bekapcsolasa utan sem sziinik meg, vegye fel a
kapcsolatot a helyi OMRON iroda munkatarsaival!
CE-- Nern vildgit Bemeneti érzékel6 hiba
Ellendrizze az érzékeld helyes bekotését, a megfeleld érzékelbtipus kivalasztasat!
5888% Nem vilaait Mérési tartomany felsé hatarértékének tullépése
Villog 9 Ellendrizze az érzékeld helyes bekotését, a megfelel6 érzékelbtipus kivalasztasat!
- 1959599 Mérési tartomany alsé hatarértékének tullépése
Villog Nem vilagit Ellenérizze az érzékeld helyes bekotését, a megfeleld érzékelbtipus kivélasztasat, a skalazé
funkcié megfelelé mikoédését!

N101-HU2-02

Az allandé termékmindség javitas érdekében fenntartjuk a miiszaki
adatok el6zetes bejelentés nélkiili megvaltoztatasanak jogat.



