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Teljes HMI csalad...

Az Omron Gj NB HM| sorozata valéban olyan
intelligens és megbizhatd, amilyennek ldtszik. A
teljes sorozatot az Omron kivdlo mindsége fémjelzi,
és e funkciokban gazdag, tj HMI generdciét minden
eddiginél nagyobb megbizhatdsadg jellemzi. Az
Omron kompakt gépvezérlék népszerdi CP1
csalddjdval térténd haszndlathoz az NB sorozat
ésszerti vdlasztds, és az ipardgtol fiiggetleniil

minden alkalmazdshoz tartalmaz megfeleld tipust.

A 3,5-10” méretii képernyGvel kaphat6 NB sorozat nem
csak teljes, de szamos kivalé tervezési tulajdonsaggal
is rendelkezik, melyek megkdnnyitik vonzé HMI
alkalmazasok létrehozasat.

A kivalé minGség és a funkciégazdagsag kombinacidja
kiemelked§d értéket képvisel a gazdasagos HMI-k
osztalyaban. A HMI alkalmazas létrehozasara
szolgalé NB-tervez§ szoftver ingyenesen letdlthetd
honlapunkrél.




Kategdriajaban a legjobb
kijelzo

A robusztus, szines,
érint6képerny8s TFT LCD remekiil
lathatd, és hosszu élettartami
(50 000 6ra = hozzavetblegesen
6 év) LED hattérvilagitassal
rendelkezik. A képerny6méret
3,5-10” kozo6tt valaszthatd.

e LED hattérvilagitasd TFT LCD

e Széles latdszog

e Tobb mint 65 0oo
megjelenitett szin

e Akari120 MB
képerny6-memdoria

Intelligens kialakitds

Az NB sorozat kifejlesztésekor
minden kialakitasi szempontot
figyelembe vettiink, hogy a
maximalis rugalmassagot
biztositsuk. J6 példa erre az allo,
ill. fekv6 megjelentési mod.

o All6, ill. fekvd megjelentési
moéd

e (satlakoztatdas Omron és nem
Omron eszkdzokhoz, pl. PLC
vezérl6khoz/inverterekhez

e Soros, USB vagy Ethernet
csatlakozas

e PictBridge
nyomtatécsatlakozas

Id6takarékos

Az NB sorozat szamos hasznos
funkcioval rendelkezik,
melyek megkonnyitik a
projektek létrehozasat és
fenntartasat: ilyen példaul

az USB-memoériakartyak
tdmogatasa.

e USB-memoériakartyak
tamogatasa

e Animaciok és egyszer(ien
hasznéalhaté funkcidk

e Tobbnyelv(i tamogatas és
eszkdz

e Online/offline szimulacio
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,blzt05|tanak mig szovegeket akar 32 nyelven is megadhatok. S6t, az ofﬂlne szimulacio segltsegevel gyorsan
tesztelheti is projektjeit.

0 1

|

Rugalmas ablakkezelés

Az NB sorozat a j6l ismert ablakos megoldassal minden
eddiginél tobb lehetGséget nydjt projektképernybk
|étrehozasahoz. Harom standard ablakkal maximalisan
kiélvezheti kreativ szabadsagat: 1) Alap — altalanos és
felugré képernySkhoz, 2) Altalanosan hasznalt — fix és
sablon képerny6khoz, valamint 3) Gyors kivalasztas

— meniiképerny6khoz. A standard ablak mellett
megjelenithet ,,ablakot az ablakban” is, a kozvetett
ablak komponenssel. A kdzvetlen ablak komponenssel
pedig kezelheti a felugrd ablakokat. S6t, az NB sorozat
tamogatja az alsé ablakokat és a felugré ablakok
atlathatésagat is.

Tobb nyelv tamogatasa

Az NB sorozat jelenleg 32 nyelvet tdmogat, igy a
szovegek egyszeriien kezelhetdk. A Text Library
funkcionak koszonhet8en eltdrolhatja az egy-egy
projekt soran gyakran hasznalt szévegeket.
Hasonloképpen eltarolhat egy tobb allapotot (BE/KI)
tdmogaté komponenshez tartoz6 széveget is, minden
allapothoz egyet. Es mindemellett az egyes nyelvek
betlitipusat is beallithatja.
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Eqgyszer( animacié

Az NB sorozat szdmos lehetGséget biztosit

animdaciok egyszer( és gyors |létrehozasahoz. Mozgé
komponensek egyszer(ien és tébbféleképpen
létrehozhatok. El6fordulhat példaul, hogy eltér
allapotot szeretne szoveggel és abrakkal megjeleniteni,
illetve szabad vagy palyamozgast szeretne
megjeleniteni, mikdzben a megjelend abra valtozik.
Mindez az allapot, az X/Y koordinatak és a megfeleld
cim egyszer(i konfiguralasaval megoldhaté.

Hatékony makrok

A hatékony makréknak kgszonhetGen az NB sorozat
joval tobbet tesz lehet6vé, példaul szamitasok,
0sszehasonlitasok elvégzését vagy ismétlések és
matematikai fiiggvények alkalmazaséat. Lehetdvé
teszi, hogy grafikonokat és mintakat rajzoljon az NB
képernydn, ill. értéket irjon be vagy olvasson ki a helyi
memariaba/memariabdl és egy csatlakoztatott eszkdz
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Esszer(i vélasztds a gépéhez

A funkci6kban gazdag NB sorozat az alkalmazéasok létrehozasahoz sziikséges minden funkciéval rendelkezik,
szamos géphez és szdmos iparagban, példaul a csomagold-, élelmiszer-, miianyag- és textiliparban. A gép
megfelel elhelyezését vagy terhelését, illetve tehermentesitését biztosito egyszer(i fedéltl a gyartdsoron lévs
t6lts vagy lezard/cimkéz8 csomagolégépig. Es végiil, de nem utolsé sorban, az Omron legljabb NB-tervezd
szoftvere barmikor ingyenesen letélthetd honlapunkrol.

. Allandg tajékoztatas a riasztasokrl

Az események feliigyelete (riasztas) rugalmas és egyszeriien hasznalhat6. Nem csak bit- és
szoriasztasokat adhat meg be- és kikapcsoldsokhoz és bekapcsolt allapotokhoz, de eltérs
betlitipusokat és szineket is hasznélhat a valtoz6 allapotok és prioritdsok jelzésére. Bizonyos
riasztasoknal hangjelzés hallhat6 és sz6veges lizenet is lathatd, valamint felugr6 riasztasok is
|étrehozhatdk olyan esetekhez, amikor azonnali beavatkozas sziikséges.

Egyszer(i adatmegjelenités

-I Az NB sorozat lehet§vé teszi a valds idejli és az el6zményadatok egyszer(i grafikus megjelenitését.

| Hasonloképp megjelenitheték az idébeli mintavételi és trendadatok, és elmenthet6k az alapvetd
valds idejl trendadatok mintavételi adatai (max. 16 egymast kovetd sz6) is. Lehet6ség van tovdbba
az x/y koordinatakkal térténé grafikus dbrazolasra, amikor is a mintavételhez egy vagy tobb

pontot és el6zményadatokat is hasznalhat. Az adatok sokféleképpen megjelenithetdk, példaul
mintapontok x és y 6sszetevGivel.

Tobbféle biztonsagi opcid

P

A létrehozott projekt jelszéval tortén6 védelme az NB sorozatnal egyszerli és
biztonsagos. A szamos biztonsagi opci6 kozé tartozik, hogy meghatarozhat akar
16 minimalis biztonsagi szintet a képerny6khoz, gombokhoz és bemenetekhez,
és beallithat akar 32 kiilon engedélyezési vezérlést minden kezel6hoz. Ezenkiviil
egy allapotregisztracios (bit/sz06) vezérlG 6sszeveti az aktualis dllapotot egy elGre
meghatarozott értékkel, illetve egy standard kezelGi ellenGrzés vizsgélja, hogy a
kritikus beavatkozasokat a kezel§ végezte-e el.




Az (j NB sorozat kiilonb6z6 képerny6méretekkel és m(iszaki jellemzdkkel kaphatd, funkcidkban
gazdag, és a j6l bevalt, kivalé Omron minGség jellemzi. igy mindent tartalmaz egy kompakt
HMI-ben, ami az Omron népszerii CP1 kompakt gépvezérldihez sziikséges lehet. A CP1 egyre
korszer(ibb, ezért tokéletesen megfelel a specialis automatizalasi igényeknek, és soros vagy
Ethernet kapcsolaton keresztiil csatlakoztathat az NB sorozathoz. Hasonloképp egyszerii a
receptek adatainak atvitele a HMI és a PLC kozott (sziikség esetén kiils6 meméariéra torténé
adatmentéssel); a recept képerny6formatuma pedig szabadon valaszthat6, de lehet akar standard

tablazat is.




NB sorozat

A funkciokban gazdag, kedvez6 arfekvésii
interaktiv terminal

o Tobb mint 65 000 szin(i TFT érintéképernyd
e 3.5 6s 10 col kozotti méretben kaphatd

o Hosszll élettartam(i LED hattérvilagitas

e Soros, USB vagy Ethernet kommunikécio

e Hordozhaté USB memdrimodulok tdmogatasa
e 128 MB belsé meméria

o Vektor és bitkép grafika

Rendszerkialakitas

Személyi szamitogép .]
|/

‘ Ethernet I/F

Maximum 32 db
PLC PLC PLC

USB I/F (slave) USB I/F (host) * Soros I/F (COM1) 2 | Soros I/F (COM2)

’J RS-232C
b — RS-232C/

R 422A/485

\-"-.-\J FZMEN2G )

nyomtato Hordozhat6 USB —
L memorimodulok
o PLC
= PLC

%
Személyi
szamitdgép
Személyi
szamitogép

*1. Az Ethernet kommunikaciot és az USB Host funkciét csak az NB__-TWO01 tamogatja.
*2. Az NB3Q csak egy porttal rendelkezik (RS-232C/422A/485) COM1.

A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjeaye az Amerikai Egyesiilt Allamokban és mas orszagokban.
A dokumentumban szerepld mas véllalatnevek és terméknevek az adott tulajdonos védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
A kataldgusban megjelenitett képek és abrak bizonyos mértékben eltérhetnek a valddi terméktol.

OMRON



NB sorozat

Miiszaki adatok

INTERAKTIV TERMINAL

Miiszaki adatok NB3Q NB5Q NB7W NB10W
TW00B TW01B TW00B TW01B TW00B TW01B TW01B
Kijelzd tipusa 3,5" TFT LCD 5,6" TFT LCD 7" TFT LCD 10,1" TFT LCD
Kijelzo felbontasa (Vizsz. x Fiigg.) 320 x 240 320 x 234 800 x 480 800 x 480
Szinek szama 65 536
Hattérvilagitas LED
Hattérvilagitas élettartama 50 000 6rés iizemid normal hmérsékleten (25°C)
Erintéképernyd Analdg ellendllasos érintdfeliilet, felbontas: 1 024 x 1 024, élettartam: 1 milli6 miikodtetés
Méretek (mm) (ma. x sz. x mé.) 103,8 x 129,8 x 52,8 142 x 184 x 46 148 x 202 x 46 210,8 x 268,8 x 54,0
Tomeg max. 310 g max. 315 g max. 620 g max. 625 g max. 710 g max. 715 g max. 1545 g
" A becsiilt iddtartam, amely utan a fényintenzitas 50%-kal csokken normal szobahGmérséklet és paratartalom esetén. Tipikus érték.
Funkcionalitas
Miiszaki adatok NB3Q NB5Q NB7W NB10W
TW00B TW01B TW00B TW01B TW00B TW01B TW01B
Belsé memoria 128 MB (beleértve a rendszer altal lefoglalt teriiletet is)
Memodria csatlakozo - USB - usB - USB USB
Memoria Memoria Memoria Memdria
Soros (COM1) RS-232C/422A/485 RS-232C
(galvanikusan nem levélasztott), Atviteli tavolsag: maximum 15 m,
Kommunikécis tavolsag: Csatlakozo: 9 tiis D-Sub
maximum 15 m (RS-232C),
maximum 500 m (RS-422A/485),
Csatlakozo: 9 tiis D-Sub
Soros (COM2) = RS-232C/422A/485 (nem levélasztott),
Atviteli tavolsag: maximum 15 m (RS-232C),
maximum 500 m (RS-422A/485),
Csatlakozo: 9 tlis D-Sub
USB host USB 2.0, A tipusti csatlakozo, 5 V, 150 mA kimeneti tapellatas
USB slave USB 2.0, B tipusti csatlakozd, kommunikacids tavolsag: 5 m
Nyomtatdcsatlakozas PictBridge tamogatés
Ethernet - 10/100 base-T - 10/100 base-T - 10/100 base-T 10/100 base-T
Altalanos jellemzok
Miiszaki adatok NB3Q NB5Q NB7W NB10W
TW00B TW01B TW00B TW01B TW00B TW01B TW01B
Tapfesziiltség 20,4 és 27,6 VDC kozott (24 VDC —15% — +15%)
Teljesitményfelvétel 5W 9w 6W 10w 7W 11w 14 W
Elem élettartama 5 év (25°C-on)
Védettségi besorolas (elélap feldl) El6lap: IP65 (eldlap fel6l por-, és cseppalld)
Mindsitések Megfelel az EC, KC, cUL508 iranyelvnek
Miikodési kdrnyezet Mard hatasu gézoktdl mentesnek kell lennie.
Zavarvédettség Az IEC61000-4-4-nek megfeleld,2 kV (tapkabel)
Miikddési kornyezeti hdmérséklet 0 és 50°C kozott
Miikodési kornyezeti paratartalom 10% — 90% RH (lecsapddas nélkiil)
Alkalmazhat6 PLC-k és kommunikaciok
Gyarto Sorozat Gyarto Sorozat
OMRON Omron C sorozatd Host Link Schneider Schneider Modicon Uni-TelWay
Omron CJ/CS sorozatu Host Link Schneider Twido Modbus RTU
Omron CP sorozat Delta Delta DVP
Mitsubishi Mitsubishi Q_QnA (Link Port) LG (LS) LS Master-K Cnet
Mitsubishi FX-485ADP/485BD/422BD (tobballomasos) LS Master-K CPU Direct
Mitsubishi FXON/1N/2N/3G LS Master-K Modbus RTU
Mitsubishi FX1S LS XGT CPU Direct
Mitsubishi FX2N-10GM/20GM LS XGT Cnet
Mitsubishi FX3U GE Fanuc Automation™ ' GE Fanuc Series SNP
Mitsubishi Q sorozat (CPU port) GE SNP-X
Mitsubishi Q00J (CPU port) Modbus Modbus ASCII
Mitsubishi QO6H Modbus RTU
Panasonic FP sorozat Modbus RTU Slave
Siemens Siemens S7-200 Modbus RTU Extend
Modbus TCP

Siemens S7-300/400 (kdzvetlen PC adapter)

Allen-Bradley™!
(Rockwell)

AB DF1

AB CompactLogix/ControlLogix

" Az AB és GE berendezéseket az NB-Designer 1.20 vagy tjabb verzioi tamogatjak.

Megjegyzés:

OMmRrRON

Errél részletes tudnivalokat az NB sorozatt terminalok kommunikacids lehetdségei Utmutatdban (kat. sz. V108) olvashat.



NB sorozat

Méretek (mértékegység: mm)
NB3Q NB5Q
Szereld lap Szerel§ lap Rogzit6 fill
Rogzitd fill fre) 7 ==
] | ~
103,8 91,2
L 142 L} o 130,8 | ICH 129 153,6
f pellle 1
35 (min.)
129,8 46 (max.) cmmon
1185 - oE = 155 =
, : e 62 44 (min)
184 -/ 53 (max.)
% 172,2
pae 46—
1169 —— [N ——— wii 1]
41 1704
195
NB7W NB10W
Szereld lap Rogzitd fill Szerelg lap  Rogzitd fil
Szereld lap Szereld |
) | [==1] 70 Zn 75 =]
i
148 fg o 136.8 I 135 1596
2108 {4+ o 199 |HHESE196.7 2213
EZ T r
L 15,5 62 44 (min,) q
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190,8 - 46 ~ = = = n= ==
—— 155 [[] 6.2 44 (min,)
mmmmm 53 (max.)
—
J uunﬂ 54 —d
189
2136
Tipuscsalad Kivagasi méret (Vizsz. x Filgg. mm)
NB3Q 119,0 (+0,5/-0) x 93,0 (+0,5/-0)
NB5Q 172,4 (+0,5/-0) x 131,0 (+0,5/-0)
NB7W 191,0 (+0,5/~0) x 137,0 (+0,5/-0)
NB10W 258,0 (+0,5/-0) x 200,0 (+0,5/-0) Alkalmazhato szerel6 lap vastagsaga: 1,6 — 4,8 mm

Kapcsolddé gépkonyvek

Kat. Sz.
V106
V107
V108
V109

Tipuscsalad
NB-Designer
NB3Q, NB5Q, NB7W, NB10W
NB3Q, NB5Q, NB7W, NB10W
NB3Q, NB5Q, NB7W, NB10W

Megnevezés

NB sorozat(i NB-Designer hasznalati Gtmutaté

NB sorozat telepitési Gtmutato

NB sorozatu termindlok kommunikacios lehet6ségei
NB sorozat kezdd lépések

OMRON



NB sorozat

Rendelési informaciok

Programozhaté terminalok

Termék neve

Miiszaki adatok

Rendelési kod

NB3Q 3,5 colos TFT LCD, szines, 320 x 240 képpont NB3Q-TWO00B
3,5 colos TFT LCD, szines, 320 x 240 képpont, USB Host, Ethernet NB3Q-TWO01B
NB5Q 5,6 colos TFT LCD, szines, 320 x 234 képpont NB5Q-TWO00B
5,6 colos TFT LCD, szines, 320 x 234 képpont, USB Host, Ethernet NB5Q-TWO01B
NB7W 7 colos TFT LCD, szines, 800 x 480 képpont NB7W-TWO00B
7 colos TFT LCD, szines, 800 x 480 képpont, USB Host, Ethernet NB7W-TWO01B
NB10W 10,1 colos TFT LCD, szines, 800 x 480 képpont, USB Host, Ethernet NB10W-TWO01B
Opciok
Termék neve Miiszaki adatok Rendelési kdd
NB - PLC dsszekotdkabel NB és PLC kozotti kapcsolathoz, RS-232C porton (CP/CJ/CS), 2 m XW2Z-200T
NB és PLC kozotti kapcsolathoz, RS-232C porton (CP/CJ/CS), 5 m XW2Z-500T
NB és PLC kozotti kapcsolathoz, RS-422A/485 porton, 2 m NB-RSEXT-2M

Szoftver Tamogatott operécids rendszerek: Windows 7, Windows Vista®, Windows XP™! (SP1 vagy ujabb verzio). NB-Designer 2
Letdlthet6 az Omron regionalis weboldalarol.

Képerny6védd folidk Az NB3Q tipushoz, 5 db NB3Q-KBA04
Az NB5Q tipushoz, 5 db NB5Q-KBA04
Az NB7W tipushoz, 5 db NB7W-KBA04
Az NB10W tipushoz, 5 db NB10W-KBAO4

Rogzités Rogzitelem az NT31/NT31C sorozat rogzitésére az NB5Q sorozathoz NB5Q-ATTO1

“I' AWindows XP 64 bites verzio kivételével

"2 Az NB5Q-TWO1B-t és az NB7W-TWO1B-t az NB-Designer 1.10-es vagy annak tjabb verziéi tamogatjak.
Az NB3Q-TWO_B-t és az NB10W-TWO01B-t az NB-Designer 1.20-es vagy annak Ujabb verzidi timogatjak.

OMRON
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Automatizalasi rendszerek

® Programozhat6 logikai vezérl6k (PLC) ® Ember és gép kozotti kapcsolatok (HMI) e Tavoli 1/0

e |pari szamitégépek e Szoftver

Hajtastechnika és mozgéasszabalyozas
® Hajtasszabalyozok e Szervorendszerek e Frekvenciavalték e Robotok

Szabalyozéegységek

® H6mérsékletszabalyozok e Tapegységek o Id6relék e Szamlalok e Programozhatd relék
e Digitalis panelm(iszerek e Elektromechanikus relék e Feliigyeleti termékek e Szilardtestrelék
e Végallaskapcsolok  Nyomdgombos kapcsoldk e Kisfesziiltségli kapcsoldberendezések

ErzékelSk és biztonsagtechnika
 Fotoelektromos érzékel6k e Induktiv érzékelGk ® Kapacitiv és nyomasérzékel&k

e Csatlakozok e Tavolsag- és szélességméro érzé

” o2

kel6k e Alakfelismerd rendszerek

® Biztonsagi hal6zatok e Biztonsagi érzékelGk e Biztonsagi egységek/reléegységek
® Reteszelt biztonsagi ajtdkapcsoldok

Bdr hibdtlansdgra térekedtiink, az Omron Europe BV és

kozolt informdcid
bdrmikor tetszleges médositdsokat hajtsunk végre.

/vagy lednyvllalatai és egyéb kapcsol
Caron vaay toleetadé

6d6 cégei nem vallalnak semmilyen garancidt vagy
tartjuk a jogot, hogy elézetes bejelentés nélkil



