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H3DS Zaman Roleleri

Ustiin Yetenekler — Kiiciik Boyutlar



H3DS Zaman Roleleri

Ustiin Yetenekler — Kiiciik Boyutlar

Daha kompakt, daha emniyetli, ve montaj yaparken daha az zaman harcayacaginiz bir zaman

rélesi mi istiyorsunuz? Omron’un yeni dizay harikasi H3DS zaman réleleri, icerdigi tim standart

zaman fonksiyonlariyla, essiz ayar kilitleme mekanizmasi ve sadece 17.5mm’lik genisligi ile size

aradiginiz tiim 6zellikleri saglamaktadir. Geleneksel modellerin yani sira alternatif olarak “vida-

siz sikigtirmali terminalli” modeller ile de daha hizli ve kolay kablolama imkani saglanmaktadir.

Uriin Yelpazesi

» 2 tip gok fonksiyonlu zaman rélesi

* 4 tip tek fonksiyonlu zaman rélesi

» Tim modeller multi-voltajdir

» Tim modellerin “Vidasiz Sikistirmali Tip
Terminalli” modelleri de mevcuttur

17.5mm’lik genislik yapinin performansa katkisi
17.5mm’lik ince yapidaki zaman rélesi modasi Omron’un
katkilariyla gelismistir. 17.5mm genisligindeki ince zaman
réleleri; standart moduler 45mm’lik panel montajli rélelerin
yerini rahatlikla tutmaktadir. H3DS Serisinde, 2 farkli tim
temel zaman fonksiyonlarini iceren ¢oklu fonksiyon zaman
rélesi ve 4 farkl 6zel zaman fonksiyonlarini iceren zaman

rélesi gesitleri bulunmaktadir. (Ornegin yildiz-liggen zaman

Avantajlariniz

 Multi voltaj ve ¢oklu fonksiyon olusu
sayesinde tiim uygulamalarinizda
kullanilabilirler

» Daha az model tedir.

 Genis zaman dilimleri sayesinde istenilen
zaman dilimini segmek oldukga kolaydir

* Kablolama i¢in gegen zamaninizi kisaltir

rélesi, ikiz zaman rélesi gibi). Tim zaman réleleri ayarlanabi-
lir genis zaman dilimlerine sahiptir. Bu sayede ihtiyaca uygun
zaman birimini set etmek oldukga kolaydir. Bununla birlikte

her model tim endUstriyel besleme gerilimlerini kabul etmek-

Uzerindeki LED’ler vasitasiyla zaman rélesinin galisma duru-
mu izlenebilmektedir. Cikis rdlesi vasitasiyla 5A/250VAC’lik

Ty

yUkler anahtarlanabilir. XL/XLC modelleri (A¢gmada gecikmeli
yariiletken cikis) “Iki Kablolu” Zaman rélesi olarak isimlendiril-
mektedir. Bu modellerde kablo baglantisi icin gereken zaman
oldukga azdir. Gunku “vidasiz sikistirma terminaller” sayesin-

Yapilan Ayarlari istenilmeyen Miidahalelere Karsi Korumak
Ustaca tasarlanmis 6zel kilitleme mekanizmasi sayesinde istenilmeyen
muidahalelere karsi zaman rélesinin ayarlar korunmaktadir. Bu kilitleme
mekanizmasi Dlnya’da ilk defa Omron tarafindan gergeklestiriimistir.
Ozel tasarlanmis kalem bigimindeki anahtar sayesinde zaman ayarlar
yapildiktan sonra kilittemek ve baska kisilerin bu ayarlari degistirmesini
6nlemek mimkinddr.

de kablolama oldukga cabuk ve kolay olmaktadir.

Essiz Kilitleme Mekanizmasi }

» Zaman ve fonksiyon ayarlar yapildiktan
sonra bu ayarlarin degistiriimesini
onlemek icin kilitlenebilir

« Kilitteme ve ¢6zmek igin ek bir parcaya
ihtiyag vardir

» Tornavidaya benzer kilitteme kalemi
sayesinde kilitteme-¢ézme islemi
gerceklestirilir

Avantajlariniz

« Bu sayede istenilmeyen kigilerin
mlidahalesi 6nlenmektedir

« Dolayisiyla prosesin emniyeti
saglanmis olur

__,“



Vidasiz Sikistirmali Terminaller Sayesinde }

Zaman Kazanmak » Kablolama i¢in gecen zamani %50 kisaltir

« Gift baglantili konnektérleri sunar
 Kablolama 3 agsamadan olusan oldukca
basit bir isleme dénusur

Kablolama i¢in harcanan zaman slphesiz ki bir zaman ve emek kaybidir.
Geleneksel vidali tip terminallerin yani sira Omron gelistirdigi “vidasiz
sikistirmali terminalli” tip zaman réleleri sayesinde kablolama igin harcanan
zaman %50 azalmaktadir. Sikistirma sistemi sayesinde; ki bu sistem pek
cok uygulamalarda kullaniimaktadir; vidaya ihtiyac yoktur. Sadece kablo agik
olan terminale yerlestirildikten sonra bir tornavida yardimi ile klemensin itilip

sikistiriimasi suretiyle kablolama islemi gerceklestiriimis olur.

Avantajlariniz

« Zaman kaybini 6nlemek
« Guvenirlilik saglamak

« Emniyet saglamak

Essiz 3 Adimda Kablolama Prosedirii

Kablolari zaman rélesine baglamak 3 adimda yapilmaktadir:
1. Tornaviday! bosluga sokup klemensi aginiz.

2. Kabloyu agilan boslug@a yerlestiriniz.

3. Tornaviday! gekiniz.

Bu terminaller sayesinde sadece kablolama asamasinda gegen zamani
azaltmanin yanisira olusabilecek bir zararin 6nlenebildigi emniyetli bir
kablolama da yapilmis olur.

- Diiz-agiz, Paralel egimli @ é\ —

2.5 dia.

- Diiz-agiz, Alt kismi egimli | *—

kullanilamaz

MODEL H3DS-ML/MLC H3DS-SL/SLC H3DS-AL/ALC H3DS-FL/FLC
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Besleme Gerilimi 24’den 230VAC’ye (50/60Hz)/24'den 48VDC’ye
Zaman Araligi 0.1s'den 120h’e, 0.1s'den 12 h'e
segilebilir 7 zaman dilimi ile segilebilir 6 zaman dilimi
Cikis Fonksiyonlari A : ON-delay A : ON-delay A : ON-delay F : Flagér ON start ve
B : Flagér OFF start B2: Flagor ON start Flagér OFF start
B2: Flagor ON start E :interval (ON/OFF ikiz zaman
C :Sinyal ON/OFF-delay J : Tek Vurus rélesi)
D : Sinyal OFF-delay
E : interval
G : Sinyal ON/OFF-delay
J :Tek Vurus
Kontrol Cikisi Kontak ¢ikisi SPDT, 5A/250VAC
Giris Tipi Gg¢ on ve sinyal Gug on
Harici Baglantilar ML : Vidah Terminaller SL : Vidali Terminaller AL : Vidali Terminaller FL : Vidali Terminaller
MLC: Vidasiz Terminaller ~ SLC: Vidasiz Terminaller =~ ALC: Vidasiz Terminaller FLC: Vidasiz Terminaller
Sahip Oldugu Standartlar UL508, CSA 22.2 No. 14, CE

EN61812-1 ve IEC60664-1 4 KV/2 (Uygulamalarda daha ¢ok emniyet saglamak igin)
EN50081-1 ve EN50082-2 (EMC kurallarina uymasi igin)



_ CALISMA MODU ZAMAN FONKSiIYONU GRAFIGi TERM

iNAL DUZENI
-

H3DS-AL/ALC A
(Zaman grafigi A)

B
H3DS-XL/XLC B2:
(Zaman grafigi A)

Cc
H3DS-SL/SLC D
(Zaman grafikleri A,
B2, E ve J)

E

H3DS-ML/MLC* G
(Zaman grafikleri A, B,
B2,C, D, E, GveJ)

J
H3DS-FL/FLC F
(Zaman grafigi F)
H3DS-GL/GLC G

(Zaman grafigi G)

H3DS-GL/GLC H3DS-XL/XLC
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Yildiz gegis zamani: 1’den 120s’

ye segilebilir 2 zaman dilimi

G :Yildiz-iggen zaman
rélesi

J_: SPST-NO 5A/250VAC
A : SPST-NO 5A/250VAC

GL : Vidal Terminaller
GLC: Vidasiz Terminaller

: ON-delay

: Flagér (OFF start)

Flasor (ON start)

: Sinyal ON/OFF-delay

: Sinyal OFF-delay

: interval

: Sinyal ON/OFF-delay

: Tek Vurus

: Flagér ON start ve flagor

OFF start (ON/OFF ikiz
zaman rolesi)

: Yildiz-Uggen zaman rolesi
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24’den 230VAC/VDC'ye
0.1s’den 120h’e,
secilebilir 7 zaman dilimi
X : ON delay,
iki kablo zaman rélesi
(A fonksiyonu ile aynr)

SCR ¢ikis: 5mAden0.7A'e

XL : Vidal Terminaller
XLC: Vidasiz Terminaller
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Kalem Bigimli
Kilitleme Anahtari

Bir tarafi kilitteme
anahtar ébdr tarafi
tornavida.
Ay olarak siparig
edilmelidir.
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* ML/MLC tipleri sinyal giriglidir
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* Tek modelde 24-230VAC ve 24-48VDC
 Tum standart besleme gerilimlerini igerir
* Giris gerlimi iki terminalden uygulanir

Avantajlariniz
* Daha az model
* Yanlis kablolamaya imkan vermez

» Daima dogru zaman rélesi elinizin altindadir

MULTI-ZAMAN DiLimi

Essiz H3DS Zaman Roéleleri

« Standart olarak 0.1s ‘den 120h’e,
secilebilir 7 zaman dilimi

* FL-FLC modellerinde 0.1s’den 12h’e, 6 dilim
* GL/GLC modellerinde 0.1’den 120s’ye, 2 dilim
« Set degeri ‘0’ olarak ayarlandiginda aninda ¢ikis

alinir

Avantajlariniz

« Istenilen zaman dilimi dogru olarak ayarlanir
« Set zamanini ayarlamak oldukga kolaydir

TUM FONKSiIYONLAR BULUNABILIR

* ML/MLC; Start sinyaliyle birlikte 8 ¢calisma modu
+ SL/SLC; Gii¢ verilmesiyle birlikte 4 calisma

modu

* AL/ALC ve XL/XLC; ON-delay calisma

« FL/FLC; ikiz zaman rolesi

* GL/GLC; Yildiz-iggen zaman rélesi

Avantajlariniz
* Bir gok uygulama i¢in kullanilabilir

* Daha

« Ozel fonksiyonlar igin tek tip zaman réleleri

GENIS ANAHTARLAMA KAPASITESI
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« Standart 5A/250VAC change over kontak
* GL/GLC; iki tane SPST 5A/250VAC

* Kontaklar kadmiyum igermemektedir

* XL/XLC; 0.7A SCR cikisli iki kablo zaman

rélesi

az model

Avantajlariniz

« Tum end(striyel uygulamalarda kullanihir

* Cevre dostudur

H3DS-OL’nin boyutlari
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Genis uygulama alani

En fazla kullanim alanlari

- Pano imalatcilari

- Makina imalatcilan

- Sistem entegretorleri

- Paketleme sektorii

- Yiyecek-icecek sektorii

- Son kullanicilar ve saticilar

VIDASIZ TERMINALLER

« Her model igin vidasiz sikigtirmali terminalli

modelleri bulmak mimkindir
« Essiz 3 adimda kablolama prosediiri

* Hemen hemen tiim vidasiz terminalli modelleri
diger devrelere baglamak igin 2 terminal

yeterlidir

Avantajlariniz

* Kablolama igin harcanan zaman kisaltilir

« Glvenirlilik saglar
« Emniyet saglar

DIN-NORMLARINA UYGUNLUK

« DIN 43880 standartlarina uymaktadir

* 17.5mm genislige sah

iptir

« DIN- raya monte edilebilir
« 1mm’den daha kalindir

Standartlasmanin Yararlar

« Yerden tasarruf
« Tim vidali terminaller
satiimaktadir

acik pozisyonda

« Mod(liler 45mm’lik alana yerlestirilebilir

ESSIiZ KILITLEME FONKSiYONU

3 ayri kilitteme mekanizmasi:

« Zaman ayarl
» Zaman dilimi ayari

« Galisma fonksiyonu segimi

Her Durumda Emniyet
« Istenilmeyen miidahaleler engellenir

« Kilitteme/Cézme igin kalem bigiminde ézel

bir anahtar kullanilir

TUM STANDARTLARA SAHIPTIR

* CE mark

« EN61812-1 + IEC60664-1 4kV/2
« EN50081-1 + EN50082-2

« UL/CSAya uygundur

Tiim Avrupa Normlarina uyumludur.
« Standart terminal numaralari
« Tdm énemli normlara sahiptir

H3DS-OLC’nin boyutlar
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