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Az EU hivatalos nyelvein irt itmutatokat és az alairt EK megfeleléségi
nyilatkozat angol példanyat weboldalunkon, a www.industrial.omron.eu/safety
cimen érheti el.

| EK-megfelelségi nyilatkozat

Az OMRON kijelenti, hogy az F3SJ tipusu rendszer megfelel a kovetkezd
EK-iranyelveknek:

a gépekre vonatkoz6 2006/42/EK iranyelv;

az elektromagneses kompatibilitasra vonatkozo 2004/108/EK iranyelv.

|TORVENYI ELGIRASOK ES SZABVANYOK

1. Az F3SJ-E/B rendszer nem rendelkezik a japan Ipari

ég- és munkavédelmi

torvény 44-2. cikkelye szerinti tipusengedéllyel. Ezért az F3SJ-E/B rendszer

nem hasznalhat6 az emlitett torvény 42. cikkelyében leirt ,,sajtologépekkel
vagy présgépekkel hasznalt biztonsagi berendezésként”.
2. Az F3SJ-E/B elektronikusan érzékelo védéberendezés (electro-sensitive

protective equipment, ESPE), amely megfelel az Eurdpai Unié (EU) gépekre

vonatkoz6 iranyelve V. melléklete 2. pontjanak.

3. Az F3SJ-E/B megfelel a kdvetkez6 szabvanyoknak:

(1) Eurépai szabvanyok:

EN 61496-1 (Type 4 ESPE), CLC/TS 61496-2 (Type 4 AOPD),
EN 61508-1 ¢és -3 (SIL3), EN 61000-6-4,
EN ISO 13849-1:2008 (Category 4, PL ¢)

(2) Nemzetkdzi szabvanyok:

IEC 61496-1 (Type 4 ESPE), IEC 61496-2 (Type 4 AOPD),

IEC 61508-1 és -3 (SIL3), ISO 13849-1:2006 (Category 4, PLe)
(3) JIS-szabvanyok:

JIS B 9704-1 (Type 4 ESPE), JIS B 9704-2 (Type 4 AOPD)

(4) Eszak-amerikai szabvanyok:

UL 61496-1 (Type 4 ESPE), UL 61496-2 (Type 4 AOPD), UL 508,
UL 1998, CAN/CSA C22.2 No.14, CAN/CSA C22.2 No.08

Az F3SI-E/B megkapta egy EU altal akkreditalt szervtdl, a TUV SUD

Product Service GmbH szervezettél az EU gépekre vonatkozé iranyelve

szerint végzett EK-tipusvizsgalat szerinti Type 4 ESPE és Type 4 AOPD

engedélyeket.

. Az F3SJ-E/B megkapta a Third Party Assessment Body UL szervezett6l az
egyesiilt dllamokbeli és kanadai biztonsagi szabvanyoknak valé megfelelést
igazol6 Type 4 ESPE és Type 4 AOPD tanusitvanyokat.

. Az F3SJ-E/B rendszert az aldbbi szabvanyok szerint tervezték. Annak érdekében,

»
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hogy a végso rendszer megfeleljen ezeknek a szabvanyoknak és eléirasoknak,

arra kérjiik, hogy ezt minden mas vonatkozo szabvanynak, torvénynek és
eldirasnak megfelelden tervezze meg és hasznalja. Ha ezzel kapcsolatban
kérdései vannak, vegye fel a kapcsolatot egy erre osodott szervezettel,
igy példaul azzal gépekkel kapcsolatos biztonsagi e
amely a berendezés hasznélati helyén miikodik.
* Europai szabvanyok: EN415-4, EN692, EN693
munkavédelmi szabvanyok: OSHA 29 CFR 1910.212

« Canadian Standards Association (Kanadai Szabvanyiigyi Hivatal):
CSAZ142,7432, 7434

* SEMI szabvanyok: SEMI S2

* A japan Egészségvédelmi, Munkaiigyi és Népjoléti Minisztérium
A gépekkel kapcsolatos atfogo biztonsagi szabvanyok™ kiadvanya
(A Szabvanyiigyi Iroda 0731001 sz. kdzzététele, 2007. julius 31.)

sokat kiadd szervvel,

ASSA EL ES ERTELMEZZE EZ KUMENTUMOT

A termékek hasznalatba vétele el6tt olvassa el és értelmezze ezt a dokumentumot.
Ha barmilyen kérdése vagy észrevétele meriilne fel, Iépjen kapcsolatba az OMRON
kepvwelo_]evel

JOTALLAS

Az OMRON kizdrolag arra vllal jotalldst, hogy termékei az OMRON altali eladdsdtol

MERET ES SULY

A méret és a stly névleges adat, és még abban az esetben sem hasznalhatd
gyartasi célokra, ha a tiréshatarok fel vannak tiintetve.

HIBAK ES KIHAGYASOK

Az ebben a dokumentumban kozolt adatokat gondosan ellendriztiik, és ezek
vélhetdleg pontosak, azonban nem véllalunk felelésséget az esetleges szerkesztési

OVINTEZKEDESEK

forditasi és sajtohibakért, illetve a kihagyasokért.
PROGRAMOZHATO TERMEKEK

Az OMRON semmilyen mod
altal végrehajtott programozasacért, illetve annak barmely kovetkezményéért.
SZERZOI JOGOK ES MASOLASI ENGEDELYEK

Ezt a dokumentumot engedély nélkiil nem masolhatja kereskedelmi vagy
reklamozasi célokra.

A dokumentumot a szerz6i jog védi; a dokumentum kizarolag a termékkel
kapcsolatosan hasznalhato. Kérjiik, értesitsen benniinket, miel6tt barmilyen
formaban és barmilyen célbol leméasolna vagy reprodukélna ezt a dokumentumot.
Ha ezt a dokumentumot egy masikba masolja vagy atviszi, akkor ezt teljes
egészben tegye.

nem felelés a programozhato termékek felhasznald

| BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

A biztonsagos hasznalatot segité riasztasi szimbolumokrol és jelentésiikrol
Az F3SJ-E/B rendszer biztonsagos hasznalatanak érdekében be kell tartani az
ebben az dtmutatéban szerepld, figyelmeztetd jelekkel és magyarazatokkal Jclolt
ovmtezkedeaeket Amennyiben nem ve521 fgye]embe az Gsszes ovintézkedést és
fi ést, akkor a ber k dlata vagy mitkodtetése veS/elyes lehet.
Az dvintézkedéseket és figyelmeztetéseket a kovetkezd jelzések és figyelmeztetd
jelek jelzik.

Olyan potencidlisan veszélyes helyzetre hivia

fel a figyelmet, aminek bekdvetkezése kisebb
i \ E A vagy kozepes személyi sériiléssel, esetleg
VIGYAZAT sulyos, akar végzetes személyi sériiléssel is
jarhat. Emellett az anyagi kar is jelent6s lehet.

A figy § jelek értelmezé

® Tiltott miveletet jelez.

A kézikonyvben szerepl6 figyelmeztetések
A felhasznalokrol

/\ VIGYAZAT

Az F3SJ-E/B rendszert csak megfelelden képzett szakember szerelheti fel, allithatja
be és épitheti be vezérlési rendszerbe. Képzetlen személyek altalaban nem képesek
megfeleléen végrehajtani ezeket a miiveleteket, amelynek kévetkezményeként
eléfordulhat, hogy a rendszer nem észleli az dthalado személyeket, és salyos
személyi sériilés torténhet.

A gépekrol

/\ viGYAzaT

Ne hasznalja ezt az érzékeldt olyan gépek esetében, amelyek elektronikusan nem
allithatok le. Ne hdSan]Jd peldaul olyan presgepek eaeten amelyek tehes fordulat
tengelykapcsoloval Ellenkez6 esetben el6fordulhat, hogy a gép nem all
le, amig a személy a Vcszclycs teriiletre ér, igy személyi sériilés torténhet.

A telepitésrol

A telepités utan mindenképpen ellendrizze az F3SJ-E/B rendszer mitkodését
annak megallapitasahoz, hogy az megfeleld modon iizemel-e. Az ellenérzés
befejezésig mindenképp allitsa le a gépet. Ha a funkciok beallitisai nem megfelelok,
akkor elofordulhat, hogy a rendszer nem észleli az athalado személyeket, és
sulyos személyi sériilés torténhet.

Az F3SJ-E/B rendszert a gép veszélyes részét6l megfeleld tavolsagra telepitse.
Ellenkez§ esetben el6fordulhat, hogy a gép nem all le, amig a személy a veszélyes
teriiletre ér, igy személyi sériilés torténhet.

A rendszert ugy alakitsa ki, hogy a gép veszélyes részének eléréséhez
mindenképpen at kelljen haladni az érzékel6 észlelési teriiletén. Az érzekeléket
ugy helyezze el, hogy a gép veszélyes teriiletein dolgozo személy részben mindig
az észlelési teriileten tartozkodjon, kikiiszobolve az érzékelok altal lefedetlen
részeket. Ha eléfordulhat az, hogy egy személy a gép veszélyes teriiletére I¢pve
az F3SJ-E/B rendszer észlelési tertilete moge kertil, akkor olyan zarolasi
funkcidval telepitse a rendszert, amely megakadalyozza a gép Gjrainditasat.
Ennck elmulasztasa esetén komoly személyi sériilések torténhetnek.

A zarolas kioldokapcsolojat olyan helyre telepitse, ahonnan jo ralatas nyilik
a teljes veszélyes teriiletre, és amelyet nem lehet elérni a veszélyes teriileten belilrél.

Az F3SJ-E/B rendszer nem képes védelmet nyujtani a veszélyes teriiletrol
tavozo repiil6 targyak ellen. Telepitsen védofalakat vagy védokeritéseket.

Az F3SJ-E/B rendszert ugy helyezze el, hogy annak miikddését semmilyen
fényvisszavero feliilet ne zavarja. Ennek elmulasztasa esetén eléfordulhat,
hogy az észlelési funkcié nem miikodik megfelelden, és ez stlyos személyi
sériiléshez vezethet.

Ha tobb F3SJ-E/B rendszert hasznal egyidejiileg, akkor a kolesonds interferencia
lehetéségének kizarasaval telepitse ezeket, példaul soros kapcsolasok 1étrehozasaval
vagy fizikai akadalyok felallitasaval az egymashoz kozeli rendszerek kozott.

Gy6z6djon meg arrol, hogy az F3SJ-E/B rendszer biztonsagosan rogziil a helyén,
illetve hogy annak kabelei és csatlakozoi megfeleléen csatlakoznak egyméshoz.

A tiikorrel rendelkez6 fényfliggonyoket ne hasznalja prizmas kiépitésben
az alabb lathato modon. Ez gatolhatja az észlelést. Tikrok hasznalataval
az észlelési teriilet 90°-os szOgben ,.hajlithato™.

Prizma

90°-0s szdgben hajlitott
észlelési teriilet

Eszlelési teriilet

fényvisszaveréssel

szamitott harom éven at (vagy a szerzddésben meghatarozott idétartamon beliil)
mentesek az anyagbol és a megmunkdlasbol eredd hibaktol.

AZ OMRON SEM KIFEJEZETT, SEM VELELMEZETT JOTALLAST VAGY
SZAVATOSSAGOT NEM VALLAL TERMEKEIVEL KAPCSOLATBAN
AJOGBITORLAS MENTESSEGRE AZ ELADHATOSAGRA ILLETVE

AZ ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZOAN A VASARLO
VAGY A FELHASZNALO TUDOMASUL VESZI, HOGY KIZAROLAG
AVASARLO VAGY A FELHASZNALO ALLAPITOTTA MEG A TERMEK
ALKALMASSAGAT A TERVEZETT HASZNALAT ALTAL TAMASZTOTT
KOVETELMENYEK TELJESITESERE AZ OMRON KIZAR MINDEN EGYEB
KIFEJEZETT ES VELELMEZETT JOTALLAST.

A FELELOSSEG KORLATOZASA

'AZ OMRON SEMMILYEN MODON NEM FELELOS A TERMEKEKKEL
KAPCSOLATOS KULONLEGES KOZVETETT VAGY, KOVETKEZMENYKENT
KIALAKULO KAROKERT JOVEDELEMKIESESERT VAGY UZLETI
VESZTESERT MEG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN JELLEGU KOVETELES
SZERZODESEN JOTALLASON, HANYAGSAGON VAGY KOZVETLEN
FELELOSSEGEN ALAPUL.

Az OMRON barmely eseményre vonatkozo feleléssége semmilyen esetben sem
Iépheti tul a felelosségi kovetelés alapjat képezo termék arat.

AZ OMRON SEMMILYEN ESETBEN SEM VALLAL FELELOSSEGET

A TERMEKEK JOTALLASAVAL JAVITASAVAL VAGY A RAJUK VONATKOZO
EGYEB KOVETELESEKKEL KAPCSOLATBAN, HACSAK AZ OMRON
ELEMZESE MEG NEM EROSITI, HOGY A TERMEKEK KEZELESE,
TAROLASA TELEPITESE ES KARBANTARTASA MEGFELELOEN
TORTENT, ILLETVE HOGY A TERMEKEK NEM SZENNYEZODTEK
NEM TORTENT RONGALAS HELYTELEN HASZNALAT ILLETVE
ILLETEKTELEN MODOSITAS VAGY JAVITAS.

A HASZNALATRA VALO ALKALMASSAG

Az OMRON nem villal feleldsséget arra vonatkozoan, hogy a vasarlé altal hasznalt
termékek kombinacidja, illetve a termék hasznalata megfelel az alkalmazando
szabvanyoknak, el6irasoknak vagy szabalyozasnak.

Az tigyfél kérésére az OMRON harmadik félté] szarmazo6 tanusito dokumentumokat
bocsat rendelkezésre, amelyek bemutatjak a termékek hasznalati besorolsait és
korlatozasait. Ezek az informaciok 6nmagukban nem elégséges annak megallapitdsahoz,
hogy a termé¢kek a végsé termékkel, géppel, rendszerrel, illetve egyéb alkalmazassal
vagy felhasznalassal kombinalva megfelelnek-e az elvarasoknak.

Az alabbiakban néhany olyan alkalmazasi teriilettel kapcsolatos példa olvashato,

amelyek megkiilonboztetett figyelmet érdemelnek. Ez nem a termékek valamennyi

lehetséges felhasznalasi teriiletét bemutato kimeritd lista, és nem sugallja azt,

hogy a termékek megfelelnek a felsorolt felhasznalasi teriileteknek:

« kiiltéri hasznalat, illetve olyan teriiletek, ahol a termék kémiai szennyezddésnek,
elektromos interferencianak, illetve az ebben a dokumentumban fel nem sorolt
koriilményeknek vagy felhasznaldsi médoknak van kitéve;

« nukledrisenergia-szabalyozo rendszerek, égetérendszerek, vasuti rendszerek,
légiforgalmi rendszerek, gyogyaszati berendezések, szorakoztato késziilékek,
jarmiivek, illetve olyan teriiletek, amelyekre kiilonallo ipari vagy kormanyzati
szabalyozasok vonatkoznak;

« olyan rendszerek, gépek és berendezések, amelyek emberéletet és tulajdont
veszélyeztethetnek.

Kérjiik, ismerje meg és tartsa be a termékek hasznalatara vonatkoz6 valamennyi

korlatozast.

ATERMEK CSAK ABBAN AZ ESETBEN HASZNALHATO OLYAN ALKALMAZASSAL,

AMELYNEK UZEMELTETESE SORAN EMBERELETRE VAGY ANYAGI

JAVAKRA SULYOS VESZELYT HORDOZO KOCKAZAT MERULHET FEL,

HA ARENDSZER EGESZET AKOCKAZATOK FIGYELEMBEVETELEVEL

TERVEZTEK MEG, ES HA AZ OMRON TERMEKEK A FELHASZNALASI

TERULETRE VONATKOZO MEGFELEL® MINOSITES ES TELEPITES

MELLETT TOLTIK BE SZEREPUKET A BERENDEZES VAGY RENDSZER

EGESZEBEN.

TELJESITMENYADATOK

Az ebben a dokumentumban olvashato teljesitményadatok utmutatasul szolgalnak

a megfelel6séget megéllapitani kivano felhasznalo szamara, és nem vonatkozik

rajuk jotallas. Az adatok az OMRON tesztkornyezetére vonatkozhatnak, és

a felhasznaloknak ezeket 6sszhangba kell hozniuk a tényleges alkalmazas

kovetelményeivel. A valos teljesitményre az OMRON a Jotallas és a Felelosség

korlatozasa cimii részeken leirtak szerint vallal jotallast.

AMUSZAKI ADATOK VALTOZASA

A termékek miiszaki adatai ¢és a tartozékok a fejlesztések és egyéb okok miatt

barmikor megvaltozhatnak.

A vallalati gyakorlat szerint a kozzétett hatarértékek vagy funkciok megvaltoztatasa,

illetve a jelent6sebb konstrukcios valtoztatasok esetén modositjuk a tipusszamot.

A termék bizonyos miiszaki adatai azonban kiilon értesités nélkiil is megvaltozhatnak.

Bizonyos esetekben, példaul amikor bizonyos fontos paramétereket javitunk vagy

vezetiink be az 6n alkalmazasanak valo megfelelés érdekében az 6n kérésére, kiilon

tipusszamot adhatunk. A megvasarolt termékek tényleges miiszaki adataival
kapcsolatban forduljon az OMRON képvisel6jéhez.

A felhasznaloi kezlkonyv ,.5. fejezet - Ellenérzési lista” cimii részben leirtak
szerint ellendrizze az 6sszes F3SJ-E/B rendszert.

A némitasi érzékeldket Ggy szerelje fel, hogy azok meg tudjak kii
az ¢észlelési teriileten athalado targyakat az emberekt6l. Ha a némitasi funkcio
ember észlelésekor is aktivalodik, ez sulyos személyi sériiléseket okozhat.

A némitasi bemenetekhez két fliggetlen bemeneti eszkozt csatlakoztasson.

A bekotésrol

A terhelést a kimeneti csatlakozo és a 0 V-os vonal (PNP-kimenet) kozé
kosse be. Ha a terhelést a kimenet és a +24 V-os vonal koz¢ koti, ez veszélyes
kovetkezményekkel jar, mivel a mitkodési elv megfordul (a fényfiiggony
megszakitasakor Be (ON) allapot lép fel).

Ne zarja rovidre a kimeneteket a +24 V-os tapfesziiltséggel. Ilyenkor ugyanis
a kimenet mindig Be (ON) allapotban marad. A tapegység 0 V-os vonalat
is foldelni kell, hogy a kimenet ne kapcsolodjon be a foldeléssel torténd
rovidzarlat esetén.

A rendszert megfeleld szami biztonsagi kimenettel konfiguralja az alkalmazand
biztonsagi kategoria kovetelményei szerint.

Az F3SJ-E/B rendszer egyik vonalat se csatlakoztassa 24 VDC + 20%-nal
nagyobb fesziiltségili egyenaramu tapellatashoz. Ne csatlakoztassa valtakozo
aramu tapellatashoz. Ilyen esetben aramiités kovetkezhet be, vagy meghibasodhat
a késziilék.

Ugyeljen arra, hogy a bekotést a tapfesziiltség kikapesolt (OFF) allapotaban
végezze el.

Ne hasznalja a kiegészitd kimenetet biztonsagi alkalmazasokkal.

Annak érdekében, hogy az F3SJ-E/B rendszer megfeleljen az IEC 61496-1

és az UL 508 szabvany eldirdsainak, az egyendramil tdpegységnek az dsszes

alabbi elowamak meg kell felelme

« Anévleges tapella dnyban kell tizemelnie (24 VDC + 20%).

Ha tobb késziilekhez kapcsolodlk akkor képesnek kell lennie azok
Osszesitett névleges aramigényét kielégiteni.

« Meg kell felelnie az (ipari kornyezetre jellemz6) EMC-irdnyelveknek.

« A masodlagos aramkoroket kettds vagy megerdsitett szigeteléssel kell
elkiiloniteni az elsédleges aramkoroktol.

« A talaramvédelmi szolgaltatasnak képesnek kell lennie automatikus visszaallitisra.

« A kimeneti tarolasi idének legalabb 20 ms-nak kell lennie.

* Meg kell felelnie a UL 508 szabvany 2-es kategoriaju aramkorokre vagy
korlatozott fesziiltségii/aramu dramkordkre vonatkozo kimeneti el6irasainak.

« Meg kell felelnie az elektronikus zavarvédelemre és az elektromos berendezések
biztonsagara vonatkozé torvényeknek és szabalyozasoknak, amelyek az
F3SJ-E/B rendszer hasznélatanak orszagéban vagy térségében érvényesek
(az Eurdpai Unidban a tapegységnek meg kell felelnie az EMC-iranyelvnek
¢és a kisfesziiltségli aramkorokre vonatkozo iranyelvnek.)

Az Gsszes bemeneti és kimeneti vonalat kettés vagy megerdsitett szigeteléssel kell
elkiiloniteni a veszélyes fesziiltségtol. Ellenkez6 esetben aramiités torténhet.

A kabel csak a meghatarozott mértékben hosszabbithato. Ha a kabel hossza
nem megfelel, akkor eléfordulhat, hogy a biztonsagi funkcié mitkddése
nem lesz megfeleld, és ez veszélyt okozhat.

Egyéb
VIGYAZAT

Ha az F3SJ-E/B rendszert PSDI modban (a ciklusos miikodés wjrainditasa
a védéberendezés altal) szeretné hasznalni, akkor az F3SJ-E/B rendszer és
a gép kozott egy megfelelé aramkort kell 1étrehozni. A PSDI-vel kapcsolatban
az OSHA1910.217 és IEC61496-1 szabvanybol, valamint egyéb vonatkozd
szabvanyokbol és szabalyokbol tajékozodhat.

Ne probalkozzon a termék szetszereles el, _]d.Vltdstdl vagy modositasaval.
Ez a biztonsagi funkciok felel6 mil éhez vezethet.

Ne hasznalja az F3SJ-E/B rendszert gyulékony vagy robbanasveszélyes
gazoknak kitett kornyezetben. Ez robbanashoz vezethet.

Az F3S-TGR-CL rendszeren naponta és hathavonta kell vizsgalatokat
végrehajtani. Ennek elmulasztasa esetén eléfordulhat, hogy a rendszer nem
megfeleléen miikodik, és ez stlyos személyi sérilléshez vezethet.

Ne hasznaljon mobiltelefonokat, adovevoket vagy egyeb radiokésziilékeket az
F3SJ-E/B rendszer kozelében.

A termék biztonsagos hasznélata érdekében tartsa be az alabbi ovintézkedéscket:

* Ne telepitse az F3SJ-E/B rendszert az alabbi tipusu kornyezetekbe:

- interferenciat okozo erds fénynek, példaul kozvetlen napfénynek kitett
teriiletekre;

- nagy paratartalmu helyekre, ahol paralecsapodas is el6fordulhat;

- olyan teriiletekre, ahol olajkéd vagy mar6 hatasu gazok vannak jelen;

- a miiszaki adatoknal megadott hatarcrt¢keknél nagyobb mértékii razkodasnak
vagy iitédésnek kitett helyekre;

- olyan helyekre, ahol a termék vizzel érintkezhet;

- 3-as kornyezetszennyezési szintli helyekre;

- olyan helyekre, ahol a termék ragasztoanyagok oldasara képes olajjal
¢érintkezhet.

« A terheléseknek mindkét alabbi feltételnek meg kell felelniiik:

- nem lehet rovidzarlat;
- a terméket nem szabad a névlegesnél magasabb aramerdsségii terheléssel
hasznalni.

* Ne cjtse le a terméket.

« Az adot és a vevot ugy szerelje fel, hogy fliggbleges iranyuk megegyezo legyen.

« A terméket a hasznalat orszagaban érvényes vonatkozo szabalyozasok ¢s
torvényi el6irasoknak megfeleléen selejtezze le.

* A kabelek csatlakozdit biztonsagosan rogzitse.

* Ha a kabelcsatlakozokat mas tipusi csatlakozokra cseréli, akkor gy6zédjon
meg arrdl, hogy az 0j csatlakozok IP54 vagy magasabb szintli védelmet
biztositanak.

* Biztositsa, hogy az F3SJ-E/B rendszer kimend és bemen6 kabelei megfeleléen
cl legyenck valasztva a magas potenciallal rendelkez6 tapvezetékektol, vagy
kiilon védéesében haladjanak.

 Ha a mellékelt kabelt meg szeretné hosszabbitani, hasznaljon ugyanolyan
vagy jobb miiszaki jellemzékkel rendelkez6 kabelt.

* A kabel csak a meghatarozott mértékben (max. 30 m) hosszabbithato.

* Olyan kornyezetekben, ahol idegen anyag érintkezik, pl. froccsen ré az
F3SJ-E/B rendszerre, a védelme érdekében tegyen ra védoburkolatot.
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